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XA02234F-A

FieldPort SWAS50

Om dette
dokument

Medfelgende
dokumentation

Supplerende
dokumentation

Producentens
certifikater

Dette dokument er oversat til flere sprog. Kun den oprindelige
engelske kildetekst er juridisk gyldig.

Dokumentet kan fas oversat til EU-sprog:

= [ downloadomradet pa Endress+Hausers websted: www.endress.com
-> Downloads -> Manualer og datablade -> Type: Ex Sikkerheds
Brugsanvisning (XA) -> Tekst Sgg: ...

= [ Device Viewer: www.endress.com -> Product tools -> Access device
specific information -> Check device features

Dette dokument er en integreret del af felgende betjeningsvejledninger:

Bluetooth
BA01987S/04

WirelessHART
BA02046S/04

Brochure om eksplosionsbeskyttelse: CP00021Z/11

Brochuren om eksplosionsbeskyttelse kan findes:

= [ downloadomradet pa Endress+Hausers websted:
www.endress.com -> Downloads -> Medietype:
Dokumentation -> Dokumentationstype: Brochurer og
kataloger -> Tekstsegning: CPO0021Z

= P3 cdlen til instrumenter med cd-baseret dokumentation

EF-overensstemmelseserklaering
Erkleeringsnummer:

EC 00865

EF-overensstemmelseserkleeringen kan findes:

[ downloadomradet pd Endress+Hausers websted:
www.endress.com -> Downloads -> Deklarationer ->
Type: EU Deklaration -> Produktkode: ...

EF-typeafprgvningscertifikat
Certifikatnummer:

CML 20 ATEX 2068X
Liste over anvendte standarder: Se EF-overensstemmelseserkleering.
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IEC-overensstemmelseserklaering

Certifikatnummer:
IECEx CML 20.0065X

Anbringelse af certifikatnummeret bekraefter overensstemmelse med
felgende standarder (afhaengigt af instrumentets version):

= [EC 60079-0: 2017

= [EC 60079-11: 2011
= [EC 60079-26: 2014
= [EC 60079-31: 2013

Producentens Endress+Hauser SE+Co. KG
adresse Hauptstrafe 1
79689 Maulburg, Tyskland

Produktionsanlaeggets adresse: Se typeskiltet.

Andre standarder  Blandt andet skal fglgende standarder i deres aktuelle version
overholdes for at opnd korrekt installation:
= [EC/EN 60079-14: "Eksplosive atmosfaerer - del 14: Konstruktion,
valg og opbygning af elektriske installationer"
s EN 1127-1:"Eksplosive atmosfaerer - Forebyggelse og beskyttelse
mod eksplosion - del 1: Grundleeggende begreber og metodik"

Udvidet Den udvidede bestillingskode er angivet pé typeskiltet, som sidder pad
bestillingskode instrumentet, sé& det er klart synligt. Yderligere oplysninger om
typeskiltet kan findes i den tilhgrende betjeningsvejledning.

Opbygning af den udvidede bestillingskode

SWASO _ *kkkkkkkhkkkhkkk + A*B*C*D*E*F*G*“
(Instrumenttype) (Grundlaeggende (Valgfri
specifikationer) specifikationer)

* = Pladsholder
Her vises en option (tal eller bogstav), som vaelges i
specifikationen, i stedet for pladsholderne.

Grundleggende specifikationer

De funktioner, der er helt grundleeggende for instrumentet
(obligatoriske funktioner), er angivet i de grundleeggende
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specifikationer. Antal positioner athaenger af det antal funktioner, der
findes. Den valgte option for en funktion kan besta af flere positioner.

Valgfri specifikationer

De valgfri specifikationer beskriver ekstra funktioner for instrumentet
(valgfri funktioner). Antal positioner afhaenger af det antal funktioner,
der findes. Funktionerne har en 2-cifret opbygning, som ger det
nemmere at foretage identifikation (f.eks. JA). Det farste ciffer (ID) star
for funktionsgruppen og bestar af et tal eller et bogstav (f.eks. J = Test,
Certifikat). Det andet ciffer er den veerdi, der star for funktionen i
gruppen (f.eks. A = 3.1 materiale (vade dele), kontrolcertifikat).

Mere detaljerede oplysninger om instrumentet kan findes i fglgende
tabeller. I disse tabeller beskrives de individuelle positioner og ID'er i
den udvidede bestillingskode, som er relevante for farlige placeringer.

Udvidet ordrekode: FieldPort

Fglgende specifikationer gengiver et uddrag af produktstrukturen

og bruges til at tildele:

= Denne dokumentation til enheden (ved hjzlp af den udvidede
bestillingskode pé typeskiltet).

= De enhedsoptioner, der beskrives i dokumentet.

Instrumenttype
SWAS50

Grundleeggende specifikationer

Position 1, 2 (godkendelse)

Valgt option Beskrivelse

SWA50 BB ATEX 111 GExialIC T4 Ga

BD ATEX 111D ExiallIC T135°C Da

BE ATEX 112 D Ex tb IlIC T75°C Db
IB IECEx ExialIC T4 Ga

ID IECEx ExiaIlIC T135°C Da

IE [ECEx Ex tb IIIC T75°C Db

Position 3 (udgang)

Valgt option Beskrivelse
SWAS50 A Bluetooth
WirelessHART
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Sikkerhedsanvisn
inger: Generelt

Sikkerhedsanvisn
inger:
Seerlige forhold

Endress+Hauser

Position 4 (Hus)

Valgt option Beskrivelse

SWA50 1 316L

Position 5 (Version)

Valgt option Beskrivelse

SWAS50 A Fjernmontering

Direkte montering pa feltinstrument med tilslutningsadapter M20

C Direkte montering pa feltinstrument med tilslutningsadapter
NPT1/2

Valgfri specifikationer

Der findes ingen optioner specielt til farlige placeringer.

Personalet skal opfylde faglgende betingelser ved montering, elektrisk

installation, idriftsaettelse og vedligeholdelse af instrumentet:

= Veere tilstraekkeligt kvalificeret til deres stilling og de opgaver, de
udferer

» Veere uddannet i eksplosionsbeskyttelse

= Have kendskab til de nationale bestemmelser

Installation af instrumentet skal ske i henhold til producentens

anvisninger og de nationale bestemmelser.

Enheden ma ikke betjenes uden for de specificerede elektriske,

termiske og mekaniske parametre.

Instrumentets sikkerhed kan blive reduceret, f.eks. :

= [tilfeelde af synlig skade

= [ tilfeelde af forkert opbevaring

= [tilfeelde af skader under transport

Undgé elektrostatisk ladning:

= For plastflader (f.eks. kabinet, sensorelement, sarlig lakering,
pasatte ekstra plader m.m.)

= For isolerede kapaciteter (f.eks. isolerede metalplader)

Af hensyn til elektrostatisk ladning: Gnid ikke pa overflader med en

tor klud.

[ tilfeelde af ekstra eller alternativ speciallakering pa kabinettet eller

andre metaldele eller for klaebeplader gzelder felgende:

= Veer opmaerksom pa risikoen for elektrostatisk ladning og
afledning.

= Ma ikke installeres i neerheden af processer (<0.5 m), som
genererer kraftige elektrostatiske ladninger.



XA02234F-A

FieldPort SWAS50

Sikkerhedsanvisn
inger: Installation

A0043602

i3]
b

Fjernmontering
Kabel
HART-feltinstrument
Direkte montering

BNW N =

= Undga elektrostatisk ladning (f.eks. at gnide i ter tilstand):

» P3 huset

= P3 tilslutningskablet
= ] omgivelser, hvor der kraeves udstyrsbeskyttelsesniveauet (EPL) Db:
Hvis instrumentet sluttes direkte til andre instrumenter, skal de
andre instrumenter certificeres "Ex tb".
[ omgivelser, hvor der kraeves udstyrsbeskyttelsesniveauet (EPL) Ga,
Gb eller Da: Hvis instrumentet sluttes direkte til andre instrumenter,
skal de andre instrumenters indre veere forureningsgrad 2 eller bedre.
= Fplg de relevante retningslinjer ved tilslutning af egensikre kredslgb.
= S&dan bevares husets kapslingsklasse:
® Skru deekslet godt fast.
= Monter kabelindgangen korrekt.
Beskyt tilslutningskablet mellem FieldPort og feltinstrumentet mod
spaending og friktion (f.eks. p& grund af elektrostatisk ladning fra
medieflow).
= Tilspeendingsmomentet skal overholdes:

= Husets gverste del (ekstern): 5.0 Nm +0,05 %

= Husets gverste del (direkte): 5.0 Nm +0,05 %

s Kabelforskruninger: 3.25 Nm +10 %

s Teetningsprop: 3.25 Nm +10 %
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Sikkerhedsanvisn
inger: Zone 0

Sikkerhedsanvisn
inger: Zone 1

Endress+Hauser

Potentialeudligning

Integrer enheden i den lokale potentialudligning.

Egensikkerhed

= Instrumentet er kun egnet til tilslutning til certificeret, egensikkert
udstyr med eksplosionsbeskyttelse Ex ia / Ex ib.

s Instrumentets egensikre indgangsstremkredsleb er isoleret fra
jorden. Hvis instrumentet kun har én indgang, er indgangens
dielektriske styrke mindst 500 V ;. Hvis instrumentet har flere
indgange, er den dielektriske styrke for hver indgang til jord mindst
500 Vs, 0g indgangenes indbyrdes dielektriske styrke er ogsa
mindst 500 V.

= Fglg de relevante retningslinjer ved tilslutning af egensikre kredslab.

Nar instrumentet er tilsluttet certificerede egensikre kredslab i

kategorien Ex ib for udstyrsgrupperne IIC og IIB, sendres

beskyttelsestypen til Ex ib IIC og Ex ib IIB.

Konfiguration af instrumentet: Instrumentet kan dbnes, nér det er

stremferende.

[ tilfeelde af potentielt eksplosive blandinger af damp/luft ma

instrumentet kun bruges under atmosfaeriske forhold.

= Temperatur: -20 til +60 °C

= Tryk: 80 til 110 kPa (0.8 til 1.1 bar)

= Luft med normalt iltindhold, normalt 21 % (V/V)

Hvis der ikke forekommer potentielt eksplosive blandinger, eller hvis

der er truffet yderligere forholdsregler til beskyttelse, kan

instrumentet ogsa bruges ved ikke-atmosfeeriske forhold i henhold til

producentens specifikationer.

s Tilknyttede instrumenter med galvanisk isolering mellem de
egensikre og ikke-egensikre kredslgb foretraekkes.

= Hvis der er risiko for farlige potentialforskelle i zone O (f.eks. pga.

forekomsten af atmosfeerisk elektricitet), skal der implementeres

relevante foranstaltninger for egensikre kredsleb i zone 0.

s Konfiguration af instrumentet: Instrumentet kan dbnes, ndr det er
stremfgrende.

s Forsegl ikke-anvendte forskruninger med godkendte
forseglingspropper med den korrekte beskyttelsestype.



XA02234F-A FieldPort SWAS50
Sikkerhedsanvisn  ® Ma ikke &bnes i en potentielt eksplosiv atmosfeere.
inger: = Kabelforskruninger med ATEX-Ex e-godkendelse og
Zone 20, Zone 21 metalforskruninger: M& kun bruges med en kapslingsklasse pa
mindst IP65. For tilslutningskablet, og fastger det.
s Forsegl ikke-anvendte forskruninger med godkendte
forseglingspropper med den korrekte beskyttelsestype.
Temperaturtabell Beskyttelsestype | Omgivende temperatur T, (omgivende) Temperaturklasse
er
Exia IIC -40°C<T,<+70°C T4
Beskyttelsestype | Omgivende temperatur T, Maks. overfladetemperatur
(omgivende)
Exia IIIC -40°C<T,<+70°C +135°C
Ex tb IIIC -40°C<T,<+70°C +75°C
Tilslutningsdata 4 til 20 mA + HART-kommunikation

10

Tilslutningsmuligheder for klemmerne: Se betjeningsvejledning
BA01987S, kapitlet "Elektrisk tilslutning".

Egensikkerhed Ex ia IIC
Indgangsklemme IN (passiv) Udgangsklemme OUT (aktiv) ¥ ?
U; =30 Vpc U, for barriere
[=115mA I, for barriere
P; =750 mW P, for barriere
Li=0 L,=0
G=0 C,=0
1) Udgangsveerdierne ma ikke overstige indgangsveerdierne.
2) FieldPort kan integreres i en eksisterende egensikker installation, uden at det

pévirker egensikkerheden negativt.

Egensikkerhed Ex ia ITIC
Indgangsklemme IN (passiv) Udgangsklemme OUT (aktiv) ¥ ?
U; =30 Vpc U, for barriere
[=115mA I, for barriere
P; =650 mW P, for barriere
L=0 L,=0
G=0 C,=0
1) Udgangsveerdierne ma ikke overstige indgangsveerdierne.
2) FieldPort kan integreres i en eksisterende egensikker installation, uden at det

pévirker egensikkerheden negativt.
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