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Sicherheitshinweise
fiir elektrische Betriebsmittel
fiir explosionsgefahrdete Bereiche.

Safety instructions
for electrical apparatus certified
for use in explosion-hazardous areas.

Conseils de sécurité
pour matériels électriques
destinés aux zones explosibles.

Se il presente manuale non risulta comprensibile
potete ordinarcene una copia tradotta nella Vostra lingua.

Si no entiende este manual,
puede pedir un ejemplar en su idioma.

Wanneer u deze handleiding niet kunt lezen,
kunt u een in uw landstaal vertaalde handleiding
bij ons bestellen.

Jos et ymmarra tatd kasikirjaa, voit tilata meilta
kaannoksen omalla kansallisella kielellasi.

Om du inte forstar denna manual, kan en 6versatt
kopia pa ditt eget sprak bestéllas fran oss.

Hvis du ikke forstar denne manual, kan en oversat
kopi af den pa dit eget sprog bestilles fra os.

Se nao compreender este manual, pode encomendar-nos
directamente uma cépia na sua lingua.

Av 3ev UTTOPEITE VO KATAOVONOETE TO TTEPIEXOHUEVO TOU
EYXEIPIBiOU aUTOU, NTTOPEITE VA TTOPAYYEIAETE ATTO TRV
ETAIPEIN HOG EVO AVTITUTTO NETAPPACHEVO OTH YAWO OO OAG.
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Memo-Graph S XA 025R/09

Declaracién de conformidad
Por la presente declaracion y la inclusion

de la marca CE, el fabricante End- EG-Konformitétserklirung 8
ress+Hauser Wetzer, Nesselwang, Ale- EC declaration of conformity §
mania, garantiza que el producto cumple Déclaration de Conformité CE

lo estipulado por la Directiva CEM 89/336/
CEE y la Directiva 94/9/CE. La prueba de
conformidad se presenta segun las
normas expuestas.

Endress + Hauser Wetzer GmbH + Co. KG, Obere Wank 1, 87484 Nesselwang

erklart in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt
declares in sole responsibility that the product
déclare sous sa seule responsabilité que le produit

(Y Dichiarazione di conformita
Con questa dichiarazione e con

Safety Data Manager

) ! \ ) . Memo-Graph S (Zone 2)
I'applicazione del marchio CE, il RSGr2 e
costruttore Endress+Hauser Wetzer,

. . . it den Vi hriften fol d péi 1
Nesselwang, Germania, assicura che il Conform with the prescription of following European di

Est conforme aux prescriptions des directives européennes suivantes :

prodotto & conforme ai regolamenti della
direttiva CEM 89/336/CEE e della direttiva
94/9/CE. Prova della conformita & fornita
dall’ osservanza degli standard elencati.

89/336/EWG
73/23/EWG
94/9/EG

Angewandte harmonisierte Normen oder normativer Dokumente:
Applied harmonised standards or normative documents
Normes har isées ou d normatifs

(D Conformiteitsverklaring
De leverancier Endress+Hauser Wetzer,
Nesselwang, Duitsland, waarborgt met

EN61010-1  (1993) EN 50014 (1997) (option ATEX)
EN 61326 (1997) EN 50021 (1999) (option ATEX)
EN 61326/A1  (1998)

deze verklaring en het aanbrengen van Erste Anbringung der CE-Kennzeichnung: 2003

de CE-markering dat het product il Premiére appication de a maraue CE :

overeenstemt met de voorschriften van de

EMC-richtlijn 89/336/EWG en de richtlijn

94/9/EG. De overeenstemming wordt

door de genoemde normen bewezen.

(D Varmennustodistus Nossatane 01,08 2003 / %ﬂ%
T&lla varmennustodistuksella sekd o T

CE-merkilld, valmistaja Endress+Hauser

Wetzer, Nesselwang, Saksa, vakuuttaa, Endress +Hauser @]’
etta tuote on direktiivien EMC 89/336/ETY The Power of Know How /’,,'

ja 94/9/EU mukainen. Naytto
vastaavuudesta on annettu asiakirjoissa,
jotka on listattu varmennustodistukseen.

(Y Férsikran om dverensstimmelse

Endress+Hauser Wetzer, Nesselwang, Tyskland férsékrar med denna férsakran om éverensstdmmelse och med
CE-maéarkningen att produkten uppfyller bestammelserna i EMC-direktivet 89/336/EEG och direktiv 94/9/EG.
Overensstammelsen pavisas genom givna standarder.

Overensstemmelseserklzering

Med denne overensstemmelseserklaering og tilfajelsen af CE-maerket, sikrer producenten Endress+Hauser Wetzer,
Nesselwang, Tyskland, at produktet er i overensstemmelse med bestemmelserne i det EMC-regulativ 89/336/EEC og
Directiv 94/9/EC. Dokumentation for overensstemmelsen gives i de anfarte standarder.

Declaracao de Conformidade

Com esta Declaracédo de Conformidade e o anexo do CE-Mark, o fabricante Endress+Hauser Wetzer,

Nesselwang, Alemanha, garante que o produto obedece aos regulamentos da Directiva EMC 89/336/EEC e Directiva
94/9/EC. A prova da conformidade € apresentada segundo os padrées indicadas.

M’ autfv Tnv AjAwon

Zupubépewaong kai Tn ouvnuuévn onuavon CE, o BePaiwvel n Endress+Hauser Wetzer, Nesselwang, Nepuavia 611 10
TIPOIOV CUNHOPPUWVETAI CUPPWYA PE TOUS Kavoviapoug TNG EupwTrdikrig Odnyiag 89/336/EOK repi
HAekTpopayvnTikAg ZupBatotntag kal Tnv Odnyiag MpooTaagiag atéd Exkprigeig 94/9/EE. To ATTodeIKTIKO TNG
ZUpuSPPWAONG diveTal HECW TWV TTPOTUTTWY TTOU ava@épovTal oTn ARAwGoN ZUPPOpPWaOnG.

Endress+Hauser 3
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Betriebsanleitung
XA 025R/09/de
510 06058

113G
EExnP IIC T4

Zugehorige
Dokumentation
Betriebsanleitung:
BA 138R/09/de

Technische Information:

TI 094R/09/de
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Safety Data Manager

memo-graph s

Sicherheitshinweise
fiir elektrische Betriebsmittel
fur explosionsgefahrdete Bereiche

Kennzeichnung nach Richtlinie 94/9/EG: e&
— Gerétegruppe Il
— Gerétekategorie 3

— Fur explosionsfahige Gemische aus Luft
und brennbaren Gasen, Dampfen oder

Nebeln

oo
(o)

Einsatzbereiche:

Geratekategorie

Explosionsfahige Gas-Luft-Gemische (G)

Kategorie 1 Zone 0, 1 oder 2
Kategorie 2 Zone 1 oder 2
Kategorie 3 Zone 2
Kennzeichnung der Schutzart: EEx nP lic T4

— Explosionsgeschutztes elektrisches
Betriebsmittel nach Europanorm

— ZUndschutzart
— Betriebsmittelgruppe

— Temperaturklasse

N\
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Memo-Graph S

Bereich Zone 2

Ap =+0,5 mbar
Ap =+50 Pa

\

Explosionsgeféhrdeterﬁ

nicht explosions-
gefahrdeter Bereich

Versorgung

Sicherheitshinweise Memo-Graph S

Installieren Sie geméal den Herstellerangaben und den flr Sie gultigen Normen und Regeln (z. B. IEC 79-14).

1.

2. Das Gerat ist nur nach den Regeln der vereinfachten Uberdruckkapselung EEx nP nach EN 50016 zu betreiben.

3. Das Gerat ist nur im Innenbereich mit geringer mechanischer Gefahrdung zu installieren.

4. Fur das Umgehause mussen die Anforderungen der vereinfachten Uberdruckkapselung angewandt werden.

5. Der minimale Uberdruck darf nicht kleiner sein als 50 Pa tber dem &uBeren Druck unter Berticksichtigung der
ungunstigen, fur den Betrieb festgelegten Bedingungen.

6. Der Betreiber ist fUr die ordnungsgemaBe Installation verantwortlich.

7.

Liegt explosive Atmosphare vor, durfen elektrische Anschllsse nicht unter Spannung getrennt werden.

8. Zum Anschluss von Signalstromkreisen aus dem Ex-Bereich (Zone 0, 1) mUssen geeignete Barrieren verwendet

werden.

9. Anschlussteile des Uberdruckgekapselten Gehauses (z. B. Kabel, Leitungseinfiihrungen, Steckverbindungen)
mussen einen Gehauseschutzgrad von min. IP 54 erfullen.

RSG12 (Memo-Graph S)

113G EEx nP IIC T4

Spannungsversorgung
(Klemmen L, N, PE)

U =90 bis 253 V AC, 50 bis 60 Hz
U = 20 bis 30 V DC/AC, 50 bis 60 Hz

Digitaleingang

U=12bis24VDC

(optional) | =60 mA

Digitalausgang U=+24V

(optional) | =100 mA
> 300 Q2

Analogeingang

| = 0 bis 20 mA, 4 bis 20 mA, £ 20 mA,

(optional) interner Shunt: 50 QQ
Analogausgang | =0 bis 20 mA, 4 bis 20 mA,
(optional) U=1bis5V,0bis10V
24V DC, max. 22 mA (Loop power supply)
Relais Uu=230V
(optional) I=3A
P=50W

Temperaturbereich T4

0°C<T,<+50°C

Endress+Hauser



Operating instructions
XA 025R/09/en
510 06058

113G
EExnP IIC T4

Associated
Documentation

Operating instructions:

BA 138R/09/en
Technical information:
Tl 094R/09/en
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Safety Data Manager
memo-graph s

Safety instructions
for electrical apparatus certified
for use in explosion-hazardous areas

Designation according to Directive 94/9/EG: ce® 1 3 G
— Equipment Group Il ‘
— Equipment Category 3
— For explosive mixtures of air
and combustible gases, vapours or mists
Areas of application:
Equipment Category Explosive gas-air mixtures (G)
Category 1 Zone 0, 1 or2
Category 2 Zone 1 or 2
Category 3 Zone 2
Designation of explosion protection: EEx nP IIcC T4

— Electrical apparatus with explosion
protection to European standard

— Type of protection
— Apparatus group

— Temperature class

Endress +Hauser
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Memo-Graph S

Ap =+0.5 mbar
Ap =+50 Pa

\

I
) I .
Explosion-hazardous area A | non-explosion-hazardous
zone 2 | area
I
I
I

Power supply

Safety notes Memo-Graph S

1. Install in accordance with the manufacturer's specifications and the applicable standards and regulations (e. g.

IEC 79-14).

2. The device must only be operated according to the regulations on EEx nP simplified pressurised apparatus in

compliance with EN 50016.

For the housing, the requirements for simplified pressurised apparatus must be met.
The minimum overpressure must not be less than 50 Pa above the external pressure, whilst considering the

3. The device must only be installed indoors with low mechanical danger.
4,

5.

adverse conditions defined for operation.

6. The operator is responsible for proper installation.

7.

8.

9.

housing protection of min. IP 54.

If there is an explosive atmosphere, electrical connections must not be disconnected under voltage.
For the connection of signal circuits from the hazardous area (Zone 0, 1), appropriate barriers must be used.
Connectors on the pressurised housing (e.g. cables, cable glands, plug-in connections) must have a degree of

RSG12 (Memo-Graph S)

113G EEx nP IIC T4

Power supply
(Terminals L, N, PE)

U =90to 253 V AC, 50 to 60 Hz
U =20t0 30V DC/AC, 50 to 60 Hz

Digital input U=12t024V DC
(as option) | =60 mA
Digital output U=+24V
(as option) | =100 mA
> 300 Q

Analogue input
(as option)

| =0to20 mA, 41020 mA, £ 20 mA,
internal shunt: 50 QQ

Analogue output

| =0to 20 mA, 4to 20 mA,

(as option) U=1to5V,0to 10V
24 V DC, max. 22 mA (Loop power supply)
Relays U=230V
(as option) =3A
P=50W
Temperature range T4 0°C<T,<+50°C

Endress+Hauser



Mise en service
XA 025R/09/fr
510 06058

113G
EExnP IIC T4

Additif a
Mise en service :
BA 138R/09

Information technique :

TI1 094R/09/
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Safety Data Manager

memo-graph s

Conseils de sécurité
pour matériels électriques
destinés aux zones explosibles

Marquage selon directive 94/9/EG : e&
— Groupe d’appareils Il
— Catégorie d’appareils 3

— Pour mélanges explosifs d’air et de gaz,
vapeurs et brouillards inflammables

(X
(0]

Domaines d’application :

Catégorie d’appareils Mélanges explosifs Gaz - Air (G)
Catégorie 1 Zone 0, 1ou 2
Catégorie 2 Zone 1ou 2
Catégorie 3 Zone 2
Marquage du mode de protection : EEx nP lIC T4

— Matériel électrique protégé contre les
explosions selon norme européenne
— Mode de protection

— Groupe d’'appareils

— Classe de température

N\
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XA 025R/09

Memo-Graph S

de zone 2

Ap =+0,5 mbars
Ap =+50 Pa

\

Atmosphere explosibleA

Atmosphere
non explosible

Alimentation

Conseils de sécurité Memo-Graph S

1. Installez 'appareil conformément aux indications du fabricant et aux normes et réglementations en vigueur (par

ex. IEC 79-14).

2. L'appareil doit uniqguement étre exploité conformément aux regles en matiere d’enveloppes pressurisées

simplifiées EEx nP d’apres EN 50016.

3. Lappareil doit uniqguement étre installé dans des zones intérieures soumises a un danger mécanique moindre.
4. Pour I'enveloppe extérieure, il convient d’appliquer les exigences en matiere d’enveloppes pressurisées

simplifiées.

5. La surpression minimale ne doit pas étre inférieure de plus de 50 Pa a la pression extérieure, en tenant compte
des conditions les plus défavorables définies pour I'exploitation.

6. Lexploitant est responsable pour l'installation conforme de 'appareil.

7. En présence d’'une atmosphére explosible, les raccords électriques ne doivent pas étre débranchés sous

tension.

8. Il convient d’utiliser des barriéres appropriées pour le raccordement de circuits de signalisation issus de la zone

explosible (zone O, 1).

9. Les éléments de raccordement du boitier a enveloppe anti-déflagrante (par ex. cables, entrées de céble,
connecteurs) doivent avoir un degré de protection de min. IP 54.

RSG12 (Memo-Graph S)

113G EEx nP IIC T4

Alimentation électrique
(bornes L, N, PE)

U=90a253VAC,50a60Hz
U=20a30VDC/AC, 50 a 60 Hz

Entrée digitale

U=12a24VDC

(option) | =60 mA

Sortie digitale U=+24V

(option) | =100 mA
> 300 Q2

Entrée analogique
(option)

|=0a20mA, 4a20mA, + 20 mA,
shunt interne: 50 €2

Sortie analogique

I=0a20mA, 4220 mA,

(option) U=1a5Vv,0ai10Vv
24V DC, max. 22 mA (Bloc d’alimentation du transmetteur)
Relais Uu=230V
(option) [=3A
P=50W
Plage de température T4 0°C<T,<+50°C

10
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Europe

Austria — Wien
0 Endress+Hauser Ges.m.b.H.
Tel. (01) 88 05 60, Fax (01) 88 05 63 35

Belarus — Minsk
Belorgsintez
Tel. (017) 250 84 73, Fax (017) 2 50 85 83

Belgium / Luxembourg — Bruxelles
O Endress+Hauser S.A. /N.V.
Tel. (02) 2 48 06 00, Fax (02) 2 48 05 53

Bulgaria — Sofia
Intertech-Automation Ltd.
Tel. (02) 9 62 71 52, Fax (02) 9 62 14 71

Croatia — Zagreb
Q0 Endress+Hauser GmbH+Co.
Tel. (01) 6 63 77 85, Fax (01) 6 63 78 23

Cyprus - Nicosia
1+G Electrical Services Co. Ltd.
Tel. (02) 48 47 88, Fax (02) 48 46 90

Czech Republic — Praha
0 Endress+Hauser Czech s.r.o.
Tel. (02) 66 78 42 31, Fax (026) 66 78 41 79

Denmark — Seborg
Q0 Endress+Hauser A/S
Tel. (70) 13 11 32, Fax (70) 13 21 33

Estonia — Tartu
Elvi-Aqua
Tel. (7) 30 27 32, Fax (7) 30 27 31

Finland — Helsinki
Q0 Metso Endress+Hauser Oy
Tel. (204) 8 31 60, Fax (204) 8 31 61

France — Huningue
0 Endress+Hauser S.A.
Tel. (389) 69 67 68, Fax (389) 69 48 02

Germany — Weil am Rhein

0 Endress+Hauser Messtechnik
GmbH+Co. KG

Tel. (07621) 9 75 01, Fax (07621) 97 55 55

Romania — Bucharest
Romconseng S.R.L.
Tel. (01) 4 10 16 34, Fax (01) 4 11 25 01

Ecuador — Quito
Insetec Cia. Ltda.
Tel. (02) 2 26 91 48, Fax (02) 2 46 18 33

Russia — Moscow
Q Endress+Hauser GmbH+Co
Tel. (095) 1 58 75 64, Fax (095) 7 84 63 91

Slovak Republic — Bratislava
Transcom Technik s.r.o.
Tel. (2) 44 88 86 90, Fax (2) 44 88 71 12

Slovenia - Ljubljana
Q Endress+Hauser (Slovenija) D.O.O.
Tel. (01)5 19 22 17, Fax (01) 5 19 22 98

Spain — Sant Just Desvern
Q0 Endress+Hauser S.A.
Tel. (93) 4 80 33 66, Fax (93) 4 73 38 39

Sweden - Sollentuna
Q Endress+Hauser AB
Tel. (08) 55 51 16 00, Fax (08) 55 51 16 55

Switzerland — Reinach/BL 1
0 Endress+Hauser Metso AG
Tel. (061) 7 15 75 75, Fax (061) 7 11 16 50

Turkey - Levent/lstanbul
Intek Endustriyel Olcu ve Kontrol Sistemleri
Tel. (0212) 2 75 13 55, Fax (0212) 2 66 27 75

Ukraine — Kiev
Photonika GmbH
Tel. (44) 2 68 81 02, Fax (44) 2 69 07 05

Great Britain — Manchester
Q Endress+Hauser Ltd.
Tel. (0161) 286 50 00, Fax (0161) 9 98 18 41

Yugoslavia Republic — Beograd
Meris d.o.o0.
Tel. (11) 4 44 29 66, Fax (11) 308 57 78

Africa

Algeria — Annaba
Symes Systemes et Mesures
Tel. (38) 88 30 03, Fax (38) 88 30 02

Greece — Athens
| & G Building Services Automation S.A.
Tel. (01) 9 24 15 00, Fax (01) 922 17 14

Egypt — Heliopolis/Cairo
Anasia Egypt For Trading (S.A.E.)
Tel. (02) 2 68 41 59, Fax (02) 2 68 41 69

Hungary — Budapest
Q Endress+Hauser Magyarorszag
Tel. (01) 4 1204 21, Fax (01) 4 1204 24

Iceland - Reykjavik
Sindra-Stal hf
Tel. 57500 00, Fax 5 75 00 10

Ireland — Clane / County Kildare
0 Flomeaco Endress+Hauser Ltd.
Tel. (045) 86 86 15, Fax (045) 86 81 82

Italy — Cernusco s/N, Milano
Q Endress+Hauser S.p.A.
Tel. (02) 92 19 21, Fax (02) 92 19 23 62

Latvia — Riga
Elekoms Ltd.
Tel. (07) 33 64 44, Fax (07) 33 64 48

Lithuania — Kaunas
UAB Agava Ltd.
Tel. (03) 7 20 24 10, Fax (03) 7 20 74 14

Netherlands — Naarden
0 Endress+Hauser B.V.
Tel. (035) 6 95 86 11, Fax (035) 6 95 88 25

Morocco — Casablanca
Oussama S.A.
Tel. (02) 22 24 13 38, Fax (02) 2 40 26 57

Rep. South Africa — Sandton
Q Endress+Hauser (Pty.) Ltd.
Tel. (011) 262 80 00, Fax (011) 2 62 80 62

Tunisia — Tunis
CMR Controle, Maintenance et Regulation
Tel. (01) 79 30 77, Fax (01) 78 85 95

America

Argentina — Buenos Aires
Q Endress+Hauser Argentina S.A.
Tel. (11) 45 22 79 70, Fax (11) 45 22 79 09

Brazil - Sao Paulo
0 Samson Endress+Hauser Ltda.
Tel. (011) 50 31 34 55, Fax (011) 50 31 30 67

Canada — Burlington, Ontario
Q Endress+Hauser (Canada) Ltd.
Tel. (905) 6 81 92 92, Fax (905) 6 81 94 44

Norway - Lierskogen
QO Endress+Hauser A/S
Tel. 32 85 98 50, Fax 32 85 98 51

Chile — Santiago de Chile
Q Endress+Hauser (Chile) Ltd.
Tel. (02) 321 30 09, Fax (02) 321 30 25

El Salvador — San Salvador
Automatizacion y Control Industrial de
El Salvador, S.A. de C.V.

Tel. 284 31 51, Fax 274 92 48

Guatemala — Ciudad de Guatemala
Automatizacion y Control Industrial, S.A.
Tel. (03) 34 59 85, Fax (03) 32 74 31

Honduras — San Pedro Sula, Cortes
Automatizacion y Control Industrial de
Honduras, S.A. de C.V.

Tel. 557 91 36, Fax 557 91 39

Mexico — México, D.F
Q Endress+Hauser (México), S.A. de C.V.
Tel. (5) 5 55 68 24 07, Fax (5) 5 55 68 74 59

Nicaragua — Managua
Automatizacién y Control Industrial de
Nicaragua, S.A.

Tel. 22261 90, Fax 2 28 70 24

Peru - Lima
Process Control S.A.
Tel. (2) 6105 15, Fax (2) 6129 78

USA - Greenwood, Indiana
Q Endress+Hauser Inc.
Tel. (317) 535 71 38, Fax (317) 5 35 84 98

USA - Norcross, Atlanta
Q0 Endress+Hauser Systems & Gauging Inc.
Tel. (770) 4 47 92 02, Fax (770) 4 47 57 67

Venezuela — Caracas
Controval C.A.
Tel. (212) 9 44 09 66, Fax (212) 9 44 45 54

Asia

Azerbaijan — Baku
Modcon Systems
Tel. (12) 9298 59, Fax (12) 92 98 59

Brunei — Negara Brunei Darussalam
American International Industries (B) Sdn.

Tel. (3) 22 37 37, Fax (3) 22 54 58

Cambodia — Khan Daun Penh, Phom Penh
Comin Khmere Co. Ltd.
Tel. (23) 42 60 56, Fax (23) 42 66 22

China — Shanghai

QO Endress+Hauser (Shanghai)
Instrumentation Co. Ltd.

Tel. (021) 54 90 23 00, Fax (021) 54 90 23 03

China - Beijing

Q Endress+Hauser (Beijing)

Instrumentation Co. Ltd.

Tel. (010) 65 88 24 68, Fax (010) 65 88 17 25

Hong Kong — Tsimshatsui / Kowloon
Q Endress+Hauser (H.K.) Ltd.
Tel. 85225 28 31 20, Fax 8 52 28 65 41 71

India — Mumbai
Q Endress+Hauser (India) Pvt. Ltd.
Tel. (022) 6 93 83 36, Fax (022) 6 93 83 30

Indonesia — Jakarta
PT Grama Bazita
Tel. (21) 7 95 50 83, Fax (21) 7 97 50 89

Iran — Tehran
Patsa Industry
Tel. (021) 8 72 68 69, Fax (021) 8 71 96 66

Poland — Wroclaw
Q0 Endress+Hauser Polska Sp. z 0.0.
Tel. (071) 7 80 37 00, Fax (071) 7 80 37 60

Colombia - Bogota D.C.
Colsein Ltda.
Tel. (01) 2 36 76 59, Fax (01) 6 10 78 68

Israel — Netanya
Instrumetrics Industrial Control Ltd.
Tel. (09) 8 35 70 90, Fax (09) 8 35 06 19

Portugal — Cacem
0 Endress+Hauser Lda.
Tel. (21) 4 26 72 90, Fax (21) 4 26 72 99

Costa Rica — San Jose
Euro-Tec (Costa Rica) S.A.
Tel. 220 28 08, Fax 2 96 15 42

Japan - Tokyo
QO Sakura Endress Co. Ltd.
Tel. (0422) 54 06 11, Fax (0422) 55 02 75

Jordan — Amman
A.P. Parpas Engineering S.A.
Tel. (06) 5 53 92 83, Fax (06) 5 53 92 05

Kazakhstan — Almaty
BEI Electro
Tel. (72) 30 00 28, Fax (72) 50 71 30

Saudi Arabia — Jeddah
Anasia Industrial Agencies
Tel. (02) 6 53 36 61, Fax (02) 6 53 35 04

Kuwait — Safat

United Technical Services Est. For General
Trading

Tel. 2411263, Fax 2 41 1593

Lebanon - Jbeil Main Entry
Network Engineering
Tel. (3) 94 40 80, Fax (9) 54 80 38

Malaysia — Shah Alam, Selangor Darul
Ehsan

Q Endress+Hauser (M) Sdn. Bhd.

Tel. (03) 78 46 48 48, Fax (03) 78 46 88 00

Pakistan — Karachi
Speedy Automation
Tel. (021) 7 72 29 53, Fax (021) 7 73 68 84

Philippines — Pasig City, Metro Manila
Q Endress+Hauser (Phillipines) Inc.
Tel. (2) 6 38 18 71, Fax (2) 6 38 80 42

Singapore — Singapore
Q Endress+Hauser (S.E.A.) Pte. Ltd.
Tel. (65) 66 82 22, Fax (65) 66 68 48

Korea, South — Seoul
Q Endress+Hauser (Korea) Co. Ltd.
Tel. (02) 6 58 72 00, Fax (02) 6 59 28 38

Sultanate of Oman — Ruwi
Mustafa & Sultan Sience & Industry Co. L.L.C.
Tel. 63 60 00, Fax 60 70 66

Taiwan — Taipei
Kingjarl Corporation
Tel. (02) 27 18 39 38, Fax (02) 27 13 41 90

Thailand — Bangkok 10210
Q Endress+Hauser (Thailand) Ltd.
Tel. (2) 996 78 11-20, Fax (2) 996 78 10

United Arab Emirates — Dubai
Descon Trading L.L.C.
Tel. (04) 2 65 36 51, Fax (04) 2 65 32 64

Uzbekistan — Tashkent
Im Mexatronika-Tes
Tel. (71) 19177 07, Fax (71) 19176 94

Vietnam — Ho Chi Minh City
Tan Viet Bao Co. Ltd.
Tel. (08) 8 33 52 25, Fax (08) 8 33 52 27

Australia + New Zealand

Australia — Sydney, N.S.W.
Q Endress+Hauser (Australia) Pty. Ltd.
Tel. (02) 88 77 70 00, Fax (02) 88 77 70 99

New Zealand — Auckland
EMC Industrial Group Ltd.
Tel. (09) 4 1551 10, Fax (09) 4 1551 15

All other countries

Q Endress+Hauser GmbH+Co. KG
Instruments International

Weil am Rhein, Germany

Tel. (07621) 9 75 02, Fax (07621) 97 53 45

http://www.endress.com
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