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erheit und Zertifikate
Messeinrichtung zur Überfüll-
rung "Liquiphant FailSafe", 

ehend aus einem Messaufnehmer 
iphant FDL60 oder FDL61 und 
 Schaltgerät Nivotester FTL670, 
nur von qualifiziertem Fachpersonal 
r strenger Beachtung 
 Betriebsanleitung 
140F/00, TI223F/00
 einschlägigen Normen
 gesetzlichen Vorschriften
d der Zertifikate 
lliert und in Betrieb genommen 
en.

 für Fachpersonal, welches bereits 
den Geräten Liquiphant FDL60, 
61 vertraut ist, sind in diesem Heft 
e Kurzhinweise aufgeführt.
Endress+Hauser

insta
werd

Nur
mit 
FDL
einig
Anwendung Zertifikat Endress+Hauser 
Doku-Nr.

In explosionsgefährdeten 
Bereichen

ATEX II 1/2 G EEx ia IIC XA027F/00/a3

Im eigensicheren Stromkreis ATEX II (1) G [EEx ia] IIC XA069F/00/a3

In Flüssiggasen TÜV . ÜS3 . 06 - 049 . Flüssiggas . PN25 
oder PN40

ZE126F/00/de

Überfüllsicherung für wasser-
gefährdende Flüssigkeiten

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung 
Z-65.11-3 (DIBt)

ZE150F/00/de
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Auspacken
Das Styropor-Formteil zum Schutz der 
Schwinggabel erst beim Einbau 
entfernen.
Die Schwinggabel ist ein Sensor;
bitte sorgsam behandeln:
–  Nicht zusammendrücken,

auseinanderziehen oder hart auf 
den Boden stellen.

–  Nicht kürzen, verlängern oder
biegen.

Zum Transport den Liquiphant 
am Gehäuse, am Prozessanschluss oder 
am Verlängerungsrohr anfassen.

Montage
Beachten Sie unbedingt die Hinweise in 
der Betriebsanleitung BA140F/00.
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chluss
onale Explosionsschutzvorschriften 
hten!
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Explosionsgefährdeter BereichExplosionsgefährdeter Bereich

Sicherer BereichSicherer Bereich
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FEL67FEL67

Liquiphant FDL60, FDL61Liquiphant FDL60, FDL61

Grüne LeuchtGrüne Leuchtdiode blinktdiode blinkt
bei normaler Funktionbei normaler Funktion

Ans
Nati
beac



Endress+Hauser

Endress+Hauser 
Order-No.

a IIC XA027F/00/a3

] IIC XA069F/00/a3

 . Flüssiggas . PN25 ZE126F/00/de

htliche Zulassung ZE150F/00/de
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Safety and Certificates
The measuring system for overspill 
protection "Liquiphant FailSafe", 
consists of the Liquiphant FDL60, 
FDL61 sensor and the Nivotester 
FTL670 switching unit, and is 
to be installed and commissioned 
only by qualified personnel with 
strict observance of 
- the operating manual 
  BA140F/00, TI223F/00
- the appropriate standards
- local regulations
- and certificates issued.

The instructions in this quick reference 
guide are for trained personnel who 
are already familiar with the Liquiphant 
FDL60, FDL61 only.

Application Certificate

In explosion hazardous areas ATEX II 1/2 G EEx i

In an intrinsically safe circuit ATEX II (1) G [EEx ia

In liquefied gases TÜV . ÜS3 . 06 - 049
oder PN40

Overspill protection for liquids 
that are hazardous to water

Allgemeine bauaufsic
Z-65.11-3 (DIBt)
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acking
n mounting, first remove the 
nded polystyrene packing which 

ects the fork.
fork is a sensor and should be 
led with care:
o not press together, pull apart or 
andle roughly.
o not shorten, lengthen or bend.

n transporting the Liquiphant pick 
y the housing, process connection 
tension pipe only.

nting
se refer to the operating manual 
40F/00.
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explosion hazardous areaexplosion hazardous area

safe areasafe area

green LED flashesgreen LED flashes
in normal operationin normal operation
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Connection
Observe all local explosion protection 
regulations!
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rité et Certificats
nsemble de détection 
iphant FailSafe" utilisable comme 

rité anti- débordement comprend
pteur de niveau Liquiphant FDL60 
DL61 et le Nivotester FTL670. 
tallation et la mise en service de cet 
mble ne peut se faire que par du 
onnel qualifié, et ceci en respectant 
puleusement:
otice de mise en service 

140F/00, TI223F/00
 lois et règles locales en vigueur
 certificats.

 mémoire destiné au personnel 
lifié, déjà familiarisé avec les 
reils Liquiphant FDL60, FDL61.
Endress+Hauser
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En zone explosible ATEX II 1/2 G EEx ia IIC XA027F/00/a3

En circuit à sécurité 
intrinsèque

ATEX II (1) G [EEx ia] IIC XA069F/00/a3

Dans les gaz liquéfiés TÜV . ÜS3 . 06 - 049 . Flüssiggas . PN25 
oder PN40

ZE126F/00/de

Sécurité anti-débordement 
pour liquides polluant l’eau

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung 
Z-65.11-3 (DIBt)

ZE150F/00/de
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Manutention
Ne retirer la protection en polystryrène 
des lames vibrantes, qu’avant le 
montage de l’appareil. 
Les lames vibrantes sont à manipuler 
avec précaution:
–  Ne pas serrer, écarter, ni poser les 

lames vibrantes sur le sol.
–  Ne pas raccourcir, prolonger, 

ni courber les lames.

Pour toute manipulation, tenir 
le Liquiphant par le boitier, 
le raccord ou le tube prolongateur.

Montage
Se conformer strictement à la notice de 
mise en service BA140F/00.
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eur!
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Zone explosiveZone explosive

Zone de sécuritéZone de sécurité
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Del verte clignote =Del verte clignote =
fonctionnement normalfonctionnement normal
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