
SD 034C/07/a2/11.97
Nr. / No. 50087855 Pendeltraverse /

Pendulum Frame

zur pendelnden Aufhängung der Armaturen
CPA 111, CLA 111, CPA 510 und CYA 611 /

for Pendulous Suspension of the Assemblies
CPA 111, CLA 111, CPA 510 and CYA 611

Montageanleitung / Mounting Instructions

Hauser+Endress
Quality made by
Endress+Hauser

ISO 9001



Lieferumfang /
Scope of delivery

Montage /
Mounting

Abstand der
Haltewinkel

Armatur

a CYA 611 mit Flansch

b CYA 611, CPA 510

c CPA 111, CLA 111

Distance of the
holding angles

Assembly

a CYA 611 with flange

b CYA 611, CPA 510

c CPA 111, CLA 111

a

b

c

Befestigungs-
möglichkeiten für
die Haltewinkel /

Possibilities of fastening
the holding angles

D

C
B

E

Montage der
Lagerböcke (2×) /

Mounting of the
pillow blocks (2×)

1×

A B

3×

C

2×

D

8×

E

8×

F

2×

G

2×Lieferumfang /
Scope of delivery



Montage (Fortsetzung) /
Mounting (continued)

Abstand /
Distance x [mm]

Armatur /
Assembly

149 CPA 510, CYA 611

181 CPA 111, CLA 111

x

F G

G F

Einbau der Armatur
(Haltering gehört zur
Armatur) /

Mounting of the
assembly (retaining
ring is provided with
the assembly)

Wandmontage
(Schrauben für Wand-
montage kundenseitig) /

Wall mounting (screws
for wall mounting to be
provided by customer)

Fließrichtung /
Flow direction

Montage der
Versteifungs- und
Haltewinkel für die
eingezeichnete
Fließrichtung /

Mounting of the
reinforcing and holding
angles for the indicated
flow direction

A
D

E

E
Fließrichtung /
Flow direction

D

Montage der
Versteifungs- und
Haltewinkel für die
eingezeichnete
Fließrichtung /

Mounting of the
reinforcing and holding
angles for the indicated
flow direction



Abmessungen /
Dimensions

Technische Daten /
Technical data

SD 034C/07/a2/11.97
Printed in Germany / DT / CV5 (50087855)

Hauser+Endress

Allgemeine Angaben / General data Hersteller / Manufacturer Endress+Hauser Conducta GmbH+Co.

Gerätebezeichnung / Designation Pendeltraverse / Pendulum frame

Konstruktiver Aufbau / Design Material / Material Edelstahl 1.4301 / Stainless steel 1.4301

Bestellinformation / Order information Bestellnummer / Order number 50080196
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