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Liquiphant FailSafe
Nivotester FTL 670

FDL 61 FTL 670
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Nivotester FTL 670

Bezpecnost a certifikéty

- pfislusné normy,
- zdkonné predpisy

Meéfici zafizeni k jiStén{ pfeplnéni ,Liquiphant FailSafe“, které se sklddd ze snimace Liquiphant FDL 60 nebo FDL 61 a spinaci jednotky Nivotester FTL 670,
mohou instalovat a uvést do provozu pouze kvalifikovani odbornici a musf pfitom pfesné dodrzovat
- Provozni nédvod BA 140F, TI 223F,

Jisténi preplnéni pro kapaliny, které zpisobuji
kontaminaci vody

7-65.11-3 (DIBY)

- a certifikdty.
Pouziti Certifikat Cislo dokumentace E+H
V oblastech s nebezpe¢im vybuchu ATEX 11 %2 G EEx ia IIC XA 027F/00/a3
V jiskroveé jiSténém proudovém obvodu ATEX 1 (1) G [EEx ia] 1IC XA 069F/00/a3
Ve zkapalnénych plynech TUV.US.3.01-049. Zkapalnény plyn PN 25 nebo | ZE 126F/00
PN40
VSeobecné osvédceni o stavebnim dozoru ZE 150F/00

Pokyny uvedené v této pfirucce jsou uréené jen Skolenym odbornikéim, ktef{ se jiz s pfistrojem Nivotester FTL 670 sezndmili.




Pfipojeni Nivotester FTL 670
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normalni funkce

Z 26

porucha hlavniho hlaeni

Nivotester FTL 670 Signalizace
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Dopliikova dokumentace
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Ceska republika

KAO31F/cs/32/08.01(a)/03.06

Endress+Hasuer Czech spol. s 1. 0.

Olbrachtova 9
140 00 Praha 4

Tel. +42 241 080 450

Fax +42 241 080 460
e-mail: info@cz.endress.com
http://www.endress.cz
www.e-direct.cz
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