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技術仕様書

リミットスイッチ
リキファント T FTL 260 

液体用音叉式レベルスイッチ
フロート式スイッチに替わるメンテナンスフリー型

特長

• 省スペース コ ンパク ト 設計 ： 限られたスペース
への取付けが容易

• ステン レ スハウジング ： 高い堅牢性
• ス イ ッチング状態および外部テス ト ： シンプル

な制御
• プラ グ接続 ： 接続コ ス ト を削減

測定系 

リ キフ ァ ン ト  FTL 260 は、 小型接触器、 電磁弁、
プロ グ ラ マブルロ ジ ッ ク コ ン ト ローラ （PLC） に
直接接続でき る コ ンパク ト な リ ミ ッ ト ス イ ッチで
す。

用途 

リ キ フ ァ ン ト は、 貯蔵タ ン ク、
撹拌機付き タ ン ク、配管などの
液面検出用 リ ミ ッ ト ス イ ッ チ
です。

フ ロ ー ト 式 ス イ ッ チの替わ り
と し て、 ま た、 付着物、 乱流、
液流、 気泡が発生する、 フ ロー
ト 式では対応が難 し いアプ リ
ケーシ ョ ンで使用でき ます。
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機能および
寸法

左右対称の音叉部は共振周波数で振動す る よ う に
励起されています。 音叉部が接液する と、 振動周波
数が変化し ます。 電子回路部が こ の変化を検知し、
電子ス イ ッチを作動させます。

リ キフ ァ ン ト  FTL 260 は、下限または上限フ ェール
セーフモー ド のいずれで も使用で き ます。 つま り 、
リ ミ ッ ト 値に達し た場合、 故障や電源異常が発生し
た場合に電子ス イ ッチが開にな り ます。

この図は、 レベルおよびフ ェールセーフ
モード に応じ た電子ス イ ッチ と LED の
機能を示し ています。

A 標準プラ グ付き電気接続部、 ケーブルグ
ラ ン ド Pg11 （IP65 /67） または固定接続
ケーブル （IP 68） 付き
配線方法に応じ てフ ェールセーフモード
が決ま り ます。

B ステン レ スハウジングが内部の電子回路
部を保護し ます。

C ハウ ジングにマグネ ッ ト を当て る こ と に
よ り 、 外側から ス イ ッ チング機能を点検
でき ます。

D プロセス接続バージ ョ ン ：
G 1 A （平行型） 
1 -11 ½ NPT （テーパー型）
R 1 （テーパー型）
ステン レ ス製

E ステン レ ス製の音叉部

F 緑色 LED 「動作モード」

G 赤色 LED はス イ ッ チングモード
「回路開」 を表示

H プラ グハウ ジングは ± 90°回転させて取
り 付ける こ と が可能です。

寸法は [mm]
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設置

電気的接続 AC バージョン

外部負荷は リ キ フ ァ ン ト と 直列に接続
し て く だ さ い。 その際、 次の こ と に注
意し て く ださ い。

• 閉モード （ON） 時の リ キフ ァ ン ト で
の電圧降下は最大 12 V 

• 正確に切 り 替え る ために、 最低端子
電圧 （19 V） が必要 （特に低電圧 ラ
イ ンは要確認）

開モード （OFF） 時に最大 3.8 mA の暗
電流が流れます。

DC バージョン

プ ロ グ ラ マブルロ ジ ッ ク コ ン ト ローラ
（PLC） と組み合わせて使用する場合に
推奨し ます。 リ キ フ ァ ン ト のス イ ッ チ
ング出力は正の信号にな り ます（PNP）。

出力の接続方法に応じ てフ ェールセー
フモード が決ま り ます。

技術データ

リ キフ ァ ン ト  FTL 260 は、 タ ン ク内や配管のど こ

で も取付可能です。

A 垂直取付

B 水平取付

C 1" ノ ズルに取付け

（A ～ C、 最大 10,000 mm2/s までの粘度範囲用）

D ノ ズルにフ ラ ンジ取付け （ブラ イ ン ド フ ラ ンジ

に リ キフ ァ ン ト をねじ込み）、 呼び口径 50 A で

粘度範囲は最大 2,000 mm2/s

E 取付スペースが小さい場合に容易な取付けが可

能 ： 41 AF ボ ッ ク ス スパナを使用 （エン ド レ ス

ハウザー社製ア ク セサ リ ）

 ス イ ッチポイ ン ト

電気接続は、 バージ ョ ンお

よびフ ェールセーフモード

に応じ て異な り ます。

Max. = 上限

フ ェールセーフモード

Min. = 下限

フ ェールセーフモード

② = ケーブル接続

BU = 青色

BK = 黒色

BN = 茶色

GNYE = 緑色 / 黄色

0= プラ グ接続

R = 外部負荷

オーダーコード
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2  EN10226 R1
3  

   92 mm x 92 mm

1 2  AC 
      19  253 V
2 3  PNP DC

10  55 V

0  ISO4440 Pg 11

2  5 m 
4  ISO4440 NPT ½

1 OEM  ISO4440 
      Pg 11

上図 ：

ハウ ジングの許容周

囲温度 Tu は、 タ ン

ク内のプロセス温度 

TB に依存し ます。

下図 ：

許容運転圧力 pe は、

タ ン ク内のプロセス

温度 TB に依存し ま

す。
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技術データ

出力 （AC バージ ョ ン）

出力 （DC バージ ョ ン）

出力

プロセス条件

機械的構成 

注文情報 

電源 端子電圧 19 ～ 253 V、 50 / 60 Hz、 消費電流 （暗電流） 最大 4 mA

接続可能な負荷

（サイ リ ス タ を介し て、 負荷を

直接電源回路に切 り 替え）

瞬時 （40 ms） ： 最大 1.5 A、 最大 375 VA （250 V 時） または最大 36 VA （24 V 時） 

（短絡保護な し）

連続 ： 最大 87 VA （250 V、 350 mA 時）、 最大 8.4 VA （24 V、 350 mA 時）

最小 2.5 VA （250 V、 10 mA 時）、 最小 0.5 VA （24 V、 20 mA 時）

FTL 260 での電圧降下 ： 最大 12 V

暗電流 ： 最大 4 mA、 サイ リ ス タ開時

電源 10 ～ 55 V、 リ ッ プル最大 1.7 V、 0 ～ 400 Hz、 消費電流最大 15 mA、 逆極性保護

接続可能な負荷

（PNP ト ラ ンジス タ を介し て、

負荷を切 り 替え）

瞬時 （1 ms） ： 最大 1 A、 最大 55 V （過負荷および短絡の保護）

連続 ： 最大 350 mA

最大 0.5 µF （55 V 時）、 最大 1 µF （24 V 時）

暗電圧 ： < 3 V （ ト ラ ンジス タ閉時）

暗電流 ： < 100 µA （ ト ラ ンジス タ開時）

フ ェールセーフモード 上限または下限フ ェールセーフモード、 接続負荷に応じ て

エラー信号 出力開

ス イ ッ チング時間 接液時 ： 約 0.5 秒、 非接液時 ： 約 1.0 秒

ヒ ステ リ シス 垂直取付の場合、 約 4 mm

向き 必要に応じ て

周囲温度 -40 ℃ ～ +70 ℃、 3 ページの図も参照

プロセス温度 -40 ℃ ～ +150 ℃、 3 ページの図も参照

運転圧力 pe - 0.1 MPa ～ +4 MPa、 3 ページの図も参照

保管温度 -40 ℃ ～ +85 ℃

耐候性 IEC 68、 Part 2-38、 図 2a に準拠

保護等級 （EN 60529 準拠） プラ グ付き （ケーブルグ ラ ン ド Pg 11） IP 65 / IP 67、 ケーブル付き IP 68

（24 時間、 1.5 m）

電磁適合性 干渉エ ミ ッ シ ョ ンは EN 61326、 電気機器ク ラ ス B に準拠

干渉波のイ ミ ュニテ ィ は EN 61326、 付録 A （工業分野） および NAMUR 推奨基準 

NE 21 （EMC） に準拠

製品密度 p 0.7 g/cm3 以上

製品粘度 v 最大 10,000 mm2/s

構造 コ ンパク ト 型、 取付けには 41 AF ボ ッ ク ス スパナまたはオープンエン ド スパナを

使用

寸法 2 ページの寸法図を参照

重量 約 0.45 kg

材質 プロセス接続部および音叉部 ： ステンレ ス 1.4571、 1.4581 （SUS 316 Ti 相当）

ハウジング ： ステンレ ス 1.4404 （SUS 316 L 相当）、 ハウ ジングカバー ： PPSU

プラ グ ： PA、 プラ グシール ： エラ ス ト マ

プロセス接続 G 1 A 用フ ラ ッ ト シール リ ング ： エラ ス ト マフ ァ イバ、 ノ ンアスベ

ス ト 材、 各種耐性あ り （油、 溶剤、 蒸気、 弱酸、 アルカ リ ）

プロセス接続 平行ネジ G 1 A （DIN ISO 228/I 準拠）、 フ ラ ッ ト シール 33x39 付き

（DIN 7603 準拠）

テーパーネジ 1 - 11 ½ NPT （ANSI B 1.20.1 準拠）

テーパーネジ R 1 （DIN 2999 Part 1 準拠）

電気的接続 4 端子接続、 DIN 43650-A、 ISO 4400 準拠、 ケーブルグ ラ ン ド Pg 11 付き

ケーブル径 6 ～ 9 mm、 または電線管接続口 ½ NPT 用、

ケーブル断面積 ： 最大 1.5 mm2 または 5 m 固定接続ケーブル、 4 x 0.75 mm2

オーダーコード 3 ページのオーダーコード を参照

ア ク セサ リ ボ ッ ク ス スパナ 41 AF ： オーダー番号 942 667-0000

テス ト マグネ ッ ト ： オーダー番号 016920-0000

補足文書 システム情報 「 リ キフ ァ ン ト 」 SI007F





■ 仙 台 営 業 所
〒 980-0011
仙台市青葉区上杉 2-5-12 今野ﾋﾞﾙ
Tel. 022(265)2262 Fax. 022(265)8678

■ 新 潟 営 業 所
〒 950-0923
新潟市中央区姥ケ山 4-11-18
Tel. 025(286)5905　Fax. 025(286)5906

■ 千 葉 営 業 所
〒 290-0054
市原市五井中央東 1-15-24 斉藤ﾋﾞﾙ
Tel. 0436(23)4601 Fax. 0436(21)9364

■ 東 京 営 業 所
〒 183-0036
府中市日新町 5-70-3
Tel. 042(314)1922 Fax. 042(314)1945

■ 横 浜 営 業 所
〒 221-0045
横浜市神奈川区神奈川2- 8- 8 第1川島ﾋﾞﾙ
Tel. 045(441)5701 Fax. 045(441)5702

■ 名 古 屋 営 業 所
〒 463-0088
名古屋市守山区鳥神町 88
Tel. 052(795)0221 Fax. 052(795)0440

■ 大 阪 営 業 所
〒 564-0042
吹田市穂波町 26-4
Tel. 06(6389)2511 Fax. 06(6389)8182

■ 水 島 営 業 所
〒 712- 8061
倉敷市神田 1-5-5
Tel. 086(445)0611 Fax. 086(448)1464

■ 徳 山 営 業 所

〒 745-0814

周南市鼓海 2-118-46

Tel. 0834(25)6231　Fax. 0834(25)6232

■ 小 倉 営 業 所
〒 802-0971
北九州市小倉南区守恒本町 3-7-6
Tel. 093(963)2822 Fax. 093(963)2832
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本誌からの無断転載・複製はご遠慮ください。また、記載内容は
お断りなく変更することがありますのでご了承ください。

02.11/ マーコムグループ
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