KA 125R/09/cs/10.03 RIT 261

51003924

Teplotni displej
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Bezpecnostni pokyny / Uziti v souladu
s uréenim

V indikatoru RIA 261 je instalovan bud hlavicovy prevodnik
PC (TMT181) nebo hlavicovy prevodnik HART (TMT182),
oba s moznosti programovani. Tyto prevodniky disponuiji
moznosti univerzaini konfigurace pro odporovy teplomér
(RTD), termoglénky (TC), rovnéz pro odporova ¢idlaa sni-
mace napéti.

Vyrobce neruéi za $kody vzniklé nedbornou manipulaci nebo
za Skody vzniklé pouzitim, které neni v souladu s uréenim.

K méficim systémlm, které jsou aplikovény v prostredi

s nebezpedim vybuchu, je priloZzena zvlastni dokumentace
Ex, ktera tvori nedilnou soucat tohoto Provozniho navodu.
Instalaéni pokyny uvedené v tomto Provoznim ndvodu a hod-
noty pfipojeni je nutné disledné respektovat!

Montdz a elektrickou instalaci pfistroje provadi pouze Skoleni
odborni pracovnici a pii montdzi vénuji zvlastni pozornost
tomuto Provoznimu nédvodu.



Montaz / Rozméry v mm
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Rozméry k montézi na
sténu.
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Drzék pro montdz na sténu a trubku, pol. B (montaz

s upinacim pasem, pol. A).




Kabelaz v prehledu
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Instalace

O Pfipustna okolni teplota:

-20 az 60 °C (pro prostredi Ex viz certifikace Ex)

O Svorky:

Za ménici se jednotkou displeje je instalovan prevodnik
teplc2>ty. Svorky jsou vhodné pro kabely s max. prafezem 1,75
mm=.

O Skififika s moznosti zaplombovéni:

Zemnéni vné na skiirice.

Velikost svorky 2,5 mm?



Vyrovnani napéti

Pfi instalaci osazeni v polni skfifice je nutné respektovat:
Stinéni vystupni strany (vystupni signal 4 az 20 mA) a strany
pfipojeni snima¢d musi mit identické napéti!

U zafizeni se silnymi elektromagnetickymi poli se doporuéuje
stinéni véech kabell s nizkoohmovym napojenim k vestaveé-
nému krytu prevodniku.

Ovladani

Teplotni displej disponuje vyrobnim nastavenim (standardné
0..100°C nebo podle zdkaznické specifikace).

K dodate¢né zméné nastaveni jsou nutné specialni Provozni
navody, které si mizete objednat na zékladé objednacich
¢isel BA111R/09 a KA141R/09 (KA142R/09).

Konfigurace hlavicového prevodniku se provadi aplikaci
poditadového softwaru ReadWin® 2000, ktery je mozné
ziskat jako pfislusenstvi.

Nasleduijici tabulka zobrazuje ovlddani - strukturu menu -
ReadWin® 2000:

Nastavitelné parametry

Standardni nas- | ¢ ZpUsob pfipojeni (2-, 3- nebo 4-voditové
taveni spinani)

Méfici jednotka (°C/°F)

Limity rozsahu méreni

Rozsifend na-
stavenf

Kompenzace odporu vedeni
Reakce pri zavadé

Vystup (analogovy standard/invers)
Tlumeni (0 az 60 s)

Offset (-9,9 az +9,9 K)

Oznaceni mista méfeni/TAG

Servisni funkce * Simulace (zap/vyp)

Podrobné informace o konfiguraci pomoci
ReadWin® 2000 naleznete v dokumentaci on-line
pocitadového softwaru.

Pfislusenstvi

Svorka 4-pdlova 51002786
Kryt skrifiky 51002356
Elektronika (ne Ex) RIA261X-EA




PrisluSenstvi

ReadWin® 2000 uloZeny na ni%e uvedené adrese si bez-
platné mdzete stahnout pfimo z Interneru:

O www.endress.com/readwin
O PDF-Download: www.endress.com

Dopliikova dokumentace

Provozni navod RIA 261 (BA 111R)

Provozni navod iTEMP® PCP TMT 181 (KA 141R)

Provozni ndvod iTEMP® HART TMT 182 (KA 142R)
Provozni ndvod iTEMP® HART Komunikace (BA 138R)
Provozni ndvod "COMMUWIN"-Operaéni program (BA124F)



Ceska republika

Endress+Hauser Czech spol. s r.o.
Olbrachtova 9

140 00 Praha 4

Tel. 241 080 045

Fax 241 080 460
e-mail: info@cz.endress.com
http://www.e-direct.cz
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