KA 203F/07.03/cs/08.03
52016589

liquipoint T
FTW 31, FTW 32

cs Hladinovy limitni spina¢
bez pouziti elektroniky
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Bezpecénostni pokyny
Liquipoint T FTW 31,

FTW 32 se pouziva jen jako
limitni spina¢ vodivych kapalin.
Pfi neodborné aplikaci mize
pfistroj vyvolat bezpecnostni
rizika.

Montaz, pfipojeni, uvedeni do
provozu a udrzbu provadi
pouze kvalifikovany personal,
autorizovny k tomuto ucelu pfi
respektovani tohoto
Provozniho ndvodu,
pfislusnych norem, pravnich
predpist a cerifikace (podle
pouziti).

Pfi montazi v objektu je nutné
instalovat v blizkosti pfistroje
lehce dosazitelny sitovy
spinac.

Ten je mozné oznadit za délici
zarizeni pristroje.
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JasneH + ssaipug

ENDRESS+HAUSER
W Liquipoint T

Order Code: FTW 31/32 - # #

SerNo.: # # ##

Ce€s
1P 66
HHHHH Lot

o

1sud aseyynuap|

nloa
All

A
B

Detel

Cc
Y

A2
A3

D2
D3

Y9

*1

«1, WHG,
kce netésnosti

ATEX Il 3 G EEx nA lIC T6, WHG

*2

G 12" PPS

NPT 112" PPS

*2

FTW 31
Tycky

2, 316L
3, 316L
5, 316L

FTW 32
Lanka

2, 316Ti
3, 316Ti
5, 316Ti

*2

Py =




JasneH + ssalpug

FTW 31
A mm (100...4000 mm)
B ... in  (4..157in)
C 1000 mm
D 2000 mm
FTW 32
A .....mm (250...15000 mm)

f— -

B ... in  (10...590 in)
Y 2

A |IP66, M20x1,5
B  IP66, NPT 12"
C IP66, G 12"

Y 2

0 *1

A x

Y x2

*1 bez

«2  ostatni




Montaz
Pro lanové/tycové sondy

*

mozné pouze dvé tycové

sondy
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Chybnd montaz
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Zkraceni lanka
Pozor: Neposkodit izolaci

1 = hmota
2 = MAX
3 = MIN
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7 zavazi

Monta

02,6

of

\\\\\\& n\\\\

\{

\\&1\\

AN\ ///////.

Alv_w_>_

00k
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Zkraceni ty¢ek

Pozor: Neposkodit izolaci
ostatnich ty¢ek

1 = hmota
2 = MAX
3 = MIN

o 5 mm

24 mm

24 mm
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A) Uplatnit distanéni drzak
B) Nepotrebna vedeni je
mozné odstranit.
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Nasroubovat Liquipoint T
G 1“aNPT 1¢

G 1%

80 Nm ... 100 Nm = 10 bar

NPT 112"
40 Nm ... 80 Nm = 10 bar
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ﬁ Respektujte normy a predpisy v zemi pouZiti!

UL

=

g
va 25 ... 9 mm

H (00.2 ... 0.35 in)

G 1% oder/or/ou/o/o/of
NPT 1%

monitrovani vedeni
max. 2,5 mm?

Lo m—
(max. AWG 14)

Endress +Hauser
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Pfipojeni

As
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Alarm
(ON)

Jo

* U vyhodnocovacich pfistroju, které nepodporuiji tuto funkci,
je nutné odstranit monitorovani vedeni.
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Udrzba
Kontrola izolace sond
Qdstranéni usazenin
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Technické udaje
Okolni teplota T1
Provozni teplota T2

T1 Tk

Iz
—40 100 °C

Y

T2
pe =
—1...+10 bar
(—14.5...+142,9 psi)
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Konstrukce a rozméry
Procesni pfipojeni G 1¢

*{ =

SW55/AF 55/Clé 55/

*D —
Délka sond

FTW 31 FTW 32
266 266
max. 63 max. 63
& 3 3
*1 a— N 1 T N
| 9] 85
G1% L £ G 1%
05 S 025 |E
o o
o
ﬁ” o o
s 8 i
o4 N E
g |8
210
—_r—
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FTW 31

| —
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38,5

266
max.
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NPT 112 | |
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5

Hﬁ?

...4000 mm

100

"1

NPT 1%

|

FTW 32

26
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o
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Konstrukce a rozmeéry
Procesni pfipojeni NPT 1*

*{ =

SW55/AF 55/Clé 55/

*D —
Délka sond
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Prislusenstvi
Upevriovaci matice
TN: 52014 146

N

NS
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Selhani funkce

Pfic¢iny

Opatieni

Nespina

Chybi napéjeci napéti

Kontrola napajeni

Vadné signalni vedeni

Kontrola signalniho vedeni

Chybné spinani
sporadicky

Husta, tézka péna, silné
turbulence, napénéna kapalina

Piistroj event. zabudovat do
obtokové trubky

Extrémni zavada v Sifeni
radiovych vin

Odstinit propojovaci kabel

Voda ve skiifice

Vygistit a pevné priSroubovat
kryt a kabelové prichodky

Endress +Hauser

Vyhledavani zavad
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Technickd informace
TI 375F

Bezpecnostni pokyny

XA 148F 40113 G, EExnA[L]ICT6/EExnC[L] lIC T6

Endress +Hauser

Doplikova
dokumentace
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Endress+Hauser Czech, s. r. o.
Raiffeisen Centrum

Olbrachtova 9

Praha 4

Tel. + 420 241 080 450

Fax +420 241 080 460
e-mail: info@cz.endress.com
http:\\www.e-direct.cz
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