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Tento dokument je nedilnou sou¢asti nasledujicich navodd k obsluze:

Souvisejici dokumentace pro TMT31

= Navod k obsluze: BAO2157T

= Technické informace: TI01613T

Veskera dokumentace je k dispozici v:

s W@M Prohlize¢ zarizeni: Zadejte sériové ¢islo z typového Stitku do
(www.endress.com/deviceviewer): Zobrazi se vSechny udaje tykajici
se zafizeni a pfehled technické dokumentace dodavané se zatizenim.

= Endress+Hauser Operations App: Zadejte sériové ¢islo na typovém
stitku nebo naskenujte 2D maticovy kod (QR kéd) na typovém Stitku
pomoci Endress+Hauser Operations App: Zobrazi se vSechny
informace o zafizeni a technickd dokumentace tykajici se zafizeni.

= V oblasti stahovani na webu Endress+Hauser: www.endress.com -
Stdhnout.

Prirucka o ochrané proti vybuchu: CP00021Z/11

Pfirucka s informacemi o ochrané proti vybuchu je k dispozici v oblasti
pro stahovani souborti na webu Endress+Hauser: www.endress.com -
Download (Stahnout) > Advanced (Rozsifené) - Documentation code
(Kéd dokumentace): CPO0021Z

Certifikat ATEX

Uvedeni ¢isla certifikatu potvrzuje shodu s nésledujicimi normami
(v zavislosti na verzi pfistroje)

= ENIEC 60079-0:2018
= EN 60079-7:2015

Prohlaseni o shodé EU
Cislo prohlaseni: EC_00187 U

Endress+Hauser Wetzer GmbH + Co KG
Obere Wank 1

D-87484 Nesselwang

Némecko

Telefon: +49 (0)8361 308 0
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I
Hazardous area | Non-hazardous area
Zone 2 certified enclosure I
EPL Gc with min. IP54 :
|
I
pr— I 4+ | U=10.36VDC
integral or remote mounted | Output: 4...20mA
I - | Seealso
| schedule of limitations
|
I
|
A0047383
1 Instalace hlavicového prevodniku
Bezpecnostni = DodrZujte montazni a bezpecnostni pokyny v navodu k obsluze.
pokyny: Instalace = Pristroj instalujte v souladu s pokyny od vyrobce a s veSkerymi dal$imi

platnymi normami a pfedpisy (napf. EN/IEC 60079-14).
= Pro provoz hlavicového pfevodniku pfi okolni teploté nizsi nez —20 °C
je nutné pouzit vhodné kabely, kabelové priichodky a tésnici
prostfedky povolené pro tuto aplikaci.
= Pro okolni teploty vy3si nez +70 °C pouzijte vhodné tepelné odolné
kabely nebo vodice, kabelové prichodky a tésnéni pro Ta +5K nad

okolni teplotou.

= Specifikace terminéalu:

délka odizolovani = min.
7 mm (0,28 in)

Utahovaci Kabelova verze Prifez kabelu
moment
Kabelové Sroubové svorky, | 0,4 Nm Pevny nebo pruzny 0,2 az 1,5 mm? (24

az 16 AWG)

Kabelové zasuvné svorky,
délka odizolovani = min.
10 mm (0,39 in)

Pevny nebo pruzny

0,2 az 1,5 mm? (24
az 16 AWG)

- Flexibiln{ 0,25aZ 1,5 mm? (24
s navleckami dratu az 16 AWG)
s/bez plastové
koncovky
Endress+Hauser
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Bezpecnostni

pokyny: Seznam
omezeni

Teplotni tabulky
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» Zafizeni musi byt napajeno pouze napéjeci jednotkou, ktera pracuje

s obvodem s omezenou energii v souladu s [EC/EN 61010-1, oddil 9.4
a pozadavky v tabulce 18.

® Pro pouZiti v typu ochrany se zvySenou bezpecnosti Ex ec a pro

aplikaci zony 2 (EPL Gc) musi byt pfevodnik TMT31/F2058HRTD
instalovan zcela uvnitt dodateéného krytu, ktery poskytuje stupeni
kryti nejméné IP 54 podle IEC/EN 60079-0 a IEC/EN 60079-7.
Okolni teplota v uzavieném prostoru pro konecné pouZiti nesmi
pfekrocit limity povoleného rozsahu okolni teploty. Pfi instalaci je
tfeba vzit v uvahu vzdalenosti, povrchové cesty a vzdalenosti
definované v IEC/EN 60079-7.

= Koncovy uZivatel musi pfi instalaci zajistit vhodné uzemnéni

kovového pouzdra (volitelné) a veSkerého kovového prislusenstvi,
pokud je pouzito (pfisluSenstvi pro montaz na zed nebo instalace do
potrubi a pfichytka na listu DIN pro hlavicovy pfevodnik).

s Tyto soucdsti nemaji Zadny povrch, ktery by dosahoval teploty vy$si

nez 105 °C/ 100 °C / 85 °C s bezpe¢nostnim faktorem 5K pfi provozu
v podminkéach plného zatiZeni pii okolni teploté v rozmezi 85 °C /
65 °C / 50 °C respektive.

® Pro plnou certifikaci jako elektrické zafizeni pro pouZiti v EPL Gc nebo

Dc musi byt provedeny zkousky podle IEC/EN 60079-0 sekce 5.2
a 5.3. Na zé&kladé vysledkt zkouSek se pfifadi teplotni tfida.

Typ Typ ochrany Okolni teplota
TMT31, Ex ecIIC Ge -40°C<Ta<+85°C
F2058HRTD
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