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XA02759T TMS21

Documentacéo Brochura sobre protecdo contra explosdo: CPO0021Z/11

adicional A brochura sobre protecdo contra exploséo esta disponivel: na &rea de

download o site da EndresstHauser: www.endress.com - Download -
Advanced - Cédigo da documentacgdo: CP00021Z

Certificados Certificado ATEX
Numero do certificado: CESI 20 ATEX 033 X
A fixac8o do numero de certificado certifica a conformidade com as
seguintes normas (dependendo da versdo do equipamento).

= EN IEC 60079-0:2018
= EN 60079-11:2012
= EN 60079-26 : 2015

Certificado IECEx
Numero do certificado: IECEx CES 21.0002X

A fixac8o do nimero de certificado certifica a conformidade com as
seguintes normas (dependendo da versdo do equipamento).

= [EC 60079-0:2017
= [EC60079-11:2011
= [EC 60079-26: 2014

Endereco do Endress+Hauser Wetzer GmbH + Co KG
fabricante Obere Wank 1

D-87484 Nesselwang

Alemanha

Fone: +49 (0)8361 308 0

Instrucdes de
seguranca
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Non-hazardous area

certified junction box,
e.g. type SB-383816

Local potential equalization

|
A |
Intrinsically safe y Ta
transmitters b |
or terminals Hazardous area |
Zone 1, 2 or Zone 21, 22 |
EPL Gb, Gc or EPL Db, Dc |
Ta |
|
bushing :
See illustration |
A A I
Partition wall, ) Process Tp |
Process connection Zone 0, 1,2 or |
See illustration Zone 20,21, 22 |
Tp EPL Ga, Gb, Gc |
or EPL Da, Db, Dc |
|
|
|
|
|
|
|
1

Non-hazardous area

Power supply

Associated intrinsically safe
power supply units with max.
electrical specifications for
each circuit from table below

A0047521

EXTERNAL ENVIRONMENT - AMBIENT CONDITIONS

Partition wall

PROCESS ENVIRONMENT - PROCESS CONDITIONS

Endress+Hauser

Zone 1,2 Zone 01,2
Zone 21, 22 Zone 20, 21,22
threaded or welded via a compression fitting directly fo a reactor  EPL Gb. Go EPL Ga, Gb, Gc
EPL Db, Dc process connection EPL Da, Db, De
B T—= — —
Zone 1,2
threaded or welded to a flange, or to another proper 2222
connection to allow the installation in the plant EPLDb Do process connection
= — — — — |
immersion length |
"A0047522
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Instrucdes de
seguranca:
instalacdo
intrinsecamente
segura

Instrucdes de
seguranca:
Instalacdo de
protecéo contra
ignicdo por poeira

InstrucGes de
seguranca:
Condicdes
especificas de uso

Cumpra com as instrug¢des de instalacdo e sequranca nas Instrugées
de Operacéo.

Instale o sensor de acordo com as instrugdes do fabricante e
quaisquer outras normas e regulamentacdes (por ex. IEC 60079-14,
[EC 60079-25).

Observe as instru¢des de seguranca para os transmissores utilizados.
Os sensores do TMS2 1 néo séo isolados do revestimento metdlico em
conformidade com a IEC/EN 60079-11 capitulo 6.3.13, portanto os
sensores do TMS21 devem ser alimentados por um circuito
intrinsecamente sequro com isolamento galvanico.

Se o equipamento for instalado através da barreira entre uma area
que requer EPL Ga e uma érea classificada de menor risco, instale o
TMS21 de maneira que a conexdo de processo cumprirad com o0s
requisitos da clausula 4.3 da [EC/EN 60079-26.

Estas instruc¢des concernem o involucro, acessorios e cabos de
alimentac&o necessarios na aplicagdo final.

Cumpra com as instrugdes de instalacdo e sequranca nas Instrucées
de Operacéo.

Instale o conjunto de temperatura de acordo com as instru¢des do
fabricante e quaisquer outras normas e requlamentacdes (por ex.
[EC/EN 60079-14).

Para temperaturas ambientes maiores que +70°C, utilize cabos ou
fios, entradas para cabos e instala¢des de vedacdo adequadamente
resistentes ao calor para Ta +5K acima do entorno.

A ATENCAO
Atmosfera explosiva
» Em uma atmosfera explosiva, quando a tenséo é fornecida, ndo abra

o0 equipamento ou qualquer invélucro conectado a ele para evitar
impactos no grau IP (necessario para a instalagdo)

0 TMS21 e involucro final devem ser conectados a mesma
equalizacdo potencial local.

Ao instalar o TMS21 em conjunto com uma caixa de juncéo, o
involucro e seus acessorios (por ex. prensa-cabos com barreira)
devem ser certificados oferecendo um grau de protecédo de pelo
menos [P54 conforme IEC/EN 60079-0.

A construcdo mecanica do poco para termoelemento do sensor e tubo
de reforco estd em conformidade com uma parede de particéo de
acordo com a IEC/EN 60079-26 clausula 4.1.3.2. Para essas
variantes de construcdo onde a espessura do material é menor que 1
mm, o usudrio deve assegurar que o material ndo estara sujeito a
condi¢Bes ambientais que possam afetar negativamente a parede de
particéo.

Endress+Hauser
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Circuito de alimentagdo: no tipo de protegdo intrinsecamente sequra Ex ia IIC, para conexdo a
um circuito intrinsecamente sequro para cada circuito do sensor com os valores mdximos a

sequir:
Ui Ii Pi Ci Li
9V 26 mA 50 mW 10 nF 50 pH
Endress+Hauser
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Tabelas de

temperatura
Categoria Tipo de protecéo (ATEX) Tipo
111/2G ExialICTé... T1 Ga/Gb TMS21
111/2D Ex ia IIIC T85°C... T450°C Da/Db
Tipo de protecéo (IEC) Tipo
ExialICT6... T1 Ga/Gb TMS21
Ex ia IIIC T85°C... T450°C Da/Db

A dependéncia da temperatura ambiente e do processo na classe de temperatura/temperatura
de superficie mdxima para cada elemento de detec¢do:

Tipo de Classe de Tp (processo) - Temperatura do processo maxima permitida Ta
sensor temperatura/ | (sensor) (temperatura
Temperatura ambiente) -
maxima da Temperatura
superficie ambiente
maxima
permitida
para cabos/
buchas
KJ, N,E T1/T450°C ~50 para +440 °C -
50 para +100°
C
T2/T300°C -50 para +290 °C -
50 para +100°
C
T3/T200°C -50 para +195 °C -
50 para +100°
C
T4/T135°C -50 para +130 °C -
50 para +100°
C
T5/T100°C -50 para +95 °C -
50 para +95 °C
T6/T85 °C -50 para +80 °C -
50 para +80 °C
A ATENCAO

Temperatura ambiente

» Deve ser verificado, levando em consideracéo o pior dos casos das
temperaturas ambiente e de processo da aplicacdo, que a
temperatura no cabo/bucha ndo exceda a temperatura de superficie
maxima permitida.
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Surface Temp. -50°C...105°C

L1 —,

Ambient Temp. -50°C...100°C

— T

Partition wall

Process
connection

Surface Temp. -50°C...450°C

Process temperature
residual influence

=

o

Process Temp. -50°C...440°C

/\

Tp

Ta

Typical surfeace
temperature distribution
on TMS21

Endress+Hauser

A0047524









71558594

www.addresses.endress.com

Endress+Hauser £Z1]

People for Process Automation



	TMS21
	Sumário
	Documentação adicional
	Certificados
	Certificado ATEX
	Certificado IECEx

	Endereço do fabricante
	Instruções de segurança
	Instruções de segurança: instalação intrinsecamente segura
	Instruções de segurança: Instalação de proteção contra ignição por poeira
	Instruções de segurança: Condições específicas de uso
	Tabelas de temperatura

