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Bezpecnostni pokyny
iTEMP TMT82, TMT84, TMT85
PROFIBUS®, FOUNDATION Fieldbus™

ATEX, IECEx: Ex ia |ia Ga| IIC T6 Gb

Bezpecnostni pokyny pro elektrické pfistroje uréené
pro prostredi s nebezpecim vybuchu
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iTEMP TMT82, TMT84, TMT85

O tomto
dokumentu

Souvisejici
dokumentace

Dopliiujici
dokumentace

Tento dokument je pfeloZen do nékolika jazykd. Pravné zévazny je
pouze zdrojovy text v anglictiné.

Dokument pfeloZeny do jazykd EU je k dispozici:

= V oblasti s dokumenty ke staZeni na webovych strankach
Endress+Hauser: www.endress.com -> Ke stazeni -> Prirucky
a technicke specifikace -> Typ: Pokyny k bezpecnosti v prostredich
s nebezpe¢im vybuchu (XA) -> Textové vyhledavani: ...

= V nastroji Device Viewer: www.endress.com -> Nastroje pro produkty
-> Pristup k specifickym informacim pro konkrétni pfistroje ->
Prohlédnout vlastnosti pristroje

ﬂ Pokud jesté neni k dispozici, dokument lze objednat.

Tento dokument tvoti nedilnou souéast nasledujicich Navodu k obsluze:

iTEMP TMT82

= Navod k obsluze: BAO1028T

= Stru¢ny navod k obsluze: KAO1095T
= Technické informace: TIO1010T

iTEMP TMT84

= Navod k obsluze: BAOO257R

= Struény navod k obsluze: KAOO258R
= Technické informace: TIO0138R

iTEMP TMT85

= Navod k obsluze: BAOO251R

= Stru¢ny navod k obsluze: KAOO252R
= Technické informace: TIO0134R

Pfirucka o ochrané proti vybuchu: CP00021Z/11

Prirucka o ochrané proti vybuchu je k dispozici:

= V oblasti s dokumenty ke staZeni na webovych strankach spole¢nosti
Endress+Hauser:
www.endress.com -> Ke staZeni -> BroZury a katalogy -> Textové
vyhledéavani: CPO0021Z

= Na CD pro pfistroj s dokumentaci uloZenou na CD

Endress+Hauser



iTEMP TMT82, TMT84, TMT85

XA01012T

Osvédceni
vyrobce

Adresa vyrobce

Endress+Hauser

Certifikat IECEx
Cislo certifikatu: [ECEx DEK 11.0096

Uvedeni ¢isla certifikatu potvrzuje shodu s nasledujicimi normami

(v z&vislosti na verzi pfistroje)

= [EC 60079-0:2017
= [EC60079-11:2011

Certifikat ATEX

Cislo certifikatu: DEKRA 11ATEX0265
Prohlaseni o shodé EU

Cislo prohlageni: EC_00095
Certifikat UKCA

Cislo certifikatu: CML 21UKEX11008
UKCA prohlaseni o shodé

Cislo prohlaseni: UK 00424

Endress+Hauser Wetzer GmbH + Co. KG
Obere Wank 1
87484 Nesselwang, Némecko
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iTEMP TMT82, TMT84, TMT85

Bezpecnostni

pokyny
Hazardous area : Hazardous area Non-hazardous area
Zone O, 1, 2 | Zone 1, 2
EPL Ga, Gb, Ge | EPL Gb, Ge

Remote mount

sensor configuration

]

e. g. field
housing,
type TA30H

Associated intrinsically
safe power supply unit

e.g. RTD or TC Sensor
(simple apparatus)
optional two channels

with max. electrical
specifications
from tables below

9 |

Local potential equalisation

Bezpecnostni
pokyny: instalace

Bezpecnostni

pokyny: Zvlastni
podminky

Tabulky teplot

A0050182

= DodrZujte instala¢ni a bezpe¢nostni pokyny uvedené v navodu
k obsluze.

= Pfistroj instalujte v souladu s pokyny od vyrobce a s veSkerymi dals$imi
platnymi normami a pfedpisy (napt. EN/IEC 60079-14).

= Skiiti polniho pfevodniku musi byt pfipojena k vedeni pro
pfizptsobeni potencidlu.

= Typ ochrany se pii pfipojeni pfistroje k certifikovanym jiskrové
bezpeénym obvodiim kategorie ib méni nésledovné: Ex ib IIC.
Kdy?Z se ptipojuje jiskrové bezpeény obvod ib, nepouZivejte senzor
v zoné 0 (EPL Ga).

= KdyZ se pfipojuji dva nezévislé senzory, zajistéte, aby kabely pro
vyrovnavani potencidlu byly na stejném potencidlu.

= Obvody sestaveného hlavicového prevodniku jsou izolovany od jeho
pouzdra v souladu s EN/IEC 60079-11, kapitola 6.3.13.

Prevodnik teploty musi byt instalovan tak, aby i v pfipadé vzacnych
udalosti byl vyloucen zdroj vzniceni v didsledku nérazu nebo tfeni mezi
krytem a Zelezem / oceli.

Endress+Hauser



iTEMP TMT82, TMT84, TMT85 XA01012T

Verze pievodniku s pouzdrem do provozu, typ Teplotni tfida / kéd Rozsah okolnich teplot
TA30H, TA30A, TA30D

iTEMP TMT82 bez displeje TID10 T6 =52 ...+58°C
T5 =52 ...+75°C
T4 -52...+85°C
iTEMP TMT84 a iTEMP TMT85 bez T6 =40 ... +55°C
displeje TID10
ExialIC T5 -40...+70°C
T4 -40 ... +85°C
iTEMP TMT82, TMT84, TMT85 T6 =40 ... +55°C
s displejem TID10
T5 -40...+70°C
T4 -40 ... +85°C
Verze pievodniku s pouzdrem pro montaz do Teplotni tfida / kéd Rozsah okolnich teplot
provozu (dvouprostorové)
iTEMP TMT82 bez displeje TID10 T6 -40...+58°C
T5 -40...+75°C
T4 -40 ... +85°C
ExiallC
iTEMP TMT82 s displejem TID10 T6 -40...+55°C
T5 -40...+70°C
T4 -40 ... +85°C
Udaje
o elektrickém
pripojeni
Typ Elektrické udaje
iTEMP TMT82 Napéjeci napéti (svorky +a —) U; <30 Vi
Protokol HART® [ <130 mA
P; < 800 mW

C; = zanedbatelné maly
L; = zanedbatelné maly

Obvod senzoru (svorky 3 az 7) U, £ 7,6 Ve

I,< 13 mA

P, < 24,7 mW

C; = zanedbatelné maly
L; = zanedbatelné maly

Endress+Hauser 7
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iTEMP TMT82, TMT84, TMT85

Typ Elektrické udaje
Maximélni ptipojovaci hodnoty
Exia IIC L,=10mH Co=1pF
Ex ia IIB L, =50 mH Co=4,5 uF
ExiaIIA L, =50 mH C,=6,7 uF
iTEMP TMT84 Napéjeci napéti (svorky + a —) FISCO: nebo
Protokol PROFIBUS® PA U; < 17,5 V¢ U; < 24 Vpe
I; <380 mA ;<250 mA
iTEMP TMT85 C <5nF C;<5nF
Protokol FOUNDATION Fieldbus™ L =2,75yH L;=2,75 pH

Plati pro pfipojeni k systému provoz

ni sbérnice v souladu s modelem FISCO

Obvod senzoru (svorky 3 aZ 7)

U, 7,2 Vp¢

I, <259 mA

P, < 46,7 mW

C <5nF

L; = zanedbatelné maly

Max. ptipojovaci hodnoty

ExialIC L,=20mH C,=0,97 pF
ExialIB L, =50 mH C,= 4,6 yF
Ex ia lIA L, =100 mH Co=6 pF
Kategorie Typ ochrany (ATEX, IECEx) Typ
12(1)G Ex ia [ia Ga] [IC T6...T4 Gb iTEMP TMT82, TMT84, TMT85
8 Endress+Hauser
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