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Rovid kezelési utmutatd
Micropilot FMR53, FMR54
PROFIBUS PA

Szabadon sugarzé radaros szintméré

Ez az utmutaté Rovid hasznalati utmutato; nem helyettesiti a
késziilékhez tartozé Hasznalati utmutatot.

A késziilékre vonatkozo részletes informdaciok megtalalhaték a
Hasznalati utmutatoban és a tobbi dokumentacioban:

Minden eszkozverzidhoz elérhetd innen:

= Internet: www.endress.com/deviceviewer

= Okostelefon/tablet: Endress+Hauser Operations App

Endress+Hauser £Z1]

People for Process Automation


http://www.endress.com/deviceviewer

Kapcsolodé dokumentécio Micropilot FMR53, FMR54 PROFIBUS PA

1 Kapcsolodé dokumentacio
Endress+Hauser £Z1]
Order code:  IXXXXXXXXXXX
1. @ Ser.no.: XXXXXXXXXXXX

Ext. ord. cd.: XXX XXXAK XX

I

Serial number

2. www.endress.com/deviceviewer Endress+Hauser

l Operations App

I 7 Download on the

:I ‘j-l-' o App Store
ANDROID APP ON

M > P> Google Play

A0023555

2 Néhany sz6 err6l a dokumentumrél
2.1 Alkalmazott szimbélumok

2.1.1 Biztonsagi szimbélumok

Ez a szimbolum veszélyes helyzetre figyelmezteti Ont. A veszélyes helyzet figyelmen kiviil
hagyésa sulyos vagy haldlos sériilléshez vezet.
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Micropilot FMR53, FMR54 PROFIBUS PA Néhany sz6 errél a dokumentumrol

A\ FIGYELMEZTETES )
Ez a szimbolum veszélyes helyzetre figyelmezteti Ont. A veszélyes helyzet figyelmen kivtil
hagyasa sulyos vagy halélos sértiléshez vezethet.

A VIGYAZAT )
Ez a szimbolum veszélyes helyzetre figyelmezteti Ont. A veszélyes helyzet figyelmen kiviil
hagyasa kénnyebb vagy kozepes sulyossagu sériléshez vezethet.

Ez a szimbolum olyan eljardsokat és egyéb tényeket jelél, amelyek nem eredményezhetnek
személyi sérilést.

2.1.2 Elektromos szimbélumok

&
Védéfoldelés (PE, Protective Earth)

Foldelécsatlakozok, melyeket minden més csatlakozas kialakitasa elétt foldelni kell.

A foldelécsatlakozok az eszkéz belsejében és kiilsején helyezkednek el.

= Bels6 foldeldcsatlakozd: a védéfoldelést a halozati betép foldelékébeléhez csatlakoztatja.
= Kiilsé foldel6csatlakozo: a késziiléket az tizem f6ldeld rendszeréhez csatlakoztatja.

2.1.3 Eszk6z szimbolumok

Eszk6z szimbolumok

| P

Lapos csavarhuzo

Oz

Imbuszkulcs

=8
Villaskulcs

2.1.4 Bizonyos tipusu informaciokra és abrakra vonatkozo szimbo6lumok

Megengedett
Megengedett eljarasok, folyamatok vagy tevékenységek

E4Tilos
Tiltott eljarasok, folyamatok vagy tevékenységek

B3 Tipp
Tovabbi informacidkat jelez

Dokumentéciora vald hivatkozas
2
Abrara valé hivatkozas

>

Figyelmeztetés vagy betartandé egyedi 1épés

i, A, B
Lépések sorrendje
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Alapvetd biztonsagi utasitasok Micropilot FMR53, FMR54 PROFIBUS PA

Ly

Egy lépés eredménye

=

Szemrevételezés

1,2,3..

Tételszamok

AB,C, ...

Nézetek

3 Alapvet6 biztonsagi utasitasok

3.1 A személyzetre vonatkozé kovetelmények

A személyzetnek az alabbi kévetelményeket kell teljesitenie a feladatai elvégzése érdekében:

» Szakképzett szakemberek, akik az adott feladathoz megfelel§ szakképesitéssel
rendelkeznek.

» A személyzetnek rendelkeznie kell az izem tulajdonosanak/iizemeltet6jének engedélyével.

» Ismerniiik kell a hatalyos orszégos eléirdsokat.

» A munka megkezdése el6tt a személyzetnek el kell olvasnia és meg kell értenie a kézikonyv
és a kiegészité dokumentdcid utasitasait, valamint a tanusitvanyokat (az alkalmazastol
fliggéen).

» Kovetniiik kell az utasitdsokat és be kell tartaniuk az &ltaldnos irdnyelveket.

3.2 Rendeltetésszerid hasznalat

Alkalmazas és kozeg

A jelen Haszndlati utmutatoéban leirt méréeszkdz kizarolag folyadékok, pasztak és iszapok
folyamatos, érintés nélkiili szintmérésére szolgal. A kb. 6 GHz tizemi frekvencia, valamint az
12.03 mW maximalis impulzus teljesitmény és a 0.024 mW atlagos kimeneti teljesitmény
miatt, a berendezés mikddése teljesen artalmatlan az emberekre és az dllatokra.

A ,Miszaki adatok” részben megadott hatarértékek és az utmutatoban, valamint a kiegészité

dokumentéciéban meghatarozott feltételek betartasa mellett a méréeszkéz csak a kovetkezd

mérésekhez hasznélhato:

» Mért folyamatvéltozék: szint, tdvolsdg, jelerésség

» Szamitott folyamatvaltozdk: térfogat vagy tomeg tetszéleges alaku tartalyban; mérébukon
vagy csatornakon keresztiili aramlés (a linearizacios funkci6 szamitja a szintértékbol)

Annak érdekében, hogy a méréeszkéz a miikodési id6 alatt megfelel6 allapotban maradjon:

» A mérbeszkdzt csak olyan kézegekhez hasznélja, melyekkel szemben az ezen anyagokkal
érintkezésbe keriil¢ alkatrészek ellenalloak.

» Tartsa be a ,Muszaki adatok” c. részben megadott hatérértékeket.

Helytelen hasznalat
A gyartoé nem felel a nem megfelel$ vagy nem rendeltetésszert hasznélatbél ered6 karokért.

4 Endress+Hauser



Micropilot FMR53, FMR54 PROFIBUS PA Alapvet6 biztonsagi utasitasok

Hataresetek tisztazésa:

» Specidlis folyadékok és folyékony tisztitoszerek esetén az Endress+Hauser 6rémmel nyujt
segitséget a nedvesitett alkatrészek korrézioallésdganak ellenérzésében, de semmilyen
garanciat vagy felel6sséget nem vallal.

Fennmaradé kockazat

A folyamat fel6li h6atadasnak, valamint az elektronikai aramkorok teljesitményveszteségének
kovetkezményeként az elektronikahdz és az abban 1év6 szerelvények (pl. kijelzémodul, £6
elektronikamodul és az 1/0 elektronikamodul) hémérséklete akar 80 “C-ig (176 °F) is
emelkedhet. Miik6dés kdzben az érzékel6 hémérséklete megkdozelitheti a kozeg
hémérsékletét.

A feltiletek megérintése égési sériiléseket okozhat!
» Magasabb folyadék-hémérsékletek esetén biztositson érintés elleni védelmet az égési
sériilések megel6zése érdekében.

3.3 Munkahelyi biztonsag

Az eszkdzdn és az eszkdzzel végzett munkak esetén:
» Viseljen a nemzeti el6irdsoknak megfelel6 egyéni védoéfelszerelést.

3.4 Uzembiztonsag

Sériilésveszély!
» Csak akkor mikddtesse az eszkézt, ha az megfelel6 miiszaki allapotban van és hibamentes.
» Az lUzemeltetd felel az eszkdz hibamentes mikddésének biztositdsaért.

Veszélyes teriilet

Az eszkdz veszélyes teriileten térténé hasznalatakor a személyek vagy a létesitmények

veszélyeztetésének kikiiszobolése érdekében (pl. robbanasvédelem):

» Az adattabla alapjan gy6z6djon meg arrél, hogy a megrendelt eszkdz veszélyes teriileten
rendeltetésszerten hasznalhato-e.

» Tartsa be az ezen Utmutato szerves részét képezé, kulonallo kiegészité dokumentacioban
szereplé eldirasokat.

3.5 Termékbiztonsag

Ez a méréeszkoz a j6 miiszaki gyakorlatnak megfeleléen, a legmagasabb szintd biztonsagi
kovetelményeknek valé megfelelés szerint lett kialakitva és tesztelve, ezaltal biztonsagosan
izemeltetheté allapotban hagyta el a gyarat. Megfelel az &ltalanos biztonsagi el6irdsoknak és
a jogi kévetelményeknek.

ERTESITES

Az eszkoz védettségi fokozatvesztése az eszkoz nedves kornyezetben valé kinyitasakor

» Ha a késziiléket nedves kérnyezetben nyitjak fel, az adattablan feltlintetett védettségi
fokozat mar nem érvényes. Ez szintén hatranyosan befolydsolhatja az eszkéz biztonsagos
mukodését.

Endress+Hauser 5



Atvétel és termékazonositas Micropilot FMR53, FMR54 PROFIBUS PA

3.5.1 CE-jeldlés

A mérérendszer megfelel a vonatkozd EU-iranyelvek jogszabalyi el6irasainak. Ezeket a
megfelelé EU-megfeleléségi nyilatkozat tartalmazza az alkalmazott szabvényokkal egyiitt.

A gyarté a CE-jeldlés feltiintetésével erdsiti meg az eszkdz sikeres tesztelését.

3.5.2 EAC megfelel6ség

A mérérendszer megfelel az érvényes EAC irdnyelvek jogi kdvetelményeinek. Ezek, valamint
az alkalmazott szabvanyok a vonatkozé EAC-megfelel6ségi nyilatkozatban vannak felsorolva.

A gyarté az EAC-jel6lés feltlintetésével erdsiti meg az eszkoz sikeres tesztelését.

4 Atvétel és termékazonositas

4.1 Atvétel

Ellenérizze az aldbbiakat az tvétel soran:
= Megegyeznek-e a szallitasi bizonylaton és a termék matricajan talalhato rendelési kodok?
= Sértetlenek-e az aruk?
= A berendezésen 1évé adattablan 1évé adatok egyeznek a szallitdlevélen szerepld
megrendelési informdaciokkal?
= Az operacios eszkozt tartalmazé DVD mellékelve van-e?
Sziikség esetén (lasd az adattablat): rendelkezésre allnak-e a Biztonsdagi utasitasok (XA)?

Ha ezen feltételek egyike nem teljesiil, forduljon az Endress+Hauser értékesitési
irodajahoz.

4.2 Tarolas és szallitas

42.1 Tarolasi feltételek

= Az engedélyezett tarolasi hdmérséklet: -40 ... +80 °C (-40 ... +176 °F)
= Az eredeti csomagoldst hasznalja.

4.2.2 A termék mérési helyszinre térténé szallitasa

ERTESITES

A haz vagy az antennat6lcsér megsériilhet vagy letorhet.

Sértilésveszély!

» A méréeszkozt az eredeti csomagoldsaban vagy a folyamatcsatlakozasnél megtartva
szallitsa a mérési ponthoz.

» Mindig a folyamatcsatlakozéndl erésitse fel az emeléberendezést (hevedereket,
emeldszemeket stb.), soha ne emelje fel az eszkdzt az elektronikahdz burkolatanal vagy a
télcsérantennanal fogva. Figyeljen az eszkéz silypontjara, hogy az véletleniil ne boruljon
fel és ne csusszon le.

» Tartsa be a 18 kg-nél (39,6 lbs) nehezebb eszkdzokre vonatkozoé biztonsagi és szallitasi
utasitasokat (IEC61010).

6 Endress+Hauser



Micropilot FMR53, FMR54 PROFIBUS PA Felszerelés

AD016875

5 Felszerelés

5.1 Felszerelés helye

A0016882

A Javasolt tdvolsdg a faltdl a csévég kiilsé széléig: az edénydtmérd kb. 1/6-a. Azonban az eszkédz
semmilyen koriilmények kozétt nem lehet 15 cm (5.91 in)-nél kézelebb a tartdly faldhoz.

1 Id¢jdrds elleni védéburkolat haszndlata; védelem a kézvetlen napfénytél vagy esétél

Szerelés kdzépre, az interferencia jelvesztést okozhat

3 Ne szerelje a téltéfiiggény folé

N
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Felszerelés Micropilot FMR53, FMR54 PROFIBUS PA

5.2 Tajolas

5.3 Az edény belsé szerelvényei

00000

{

A0018944

Ugyeljen arra, hogy a bels6 szerelvények (szintkapcsolok, hémérséklet-érzékelsk,
merevitébordak, vakuumgytrtk, melegitétekercsek, terel6lapatok stb.) ne keriiljenek a
sugarnyalab utjaba. Vegye figyelembe a sugarnyaldb szdgét.

5.4 Az interferencia-visszaverddés elkeriilése

A0016890

Endress+Hauser



Micropilot FMR53, FMR54 PROFIBUS PA Felszerelés

A perforalt fém terel6lapok, olyan szégben felszerelve, hogy szétszérjak a radarsugarakat,
segitenek az interferencia-visszaver6dés elkeriilésében.

5.5 A sugarnyalab szége

A sugarnyalab szoge az a szégként lett meghatarozva, amelyben a radarhullamok
teljesitménysirtisége eléri a maximalis teljesitménysiiriiség értékének felét (3dB szélesség).
Mikrohullamok a jelnyalabon kivill is kibocsatodnak és visszaverédhetnek a zavaro
eszkozokrol.

W:2~D~tan%

A0016891

1 A sugdrnyaldb a szége, a D tavolsdg és a nyaldb W datmérdje kézotti dsszefiiggés

ﬂ A sugarnyaldb W atméréje a nyalab a sz6gétél és a D tavolsagtol fiigg.

FMR53

anyalabszog 23°
Tavolsag (D) Nyalab atméré W
3 m (9.8 ft) 1.22 m (4 ft)

6 m (20 ft) 2.44m (8 ft)
9m (30 ft) 3.66 m (12 ft)
12 m (39 ft) 4.88m (16 ft)
15 m (49 ft) 6.1 m (20 ft)
20 m (66 ft) 8.14m (27 ft)

Endress+Hauser 9



Felszerelés Micropilot FMR53, FMR54 PROFIBUS PA

FMR54 - télcsérantenna
Antennaméret 150 mm (6 in) 200 mm (8 in) 250 mm (10 in)
anyalabszog 23° 19° 15°
Tavolsag (D) Nyalab atméré W
3m (9.8 ft) 1.22 m (4 ft) 1m (3.3 ft) 0.79 m (2.6 ft)
6 m (20 ft) 2.44 m (8 ft) 2.01m (6.6 ft) 1.58 m (5.2 ft)
9m (30 ft) 3.66 m (12 ft) 3.01m (9.9 ft) 2.37 m (7.8 ft)
12 m (39 ft) 4.88m (16 ft) 4.02 m (13 ft) 3.16 m (10 ft)
15 m (49 ft) 6.1m (20 ft) 5.02 m (16 ft) 3.95 m (13 ft)
20m (66 ft) 8.14m (27 ft) 6.69 m (22 ft) 5.27 m (17 ft)
5.6 Szabad teres beszerelés edénybe

5.6.1 Ridantenna (FMR53)
Beallitas
» Allitsa az antennat merélegesen a termék felszinéhez viszonyitva.

= Egy, a beigazitast seqité jelolés taldlhato a kariman (egy ponton a karima furatai kézott)
vagy a témszelencén. Ezt a jel6lést, amennyire lehetséges, a tartaly fala felé kell igazitani.

10 Endress+Hauser



Micropilot FMR53, FMR54 PROFIBUS PA Felszerelés

AD018974

A berendezés valtozatatol fiiggéen a jelélés lehet egy kér vagy két révid parhuzamos
vonal.

Endress+Hauser 11



Felszerelés Micropilot FMR53, FMR54 PROFIBUS PA

Csévégekkel kapcsolatos informaciék

A0016821

2 Csévégmagassdg rudantenndhoz (FMR53)

1 Antenna inaktiv hossza
2 Nyaldb kilépése innen

Antennahossz 390 mm (15.4 in) 540 mm (21.3 in)

H cs6vég magassag <100 mm (3.94 in) <250 mm (9.84 in)

ﬂ A ridantenna inaktiv részének (1) ki kell nyulnia a csévégbél.

ﬂ s PTFE bevonattal ellatott karimak esetén: vegye figyelembe a bevonatos karimak
szerelésere vonatkozo megjegyzeseket
s Altaldban a PTFE karimaburkolat témitésként szolgal a csévég és a karima koézott

A menetes csatlakozasokkal kapcsolatos informaciok

® Csak a hatlapu anyat huzza meg.

® Szerszam: villaskulcs 55 mm

s Maximalis megengedett nyomaték:
= PVDF menet: 35 Nm (26 Ibf ft)
= 316L menet: 60 Nm (44 Ibf ft)

12 Endress+Hauser



Micropilot FMR53, FMR54 PROFIBUS PA

Felszerelés

Bevonatos karimak szerelése

ﬂ Burkolt karimédk haszndlata esetén vegye figyelembe az alabbiakat:

= Ugyanannyi karimacsavart hasznéljon, ahany furat van a kariman.

= A csavarokat a sziikséges nyomatékkal hiizza meg (lasd a tablazatot).
= 24 ¢ra utan vagy az elsé hémérsékleti ciklust kévet6en ujra huzza meg a csavarokat.
= A folyamatnyomaéstdl és a folyamat-hémérséklettdl fiiggéen, rendszeres idékézonként

ellendrizze és szlikség esetén huzza meg a csavarokat.

Altalaban a PTFE karimaburkolat tdmitésként szolgal a fiivéka és a karima kozott.

Karima mérete

Csavarok szama

Meghuzasi nyomaték

HU
DN50 PN10/16 4 45 ... 65 Nm
DN50 PN25/40 4 45 ...65Nm
DN80 PN10/16 8 40 ...55Nm
DN80 PN25/40 8 40 ...55Nm
DN100 PN10/16 8 40 ... 60 Nm
DN100 PN25/40 8 55..80 Nm
DN150 PN10/16 8 75 ...115 Nm
ASME
NPS 2" C1.150 4 40 ...55Nm
NPS 2" C1.300 8 20...30 Nm
NPS 3"CL.150 4 65 ... 95 Nm
NPS 3"C1.300 8 40 ...55Nm
NPS 4" Cl.150 8 45 ... 70 Nm
NPS 4" C1.300 8 55..80 Nm
NPS 6" C1.150 8 85 ...125 Nm
NPS 6" C1.300 12 60...90 Nm
NPS 8" C1.150 8 115...170 Nm
NPS 8'C1.300 12 90 ... 135 Nm
JIS
10K 50A 4 40 ... 60 Nm
10K 80A 8 25...35Nm
10K 100A 8 35...55Nm
10K 150A 8 75 ...115 Nm
Endress+Hauser 13



Felszerelés Micropilot FMR53, FMR54 PROFIBUS PA

5.6.2 Télcsérantenna (FMR54)
Beallitas
» Allitsa az antennét merélegesen a termék felszinéhez viszonyitva.

= Egy, a beigazitast segit6 jelolés talalhato a kariman (egy ponton a karima furatai k6zétt).
Ezt a jel6lést, amennyire lehetséges, a tartaly fala felé kell igazitani.

A0018974

A berendezés valtozatatol fliggéen a jeldlés lehet egy kor vagy két révid parhuzamos
vonal.

Csé6végekkel kapcsolatos informaciok

A tolcsérantennanak ki kell nyulnia a csévégbél; sziikség esetén haszndlja a
100 ... 400 mm (4 ... 16 in) antennatoldoval rendelkezd valtozatot (tartozék).

14 Endress+Hauser



Micropilot FMR53, FMR54 PROFIBUS PA Felszerelés

oD

AD016822
3 Csévégmagassdg és dtmérd tolcsérantenndhoz

1 Szerelési csévég

Antenna @D A cs6vég maximalis magassaga H,q,
(Antennatold6 nélkiil)

150mm/6" 146 mm (5.75 in) 185 mm (7.28 in)

200mm/8" 191 mm (7.52 in) 268 mm (10.6 in)

250mm/10" 241 mm (9.49 in) 360 mm (14.2 in)

A 150mm/6"-nél kisebb antennavaltozatok nem megfelel6en a szabad teres beépitéshez
a tartalyba. Azokat csak elkertil6 vezetékekben vagy csillapitéakndkban lehet haszndlni.

Meérés kiviilrdl, mianyag falakon keresztiil

s A kdzeg dielektromos éllandéja: €, > 10
= Haszndljon egy 250 mm (10 in) antennat, ha lehetséges.
= A tavolsdg az antenna csucsa és a tartaly kozott kb. 100 mm (4 in) legyen.

= [ehetdség szerint keriilje el az olyan felszerelési helyzeteket, amelyben lecsapédds vagy
porlerakédas keletkezhet az antenna és a tartaly kozott.

= Kiltéri beépités esetén biztositsa az antenna és a tartaly k6zotti tér védelmét az idéjaras
ellen.

= Ne szereljen fel semmilyen szerelvényt vagy tartozékot az antenna és a tartaly kozé, amely
visszaverheti a radarjeleket.

Megfelel6 tartdlymennyezet-vastagsdg:

Attort anyag PE PTFE PP Plexiiiveg

€ 2.3 2.1 2.3 3.1

Optimalis vastagsag 16 mm (0.65 in) 17 mm (0.68 in) 16 mm (0.65 in) 14 mm (0.56 in)
Endress+Hauser
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Felszerelés Micropilot FMR53, FMR54 PROFIBUS PA

5.7 Hészigeteléssel ellatott tartalyok

A0032207

Ha a folyamat-hémérséklet magas, akkor az eszk6zt a normal tartalyszigetel6 rendszerben (2)
kell elhelyezni, hogy megakaddlyozza az elektronika hésugarzas vagy konvekci6é miatti
felmelegedését. A szigetelés az eszkoz nyakvonalanal (1) nem érhet magasabbra.

5.8 A tavadohaz elforditasa

A csatlakozddobozhoz vagy a kijelzémodulhoz valé kénnyebb hozzaférés érdekében a
tavadohazat el lehet forditani:

A0032242

Csavarja ki a rogzit6csavart egy villaskulccsal.
2. Forgassa a hazat a kivant iranyba.

Huzza meg a rogzitéesavart (1,5 Nm miianyag hazhoz, 2,5 Nm aluminium vagy
rozsdamentes acél hazhoz).

16 Endress+Hauser



Micropilot FMR53, FMR54 PROFIBUS PA Felszerelés

5.9 A Kkijelz6 elforgatasa

5.9.1 A fedél kinyitasa

A0021430

1. Azimbuszkulccsal (3 mm) lazitsa meg az elektronikadoboz fedele rogzit6 bilincsének
csavarjat, és forditsa el a bilincset 90 ° az 6ramutat6 jarasaval ellentétes iranyban.

2. Hajtsa ki az elektronikadoboz fedelének csavarjait, és ellenérizze a fedél tomitését;
szlikség esetén cserélje ki.

5.9.2 A kijelz6modul elforgatasa

A0036401

1. Akijelzémodult finom elforgatassal huzza ki.
Forgassa el a kijelzémodult a kivant helyzetbe: max. 8 x 45 ° minden iranyban.

Helyezze be a tekercselt kabelt a haz és a 6 elektronikai modul kozétti résbe, és a
kijelzémodult kattanasig dugaszolja az elektronikadobozba.

Endress+Hauser 17



Elektromos csatlakoztatas Micropilot FMR53, FMR54 PROFIBUS PA

5.9.3 Az elektronikadoboz fedelének lezarasa

A0021451

Csavarozza le az elektronikadoboz fedelét.

Forgassa el a rogzitébilincset 90 ° az 6ramutaté jardsaval megegyezé irdnyba, és egy
imbuszkulccesal (3 mm) hiizza meg a régzitébilincs csavarjat az elektronikadoboz fedelén
2.5 Nm nyomatékkal.

6 Elektromos csatlakoztatas

6.1 Csatlakozasi kdvetelmények

6.1.1 Kapocskiosztas

18 Endress+Hauser



Micropilot FMR53, FMR54 PROFIBUS PA

Elektromos csatlakoztatas

Kapocskiosztas PROFIBUS PA / FOUNDATION Fieldbus

27
17

® 4
A
B
1

[\

Kapocskiosztds PROFIBUS PA / FOUNDATION Fieldbus

Integrdlt tulfesziiltségvédelem nélkiil
Integralt tulfesziiltségvédelemmel

A0036500

Csatlakoztatds, PROFIBUS PA / FOUNDATION Fieldbus: 1. és 2. kapocs, integrdlt tilfesziiltségvédelem

nélkiil

Csatlakozds, kapcsolékimenet (nyitott kollektor): 3. és 4. kapcsok, integrdlt tulfesziiltségvédelem

nélkiil

Csatlakozds, kapcsolokimenet (nyitott kollektor): 3. és 4. kapcsok, integrdlt tulfesziiltségvédelemmel
Csatlakoztatds, PROFIBUS PA / FOUNDATION Fieldbus: 1. és 2. kapocs, integrdlt

tulfesziiltségvédelemmel
Kapocs a kdbeldrnyékoldshoz

PROFIBUS PA / FOUNDATION Fieldbus blokkvazlata

>

1 +

®5

1
2
3
4

PROFIBUS PA / FOUNDATION Fieldbus blokkvdzlata
Kdbeldrnyékolds; tigyeljen a kdbelspecifikdciéra
Csatlakozds PROFIBUS PA / FOUNDATION Fieldbus

Meéréeszkoz
Kapcsolé kimenet (nyitott kollektor)

6.1.2 Eszkozcsatlakozo
ﬂ A dugo6s eszkozvaltozatok esetén a jelkabel csatlakoztatdsdhoz nem kell a hazat kinyitni.

Endress+Hauser
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Elektromos csatlakoztatas Micropilot FMR53, FMR54 PROFIBUS PA

A0011175

6 Az M12 dugé tiikiosztdsa
1 +jel

2 Nincs hozzdrendelve

3 -jel

4 Foldelés

6.1.3 Tapfesziiltség

PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus

» 1) ”2)

,Tapegység; teljesitmény ,Jovahagyas Kapocsfesziiltség

Non-Ex 9..32v7%
ExnA

Ex nA(ia)
Exic

Ex ic(ia)

Ex d(ia) / XP
Ex ta / DIP
CSA GP

E: 2 vezetékes; FOUNDATION Fieldbus, kapcsolo kimenet
G: 2 vezetékes; PROFIBUS PA, kapcsol6 kimenet

Exia /IS 9..30v?
= Exia+Exd(ia) /IS + XP

1) 020-as jellemz6 a termékszerkezetben

2) 010-es jellemzé a termékszerkezetben

3) 35 V-ig terjed6 bemeneti fesziiltség nem karositja az eszkozt.
Polaritasfiiggé Nem

FISCO/FNICO kompatibilis az | Igen
IEC 60079-27 szabvany
szerint
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Micropilot FMR53, FMR54 PROFIBUS PA Elektromos csatlakoztatas

6.2 Az eszkoz csatlakoztatasa

A FIGYELMEZTETES

Robbanasveszély!

Tartsa be a vonatkoz6 nemzeti szabvanyokat.

Tartsa be a Biztonsagi Utasitasok (XA) el6irasait.

Csak a megadott kabeltémszelencéket hasznalja.

Ellenérizze, hogy a tdpegység megfelel-e az adattdblan szereplé adatoknak.

A készilék csatlakoztatasa elétt kapcsolja ki a tadpegységet.

A tépegység csatlakoztatasa el6tt csatlakoztassa a potencialkiegyenlit6 vonalat a kiilsé
féldelékapocshoz.

vVvyVvyYVvyyvyy

Sziikséges eszkozok/kiegészitok:

= A fedélzarral ellatott eszkdzok esetén: AF3 imbuszkulcs

= Vezetékcsupaszol6

= Sodrott kdbelek haszndlata esetén: minden egyes eret érvéghiivellyel kell ellatni.

6.2.1 A fedél felnyitasa

A0021490

1. Lazitsa meg a csatlakozédoboz rogzitébilincsének rogzitécsavarjat egy imbuszkules
(3 mm) segitségével és forditsa el a bilincset 90 *-kal az éramutaté jarasaval ellentétes
iranyba.

2. Hajtsa ki a csatlakozddoboz fedelének csavarjait, és ellenérizze a fedél témitését;
sziikség esetén cserélje ki.
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Elektromos csatlakoztatas Micropilot FMR53, FMR54 PROFIBUS PA

6.2.2 Csatlakoztatas

A0036418

7 Meértékegység: mm (inch)

1. Tolja be a kdbelt a kdbelbevezetésen keresztiil. A szoros tomités biztositadsa érdekében
ne tavolitsa el a tomitégytrtt a kdbelbevezetésbél.

2. Téavolitsa el a kabelkdpenyt.

Csupaszolja le a kdbelvégeket 10 mm (0.4 in). Sodrott kdbelek esetén hasznéljon
érvéghiivelyeket.

4. Erésen huzza meg a kabeltdmszelencéket.

A kébelt a kapocskiosztasnak megfeleléen csatlakoztassa.
Lo

A0034682

6. Arnyékolt kdbelek hasznalata esetén: a kabelarnyékolast csatlakoztassa a
féldelécsatlakozohoz.

6.2.3 Dugaszolhaté rugés kapcsok

A beépitett tulfesziiltség-védelemmel nem rendelkezé eszkézvaltozatok elektromos
csatlakoztatdsa dugaszolhatd, rugoéterheléses kapcsok segitségével torténik. A merev vagy az
érvéghtivelyekkel ellatott rugalmas vezetékek a kar haszndlata nélkiil kdzvetlentil bekdthet6k
a kapocsba, és az érintkezés automatikusan jon létre.
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Micropilot FMR53, FMR54 PROFIBUS PA PROFIBUS halé6zatba térténd integralas

A0013661

8  Mértékegység: mm (inch)

A kabel kapocsbdl valo6 ismételt eltavolitdsahoz:

1. <3 mm-eslapos csavarhizéval fejtsen ki lefelé haté nyoméerét a két kapocsnyilas
kozotti résre,

2. Ezzel egyidejileg huzza ki a kdbelvéget a kapocsbol.

6.2.4 A csatlakozdodoboz fedelének lezarasa

¢>N
» &

A0021491

1. Csavarozza le a csatlakozédoboz fedelét.

2. Forgassa el a rogzitébilincset 90 * az 6ramutatoé jarasaval megegyez6 irdnyba, és egy
imbuszkulccsal (3 mm) huzza meg a rogzitébilincs csavarjat a csatlakozodoboz fedelén
2.5 Nm nyomatékkal.

7 PROFIBUS halézatba torténé integralas

7.1 Az eszk6z mesterfajl (GSD) attekintése

Gyartoazonosito 17 (0x11)
Azonositd szam 0x1559
Profilverzié 3.02
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PROFIBUS halézatba térténd integralas Micropilot FMR53, FMR54 PROFIBUS PA

GSD f4jl Informaciok és fajlok a kévetkezé helyen:
~ » = www.endress.com
GSD fajlverzi6 = www.profibus.org

7.2 Az eszkodzcim beallitasa

A0015686
9 Cimkapcsolé a csatlakozodobozban

7.2.1 Hardveres cimzés
1. Allitsa a 8. kapcsolot ,OFF” allasba.

2. Az 1-7.kapcsolo segitségével allitsa be a cimet az alabbi tablazat szerint.

A cimvéltozas 10 mésodperc utén lép hatalyba. Az eszkdz ujraindul.

Kapcsolo 1 2 3 4 5 6 7
Erték ,,ON” 1 2 4 8 16 32 64
allasban
Erték ,,OFF” 0 0 0 0 0 0 0
allasban

ON DI

W@ 1]
oo — [ =]
o= _1
oE 1
~NE O

o= 1Y

—[= 1
98
N —NICED

+
Il

—
(@)

AD015902

10  Példa hardveres cimzésre: a 8-as kapcsolo ,,OFF” dlldsban van; az 1-7. kapcsolok hatdrozzdk meg
a cimet.
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Micropilot FMR53, FMR54 PROFIBUS PA Uzemelési lehetdségek

7.2.2 Szoftveres cimzés
1. Allitsa a 8-as kapcsolot ,ON” allasba.

2. Az eszkoz automatikusan djraindul, és megjeleniti az aktudlis cimet (gyéri beallitas:
126).

3. A cim konfiguralasa a kezelémeniin keresztiil: Setup - Device address

O
z
9

—[E=2_1
98
NE T
W@ 1
SE T
(Sl =ny|
o= 1
~N[E 1
o= 0

A0015903

11  Példa a szoftver cimzésére; a 8-as kapcsold ,,ON” dlldsban van; a cimet a kezelémeniiben
hatdrozzuk meg (Setup - Device address).

8 Uzemelési lehetéségek

Az eszkoz a kovetkezd modon kezelhetd:

= Kezelés a kezeldmeniin keresztiil (kijelzé)

= DeviceCare / FieldCare, lasd a Hasznalati utmutatot

= SmartBlue (alkalmazas), Bluetooth (opcionalis), 1asd a Hasznélati utmutatot

ANDROID APP ON
P> Google Play
# Download on the
[ ¢ App Store

il

_;_'__;.r.- ¥

A0033202

12 Letoltési hivatkozds

Endress+Hauser 25



Uzembe helyezés Micropilot FMR53, FMR54 PROFIBUS PA

9 Uzembe helyezés
9.1 Az lizemeltetési menii szerkezete és miikodése

9.1.1  Kijelzd

2
1\ 23 \\%ﬂ—_/%%
‘ 19,184 mA; 2°
1.1—/ -oevice_o1 F} 2.6 \‘@]@v’ 4.02212.4
{|| 4841000 | 25
12 \“ ‘»—u‘( - 3

3 . 1 \[Language

S

User!
ABC__ ][ DEFG ][ HUK
LMNO J(__PQRS ][ TUVW
XYZ Aal@ -
[ - [ES

3.2— Deutsch
Espafiol
Frangais

|

|0
o)
=~

x| 4+ [oof el
[s] (51N

A0012635

13 Kijelzési formdtum a kijelzén és a kezelémodulon

1 Mért érték kijelzése (max. 1 érték)

1.1 Fejléc, amely tartalmazza a cimkét és a hibaszimbdélumot (ha van aktiv hibajelzés)
1.2 Meért érték szimbélumok

1.3 Mért érték

1.4 Egység

2 Mert érték kijelzés (oszlopdiagram + 1 érték)

2.1 Oszlopdiagram az 1. mért értékhez

2.2 1. mért érték (beleértve a mértékegységet)

2.3 Mért érték szimbdlumok az 1. mért értékhez

2.4 2. mért érték

2.5 Meértékegység a 2. mért értékhez

2.6 Meért érték szimbdlumok a 2. mért értékhez

3 Egy paraméter megjelenitése (itt: paraméter vdlasztéklistdval)

3.1 Fejléc, amely tartalmazza a paraméter nevét és a hibaszimbélumot (ha van aktiv hibajelzés)
3.2 Vilasztéklista;, M jeldli az aktudlis paraméterértéket.

4 Bemeneti mdtrix a szimokhoz

5 Bemeneti mdtrix alfanumerikus és specidlis karakterekhez
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Micropilot FMR53, FMR54 PROFIBUS PA Uzembe helyezés

9.1.2 KezelGelemek

Funkciék

= A mért értékek, hiba- és figyelmeztetd lizenetek megjelenitése

= Hattérvilagitas, amely hiba esetén zoldrél pirosra valt

= Az egyszer(bb kezelés érdekében a késziilék kijelz6je eltavolithato

ﬂ A késziilék kijelz6i a Bluetooth® vezeték nélkiili technologia tovabbi lehetéségével dllnak
rendelkezésre.

A hattérvilagitas be- vagy kikapcsol, a tapfesziiltségtol és az aramfogyasztastél fliggben.

A0039284

14 Kijelz6 modul
1  Kezelégombok

Gombkiosztas
= [¥] gomb
s Lefelé navigalas a valasztéklistaban
= Szamérték vagy karakter szerkesztése egy funkcién beliil
= (5] gomb
= Felfelé navigalas a valasztéklistaban
= Szamérték vagy karakter szerkesztése egy funkcién beliil
= [E] gomb
= A mért érték kijelzésben: a gomb révid megnyomadsaval megnyilik a kezel6meni.
= A gomb 2 s ideig val6 megnyomdsaval megnyilik a hattérment.
= A meniiben, almeniiben: a gomb révid megnyomadsa:
= Megnyilik a kivalasztott menti, almenii vagy paraméter.
= A gomb 2 s ideig térténé megnyomasa egy paraméterben:
= Ha van, megnyitja a paraméter funkciéjara vonatkozo sugot.
s Fqgy szdveq és szdmszerkesztében: a gomb révid megnyomadséval:
= Megnyilik a kijel6lt csoport.
= Végrehajtja a kivélasztott miveletet.
= Végrehajtja a kivélasztott miiveletet.
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Uzembe helyezés Micropilot FMR53, FMR54 PROFIBUS PA

= [+ gomb és (=) gomb (ESC funkcio - gombok egyidejti lenyomaésa)
= A meniiben, almentiiben: a gomb révid megnyomasa:
s Kilép az aktudlis meniiszintrél, és eggyel magasabb mentszintre 1ép.
s Ha a sugdészdveg nyitva van, bezérja a paraméter sugészévegét.
= A gomb 2 s ideig valé megnyomadsaval visszatér a mért érték kijelzéséhez (,alaphelyzet”).
s Fqgy szdveg- és szdmszerkesztében: bezarja a szdveg- vagy szamszerkesztét a mddositasok
alkalmazésa nélkil.
= 5] gomb és [E] gomb (gombok egyidejii lenyomasa)
Csokkenti a kontrasztot (vilagosabb beallitas).
= [#] gomb és [E] gomb (gombok egyidejii lenyomasa és lenyomva tartasa)
Noveli a kontrasztot (sotétebb beallitas).

9.2 A hattérmenii megnyitasa

A hattérmeni segitségével a felhasznalo a kovetkezé mentiket gyorsan és kozvetlentl az
uzemi kijelzérél nyithatja meg:

= Beallités

= Conf. backup disp. (Konfiguracié biztonsagi mentés kijelzése)

= Burkologorbe

= Billenty(zar be

A hattérmenii el6hivasa és bezarasa
A felhasznal6 az tizemi kijelzésben van.

1. Nyomja meg a [E] gombot 2 s-ig.
b~ A hattérmeni megnyilik.

XXX

@l Keylock on

Conf.backup disp 0
Env. curve
ka/h

2. Nyomja meg egyszerre a (=] + ) gombokat.
~ A hattérmeni bezarul és az tizemi kijelzés jelenik meg.

A menii megnyitasa a hattérmeniib6l
A hattérment megnyitasa.
Nyomja meg a [} gombot a kivant ment eléréséhez.

A kivalasztads megerésitéséhez nyomja meg a [E] gombot.
~ Megnyilik a kivalasztott men.
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Micropilot FMR53, FMR54 PROFIBUS PA

Uzembe helyezés

9.3

Kezel6menii

Paraméter/almenii

Jelentés

Leiras

Language

Setup > Advanced setup

- Display > LanguageExpert
- System - Display

Meghatdrozza a helyi kijelzé6 mikodési
nyelvét

- Language

Setup A bedllitasi paraméterek értékeinek
megadasat kévetéen a mérést altalaban
teljesen konfiguralni kell.

Setup->Mapping Interferencia-visszaverédések leképezése

Setup->Advanced setup

Tovabbi almentiket és paramétereket
tartalmaz

= A mérés testre szabott konfiguralasahoz
(alkalmazkodas a kilonleges mérési
feltételekhez)

= A meért érték atvaltasahoz (skalazas,
linearizacio).

s A kimeneti jel skalazéséhoz.

BAO1126F - Hasznalati
utmutaté, FMR53/FMR54,
PROFIBUS PA

Az Enter access code
paraméter irja be a 0000
értéket, ha nem lett
meghatarozva specialis
belépdkadd az tigyfél részére.

Diagnostics Tartalmazza az eszkdz allapotdnak
diagnosztizalasahoz sziikséges
legfontosabb paramétereket

Expert menii Az eszkéz Osszes paraméterét tartalmazza

(beleértve azokat is, amelyek mar
szerepelnek valamely mentiben). Ez a
ment az eszkéz funkcioblokkjainak
megfeleléen szervezddik.

GP01018F - Eszkézparaméterek
leirasa, FMR5x, PROFIBUS PA

9.4

Az irasvédelem letiltasa

Ha az eszkoz irasvédett, el6bb fel kell oldani, lasd a Hasznalati utmutatot.
BAO1126F - Hasznélati utmutato, FMR53/FMR54, PROFIBUS PA

9.5

A miikodési nyelv beallitasa

Gyari beallitas: angol vagy megrendelt helyi nyelv

Endress+Hauser
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Uzembe helyezés Micropilot FMR53, FMR54 PROFIBUS PA

XXXXXXXXX

20.50

Main menu 0104-1

Display language
English

&3 0peration
/# Setup

Display language 0104-1
@ v English

Deutsch
Espaiiol
Frangais

XX

N

Display language 0104-1
3. v English

Espafiol
Francgais

4. Sprache
Deutsch

%1 Betrieb
/ Setup

A0029420

15 A helyi kijelzé példdjdval
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9.6

Szintmérés konfiguralasa

l7

R
BD

Ql

100%

0%

AD016933

16  Konfigurdciés paraméterek folyadékokban térténé szintmérésekhez

o

Meérés referenciapontja
Distance

Level

Empty calibration (= nullpont)
Full calibration (= dtfogds)

Setup - Device tag

t~ Enter a unique name for the measuring point to identify the device quickly within
the plant.

Setup - Device address

L= Adja meg az eszkdz busz cimét (csak szoftveres cimzés esetén).

Setup - Distance unit

L= Used for the basic calibration (Empty / Full).

Setup - Bin type

L~ Optimizes the signal filters for the respective bin type. Note: 'Workbench test'
deactivates all filters. This option should exclusively be used for tests.

Setup > Medium group

L= Adja meg a kdzegcsoportot (,vizes”: DK>4 vagy ,egyéb”: DK>1,9)
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Uzembe helyezés Micropilot FMR53, FMR54 PROFIBUS PA

10.

11.

12.

9.7

Setup - Empty calibration

= Adja meqg az iires E tavolsagot (az R referenciapont és a 0% jelzés kozotti
tavolsagot).Setup - Advanced setup - Level - Tank/silo heightlf the parametrized
measuring range (Empty calibration) differs significantly from the tank or silo
height, it is recommended to enter the tank or silo height in this parameter.
Example: Continuous level monitoring in the upper third of a tank or silo. Note: For
tanks with conical outlet, this parameter should not be changed as in this type of
applications Empty calibration' is usually not << the tank or silo height.

Setup - Full calibration

- Distance between minimum level (0%) and maximum level (100%).
Setup - Level

~ Currently measured level

Setup - Distance

- Distance between lower edge of flange or thread and medium surface.
Setup - Signal quality

 Megjeleniti a szintvisszaverédés jelmindségét az elemzés alapjan.
Setup - Mapping - Confirm distance

- A megjelenitett tavolsag 6sszehasonlitdsa a valds értékkel, az interferencia-
visszaver6dés leképezésének elinditdsdhoz.

Setup - Advanced setup > Level - Level unit
-~ Valassza ki a szint mértékegységét: %, m, mm, ft, in (gyari beallitas: %)

Az eszkoz valaszideje el6zetesen meg lett hatdrozva a Tank type paraméter révén. A
specidlis konfiguracios bedllitdsokat a Advanced setup almeniiben lehet megadni.

Felhasznaléspecifikus alkalmazasok

A felhasznalospecifikus alkalmazasok paramétereinek konfiguralasat, lasd:
BAO1126F - Haszndlati atmutatd, FMR53/FMR54, PROFIBUS PA

Valamint a Expert almenithéz:
GPO1018F - Eszkozparaméterek leirdsa, FMR5x, PROFIBUS PA
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