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Kort betjeningsvejledning
Memosens COS81D

Optisk sensor til madling af oplast oxygen med

Memosens-teknologi

Denne vejledning er en kort betjeningsvejledning, og den
erstatter ikke betjeningsvejledningen, der fulgte med enheden.

Der kan findes yderligere oplysninger om instrumentet i
betjeningsvejledningen og i den gvrige dokumentation, som
kan findes pa:

= www.endress.com/device-viewer

= Smartphone/tablet: Endress+Hauser Operations-app

Endress+Hauser £Z.]

People for Process Automation



Memosens COS81D

Order code:
l. Ser.no.:

Ext. ord. cd.:

XXXXX-XXXXXX
XXXXXXXXXXXX
XXX XXKXX

Endress +Hauser (1

:

2. www.endress.com/deviceviewer

i

Serial number

Endress+Hauser
Operations App

#Z Download on the
o App Store
ANDROID APP ON
P> Google Play

A0040778

Endress+Hauser



Memosens COS81D

Konformitatserklarung/Overensstemmelseserklaering

Konformitéatserklarung/Overensstemmelseserklaering
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EU-Konformitatserklarung
EU-Declaration of Conformity
Déclaration UE de Conformité

People for Process Automation

q3

C End +Hauser Cond GmbH+Co. KG

Dieselstrafie 24, 70839 Gerlingen, Germany

erklart als Hersteller in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt
declares as manufacturer under sole responsibility, that the product
déclare sous sa seule responsabilité en qualité de fabricant que le produit

Product Oxymax H
COS81D-BA*****3

den folgenden Européischen Richtlinien entspricht:
conforms to following European Directives:
est conforme aux prescription des Directives Européennes suivantes :

Regulations

EMC 2014/30/EU (L96/79)
ATEX  2014/34/EU (L96/309)
RoHS 2011/65/EU (L174/88)

Standards angewandte harmonisierte Normen oder normative Dokumente:
applied harmonized standards or normative documents:
normes harmonisées ou documents normatifs appliqués :

(2013) EN60079-0  (2012) A11:2013
EN 60079-11 (2012)

EN 61326-1
EN61326-2-3  (2013)
EN 50581 (2012)

Certification EG-Baumusterpriifbescheinigung Nr. BVS 12 ATEXE 121X
EC-Type Examination Certificate No.
Numéro de I'attestation d’examen CE de type

Ausgestellt von/issued by/délivré par DEKRA EXAM GmbH (0158)

Qualitétssicherung/Quality assurance/Systéme d’assurance DEKRA EXAM GmbH (0158)
qualité

Gerlingen, 03.08.2017
Endress+Hauser Conducta GmbH+Co. KG

- whkeE

?ller i. V. Sven-Matthias Scheibe
Technology Certifications and Approvals

EC_00577_01.17
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Indholdsfortegnelse Memosens COS81D
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Memosens COS81D Om dette dokument

1 Om dette dokument

1.1 Advarsler

Oplysningernes struktur Betydning
A FARE Dette symbol ger dig opmaeerksom pa en farlig situation.
Arsager (/konsekvenser) Hvis den farlige situation ikke undgas, vil det medfere dedsfald eller alvorlig
Om nedvendigt konsekvenser af personskade.
manglende overholdelse (hvis
relevant)
» Afhjeelpning
A\ ADVARSEL Dette symbol ger dig opmaeerksom pa en farlig situation.
Arsager (/konsekvenser) Hvis den farlige situation ikke undgas, kan det medfere dedsfald eller alvorlig
Om nedvendigt konsekvenser af personskade.
manglende overholdelse (hvis
relevant)
» Afhjeelpning
A\ FORSIGTIG Dette symbol ger dig opmaeerksom pa en farlig situation.

Hvis denne situation ikke undgés, kan der forekomme mindre eller

Arsager (/konsekvenser)
mere alvorlige personskader.

Om nedvendigt konsekvenser af
manglende overholdelse (hvis
relevant)

» Afhjeelpning

BEMZRK Dette symbol ger opmaerksom pa situationer, der kan medfere materielle
Arsag/situation skader.
Om nedvendigt konsekvenser af
manglende overholdelse (hvis
relevant)
» Handling/note

1.2 Symboler

Betydning

Yderligere oplysninger, tips

Tilladt eller anbefalet

Ikke tilladt eller anbefalet

Reference til instrumentdokumentation

Reference til side

Reference til figur

rEWExsng
=3
o

Resultat af et trin
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Grundlaeggende sikkerhedsanvisninger Memosens COS81D

2 Grundlaeggende sikkerhedsanvisninger

2.1 Krav til personalet

= Installation, ibrugtagning, betjening og vedligeholdelse af malesystemet ma kun foretages
af specialuddannet teknisk personale.

= Det tekniske personale skal autoriseres af anleegsoperateren til at udfgre de angivne
aktiviteter.

= Den elektriske tilslutning ma kun foretages af en elektriker.

= Det tekniske personale skal have laest og forstdet denne betjeningsvejledning og skal fglge
dens anvisninger.

= Fejl ved malepunktet ma kun afhjeelpes af autoriserede fagfolk.

Reparationer, der ikke er beskrevet i betjeningsvejledningen, ma kun foretages direkte
hos producenten eller af serviceorganisationen.

2.2 Tilsigtet brug

Sensoren er designet til lsbende madling af oplest oxygen i vand og vandige oplesninger samt
til labende méling af oxygen i gasser.

Sensoren er seerlig velegnet til:

= Overvagning af inertiseringsudstyr i fedevareindustrien

= Overvagning, maling og regulering af oxygenindhold i kemiske processer
= Overvagning af fermenteringsprocesser

BEM/ZERK

Halogenholdige oplesningsmidler, keton og toluen

Halogenholdige oplesningsmidler (diklormetan, kloroform), keton (f.eks. acetone, pentanon)
og toluen har en krydsfelsom effekt og medferer lavere mélte veerdier og i veerste fald fejl i
sensoren!

» Sensoren ma kun bruges i medier, som ikke indeholder halogener, keton eller toluen.

[ forbindelse med kontaktfri digital dataoverfgrsel skal sensoren vaere sluttet til Liquiline-
transmitterens digitale indgang med CYK10-maélekablet.

Brug af instrumentet til andre formé&l end det beskrevne udger en trussel for menneskers
sikkerhed og for hele malesystemet og er derfor ikke tilladt.

Producenten pétager sig ikke noget ansvar for skader, der skyldes forkert brug eller utilsigtet
brug.

2.3 Arbejdssikkerhed

Som bruger er du ansvarlig for, at fglgende sikkerhedsbetingelser overholdes:
= Retningslinjer for installation

= Lokale standarder og bestemmelser

= Bestemmelser for eksplosionsbeskyttelse

6 Endress+Hauser



Memosens COS81D Grundlaeggende sikkerhedsanvisninger

Elektromagnetisk kompatibilitet

= Produktet er testet for elektromagnetisk kompatibilitet iht. de geeldende internationale
standarder for industrianvendelser.

= Den angivne elektromagnetiske kompatibilitet gaelder kun for et produkt, der er tilsluttet
iht. denne betjeningsvejledning.

2.4 Driftssikkerhed

Fer ibrugtagning af hele malepunktet:
1. Kontroller, at alle tilslutninger er korrekte.
2. Serg for, at elektriske kabler og slangetilslutninger ikke er beskadigede.
3. Brug ikke beskadigede produkter, og beskyt dem mod utilsigtet brug.
4. Maeerk beskadigede produkter som defekte.

Under drift:

» Huis fejl ikke kan afhjeelpes:
Produkterne skal tages ud af brug og skal beskyttes mod utilsigtet brug.

BEMZARK

Ikke-tilsigtet brug

Det kan medfere forkerte mélinger, funktionsfejl og endda malepunktsfe;jl
» Brug kun produktet i henhold til produktspecifikationerne.

» Veer iseer opmeaerksom pa de tekniske data pa typeskiltet.

2.5 Produktsikkerhed

2.5.1 Avanceret sikkerhed

Produktet er designet, sd det opfylder de nyeste sikkerhedskrav, og fabrikken har testet og
leveret det i en tilstand, hvor det er sikkert at betjene. De relevante bestemmelser og
internationale standarder er blevet overholdt.

2.5.2 Elektrisk udstyr i farlige omrader

ATEX1I 1G / IECEx Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga EAC OEx ia IIC T6/T4/T3 Ga X
Det induktive Memosens-system med sensorkabeltilslutning, som omfatter:

= oxygensensor Oxymax COS81D og
= mélekabel CYK10/CYK20

Endress+Hauser 7



Grundlaeggende sikkerhedsanvisninger Memosens COS81D

= Den maksimale omgivende temperatur pa 90 °C (194 °F) ma ikke overskrides ved
sensorhovedet.

= Den certificerede Oxymax COS81D-oxygensensor og det tilhgrende CYK10-méalekabel ma
kun sluttes til Liquiline M CM42-transmitterens certificerede, egensikre digitale
sensorkredslgb. Den elektriske tilslutning skal ske iht. ledningsdiagrammet.

= Oxygensensorer til brug i Ex-omrddet har en seerlig konduktiv O-ring. Den elektriske
tilslutning af metalsensorens aksel til det konduktive monteringssted (f.eks. en
metalkonstruktion) udferes via O-ringen.

= Konstruktionen eller installationsstedet skal forbindes til jord med relevante
foranstaltninger iht. Ex-retningslinjerne.

= Sensorerne ma ikke betjenes under elektrostatisk kritiske procesbetingelser. Beskyt
tilslutningssystemet mod damp eller stev.

= Versioner af digitale sensorer med Memosens-teknologi til farlige omrader er angivet med
en rgd-orange ring i plugin-hovedet.

= Den maksimale tilladte leengde for kablet mellem sensoren og transmitteren er 100 m (330
ft).

= Fuld overensstemmelse med bestemmelserne for elektriske systemer i farlige omrader
(EN/IEC 60079-14) er obligatorisk ved brug af instrumenterne og sensorerne.

CSA C/USIS NICI. 1 Div 1&2 GP A-D

Veer opmeerksom pa XA-sikkerhedsanvisningerne og kontroltegningen for den anvendte
transmitter.

De relevante XA-sikkerhedsanvisninger og den tilhgrende kontroltegning er tilgeengelig i
downloadomrédet pé& produktsiden pd www.endress.com.

Temperaturklasse ATEX, IECEx, CSA og NEPSI

ATEXII 1G Ex ia lIC T3/T4/T6 Ga

Type Medietemperatur T, for temperaturklasse (T,)

COS81D - BA****13 -10°C<Ta< 130°C (T3)
-10°C<Ta<120°C (T4)
-10°C<Ta< 70°C (T6)

COS81D - BA****33 0°C<Ta<130°C(T3)
0°C<Ta<120°C (T4)
0°C<Ta<70°C(T6)

IECEx Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga

Type Medietemperatur T, for temperaturklasse (T,)

COS81D - [A****13 -10°C<Ta< 130°C (T3)
-10°C<Ta< 120°C (T4)
-10°C<Ta< 70°C (T6)

COS81D - [A****33 Ta < 130°C (T3)
Ta < 120°C (T4)
T

a<70°C(T6)

0°C<
0°C<
0°C<

8 Endress+Hauser
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Memosens COS81D Grundlaeggende sikkerhedsanvisninger

CSA C/US:Klasse I, Zone 0 AEx ia IIC T6...T4 Ga og IS Klasse I, Division 1, Gruppe A, B, C og D
T6...T4

Type Medietemperatur T, for temperaturklasse (T,)

C0S81D -C3****13 -10°C<Ta<120°C (T4)
-10°C<Ta< 70°C (T6)

COS81D - C3****33 Ta < 120°C (T4)

0°C<
0°C < Ta<70°C (T6)

NEPSI Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga

Type Medietemperatur T, for temperaturklasse (T,)

COS81D - NA****13 -10°C<Ta<130°C(T3)
-10°C<Ta< 120°C (T4)
-10°C<Ta < 70°C (T6)

COS81D - NA****33 0°C < Ta< 130°C (T3)
0°C<Ta< 120°C (T4)
0°C<Ta< 70°C (T6)

Endress+Hauser



Installation Memosens COS81D

3 Installation

3.1 Installationsbetingelser

3.11 Retning

COS81D-****C*** (c-formet)

AD042948

1 Installationsvinkel for Memosens COS81D-****C*** (c-formet spotheette)
Sensoren kan installeres i alle vinkler (0 til 360 °).
M& Anbefalet installationsvinkel

10 Endress+Hauser



Memosens COS81D Installation

COS81D-****U*** (y-formet)

A002989
2 Installationsvinkel for Memosens COS81D-****U*** (u-formet spotheette)

MW Anbefalet installationsvinkel

¥ Mulig installationsvinkel

Ikke-tilladt installationsvinkel

Sensorens skal installeres med en haeldningsvinkel p& O til 180° i en konstruktion, holder eller
velegnet procestilslutning. Anbefalet vinkel: O til 45° eller 135 til 180 ° for at forhindre
luftbobledannelse. Ved heeldningsvinkler pa 45 til 135" kan der dannes luftbobler ved den
oxygenfelsomme membran, s& den malte veerdi eges.

Andre hzldningsvinkler end disse er ikke tilladte. For at undga aflejringer og
kondensdannelse pé stedet er det ikKe tilladt at installere COS81D-****U ***-sensoren pa
hovedet.

Felg installationsanvisningerne for sensorer i betjeningsvejledningen til den anvendte
konstruktion.
3.1.2 Monteringsplacering
1. Veelg et monteringssted, der er nem adgang til.

2. Serg for, at opretstidende stolper og konstruktioner er forsvarligt fastgjorte og fri for
vibrationer.

3. Velg et monteringssted, hvor oxygenkoncentrationen er typisk for det pagaeldende
anvendelsesomrade.

Endress+Hauser 11



Installation Memosens COS81D

3.2 Montering af sensoren

Skal installeres i en velegnet konstruktion (afheengigt af anvendelsesomradet).

A\ ADVARSEL

Elektrisk speending

[ tilfeelde af fejl er der risiko for, at metalkonstruktioner uden jordforbindelse kan vaere

stremferende og derfor ikke er sikre at bergre!

» Overhold de geeldende nationale bestemmelser for jording af udstyr, nér der anvendes
konstruktioner og installationsudstyr i metal.

Installer malepunktet ved at benytte felgende fremgangsmaéde:

1. Installer den optraekkelige konstruktion eller en flowkonstruktion (hvis relevant) i
processen.

2. Slut vand til skylletilslutningerne (hvis der bruges en konstruktion med rensefunktion).

3. Installer og tilslut oxygensensoren.

BEMZERK

Installationsfejl

Beskadigelse af kablet, uoprettelig skade pa sensoren pga. kabelseparation, friggrelse af

spotheetten!

» Sensoren ma ikke installeres fritheengende i kablet!

» Skru sensoren fast pa konstruktionen. Serg for, at kablet ikke er snoet.

» Hold fast i sensorhuset under installation og afmontering. Drej kun pa den armerede
koblings sekskantmetrik. Ellers er der risiko for, at spotheetten skrues af og dermed bliver
i konstruktionen eller processen.

» Undga at udsaette kablet for voldsom traekkraft (f.eks. stedvise traek i kablet).

» Velg et monteringssted, der er nem adgang til i forbindelse med efterfglgende
kalibreringer.

» Fglg installationsanvisningerne for sensorer i betjeningsvejledningen til den anvendte
konstruktion.

3.3 Kontrol efter installation
1. Ersensoren og kablet ubeskadiget?
2. Vender delene korrekt?
3. Ersensoren installeret i en konstruktion og ikke ophaengt fra kablet?
4. Undga indtreengende fugt ved at montere beskyttelseshaetten pé

nedseenkningskonstruktionen.

12 Endress+Hauser



Memosens COS81D Elektrisk tilslutning

4 Elektrisk tilslutning

A\ ADVARSEL

Instrumentet er stremforende!

Forkert tilslutning kan medfgre personskade eller dedsfald!

» Den elektriske tilslutning ma kun foretages af en elektriker.

» Elektrikeren skal have laest og forstdet denne betjeningsvejledning og skal felge dens
anvisninger.

» Kontroller for tilslutningsarbejde udferes, at der ikke er speendingsferende kabler.

4.1 Tilslutning af sensoren

Den elektriske tilslutning af sensorens til transmitteren foretages vha. méalekabel CYK10.
GY GND

YE Com B Z-;\—D Q (€]
GN ComA % . I:]:l: @
WH -

BN +

3 Madlekabel CYK10

<

A0024019

4.2 Sikring af kapslingsklassen

Kun de mekaniske og elektriske tilslutninger, der beskrives i denne vejledning, og som er
nedvendige for den pdkraevede, beregnede brug, ma foretages pa det leverede instrument.

» Veer omhyggelig, nér arbejdet udferes.

Ellers kan de forskellige typer beskyttelse (IP-beskyttelse mod indtraengen, elektrisk
sikkerhed, EMC-interferensimmunitet), der geelder for dette produkt, ikke leengere
garanteres, for eksempel pé& grund af deeksler, som ikke er monteret, eller kabler (ender), som
er lgse eller ikke sikret tilstraekkeligt.

4.3 Kontrol efter tilslutning

Instrumentets tilstand og specifikationer Handling

Er sensor, konstruktionen og kablerne fri for » Udfer en visuel inspektion.
udvendige skader?

Elektrisk tilslutning Handling

Er de installerede kabler lgsnet og ikke snoede? » Udfer en visuel inspektion.
» Sno kablerne ud.

Er tilstraekkeligt meget kabelleder strippet, og sidder | » Udfer en visuel inspektion.

lederne korrekt i klemmen? » Treek forsigtigt i dem for at kontrollere, at de sidder
korrekt.
Er alle skrueklemmerne strammet tilstraekkeligt? » Speend skrueklemmerne.

Endress+Hauser 13



Ibrugtagning Memosens COS81D

Instrumentets tilstand og specifikationer Handling
Er alle kabelindgange monteret, strammet og » Udfer en visuel inspektion.
lekageteette?

Ved sideveerts kabelindgange:

Er alle kabelindgangene installeret nedad eller » Kabellgkkerne skal vende nedad, s& vandet kan dryppe af.
monteret sideveerts?

5 Ibrugtagning

For den forste ibrugtagning skal fglgende sikres:
= Sensoren er korrekt installeret
® Den elektriske tilslutning er korrekt

Hvis der bruges en konstruktion med automatisk rengering:

» Kontrollér, at renggringsmediet (f.eks. vand eller luft) er korrekt tilsluttet.

A\ ADVARSEL

Procesmedie, der treenger ud

Risiko for personskade fra heijt tryk, heje temperaturer eller kemiske farer!

» Kontrollér, at systemet er tilsluttet korrekt, for en konstruktion med integreret
rengeringssystem saettes under tryk.

» Installer ikke konstruktionen i processen, hvis du ikke kan foretage den korrekte tilslutning
palideligt.

1. Angiv alle de specifikke indstillinger for transmitterens parametre og malepunkt. Du
skal f.eks. angive det relevante luftryk for kalibrering og maling af saltholdighed.
2. Undersgg, om der er behov for kalibrering/justering.

Malepunktet for ilt er derefter klar til maling.

Der skal udferes lgbende service pé sensoren efter ibrugtagning, for at der kan
garanteres palidelige mélinger. Se betjeningsvejledningen til sensoren for at fa flere
oplysninger.
= Betjeningsvejledning tilMemosens COS81D, BA01448C
= Betjeningsvejledning til den anvendte transmitter, f.eks. BAO1245C, ved brug af
Liquiline CM44x eller CM44xR.
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