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Bu dokiiman hakkinda

Flowfit CUA252

1

1.1 Uyarilar

Bu dokiiman hakkinda

Bilgilerin yapisi

Anlami

Nedenleri (sonuglari)
Uyulmamasi halinde olabilecekler
(gegerliyse)

» Diizeltme eylemi

Bu isaret, tehlikeli durumlari belirtir.
Tehlikeli durum engellenmedigi takdirde 6liimctl veya ciddi yaralanmalar
olusacaktir.

A UYARI

Nedenleri (/sonuglari)
Uyulmamasi halinde olabilecekler
(gegerliyse)

» Diizeltme eylemi

Bu isaret, tehlikeli durumlari belirtir.
Tehlikeli durum engellenmedigi takdirde 6liimctl veya ciddi yaralanmalar
olusabilir.

A\ DIKKAT

Nedenleri (/sonuglar)
Uyulmamasi halinde olabilecekler
(gegerliyse)

» Diizeltme eylemi

Bu isaret, tehlikeli durumlar: belirtir.
Tehlikeli durum engellenmedigi takdirde hafif veya daha ciddi
yaralanmalar olusabilir.

Neden/durum

Uyulmamasi halinde olabilecekler
(gegerliyse)

» Eylem/not

Bu isaret, maddi hasara neden olabilecek durumlara kars1 uyarir.

1.2

Kullanilan semboller

Sembol

Anlam

Ek bilgi, ipucu

Izin verilen veya tavsiye edilen

Izin verilmeyen veya tavsiye edilmeyen

Cihaz belgesi referansi

Sayfa referansi

Grafik referansi

AEIEEIKEL:

Adim sonucu

1.2.1

Cihaz lizerindeki semboller

Sembol

Anlami

AN\ -]

Cihaz dokiimantasyonu referansi

Bu isareti tasiyan trtinleri siniflandirilmamis genel atik seklinde imha
etmeyin. Bunun yerine, gecerli kosullar altinda imha edilmeleri icin bunlar1
Ureticiye iade edin.

Endress+Hauser



Flowfit CUA252

Temel gtivenlik talimatlar:

Endress+Hauser

2 Temel giivenlik talimatlari
2.1 Personel icin gereksinimler

= Olclim sisteminin kurulumu, isletilmesi ve bakimi sadece 6zel egitimli teknik personel
tarafindan yapilmalidir.

= Teknik personel, tesis operatdrii tarafindan belirtilen iglemleri yapmak tizere
yetkilendirilmis olmaldir.

= Elektrik baglantisi sadece bir elektrik teknisyeni tarafindan yapilmalidir.

= Teknik personel bu Kullanim Talimatlarini okumus ve anlamis olmali ve belirtilen
talimatlara uymaldur.

= Olclim noktas arizalari sadece yetkili ve ézel egitimli personel tarafindan onarilmaldur.

Bu Kullanim Talimatlarinda belirtilmeyen onarimlar sadece dogrudan tretici veya
servis kurulusu tarafindan yapilmalidir.

2.2 Kullanim amaci

CUA252 akis diizenedi CUS52D bulaniklik sensériiniin kurulumu icin tasarlanmistir.
Mekanik yapisi sayesinde basingli sistemlerde ¢alistirilabilir (teknik verilere
bakin-> 22).

Temel uygulama alanlart:

= Su tesisati ¢ikig noktalarinda son bulaniklik 6l¢imi

= Su tesisati giris noktalarinda bulamiklik 6l¢imu

= Tim proses asamalarinda bulaniklik 6l¢imu

= Filtre izlemesi ve geri yikanmast i¢in bulaniklik 6l¢imu
= [cme suyu sebekeleri icin bulaniklik él¢timi

Duzenek 6zel olarak sivi maddelerde kulanim i¢in tasarlanmigtir.

Bu cihazin belirtilenin disinda herhangi bir amag¢ dogrultusunda kullanilmasi can giivenligi
ve tiim 6l¢lim sistemi acisindan bir tehlike tegkil etmekte olup, bu sekilde kullanilmasi
yasaktir.

Uretici, yanlig veya amag dis1 kullanimdan kaynaklanan hasardan sorumlu degildir.

2.3 s giivenligi

Kullania1 olarak asagidaki gtivenlik sartlarina uyma sorumlulugu size aittir:
= Montaj kurallari
= Yerel standartlar ve diizenlemeler



Temel glivenlik talimatlari

Flowfit CUA252

2.4

Calisma giivenligi

Tiim 6l¢iim noktasini devreye almadan énce:

1.

2
3.
4

Tim baglantilarin dogru oldugunu onaylayin.
Elektrik kablolarinda ve hortum baglantilarinda hasar bulunmadigindan emin olun.
Hasarl Grtinleri calistirmayin ve kaza eseri ¢alismalarini engelleyin.

Hasarli Uriinleri arizali olarak etiketleyin.

Calisma sirasinda:

» Arnizalar giderilemiyorsa:

2.5

triinler kullanimdan ¢ikarilmalidir ve kaza eseri ¢alismalarina karst korunmaldir.

Uriin giivenligi

2.5.1  En son teknoloji

Uriin, giivenlik agisindan en son teknolojiye gore tasarlanmus olup, test edilmis ve Gretim
yerinden kullanim giivenligini saglayacak sekilde ayrilmugtir. Ilgili tiim diizenlemelere ve
uluslararasi standartlara uyulmustur.

Endress+Hauser



Uriin agiklamasi

Flowfit CUA252
3 Uriin aciklamasi
3.1 Uriin tasarimi

A0038827

1 CUA252 akis diizenedi ve kilitleme kelepgesi

®

Kilitleme kelepgesi kelebek somunu
Kelepge contast

Kilitleme kelepgesi

CUA252 akig diizenegi

W N =

Endress+Hauser



Teslimatin kabul edilmesi ve tirtiniin tanimlanmasi Flowfit CUA252

4 Teslimatin kabul edilmesi ve iiriiniin
tanimlanmasi
4.1 Teslimatin kabul edilmesi

1. Paketin hasar gérmediginden emin olun.
-~ Pakette herhangi bir hasar varsa tedarik¢iyi uyarin.
Sorun ¢éziimlenene kadar hasarli paketi ellemeyin.
2. Paketiceriginin hasar gérmediginden emin olun.
= Teslimat iceriginde herhangi bir hasar varsa tedarikgiyi uyarin.
Sorun ¢oziimlenene kadar hasarli Uriinlere dokunmayin.
3. Teslimatin eksiksiz oldugundan ve eksik parca olmadigindan emin olun.
= Nakliye dokiimanlarini siparisiniz ile karsilastirin.
4. Uriiniin saklanmasinda ve depolanmasinda kullanilan ambalaj darbelere ve neme
kars1 koruma saglamalidir.
Y~ Bu amagla en iyi korumayi orijinal paket saglar.
[zin verilen ortam kosullarina uydugunuzdan emin olun.

Herhangi bir sorunuz oldugunda litfen tedarikcinize veya yerel satis merkezinize
basvurun.

4.2 Uriin tanimlamasi

4.2.1 Isim plakasi

[sim plakasi cihaz hakkindaki su bilgileri icerir:
# Uretici tanimlamasi

= Siparis kodu

= Uzun siparis kodu

= Seri numarasl

= Ortam ve proses kosullari

= Giivenlik bilgileri ve uyarilar

» Isim plakasi iizerindeki bilgileri siparis ile kargilagtirin.

4.2.2  Uriin tammlamasi

Ur'iinuniiziln siparis kodunu ve seri numarasini su yerlerde bulabilirsiniz:
= [sim plakasinda
= Teslimat kagitlarinda
Uriin hakkinda bilgi

1. www.endress.com adresine gidin.

2. Site icinde aramayi ¢alistirin (biiytitec).

3. Gegerli bir seri numarast girin.

4. Arama yapin.

Y~ Urln yapis! acilan bir popup pencerede goériintiilenir.
5. Popup pencerede gériinen iiriin resmini tiklayin.

~ Yeni bir pencere (Device Viewer) acilir. Cihazinizla ilgili tim bilgiler ve irtin
dokiimanlari bu pencerede gériintilenir.

8 Endress+Hauser
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Flowfit CUA252 Teslimatin kabul edilmesi ve iriiniin tanimlanmasi

4.2.3  Ureticinin adresi

Endress+Hauser Conducta GmbH+Co. KG
Dieselstrafie 24
D-70839 Gerlingen

4.3 Teslimat kapsami

Teslimat kapsami sunlardan olusur:

= 1 Flowfit CUA252 akis diizenedi, siparig verilen versiyona gore
= ] kelepge contast ve kilitleme kelepcesi

= 2 proses baglantis, siparis verilen versiyona gére

= ] set Kullanim Talimatlar1

4.4 Sertifikalar ve onaylar

DRGL- 2014/68/EU / PED- 2014/68/EU

Diizenek Basingli Ekipman Direktifi 2014/68/EUda Madde 4, Paragraf 3 icerisinde
aciklanan iyi miihendislik uygulamalarina uygun sekilde tiretilmistir ve bu nedenle CE
etiketine sahip olmasi gerekmez.

Endress+Hauser 9



Kurulum Flowfit CUA252

5 Kurulum

5.1 Kurulum kosullar:

5.1.1 Kurulum talimatlari

(]

A0022259

2 Actk ¢ikisli baglantt érnegi

10 Endress+Hauser



Flowfit CUA252

Kurulum

Endress+Hauser

I

p— Y

A0022258

3 Ana boruda by-pass ve orifis plakast ile baglanti érnegi (alttan besleme)

1 Orifis plakast

ﬂ Ana borudan dallanan brangman borulari i¢in basinc artirmak amaciyla bir 6nlem
gerekmez.

Diizenekten by-pass ile akis saglamak icin p1 basincinin p2 basincindan yiiksek olmasi
gerekir.

» Orifis plakasini ana boruya yerlegtirin > & 3, 8 11.
Akis diizenedinin giris ve ¢ikis baglantisi her zaman aynidir. Sistem simetrik 6zelliktedir.

1. Akus diizenedini dikey olarak yerlestirin.
2. Girigi alttaki uca baglayin (boru icinde yukari yonde akig).

ﬂ Hortum sisteminde biikiilme veya déngii olmamalidir.
ﬂ Sensore ait kurulum talimatlarina (akis yonii) dikkat edilmelidir.
Pek cok maddede, basing altinda degilken gaz kabarciklari olusur. Akis diizeneginin basing

altinda calistirilmasi (akis diizeneginden sonraki ayarlanabilir valf) pek cok durumda bu
davranist énler.

11



Kurulum

Flowtfit CUA252

12

5.2 Akis diizeneginin monte edilmesi

5.2.1  Olciim sistemi

Tam bir 6l¢iim sisteminde bulunanlar:
= Akis diizenedi Flowfit CUA252

= Sensor Turbimax CUS52D

= Transmiter, or. Liquiline CM442

= Olciim kablosu

) ooooO

]

i3]

4 Olgiim sistemi

Proses borusu

Ol¢iim kablosu

Liquiline CM442 transmiter
Kesme valfine sahip doniis hattt
Bulaniklik sensérii CUS52D
CUA252 akis diizenegi

Kesme valfine sahip giris

NO LA WN =

A0022262

Endress+Hauser



Flowfit CUA252

Kurulum

Endress+Hauser

5.2.2  Duvar tutucu iinitesi ile diizenegin monte edilmesi

291 (11.46)

-
¥

A0022264

5 Duvar tutucu tinitesi. Mithendislik birimi: mm (ing)

1 Askicivatast STST 10x60 (duvara montaj kitinin teslimat kapsamina dahildir)

Alis diizeneginin bir by-pass'a monte edilmesi
1. By-pass hattindaki akis diizenedinin giris ve ¢ikis kisimlarina bir kesme valfi monte

edin.
L~ Boylece, sensoriin temizlenmesi gibi bakim isleri, prosesi engellemeden

yapilabilir.
2. Duzenedi dikey olarak monte edin.

3. Piyasada bulunan baglanti fitingleri ile madde baglantisini yapin.

Als diizenegini bir bransman borusu ile acik bir ¢ikisa sahip sekilde monte etme
1. Akis diizenedinin giris kismina bir kesme valfi monte edin.

2. Dizenegi dikey olarak monte edin.

3. Piyasada bulunan baglanti fitingleri ile madde baglantisini yapin.

13



Kurulum

Flowtfit CUA252

14

5.2.3  Diizenedin kabarcik kapaniyla monte edilmesi

A0035917
6 Kabarcik kapaniyla baglant: érnegi
1 Giris alt taraftandir
2 Kesme valfi
3 Kabarctk kapani
4 Kabarcik kapani hava tahliyesi (teslimat kapsamina dahildir)
5 Kesme valfi (yiikselen basinct kismak igin)
6  (Cikis
7 D 12 adaptérii ve hava tahliye borusu baglantist (teslimat kapsamina dahildir)
8  CUA252 akig diizenegi
9  Bulaniklik sensérii CUS52D
10 D 12 adaptérii

ﬂ Kabarcik kapanindan ¢ikan atik suyun tekrar prosese alinmasi uygun dedildir.

1. Hortum sistemi olarak i¢ ¢capt 12 mm (0,5 in)olan PVC hortumlar kullanilmalidir.
2. Hortumlari sonsuz vidalt hortum klipsleri kullanarak sabitleyin (teslimat kapsamina
dahil degildir).

Akis diizenedinin giris ve ¢ikis baglantisi her zaman aynidir. Sistem simetrik ézelliktedir.

Akis diizeneginin monte edilmesi

1. Akis diizenegini dikey olarak yerlestirin. Giris alttaki uca baglanmalidir (boru icinde
yukari yonde akig).

2. Istenilen hacimdeki akisi elde etmek icin iist diizenek baglantisina bir orifis plakasi
yerlestirin (teslimat kapsamina dahildir).

Endress+Hauser



Flowfit CUA252

Kurulum

Endress+Hauser

Orifis plakalar::

= 1 mm (0,04 in) karsihgindaki akis hacmi < 60 1/h (15,8 gal/h)

= 3 mm (0,12 in) karsihgindaki akis hacmi 60 ... 100 1/h (15,8 ... 26,4 gal/h)
= 5 mm (0,2 in) karsihgindaki akis hacmi > 100 1/h (26,4 gal/h)

ﬂ Hortum sisteminde biikiilme veya déngt olmamalidir.
ﬂ Sensore ait kurulum talimatlarina (akis yont) dikkat edilmelidir > & 10.
Kabarcik kapanini calistirirken maksimum basing ve maksimum sicakliga dikkat

edilmelidir > 22.

5.3 Sensoériin montaji

3\
ol (T, | D

S
= R

13 12 11 10

L—

A0035919

8  Sensér yénlendirmesi

A0035918
1  Optik pencereler
2 Akigyénil
3 Kurulum isareti

7 Sensér kurulumu

10 CUA252 akis diizenegi

11 Kelepge contast

12 Kilitleme kelepcgesi

13 Bularklik sensérii CUS52D

ﬂ Bulaniklik sensorlerini diizenege yerlestirirken sadece 2" kelepce kullanin.

1. Sensori yerlestirirken, sensérdeki optik pencerelerin akis yoniiyle ayni hizada
olmasina dikkat edin (madde 2).

2. Sensoriin yoniniin dogru oldugundan emin olmak icin sensér tizerindeki kurulum
isaretini (madde 3) kullanabilirsiniz.

5.4 Kurulum sonrasi kontrolii

= Montaj sonrasinda sabitlenmis ve sizdirmaz olduklarindan emin olmak i¢in tim
baglantilar1 kontrol edin.

= Yonlendirmenin dogru oldugundan emin olun.

s Hortumlarin zorlamadan ¢ikmayacak sekilde bagli oldujundan emin olun.

s Tim hortumlar: hasar agisindan kontrol edin.

15



Devreye alma Flowfit CUA252

6 Devreye alma

Devreye alma oncesinde litfen asagidakileri saglayin:
= tim contalar diizenek ve proses baglantisina dogru yerlestirilmigtir.
= sensor dogru takilmigtir ve baglanmigtir.

A UYARI

Madde, diizenege yanhs baglanmis

Madde s1zintisi olabilir!

» Diizenege basin¢ uygulamadan dnce baglantinin dogru yapildigindan emin olun. Aksi
takdirde, diizenegi prosese takmayin.

16 Endress+Hauser



Flowfit CUA252

Bakim

Endress+Hauser

7 Bakim

» Bakim islemleri diizenli araliklarla gerceklestirilmelidir.

ﬂ Bakim zamanlarinin 6nceden bir bakim giinliigine kaydedilmesini 6neririz.

Bakim dongiisii 6ncelikli olarak asagidaki faktérlere baghdir:
= Sistem

= Montaj kosullar:

= Ol¢iim yapilacak madde

A DIKKAT

Sizint1 yapan madde

Cilt ve gozlerde yaralanma riski!

» Bakim isleminin éncesinde proses borusunda basing olmadigini, bos oldugunu ve
durulanmig oldugunu kontrol edin.

» Koruyucu eldiven, koruyucu gézliik ve uygun koruyucu kiyafetler giyin.

7.1 Bakim isleri

7.1.1  Diizenegin temizlenmesi

= Uygun temizleme soliisyonlar: kullanarak hafif kir ve pislikleri temizleyin. Temizlik
maddesi > B 18

= Agr kirleri yumusak bir firca ve uygun bir temizlik maddesi ile temizleyin.

= [natq kirler icin parcalar bir temizleme soliisyonuna batirin. Sonrasinda pargalar bir
firca ile temizleyin.

ﬂ I¢me suyu icin tipik bir temizlik arahdi, 6rnedin, 6 ayda birdir.

7.1.2  Contalarin kontrolii ve degistirilmesi
1. Contalar diizenli araliklarla kontrol edilmelidir.

2. Gerekiyorsa contalar: degistirin.

A0035921

9 Contalarin konumu

1 Kelepge contast
2 O-ringler

ﬂ Contalar yedek parga seti olarak sunulur.

17



Bakim Flowfit CUA252

7.2 Temizlik maddesi

A UYARI

Halojen iceren organik solventler
Sinirli kanser olusum kaniti! Cevre icin uzun dénemli etkilerle tehlikeli!
» Halojen iceren organik solventler kullanmayin.

A UYARI

Tiyokarbamit

Yutulursa tehlikelidir! Sinirh kanser olusum kaniti! Dogmamis ¢ocuklarda tehlike riski!
Cevre icin uzun dénemli etkilerle tehlikeli!

» Koruyucu goézlik, koruyucu eldiven ve uygun koruyucu kiyafetler giyin.

» Gozler, agiz ve deri ile tim temasi dnleyin.

» Cevreye bosaltilmasini engelleyin.

En sik kargilagilan kirlenme tipleri ve her birinde kullanilan temizlik maddeleri asagidaki
tabloda gosterilmigtir.

ﬂ Temizlenecek malzemelerin malzeme uyumluluguna dikkat edin.

Kirlenme tipi Temizlik maddesi

Gresler ve yaglar Sicak su veya yiizey etkinlestirici veya suda ¢6ziinen
organik solventler iceren temperlenmis (alkali)
maddeler (6rn. etanol)

Kirec birikmeleri, metal Yakl. %3 hidroklorik asit

hidroksit birikmesi, ¢dkelen

biyolojik birikme

Silfit birikmeleri %3 hidroklorik asit ve tiyokarbamid karigimi (piyasada
bulunan)

Protein birikmesi %3 hidroklorik asit ve pepsin karigimi (piyasada
bulunan)

Elyaf, askidaki maddeler Basincli su, olasi yiizey-aktif maddeler

Hafif biyolojik birikme Basingl su

» Kirlenme derecesi ve tipine uygun bir temizlik maddesi secin.

18 Endress+Hauser



Flowfit CUA252 Onarim

8 Onarim

8.1 Yedek parcalar

Siparis numarasi Aciklama

71241882 Kelepce contasi, DN 50, FDA, 2 adet
71241892 O-ring, EPDM, 2 set
8.2 lIade

Onarim veya bir fabrika kalibrasyonu gerekiyorsa ya da yanlig bir iiriin siparis veya teslim
edilmisse urin iade edilmelidir. Bir ISO sertifikal sirket ve ayni zamanda kanuni
dizenlemeler nedeniyle, Endress+Hauser madde ile temas etmis olan iade triin
islemlerinde belirli prosedtrlere uymak zorundadir.

Cihazin hizli, gtivenli ve profesyonel sekilde iadesini saglamak icin:

» Cihazlarin iadesi ile ilgili prosediir ve sartlar hakkinda bilgi icin
www.endress.com/support/return-material web sitesine bakin.

8.3 imha

» Litfen yerel dizenlemelere uyun!

Endress+Hauser 19
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Aksesuarlar

Flowtfit CUA252

20

9 Aksesuarlar

Asagidakiler bu dokiimantasyonun yayinladigi zamanda mevcut olan en 6nemli
aksesuarlardur.

» Burada listelenmemis olan aksesuarlar icin liitfen Servis ve Satig Merkezi ile irtibata
gegin.

Aciklama Siparis numarasi
Kelepce baglantisi i¢in kér kapak; 1 adet 71242180
Adaptor, icten digli, RP %", malzeme: PE; 1 adet 71242172
Adaptor, icten disli, NPT %4", malzeme: PE; 1 adet 71242173
Adaptér, kaynakl baglanti, D 25, malzeme: PE; 1 adet 71242174
Adaptér, hortum baglanti ucu, D 25, malzeme: PE; 1 adet 71242175
Adaptér, hortum baglanti ucu, D 12, malzeme: PE; 1 adet 71242176
Adaptor, flang ANSI 2", 1 adet 71242177

Ultrason temizlik sistemi CYR52
= Montaj ve boru baglantilari i¢in
= Urtin sayfasindaki Product Configurator: www.endress.com/cyr52

Teknik Bilgiler TI01153C

Kabarcik kapam

= CUS52D sensori igin

= Proses basinci: maks. 3 bar (43,5 psi)

= Proses sicakligi: 0... 50°C (32 ... 122 °F)

= D 12 adaptori ve gaz tahliye borusu baglantisi (CUA252 tizerindeki st baglant)
teslimat kapsamina dahildir.

= Asagidaki akiglar icin orifis plakalari:
= <601/h (15,8 gal/h)
= 60..1001/h (15,8 ... 26,4 gal/h)
= >1001/h (26,4 gal/h)

= Gaz tahliye hattinda bir PVC hortum, geri basing hortum valfi ve luer kilidi adaptori
bulunur.

= Siparig numarasi, D 12 hortum baglantisi ile CUA252 diizenedi icin uygun (farkli olarak
adaptor kiti ile yiikseltme): 71242170

12 (0.5)
12 (0.5)

g i

254 (10.0)

A0035757

10  Kabarcik kapani. Miihendislik birimi: mm (ing)

1 Madde girisi (hortum sistemi olmadan)
2 Kabarcik ¢ikist (hortum sistemi teslimat kapsamina dahildir)
3 Madde ¢ikist (hortum sistemi olmadan)

CUA252 icin duvara montaj kiti
Siparig numarasi: 71242171

Endress+Hauser




Flowfit CUA252

Aksesuarlar

Endress+Hauser

291 (11.46)

-
%

A0022264

11  Duvara montaj kiti. Mithendislik birimi: mm (ing)

1

Aski civatast STST 10 x 60 mm (teslimat kapsamina dahildir)

21



Teknik bilgi

Flowtfit CUA252

10 Teknik bilgi

10.1 Cevre

Ortam sicaklik araligi

0..55°C(32..131°F)

Saklama sicakligi

0...60°C (32 ... 140 °F), orijinal paket i¢cinde

10.2 Proses

Proses sicaklik araligi

0..50°C(32...122°°F)

Proses basing araligi

0..6bar (0...87 psi)
0..3bar (0 ... 43,5 psi)

Basing/sicaklik
siniflandirmalari

22

p [psi] p [bar]
874 6
584 4
04 0 N B S R R R B T I N
0 10 20 30 40 50 60 T[C]
[ I I T I | | | | [ [ [ [ I N
32 50 68 86 104 122 140 TI[F]

12 Basing/swcaklik stniflandirmalart

A0044719

p [psi| p [bar]
43,5+ 3
0+ 0 T 1 T 1 1 T 1 T N
0 10 20 30 40 50 T[C|
I LI I T T 1 1 0
32 50 68 86 104 122 T[¥F]
13 Kabarcik kapani basing/sicaklik siniflandirmalart
Endress+Hauser



Teknik bilgi

Flowtit CUA252
Akis hizi NW 50 borularda diigiik viskoziteli madde icin maks. 2 m/s (6,6 ft/s)
Akig limiti Tavsiye edilen akis ': 60 1/h (15,8 gal/h)
Aralik: 10...1001/h (2,64 ... 26,4 gal/h)
1) Atilmisg numune ile calisma durumunda (kay1p su)
Basing kaybi < 0,05 bar (0,7 psi) maks. 100 1/h (26,4 gal/h)akis i¢in
10.3 Mekanik yap1
Boyutlar —
(9] —
N N
8 2 <
= = I
o @ 2
X s S X
A-me B H ] R -
T 0815 T
(3.21)
124 (4.88)
197 (7.76)
350 (13.78)
~
=)
105(4.13) |2
14 Boyutlar. Miihendislik birimi: mm (ing)
Baglantilar | NPT 34" Rp %a Yapistirmali ANSI2" | D25 D12 G1 %
baglant1D 25 Hortum Hortum
Xmm (ing) |70 (2,76) |64 (2,52) |22(0,87) 71(2,80) | 74 (2,91) 74 (2,91) 0
Y mm (ing) |@58(2,28) | @ 58(2,28) | @ 58(2,28) @152 @ 58(2,28) |258(2,28) |358(2,28)
(5,98)
Agirhik 1,17 kg (2,58 1b) Proses baglantisi olmadan
Malzemeler Diizenek muhafazasi: PE100 Y
Contalar: EPDM
Flans: PP-GF
Kor kapak: Paslanmaz celik 1.4404 (AISI 316 L)

Endress+Hauser
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Teknik bilgi Flowtfit CUA252

Kabarcik kapani: Polikarbonat

Proses baglantilar: PE

Kabarcik kapani proses baglantist: PVC

Kelepce baglant: Paslanmaz celik 1.4404 (AISI 316 L)

1) DIN 8075'e uygun PE 100 malzeme. Siirekli yiiksek proses sicakliklar: nedeniyle yiiksek asinma
mimkindir. Yiksek basing ve sicaklik durumunda alternatif olarak Flowfit CUA262 kullanin.

Proses baglantilari

C1

A0035923
15  Proses baglantilart
B2 Icten disli Rp %"
B3 Icten disli NPT %"
C1 Yapistirmali baglanti D 25
DI D25 Hortum
E2  Flans ANSI 2"

Bir dig dis G1 % (B1, baglanti adaptorii olmadan standart) veya bir D 12 hortum (D2) da
mimkindur.

24 Endress+Hauser



Flowfit CUA252 Indeks

indeks

G

Guvenlik talimatlarr . . . ......... .. ... .. .. ... ... 5
I

Isimplakasi................................. 8
K

Kullanim . .. ... 5
Kullanim amacl . . . . ... oot e 5
0

Onaylar. ........... .. 9
S

Semboller . .. ... ... . . 4
Sertifikalar . . . ... ... .. . 9
T

Teslimatin kabul edilmesi . . .. .................. 8
U

Uyarilar. . ... 4
i

Urlin tanimlamast . . . . oo oo e e 8
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