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Sobre este
documento

Documentacéo
associada

Documentacéo
adicional

Certificados do
fabricante

Este documento foi traduzido para diversos idiomas. Juridicamente
estabelecido é apenas o texto original em inglés.

O documento traduzido em idiomas da UE esta disponivel:

= Na area de download do site da Endress+Hauser: www.endress.com
-> Downloads -> Manuais e Folhas de Dados ->
Tipo: Instrucdes de Seguranca Ex (XA) -> Pesquisa de texto:...

= No Device Viewer: www.endress.com -> Ferramentas de produtos ->
Informacdes especificas de Acesso ao equipamento -> Recursos de
verificacdo do equipamento

ﬂ Caso ainda ndo esteja disponivel, o documento pode ser solicitado.

Este documento é parte integrante destas Instru¢des de operacéo:
TIO0396F/00

Brochura sobre protecdo contra explosdo: CP00021Z/11

A brochura sobre protecdo contra exploséo esta disponivel:

= Na area de download do site da Endress+Hauser:
www.endress.com -> Downloads -> Brochuras e Catdlogos ->
Pesquisa de texto: CPO0021Z

= No CD para equipamentos com documentac¢éo baseada em CD

Declaracgdo de conformidade da CE
Numero de declaragéo:

EG05012

A Declaracdo de Conformidade da UE esté disponivel:

Para fazer download é sé acessar o site da Endress+Hauser:
www.endress.com -> Downloads -> Declaracdo ->

Tipo: Declaracdo UE -> Cdédigo do produto: ...

Certificado de vistoria tipo UE

Numero do certificado:
BVS 05 ATEX E 009

Lista de normas aplicadas: consulte Declaracdo de conformidade da UE.
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Endereco do Endress+Hauser SE+Co. KG
fabricante HauptstraRe 1
79689 Maulburg, Alemanha

Endereco da fabrica: veja etiqueta de identificacéo.

Outras normas Entre outras coisas, as seguintes normas devem ser observadas na
versdo atual para instalacdo apropriada:
= [EC/EN 60079-14:"Atmosferas explosivas - Parte 14: projeto, selecdo
e montagem das instala¢des elétricas"
= EN 1127-1:"Atmosferas explosivas - Prevencéo e protecdo contra
explosédo - Parte 1: Conceitos basicos e metodologia"

Cédigo de pedido O codigo de pedido estendido é indicado na etiqueta de identificacéo,

estendido que é afixado ao equipamento de forma que fique visivel. Informacdes
adicionais sobre a etiqueta de identificacdo sdo fornecidas nas
Instrucdes de operagéo associadas.

Estrutura do cdédigo de pedido estendido

FDU9X _ kkkkkkkkkkkkk + A*B*C*D*E*F*G*“
(Tipo do (Especificagdes (Especificagdes
equipamento) bdsicas) opcionais)

* = Espaco reservado

Nesta posicdo, uma opcdo (numero ou letra) selecionada a partir
da especificacéo é exibida ao invés dos espacos reservados.

Especificacdes bdsicas

Os recursos absolutamente essenciais para o equipamento (recursos
obrigatorios) sdo descritos em especificagdes basicas. O numero de
posi¢des depende do numero de recursos disponiveis. O opcional
selecionado de um recurso pode consistir de varias posicdes.

Especificacdes opcionais

As especificagdes opcionais descrevem os recursos adicionais para o
equipamento (recursos opcionais). O numero de posi¢Ses depende do
numero de recursos disponiveis. Os recursos tém uma estrutura de 2
digitos para ajudar na identificagdo (por exemplo, JA). O primeiro digito
(ID) representa o grupo de recursos e consiste de um nimero ou uma
letra (por exemplo ] = teste, certificado). O sequndo digito constitui o
valor que se refere ao recurso dentro do grupo (por exemplo, A = 3,1
material (pecas umidas), certificado de inspecéo).
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Mais informacdes detalhadas sobre esse equipamento séo fornecidas
nas seguintes tabelas. Essas tabelas descrevem as posi¢des individuais e
IDs no codigo de pedido estendido que séo relevantes as areas
classificadas.

Cédigo do pedido estendido: Prosonic S

ﬂ As especifica¢des a seguir reproduzem uma parte da estrutura do
produto e sdo usadas para atribuir:
= Essa documentagdo para o equipamento (usando o codigo do
pedido estendido na etiqueta de identificacdo).
= As op¢des do equipamento citados no documento.

Tipo do equipamento
FDU90, FDU91, FDU91F, FDU92

Especificagdes bdsicas

Posigdo 1 (Aprovacéo)

Opcéo selecionada | Descrigdo

FDU90 ] ATEX 112 GExmalICT5 Gb
FDU91 ] ATEX 112 GExmalIC T6 Gb
FDU91F

FDU92

Posic¢do 4 (Aquecedor)

Opcédo selecionada | Descricdo

FDU90 A Sem
FDU91

Conexdo com 24Vcc Nota Informacdes técnicas FMU90!
(Compensagdo de temperatura)

Especificagdes opcionais
Nenhuma opgéo especifica para areas classificadas estéd disponivel.
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Instrucdes de = Em conformidade com a instalagéo e as Instrugdes de sequranca nas
seguranca: Geral Instrugbes de Operagéo.
= Os colaboradores devem atender as seguintes condi¢des para
montagem, instalacdo elétrica, comissionamento e manutencéo do
equipamento:
= Serem adequadamente qualificados para os papeis e tarefas que
irdo executar
s Serem treinados em protecéo contra explosédo
s Estar familiarizados com as requlamentacdes nacionais
= Instale o equipamento de acordo com as instrugdes do fabricante e
regulamentac¢des nacionais.
= N&o opere o equipamento fora dos parametros elétricos, térmicos e
mecanicos especificados.
= Apenas use o equipamento em meios para 0s quais as partes
molhadas tenham durabilidade suficiente.
s Evitar carga eletrostatica:
= De superficies de plastico (ex. involucro, elemento do sensor,
envernizacdo especial, placas adicionais instaladas, ...)
= De capacidades isoladas (ex. placas metalicas isoladas)

Instrugdes de Em caso de envernizag¢éo adicional ou alternativo no gabinete ou em
seguranca: outras pecas de metal:
CondicGes especiais ® Observe o perigo de carga e descarga eletrostatica.

= N3o esfregue as superficies com pano seco.

Instrugdes de Conex&o elétrica do sensor Prosonic FDU9x para a unidade de anélise
seguranca: Prosonic S
Instalacdo
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Zona 1

Tanque, Area classificada Zona 1

Conexdo elétrica

Opcional: Caixa do terminal (aplicada pelo usudrio)

conectado diretamente ou através de caixa do terminal

Fonte de alimentagdo externa

(somente o Tipo de equipamento FDU90, FDU91 com Especificagdo bdsica,
Posicdo 4 = B)

6  Andlise e unidade de controle
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Tanque, Area classificada Zona 1

Conexdo elétrica

Opcional: Caixa do terminal (aplicada pelo usudrio)
conectado diretamente ou através de caixa do terminal
Fonte de alimentagdo externa

(somente o Tipo de equipamento FDU90, FDU91 com Especificagdo bdsica,

Posicdo 4 = B)

6  Andlise e unidade de controle
7 Tanque, Area classificada Zona 1

= O sensor pode ser instalado usando o equipamento de alinhamento

FAU40.

= Ao usar acessorios plasticos, verifique se sdo adequados para areas
classificadas com risco de exploséo. Observe as instru¢des referentes
a carga eletrostatica.

= Versdes com adaptador NPT destinam-se a conex@o com um conduite
que seja adequado para o tipo de protecdo. O adaptador precisa ser
conectado ao sistema de aterramento local, seja diretamente ou
através de um conduite metdalico ou por outros meios.
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Tabelas de
temperatura

10

Tipo de equipamento FDU90

Equipamento grupo IIC/IIB

Para uso do sensor em &reas classificadas com risco de explosdo devido
a gases, névoa ou vapores combustiveis: Evite carga eletrostatica do
sensor.

Tipo de equipamento FDU91

O sensor deve ser montado em uma posicédo protegida se o esforco
mecanico for esperado.

Tipo de equipamento FDU91F

O gabinete do sensor é formado por material condutivo e é conectado,
juntamente com a membrana e a conexdo de montagem, ao terminal de
aterramento do cabo do sensor, o qual deve ser conectado ao sistema de
aterramento local da fabrica.

Tipo de equipamento FDU92

O sensor deve ser montado em uma posicédo protegida se o esforco
mecanico for esperado.

Grupo de equipamento IIC

Para uso do sensor em dreas classificadas com risco de explosdo devido
a gases, névoa ou vapores combustiveis: Evite carga eletrostatica do
Sensor.

Tipo de equipamento
FDU90 FDU91 FDU91F FDU92
Temperatura do processo T, max. +60 °C | max. +80 °C | max. +80 °C | max. +80 °C
(processo)
Classe de Faixa de temperatura ambiente permitida
temperatura
Tipo de equipamento
FDU90 FDU91 FDU91F
com Especificagdo bdsica, Posigdo 4 = | FDU92
A B
T6 - -40 para +60°C | -40 para +40°C | -40 para +60 °C
T5 -40 para +60 °C | =40 para +80°C | -40 para +60°C | -40 para +80 °C
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Classe de Faixa de temperatura ambiente permitida
temperatura
Tipo de equipamento
FDU90 FDU91 FDU91F
com Especificagdo bdsica, Posi¢dio 4 = | FDU92
A B
T4 -40 para +80 °C | 40 para +80°C | -40 para +80°C | -40 para +80 °C
T3 -40 para +80 °C | -40 para +80 °C | -40 para +80 °C | -40 para +80 °C

Dados de conexdo Limites de desempenho

Tipo de equipamento

FDU90 FDU91 FDU91F FDU92

Presséo de trabalho max. ! 0.4 MPa 0.4 MPa 0.4 MPa 0.4 MPa

1) fora de atmosferas com risco de explos&o em 20 °C

Emiss&o/circuito de sinal (FMU90, FMU95 a FDU9x)

Tipo de equipamento

FDU90 FDU91 FDU91F FDU92

Tensédo de transmissdo <55 Vg <55 Vg <55 Vg <55 Vgt
Frequéncia de envio (20 °C) 90.0 kHz 43.0 kHz 42.0 kHz 30.5 kHz
Consumo de energia max. 09w 0.4W 09w 09w

(poténcia de longo prazo eff.)

Fonte de alimenta¢do NTC (FMU90, FMU95 a FDU9x)

Tipo de equipamento

FDU90 FDU91 FDU91F | FDU92

Fonte de alimentagéo <12V <12V <12V <12V
Consumo de energia max. <04mW | <04mW | <0.4mW | <0.4mW
(poténcia de longo prazo eff.)

Fonte de alimentagdo externa para <26.4 Vo | €264 Ve | - -

circuito de aquecimento ou Ve, ou Vi,
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