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O tomto
dokumentu

Souvisejici
dokumentace

Doplnujici
dokumentace

Certifikaty
vyrobce

Tento dokument je pfeloZen do nékolika jazykd. Pravné zévazny je
pouze zdrojovy text v anglictiné.

Dokument pfeloZeny do jazykd EU je k dispozici:

= V oblasti s dokumenty ke staZeni na webovych strankach
Endress+Hauser: www.endress.com -> Ke stazeni -> Prirucky
a technicke specifikace -> Typ: Pokyny k bezpecnosti v prostredich
s nebezpe¢im vybuchu (XA) -> Textové vyhledavani: ...

= V nastroji Device Viewer: www.endress.com -> Nastroje pro produkty
-> Pristup k specifickym informacim pro konkrétni pfistroje ->
Prohlédnout vlastnosti pristroje

ﬂ Pokud jesté neni k dispozici, dokument lze objednat.

Tento dokument tvoti nedilnou souéast nasledujicich Navodu k obsluze:
TIO0396F/00

Prirucka o ochrané proti vybuchu: CP00021Z/11

Prirucka o ochrané proti vybuchu je k dispozici:

= V oblasti s dokumenty ke staZeni na webovych strankach spole¢nosti
Endress+Hauser:
www.endress.com -> Ke staZeni -> BroZury a katalogy -> Textové
vyhledavani: CP00021Z

= Na CD pro pfistroj s dokumentaci uloZzenou na CD

EU prohlaseni o shodé

Cislo prohlaseni:

EG05012

EU prohlaseni o shodé je k dispozici:

V oblasti s dokumenty ke staZeni na webovych strankach spole¢nosti
Endress+Hauser:

www.endress.com -> Ke staZeni -> ProhlaSeni ->

Typ: EU prohldsSeni -> Koéd produktu: ...

Certifikat o typové zkouSce EU
Cislo certifikatu:

BVS 05 ATEX E 009
Seznam pouZitych norem: Viz EU prohldseni o shodé.

Endress+Hauser
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Adresa vyrobce

Dalsi normy

Rozsifeny
objednaci kod

Endress+Hauser

Endress+Hauser SE+Co. KG
HauptstraRe 1
79689 Maulburg, Némecko

Adresa vyrobniho zévodu: Viz typovy Stitek.

Mimo jiné musi byt pfi instalaci dodrZzeny nasledujici normy v jejich
aktudlni verzi:
= [EC/EN 60079-14: ,Vybusné atmosféry — Cast 14: Navrh, vybér
a zfizovani elektrickych instalaci®
= EN 1127-1: ,Vybusna prostfedi - Prevence a ochrana proti vybuchu -
Cast 1: Zakladni koncepce a metodika*

Rozsifeny objednaci kod je uveden na vyrobnim Stitku, ktery je
pfipevnén na pfistroji tak, aby byl zfetelné viditelny. Dalsi informace
o vyrobnim Stitku jsou uvedené v pfisluSném navodu k obsluze.

Struktura rozsifeného objednaciho kédu

FDU9X _ kkkkkkkkkkikhkik + A*B*C*D*E*F*G*“
(Typ (Zdkladni (Volitelné specifikace)
pfistroje) specifikace)
* = Zastupny znak

Na této pozici je namisto zastupného znaku uvedena urcita
volitelna mozZnost (¢islo nebo pismeno) zvolena ze zobrazenych
specifikaci.

Zdkladni specifikace

Vlastnosti, jez jsou zcela zasadni pro dany pfistroj (povinné vlastnosti),
jsou specifikovany v zdkladnich specifikacich. Pocet pozic zavisi na poctu
dostupnych vlastnosti. Zvolend moznost dané vlastnosti mtze byt
sloZena z nekolika pozic.

Volitelné specifikace

Volitelné specifikace popisuji dalsi vlastnosti pfistroje (volitelné
vlastnosti). Pocet pozic zavisi na poc¢tu dostupnych vlastnosti. Pro
usnadnéni identifikace maji jednotlivé vlastnosti jednotnou strukturu
sloZenou ze 2 znaktl (napt. JA). Prvni znak (identifika¢ni znak) oznacuje
skupinu vlastnosti a je tvofen €islici nebo pismenem (napf. J = zkouska,
certifikat). Druhy znak urcuje hodnotu, kterd oznacuje danou vlastnost
v piislusné skupiné (napf. A = material 3.1 (smacené dily), certifikat

o zkousce).
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tabulkach. Tyto tabulky popisuji jednotlivé pozice a identifika¢ni znaky
v roz§ifeném objednacim kédu, jeZ jsou relevantni pro nebezpeéné

oblasti.

Rozsifeny objednaci kod: Prosonic S

ﬂ Nésledujici specifikace predstavuji vyniatek ze struktury produktu

a pouzivaji se k prirazeni:

= této dokumentace k prfistroji (pomoci rozsifeného objednaciho

kédu na vyrobnim Stitku);

= volitelnych moZnosti pfistroje uvedenych v dokumentu.

Typ pristroje
FDU90, FDU91, FDU91F, FDU92

Zdkladni specifikace

Polozka 1 (schvaleni)

Zvolena moznost Popis

FDU90 ] ATEX 112 GExmalIC T5 Gb
FDU91 ] ATEX 112 GExmalIC T6 Gb
FDU91F

FDU92

Pozice 4 (topeni)

Zvolena moznost Popis
FDU90 A Bez
FDU91

(Kompenzace teploty)

Pripojeni k 24 V DC Poznamka Technické informace FMU90!

Volitelné specifikace

Nejsou k dispozici Zddné moZnosti specifické pro nebezpe¢né oblasti.

Endress+Hauser
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Bezpecnostni = DodrZujte instalaéni a bezpecnostni pokyny uvedené v navodu
pokyny: k obsluze.
vSeobecné = Persondl musi spliiovat nasledujici podminky pro montéz, elektrickou

instalaci, uvddéni do provozu a udrZbu pfistroje:
= Vhodna kvalifikace pro jeho tlohu a ukoly, které vykonava.
= Proskoleni na ochranu proti vybuchu.
® Jsou seznameni s narodnimi pfedpisy.

s Pfistroj instalujte v souladu s pokyny od vyrobce a s ndrodnimi
predpisy.

s NepouZivejte pfistroj mimo specifikovany rozsah elektrickych,
teplotnich a mechanickych parametra.

s PouZivejte pfistroj pouze v médiich, vii¢i kterym maji smacené
materidly dostatecnou odolnost.

s Zabrante vzniku elektrostatického naboje:
= Na plastovych povrsich (napf. kryt, snimaci prvek, specialni

lakovani, namontované dodatecné desky)

= [zolované kapacity (napf. izolované kovové desky)

Bezpecnostni Pokud byl na kryt nebo jiné kovové ¢asti aplikovan dodate¢ny nebo

pokyny: specialni natér:

Zvlastni podminky # Respektujte nebezpeci zpiisobené elektrostatickym nabojem a jeho
vybitim.

= Neotirejte povrchy suchou utérkou.

Bezpecnostni Elektrické pfipojeni snimace Prosonic FDU9x k analytické jednotce
pokyny: instalace  Prosonic S

Endress+Hauser 7
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Zona 1
Nddrz; zéna 1 prostor s nebezpecim vybuchu
Elektrické pripojent

Volitelné: svorkovnice (dle uZivatele)

pfipojeno piimo nebo pies svorkovnici

Externi napdjent

(pouze typ zarizeni FDU90, FDU91 se zdkladni specifikaci, pozice 4 = B)
6  Jednotka pro analyzu a fizeni
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Elektrické pripojeni dvou snimacd Prosonic FDU9x k analytické jednotce

Prosonic S
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A Zonal
1 Nddrz; zéna 1 prostor s nebezpecim vybuchu
2 Elektrické pripojeni
3 Volitelné: svorkovnice (dle uzivatele)
4 pripojeno piimo nebo pres svorkovnici
5 Externi napdjeni
(pouze typ zarizeni FDU90, FDU91 se zdkladni specifikaci, pozice 4 = B)
6  Jednotka pro analyzu a fizeni
7 Nddrz; zéna 1 prostor s nebezpecim vybuchu

Senzor lze namontovat pomoci smérovaciho zatizeni FAU4O.

P1i poutiti plastového prisluSenstvi zkontrolujte vhodnost pro
prostfedi s nebezpec¢im vybuchu. DodrZujte pokyny tykajici se vzniku
elektrostatického naboje.

Verze s adaptérem NPT jsou ur¢eny pro pfipojeni k vedeni vhodnému
pro dany typ ochrany. Adaptér musi byt pfipojen k mistnimu
uzemnovacimu systému bud pfimo pfes kovové vedeni, nebo jinymi
opatfenimi.
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Tabulky teplot

10

Typ pfistroje FDU90

Skupina zarizeni IIC/IIB

Pro pouZiti senzoru v prostorech s nebezpecim vybuchu v disledku
hotlavych plynti, mlhy nebo par: Vyvarujte se elektrostatickému
nabijeni senzoru.

Typ pfistroje FDU91

Senzor musi byt namontovan v chrdnéné poloze, pokud lze ocekévat
mechanické zatiZeni.

Typ pfistroje FDU91F

Kryt senzoru se sklada z vodivého materialu a je pfipojen stejné jako
membréana a montazni pfipojeni k uzemnovacimu kabelu senzoru, ktery
musi byt pfipojen k mistnimu uzemnovacimu provoznimu systému.

Typ pfistroje FDU92

Senzor musi byt namontovan v chrdnéné poloze, pokud lze ocekévat
mechanické zatiZeni.

Skupina zarizeni IIC

Pro pouZiti senzoru v prostorech s nebezpe¢im vybuchu v disledku
hotlavych plynt, mlhy nebo par: Vyvarujte se elektrostatickému
nabijeni senzoru.

Typ pfistroje
FDU90 FDU91 FDU91F FDU92
Procesni teplota Ty, (proces) Max. +60°C | Max. +80°C | Max. +80°C | Max. +80°C
Teplotni tfida | Pripustny rozsah okolni teploty
Typ pfistroje
FDU90 FDU91 FDU91F
se zdkladnt specifikaci, pozice 4 = FDU92
A B
T6 - -40 ... +60°C -40 ... +40°C -40...+60°C
T5 -40..+60°C | -40..+80°C -40...+60°C -40...+80°C
T4 -40..+80°C | -40..+80°C -40...+80°C -40...+80°C
T3 -40..+80°C |-40..+80°C -40...+80°C -40...+80°C
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XAO00321F-E
Pfipojovaci idaje = Vykonnostni limity
Typ piistroje
FDU90 FDU91 FDU91F FDU92
Max. pracovni tlak g 0,4 MPa 0,4 MPa 0,4 MPa 0,4 MPa
1) mimo prostfedi s nebezpec¢im vybuchu pfi 20 °C
Emisni/signélni obvod (FMU90, FMU95 aZ FDU9x)
Typ pfistroje
FDU90 FDU91 FDU91F FDU92
Prenosové napéti <55V <55V <55V <55V,
Vysilaci frekvence (20 °C) 90,0 kHz 43,0 kHz 42,0 kHz 30,5 kHz
Max. odebirany prikon 0,9W 0,4 W 0,9W 0,9W
(ef. dlouhodoby vykon)
Napajeni NTC (FMU90, FMU95 az FDU9x)
Typ pfistroje
FDU90 FDU91 FDU91F FDU92
Napajeni <12V <12V <12V <12V
Max. odebirany prikon < 0,4 mW < 0,4 mW <0,4mW |<0,4mW
(ef. dlouhodoby vykon)
Externi napéjeni pro topny okruh <264 Vpe | <264V | - -
nebo V pc nebo V p¢

Endress+Hauser
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