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Limitni méfeni vodivosti 113627, 11363Z, 11375Z, 11961Z

O tomto
dokumentu

Souvisejici
dokumentace

Dopliujici
dokumentace

Certifikaty
vyrobce

Tento dokument je pfeloZen do nékolika jazykd. Pravné zévazny je
pouze zdrojovy text v anglictiné.

Dokument pfeloZeny do jazykd EU je k dispozici:

= V oblasti s dokumenty ke staZeni na webovych strankach
Endress+Hauser: www.endress.com -> Ke stazeni -> Prirucky
a technicke specifikace -> Typ: Pokyny k bezpe¢nosti v prostredich
s nebezpe¢im vybuchu (XA) -> Textové vyhledavani: ...

= V nastroji Device Viewer: www.endress.com -> Nastroje pro produkty
-> Pristup k specifickym informacim pro konkrétni prfistroje ->
Prohlédnout vlastnosti pristroje

ﬂ Pokud jesté neni k dispozici, dokument lze objednat.

Tento dokument tvoti nedilnou sou¢ast nasledujicich Navodu k obsluze:

= TI00121F/00 (11362Z)
= TI00122F/00 (11363Z)
= TI00298F/00, KA0O0240F/00 (11375Z)
= TI00325F/00, KAOO241F/00 (11961Z)

Prirucka o ochrané proti vybuchu: CP00021Z/11

Ptirucka o ochrané proti vybuchu je k dispozici:

= V oblasti s dokumenty ke staZeni na webovych strankach spole¢nosti
Endress+Hauser:
www.endress.com -> Ke staZeni -> BroZury a katalogy -> Textové
vyhledavani: CP00021Z

= Na CD pro pfistroj s dokumentaci uloZzenou na CD

EU prohlaseni o shodé

Cislo prohlageni:
EG02050

EU prohlaseni o shodé je k dispozici:

V oblasti s dokumenty ke staZeni na webovych strankach spole¢nosti
Endress+Hauser:

www.endress.com -> Ke staZeni -> ProhlaSeni ->

Typ: EU prohldsSeni -> Koéd produktu: ...

Endress+Hauser



Limitni méfeni vodivosti 113627, 11363Z, 11375Z, 119617 XAO00197F-C

Adresa vyrobce

Dalsi normy

Rozsifeny
objednaci kod

Endress+Hauser

Certifikat o typové zkouSce EU

Cislo certifikatu:
TUV 02 ATEX 1951 X
Seznam pouZitych norem: Viz EU prohldseni o shodé.

Endress+Hauser SE+Co. KG
HauptstraRe 1
79689 Maulburg, Némecko

Adresa vyrobniho zédvodu: Viz typovy Stitek.

Mimo jiné musi byt pfi instalaci dodrZzeny nasledujici normy v jejich
aktualni verzi:
= [EC/EN 60079-14: ,Vybusné atmosféry — Cast 14: Navrh, vybér
a zfizovani elektrickych instalaci®
= EN 1127-1: ,Vybusna prostredi — Prevence a ochrana proti vybuchu -
Cast 1: Zakladni koncepce a metodika*

Rozsifeny objednaci kod je uveden na vyrobnim Stitku, ktery je
pfipevnén na pfistroji tak, aby byl zfetelné viditelny. Dalsi informace
o vyrobnim Stitku jsou uvedené v pfisluSném navodu k obsluze.

Struktura rozsifeného objednaciho kodu

1136xZ,
113752, _ kkkkkkkkkhkkkk + A*B*C*D*E*F*G*..
119617
(Typ (Zdkladni (Volitelné specifikace)
pfistroje) specifikace)
* = Zastupny znak

Na této pozici je namisto zastupného znaku uvedena urcitd
volitelnd moznost (¢islo nebo pismeno) zvolena ze zobrazenych
specifikaci.

Zdkladni specifikace

Vlastnosti, jeZ jsou zcela zasadni pro dany pfistroj (povinné vlastnosti),
jsou specifikovany v zédkladnich specifikacich. Pocet pozic zavisi na poctu
dostupnych vlastnosti. Zvolend moznost dané vlastnosti mtze byt
sloZena z nékolika pozic.
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Volitelné specifikace

Volitelné specifikace popisuji dalsi vlastnosti pfistroje (volitelné
vlastnosti). Pocet pozic zavisi na po¢tu dostupnych vlastnosti. Pro
usnadnéni identifikace maji jednotlivé vlastnosti jednotnou strukturu
sloZenou ze 2 znakt (napt. JA). Prvni znak (identifika¢ni znak) oznacuje
skupinu vlastnosti a je tvofen €islici nebo pismenem (napf. J = zkouska,
certifikat). Druhy znak urcuje hodnotu, kterd oznacuje danou vlastnost
v pfislu§né skupiné (napf. A = materidl 3.1 (smacené dily), certifikat

o zkousce).

tabulkach. Tyto tabulky popisuji jednotlivé pozice a identifika¢ni znaky
v roz§ifeném objednacim kédu, jeZ jsou relevantni pro nebezpecné
oblasti.

Rozsireny objednaci kéd: limitni méreni vodivosti

ﬂ Nésledujici specifikace predstavuji vynatek ze struktury produktu
a pouZivaji se k pfifazeni:
= této dokumentace k pfistroji (pomoci rozsifeného objednaciho

kédu na vyrobnim Stitku);
= volitelnych moZnosti pfistroje uvedenych v dokumentu.

Typ pristroje
113627, 11363Z

Zdkladni specifikace

PolozZka 1 (schvaleni)

Zvolena moznost Popis
1136xZ A ATEX 111/2 GExiaIIC T6 Ga/Gb, WHG
P ATEX II1/2 GEx ia IIC T6 Ga/Gb

Pozice 2 (aplikace)

Zvolena moznost Popis
1136xZ 1 FTW325
8 Nespecifikovany pfistroj

Endress+Hauser
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Pozice 10 nebo 11 (elektronika, vystup)

Zvolena moznost Popis

1136xZ AY Nezvoleno

B EW11Z; sledovani vedeni

1) Pouze ve spojeni s pozici 1 = P

Volitelné specifikace
Nejsou k dispozici Zddné moZnosti specifické pro nebezpecné oblasti.

Nasledujici specifikace pfedstavuji vynatek ze struktury produktu

a pouZivaji se k pfifazeni:

= této dokumentace k pfistroji (pomoci rozsifeného objednaciho
kodu na vyrobnim Stitku);

= yolitelnych moZnosti pfistroje uvedenych v dokumentu.

Typ pristroje
113757, 1196172

Zdkladni specifikace

Polozka 1 (schvaleni)

Zvolena moznost Popis
113752 P ATEX 111/2 G ExialIC T6 Ga/Gb

Q ATEX 111/2 GExiaIIC T6 Ga/Gb, WHG
11961z A ATEX 111/2 G ExialIC T6, WHG, XA

DodrZzujte bezpecnostni pokyny (XA) (elektrostatické nabijeni)!

P ATEX 111/2 GExialIC T6 Ga/Gb, XA
DodrZujte bezpec¢nostni pokyny (XA) (elektrostatické nabijeni)!

Pozice 2 (aplikace)

Zvolena moznost Popis
119617 R Pro pouziti s FTW325

S Pro pouziti s FTC325
11375Z X Nespecifikovany pfistroj
119617

Volitelné specifikace
Nejsou k dispozici Zadné moZznosti specifické pro nebezpecné oblasti.
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Bezpecnostni

pokyny:

vSeobecné

Bezpecnostni

pokyny:
Zvlastni podminky

Pristroj je uréen k pouZiti ve vybusném prostfedi podle definice

[EC 60079-0 nebo podle ekvivalentnich narodnich norem. Pokud

neni pfftomno potencidlné vybusné prostfedi nebo pokud byla pfijata

dalsi ochrannéd opatfeni: Zatizeni miiZe byt provozovano podle

specifikaci vyrobce.

Persondl musi spliiovat néasledujici podminky pro montaz, elektrickou

instalaci, uvddéni do provozu a udrZbu pfistroje:

s Vhodné kvalifikace pro jeho ulohu a tikoly, které vykonava.

s Proskoleni na ochranu proti vybuchu.

® Jsou seznameni s narodnimi pfedpisy.

Pristroj instalujte v souladu s pokyny od vyrobce a s narodnimi

pfedpisy.

NepouZivejte pfistroj mimo specifikovany rozsah elektrickych,

teplotnich a mechanickych parametra.

PouZivejte pfistroj pouze v médiich, vii¢i kterym maji sméacené

materidly dostatecnou odolnost.

Zabrante vzniku elektrostatického naboje:

= Na plastovych povrsich (napf. kryt, snimaci prvek, specialni
lakovéani, namontované dodatecéné desky)

= [zolované kapacity (napf. izolované kovové desky)

U prirub nebo u Cel pfirub z lehkych kovl (napf. titan, zirkon)

pfedchazejte vzniku jisker zptisobenych néarazy a tfenim.

Aby nedochdazelo k vzniku elektrostatického ndboje (napf. tfenim, pfi

CiSténi, udrzbé, silném pritoku média), mizete pouZit sondy potazené

nevodivym materidlem v plynech skupiny IIC. Tyto sondy jsou

oznaceny vystraznou znackou ,Zamezte vzniku elektrostatického

naboje”.

Pro zamezeni vzniku elektrostatického naboje: Neotirejte povrchy

suchou utérkou.

Pokud byl na kryt nebo jiné kovové ¢asti aplikovan dodate¢ny ¢i

specidlni natér nebo u adhezivnich desek:

s Respektujte nebezpeci zpisobené elektrostatickym nabojem a jeho
vybitim.

= Neinstalujte pfistroj do blizkosti procesti ( < 0,5 m) vytvafejicich
silné elektrostatické naboje.

Typ zafizeni 113627, 11363Z
Predchdzejte vzniku jisker v diisledku nérazi a tfeni.

Endress+Hauser
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Bezpecnostni

pokyny: instalace
A

A0042810

&3]
—

Zona 1

Nddrz; zéna 0

113627, 113637, 113752, 119612
Modul s elektronikou

Kryt

Certifikované piipojené pfistroje
Napdjeni

Vedeni vyrovndni potencidlii
Vyrovndni potencialii

© N O AW N

= Sonda musi zlistat namontovana béhem vsech zakonnych tlakovych
zkouSek nadoby.

= Nainstalujte pfistroj tak, aby béhem pouZivani nedoslo
k mechanickému poskozeni nebo tfeni. Vénujte pozornost zejména
podminkam pritoku a instalacim nadrZe.

Endress+Hauser 9
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Pfepétova ochrana
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Zoéna 1, zéna 2
Zoéna 0
Nddrz
Sonda

Modul s elektronikou

napr. kovovd hadice, kovovd trubka

Prepétovd ochrana, napi. HAW562

Uzemnéni pomoci listy nebo kovového ochranného krytu 51003750
Kabel se stinénim nebo kovovym pldstém

Certifikované pripojené pristroje

Vedeni vyrovndni potencidlii >4 mm? Cu

10 Izolator (volitelny)

11  Vyrovndni potencidlit

12 Katodickd ochrana (napéti objektu)

VW oONO LW~
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= Pokud je vyZadovana piepétova ochrana proti atmosférickému
prepéti: Zadné jiné obvody nesmi opustit kryt p¥istroje béhem
normélniho provozu bez dodate¢nych opatfeni.

= V pifpadé instalaci, které vyZaduji pfepétovou ochranu, aby byly
splnény nérodni pfedpisy nebo normy, nainstalujte zatizeni
vyuzivajici pfepétovou ochranu (napt. HAWS56x spole¢nosti
Endress+Hauser).

= DodrZujte bezpec¢nostni pokyny tykajici se pfepétové ochrany.

Bezpecnostni = Verze s oddélenim zén: oddéleni zén realizované procesnimi
pokyny: zéna 0, pfipojenimi.
zbéna 1 = Verze s procesnim pripojenim:

= Oplet

s Piiruba

= Procesni pripojeni se zavitem:
s Naklon zavitu > 0,7
s Chyceni zavitu > 5 otacek
s Hloubka zaSroubovani > 8 mm
® Zajistéte plynotésnou instalaci procesnich pfipojeni.
= Po namontovani a pfipojeni sondy je bezpodminecné nutné zajistit
tésnost pfi procesnim pfipojeni IP 67.
= Dodavané tésnéni: vhodné pro teplotni rozsahy od =50 ... +200 °C.
® Je odpovédnosti operdtora provozu zajistit utésnéni v blizkosti
procesniho pfipojeni.

Tabulky teplot Typ piistroje Teplotni tiida Maximalni teplota média
vSe s monitorovanim vedeni T6 Okolni teplota < 70 °C
vie T6 <85°C
T5 <100°C
T4 <135°C
119617 T3 <200°C

Endress+Hauser 11
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