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llgili dokiimanlar Solicap M FTI55

1 Ilgili dokiimanlar
Endress+Hauser £Z1]
Order code:  PXXOKXXXXXXX | =
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2 Bu dokiiman hakkinda

2.1 Dokiiman sembolleri

2.1.1 Giivenlik sembolleri

Bu sembol sizi tehlikeli bir durum konusunda uyarir. Bu durumun giderilememesi, ciddi veya
6lumcil yaralanma ile sonuglanacaktir.
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Solicap M FTI55 Bu dokiiman hakkinda

A UYARI
Bu sembol sizi tehlikeli bir durum konusunda uyarir. Bu durumun énlenememesi ciddi veya
6limcil yaralanmalar ile sonuclanabilir.

A DIKKAT
Bu sembol sizi tehlikeli bir durum konusunda uyarir. Bu durumun énlenememesi kiigiik veya
orta dlcekli yaralanmalar ile sonuclanabilir.

Bu sembol kigisel yaralanma ile sonu¢lanmayan prosedirler veya diger gergekler ile ilgili
bilgiler icerir.

2.1.2 Elektrik sembolleri
@ Koruyucu toprak (PE)
Topraklama terminalleri diger tiim baglantilarin yapilmasindan énce topraga baglanmalidir.

Topraklama terminalleri cihazin igine ve digina yerlegtirilmigtir:
= [c topraklama terminali: koruyucu toprak baglantisi ana sebekeye baglanir.
= D15 topraklama terminali: cihaz tesisin topraklama sistemine baglanir.

2.1.3 Alet sembolleri
(| P

Diiz tornavida

S
Yildiz uglu tornavida

2.1.4 Cesitli bilgi ve grafik tipleri icin semboller
izin verilen
Izin verilen prosediirler, prosesler veya islemler

MM Tercih edilen
Tercih edilen prosediirler, siirecler veya islemler

Yasak
Yasak olan prosediirler, prosesler veya iglemler

A ipucu
Ek bilgileri gosterir

Doklimantasyon referanst

Sayfa referansi

>

Not veya bagimsiz adim incelenmelidir
i, @A, B

Adim serisi

=)

Gozle kontrol
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Bu dokiiman hakkinda

Solicap M FTI55

1,2,3,..
Parca numaralari

AB,C, ..
Gorintimler

2.2 Dokiimantasyon

2.2.1 Teknik Bilgiler

EMC test prosediirleri
TIO0241F

Nivotester FTL325N
TIO0353F

Nivotester FTL375N
TIO0361F

2.2.2 Sertifikalar

ATEX giivenlik talimatlar1

Solicap M FTI55

= 111D ExialllC T8O'C Tspo 130°C Da

= 11 1/2 D Ex ia llIC T80°C Tspg 130°C Da/Db
= [11/3 D Exia lIIC T80°C T5qp 130°C Da/Dc
= 11 1/2 D Ex ia/tb IlIC T90°C Da/Db

= 11 1/3 D Ex ia/tc IlIC T90°C Da/Dc

IECEx

Solicap M FTI55

= Exia IIIC TBO°C T5qp 130°C Da

= Exia IlIC TBO°C T5qp 130°C Da/Db
= Exia IIIC TBO°C T5po 130°C Da/Dc
= Exia/tb IIIC T90°C Da/Db

= Exia/tc [IIC T90°C Da/Dc

BVS ATEX E 029; IECEx BVS 14.0118

NEPSI giivenlik talimatlar1
Solicap FT55: GY]J17.1293

Fonksiyonel giivenlik (SIL2/SIL3)
Solicap FT55
SD00278F

Kontrol Semalar: (CSA ve FM)
= Solicap M FTI55

FM

ZD00222F
= Solicap M FTI55

CSAIS

ZD00225F

Endress+Hauser



Solicap M FTI55 Temel giivenlik talimatlar:

CRN kayd1

CRN 0F12978.5

Diger

AD2000: 1slanan malzeme (316L) AD2000 - W0/W2'ye uygundur

2.2.3 Patentler

Bu triin asagidaki patentlerden en az biri ile korunmaktadir:
= DE 103 22 279

= WO 2004 102 133

= US 2005 003 9528

= DE 203 13 695

= WO 2005 025 015

Ek patentler gelistirme asamasindadir.

3 Temel giivenlik talimatlar:
3.1 Personel icin gereksinimler

Personel, gerekli isleri yapmak icin asagidaki gereksinimleri karsilamalidir:
» Belirli fonksiyonlari ve isleri yapmak icin editimli, kalifiye olmalidur.

» Tesis sahibi veya operatérii tarafindan belirli isleri yapmak icin yetkilendirilmis olmalidir.
» Federal veya ulusal diizenlemeler konusunda bilgi sahibi olmalidir.

» Kilavuzdaki ve ek dokiimantasyondaki talimatlari okumus ve anlamig olmalidir.

» Talimatlar: takip etmeli ve sartlara uymalidir.

3.2 Is yeri giivenligi

Cihazda ve cihaz ile calisirken:
» Federal veya ulusal dlizenlemelere uygun kisisel koruyucu ekipman giyin.

3.3 Calisma giivenligi
Cihaz tizerinde konfigiirasyon, test ve bakim calismasi yaparken ¢alisma gtivenligini ve proses
givenligini garanti altina almak icin alternatif denetleyici 6nlemler alinmalidir.

3.3.1 Ex alam

Olciim sistemini patlayic alanlarda kullanirken uyqgun ulusal standartlara ve diizenlemelere
uyulmalidir. Bu dokiimantasyonun bir parcasi olan Ex dokiimantasyonu cihaz ile birlikte
verilmektedir. Icerdigi kurulum prosediirleri, baglanti verileri ve giivenlik talimatlarina
uyulmaldir.

= Teknik personelin yeterli editime sahip oldugundan emin olun.
= Ol¢iim noktalar i¢in 6zel 8l¢iim ve giivenlik ile ilgili gereksinimlere uyulmalidir.

Endress+Hauser 5



Teslimatin kabul edilmesi ve iiriintin tanimlanmasi Solicap M FTI55

3.4 Uriin giivenligi
Bu 6l¢tim cihazi, givenlik agisindan en son teknolojiden yararlanmak tizere iyi mithendislik

uygulamalarina gore tasarlanmis olup, test edilmis ve fabrikadan kullanim gtvenligini
saglayacak sekilde ayrilmistir.

Genel giivenlik standartlarini ve yasal gereksinimleri karsilar. Cihaza 6zel AT Uygunluk
Beyaninda listelenen AT direktiflerine uygundur. Endress+Hauser cihaza CE isaretini
yapistirarak bu uygunlugu dogrular.

4 Teslimatin kabul edilmesi ve iiriiniin tanimlanmasi

4.1 Teslimatin kabul edilmesi

Pakette veya icindekilerde hasar olup olmadigin: kontrol edin. Teslim edilen triinlerin eksiksiz
oldugunu kontrol edin ve teslimat kapsamini siparisinizdeki bilgilerle karsilastirin.

4.2 Uriin tanimlamasi
Isim plakasi verilerini kontrol edin.
Kullanim Talimatlarina bakin-> 2

4.3 Saklama ve tasima

Saklama ve tagima i¢in darbeye karsi korumak amaciyla cihazi paketleyin. Bu amagla en iyi
korumayi orijinal paket saglar. Izin verilen saklama sicakligi :=50 ... +85 °C (=58 ... +185 °F).

5 Montaj gereksinimleri
5.1 Montaj gereksinimleri
5.1.1 Genel notlar ve tedbirler

Silonun doldurulmasi.
» Doldurma akisi prob tizerine yénlendirilmemelidir.

Malzeme akis agisl.
» Montaj konumunu veya prob ¢ubugu uzunlugunu belirlerken beklenen malzeme akis ve
cikis hunisi agisina dikkat edin.

6 Endress+Hauser



Solicap M FTI55 Montaj gereksinimleri

Problar arasindaki mesafe.
» Problar arasinda minimum 500 mm (19,7 in) mesafe korunmalidir.

Montaj icin disli kaplin.
» Disli kaplin miimkiin oldugunca kisa olmalidir. Uzun digli bir kaplinde yogusma veya iiriin
artiklari kalabilir ve probun dogru calismasini etkileyebilir.

Is1 yalitimi

» Solicap M muhafazada izin verilen sicaklijin asilmasini énlemek amaciyla harici silo
duvarinin yalitimini yapin.

» Yodusmay1 dnlemek ve digli kaplin alaninda birikmeyi azaltmak icin silo duvarinin
yalitimini yapin.

Endress+Hauser 7



Montaj gereksinimleri Solicap M FTI55

_I
‘ \
~ a
‘ ~ 1
Li.
2500 (19.7) | 2500 (19.7)|
I 1

AD043999

a  Egimagist

1  FTI55

2 FTI56

3 Yiikleme noktasina olan mesafe
4 Istyalitimu

8 Endress+Hauser



Solicap M FTI55 Montaj gereksinimleri

5.1.2 Sensoériin montaji

Solicap M FTI55 asagidaki gibi kurulabilir:
= yukaridan
= yandan

Yiikleme perdesi alanina probun monte edilmesi hatali cihaz ¢alismasina neden olabilir!
» Probu yiikleme perdesinden uzaga monte edin.

Prob cubugu metal kabin duvarina dokunmamalidir!
» Prob cubugunun metal kap duvarindan yalitildijindan emin olun.

Endress+Hauser 9



Montaj gereksinimleri Solicap M FTI55

25 (0.98)

300 (11.8
300 (11.8)
/)@
= 3

A0044000

®

1 Montaj érnekleri. Olgii birimi mm (in)

Maksimum seviye limiti tespiti icin

Minimum nokta seviye tespiti icin

Koruyucu kapak prob cubugunu ¢oken yiginlara veya ¢ikis akisindaki mekanik gerisime karst korur.
Silo duvarinda hafif birikme durumunda disli kaplin igeriden kaynatilir. Prob ucu hafif asagi dogru
bakar, bu sayede kat1 yiginlart iizerinden daha kolay kayar.

W N =

Probun beton duvarlara sahip bir silo icerisine kurulmasi

Topraklanmis ¢elik plaka kars: elektrodu olusturur. Is1 yalitimi yogusmay ve bu sayede celik
plaka iizerindeki birikmeleri engeller. Celik plaka yuvarlak veya kare sekilli olabilir.

10 Endress+Hauser



Solicap M FTI55 Montaj gereksinimleri

min. 300 (11.8)
min. 300 (11.8)

A0044001

1  Disli sokete sahip sac metal plaka
2 Istyalitimu

Probun plastik duvarlara sahip bir silo i¢erisine kurulmasi

Eger prob plastik duvarlara sahip bir silo icerisine kurulacaksa, bir karsi elektrot olarak silonun
dis kismina bir sac metal plaka takilmalidir. Plaka yuvarlak veya kare sekilli olabilir.

Plakanin boyutlari:

= diistik dielektrik sabitine sahip ince duvar igin yaklagik 500 mm (19,7 in) kenar 6lciilerinde
kare veya 2500 mm (19,7 in) élctilerinde yuvarlak

= yiksek dielektrik sabitine sahip kalin duvar i¢in yaklagik 700 mm (27,6 in) kenar
6lctilerinde kare veya @700 mm (27,6 in) 6l¢iilerinde yuvarlak

AD044002

1 Elektrik HF alam
2 Sac metal plaka
3 Topraklama baglantist

Endress+Hauser 11



Montaj gereksinimleri Solicap M FTI55

5.1.3 Birikme durumunda probun kurulmasi

Prob cubugu tizerindeki birikme 8l¢im sonucunda bozulmalara neden olabilir. Bir aktif
birikme kompanzasyonu fonksiyonu ayarlayin. Prob cubugunun temizlenmesi gerekli dedildir.

A0044008

5.1.4 Prob uzunlugu ve minimum kapsam

Prob uzunlugu toleranslari icin bkz. TIO1556F.

ﬂ = Problemsiz ¢aligma saglamak i¢in probun kapali ve kapali olmayan parcalari arasindaki
kapasitans farkinin en az 5 pF olmasi 6nemlidir.
= EJer malzemenin dielektrik sabitini bilmiyorsaniz, E+H servisi ile irtibata gegin.

12 Endress+Hauser



Solicap M FTI55 Montaj gereksinimleri

L min.

A0044003

Lin Minimum kapsam

Bagl dielektrik sabiti €, ile kaplanmasi gereken minimum prob ¢ubugu uzunlugu
arasindaki bagimlihga dikkat edin.

Kaplanmasi gereken minimum prob ¢ubugu uzunlugu (L)
= 25 mm (0,98 in) elektriksel iletken trtn igin

= 100 mm (3,94 in) iletken olmayan iriin i¢in &, > 10 nF/m

= 200 mm (7,87 in) iletken olmayan iiriin i¢in &, > 5 ... 10 nF/m
= 500 mm (19,7 in) iletken olmayan iriin i¢in €, > 2 ... 5 nF/m

5.1.5 Kurulum talimatlar1

Kurulum sirasinda probun yalitimina zarar vermeyin!
» Cubuk yalitimini kontrol edin.

Probu muhafazasindan tutarak vidalamayin!
» Probu vidalamak icin acik adizli anahtar kullanin.

AD040476

Muhafazanin hizalanmasi

Muhafaza, kablo girisini hizalamak i¢in 270 °* dondiiriilebilir. Cihaz i¢cine nem girmesini
onlemek icin baglanti kablosunu kablo rakorunun ¢niinden asag: dogru uzatin ve bir kablo
kelepgesiyle sabitleyin. Bu islem 6zellikle dig mekandaki montajlar icin tavsiye edilir.

Endress+Hauser 13



Montaj gereksinimleri Solicap M FTI55

Muhafazanin hizalanmasi

1> |

A0042107 A0042108

» Kelepce vidasini gevsetin. » Muhafazay istenen pozisyona

hizalayin.

3

A0042109

» Kelepge vidasini < 1 Nm (0,74 1bf ft)torkla sikigtirin.

ﬂ T13 tipi muhafazanin hizalanmasi i¢in kullanilan kelepce vidasi elektronik devreler
bolimiindedir.

Prob muhafazasimin yalitimi

Kapagin sizdirmazliindan emin olun.

» O-ring contaya zarar vermemesi acisindan hicbir zaman mineral yag tabanli gres
kullaniilmamalidir.

14 Endress+Hauser



Solicap M FTI55 Elektrik baglantisy

6 Elektrik baglantisi

ﬂ Gii¢ beslemesini baglamadan 6nce asagidakilere dikkat edin:
= besleme voltaji isim plakasindaki bilgilere uygun olmalidir
s cihazi baglamadan 6nce besleme voltajini kapatin
s potansiyel esitlemesini sensérdeki toprak terminaline baglayin

Probun tehlikeli alanlarda kullanilmasi sirasinda ilgili ulusal standartlara ve giivenlik
talimatlarindaki (XA) bilgilere uyulmaldir.

Sadece belirtilen kablo rakoru kullanilmalidir.

6.1 Baglant1 gereksinimleri

6.1.1 Potansiyel esitleme

A\ TEHLIKE
Patlama tehlikesi!

» Probun Ex alanlara monte edilmesi durumunda kablo perdeleme sadece sensor tarafinda
uygulanmalidir!

Potansiyel esgitleme ucunu muhafazanin digtaki topraklama terminaline (T13, F13, F16, F17,
F27) baglayin. F15 paslanmaz ¢elik muhafaza kullaniliyorsa topraklama terminali muhafaza
icinde de olabilir. Diger giivenlik talimatlar icin tehlikeli alanlardaki uygulama ile ilgili ayr1
dokiimantasyona bakin.

6.1.2 Kablo 6zelligi

Elektronik parcalar1 baglamak icin ticari olarak satilan enstriitman kablolarini kullanin.
Potansiyel esitlemesi varsa ve kilifli enstriiman kablolar kullaniliyorsa kilifin etkisini en
uygun diizeye cikarmak icin uclarin her ikisinde birden kilif baglantisi yapilmalidir.

’ @ \ . BE\\%@
=}
% Il .2d

AD040478

Kablo girisi

Elektronik parca baglantilari: kablo boyutu maks. 2,5 mm? (14 AWG)

Mubhafaza disindaki topraklama baglantisi, maksimum kablo boyutu 4 mm? (12 AWG)
d Kablo ¢apt

Q0O w>

Endress+Hauser 15



Elektrik baglantisy Solicap M FTI55

Kablo girisleri

= Nikel kaplamali pirin¢: @d =7 ... 10,5 mm (0,28 ... 0,41 in)
= Sentetik malzeme: @d =5 ... 10 mm (0,2 ... 0,38 in)

® Paslanmaz celik: @d =7 ... 12 mm (0,28 ... 0,47 in)

6.1.3 Soket

M12 soketli versiyonda sinyal hattini baglamak i¢in muhafazanin agilmasina gerek yoktur.

M12 soketinin PIN atamalar:

A0011175

1 Pozitif potansiyel
2 Kullamimda degil
3 Negatif potansiyel
4  Topraklama

6.1.4 Kablo girisi

Kablo rakoru

M20x1,5 sadece Ex d i¢in kablo girisi M20
Teslimat kapsamina iki kablo rakoru dahildir.
Kablo girisi

5 Gl

= NPT

= NPT%

6.2 Kablolama ve baglant:

6.2.1 Baglant1 bélmesi
Patlama korumasina bagh olarak baglanti bélmesi agadidaki varyantlarla sunulur:

Standart koruma, Ex ia koruma

® polyester muhafaza F16

® paslanmaz celik muhafaza F15

® aliminyum muhafaza F17

® aliminyum muhafaza F13, gaz sizdirmaz proses contasi ile
® aliminyum muhafaza T13, ayr1 baglant: bélmesiyle birlikte

16 Endress+Hauser



Solicap M FTI55 Elektrik baglantisy

Ex d korumasi, Gaz sizdirmaz proses contasi
® aliminyum muhafaza F13, gaz sizdirmaz proses contast ile
® aliminyum muhafaza T13, ayr1 baglant: bélmesiyle birlikte

Elektronik parcanin gii¢ beslemesine baglanmasi:

A0040635

Muhafazanin kapadini ¢evirerek agin.
Muhafaza kapagini ¢ikarin.

Kablo rakorunu serbest birakin.

Bow o e

Kabloyu takin.

Elektronik parcanin T13 muhafazasina monte edilen gii¢ beslemesine baglanmasi:

Endress+Hauser 17



Elektrik badlantist

Solicap M FTI55

1. Muhafazanin kapadini cevirerek acin.
2. Muhafaza kapagini cikarin.

3. Kablo rakorunu serbest birakin.
4

Kabloyu takin.

6.3 Ol¢iim cihazinin baglanmasi

Kullanilabilecek 6l¢tim cihazlar::

s 7 telli AC elektronik parca FEI51

s DC PNP elektronik parca FEI52

= 3 telli elektronik parca FEI53

s ACve DCroéle cikish elektronik parca FEIS4
s SIL2 / SIL3 elektronik parca FEI55

s PFM elektronik par¢a FEI57S

s NAMUR elektronik parca FEI58

Kullanim Talimatlarina bakin - 2

18

AD040637
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Solicap M FTI55 Devreye alma

7 Devreye alma

7.1 Kurulum ve fonksiyon kontrolii
Kullanim Talimatlarina bakin-> 2

7.2 Ol¢iim cihazinin acilmasi

Olgtim cihazini agmak ve elektronik pargay1 ayarlamak icin Kullanim Talimatlan-> B 2,
‘Devreye Alma" bélumune bakin.

Endress+Hauser 19
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