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O tomto
dokumentu

Souvisejici
dokumentace

Doplnujici
dokumentace

Tento dokument je pfeloZen do nékolika jazykd. Pravné zévazny je
pouze zdrojovy text v anglictiné.

Dokument pfeloZeny do jazykd EU je k dispozici:

= V oblasti s dokumenty ke staZeni na webovych strankach
Endress+Hauser: www.endress.com -> Ke stazeni -> Prirucky
a technicke specifikace -> Typ: Pokyny k bezpe¢nosti v prostredich
s nebezpe¢im vybuchu (XA) -> Textové vyhledavani: ...

= V nastroji Device Viewer: www.endress.com -> Nastroje pro produkty
-> Pristup k specifickym informacim pro konkrétni prfistroje ->
Prohlédnout vlastnosti pristroje

ﬂ Pokud jesté neni k dispozici, dokument lze objednat.

Tento dokument tvoti nedilnou souéast nasledujicich Navodu k obsluze:

= Navod k obsluze: BAOO278R
= Stru¢ny navod k obsluze: KAOO277R
= Technické informace: TIO0143R

Prirucka o ochrané proti vybuchu: CP00021Z/11

Prirucka o ochrané proti vybuchu je k dispozici:

= V oblasti s dokumenty ke staZeni na webovych strankach spole¢nosti
Endress+Hauser:
www.endress.com -> Ke staZeni -> BroZury a katalogy -> Textové
vyhledavani: CP00021Z

= Na CD pro pfistroj s dokumentaci uloZzenou na CD
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Osvédéeni Certifikat IECEx
vyrobce Cislo certifikatu: IECEx KEM 10.0012X

Uvedeni ¢isla certifikatu potvrzuje shodu s nasledujicimi normami
(v z&vislosti na verzi pfistroje)

= [EC 60079-0:2017
= [EC60079-11:2011

Certifikat ATEX

Cislo certifikatu: KEMA 08ATEX0023 X
EU prohlaseni o shodé

Cislo prohlaseni: EC_00182

Certifikat UKCA

Cislo certifikatu: CML 2 1UKEX2994X
UKCA prohlaseni o shodé

Cislo prohlaseni: UK_00399

Adresa vyrobce Endress+Hauser Wetzer GmbH + Co. KG
Obere Wank 1
87484 Nesselwang, Némecko
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Bezpecnostni

pokyny:

Bezpecnostni
pokyny: Instalace

Explosive hazardous
area zone 0, 1, 2
EPL Ga, Gb, Gc

Non-hazardous area

1 Explosive hazardous
area zone 1, 2
EPL Gb, Gc

Associated intrinsically

+| safe apparatus with max,
~| electrical connection
values (see tables)

e.g. process
transmitter
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Connecting a active current source }

e. g. a certified sensor with own power supply
and active current output j

Terminal 2 and 3 Passive Passive
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Connecting a passive current source
e. g. certified 2-wire transmitter with
additional loop power supply

A0048122

1 Instalace polniho indikdtoru

= DodrZujte montazni a bezpe¢nostni pokyny v Navodu k obsluze.

= Pfistroj instalujte v souladu s pokyny od vyrobce a s veSkerymi dalsimi
platnymi normami a pfedpisy (napf. EN/IEC 60079-14).

= Pouzdro indikdtoru musi byt pfipojeno k vedeni pro pfizptsobeni
potencialu.

= Typ ochrany se méni ndsledovné, kdyz jsou zafizeni pfipojena
k certifikovanym jiskrové bezpe¢nym obvodiim kategorie ib: Ex ib IIC.
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Bezpecnostni
pokyny: Zvlastni
podminky pouZziti

Teplotni tabulky

Udaje
o elektrickém
pripojeni

Endress+Hauser

= PYi pfipojovani jiskrové bezpe¢ného obvodu ib neprovozujte procesni

pfevodnik v zéné 0.

s [ndikator musi byt instalovan tak, aby i v pfipadé vyjimecnych
udalosti byl vyloucen zdroj vzniceni v disledku nérazu nebo tfeni

mezi krytem a Zelezem/oceli.

s Obvody indikatoru jsou izolovany od krytu v souladu s EN/IEC

60079-11 kapitola 6.3.13.

Pokud je kryt opatfen nevodivym povlakem, je tfeba se vyhnout
elektrostatickym ndbojim na krytu zafizeni. Dalsi podrobnosti viz

bezpecnostni pokyny.
Typ Teplotni tfida Okolni teplota
RIA14 T6 -40°C<Ta<+50°C
T5 -40°C<Ta<+60°C
T4 -40°C<Ta<+85°C
Typ Elektrické udaje
RIA14 Napéjeci zdroj Ui <30 Vpe
(Svorky +a—,+al) li < 100 mA
Pi <750 mW
Li=0mH
Ci=15,2nF
Otevieny kolektor Ui <30 Vpe
(Svorky 2 a 3) Ii < 100 mA
Pi<375mW
Li=0mH
Ci=0nF
Kategorie Typ ochrany Typ
12(1)G Ex ib [ia Ga| IIC T6...T4 Gb RIA14
Typ ochrany (IEC) Typ
Ex ib |ia Ga| IIC T6...T4 Gb RIA14
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