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Biztonsagi utasitdsok robbanasveszélyes tertileteken
talalhato elektromos berendezésekhez
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XA00182C Indumax CLS50D, CLS50

Kapcsol6dé dokumentacié Indumax CLS50D/CLS50, BAO0182C Hasznalati utmutato

Dokumentacio CP00021Z prospektus
= Robbanasvédelem: irdnyelvek és altalanos alapelvek
= www.endress.com

Tanusitvanyok CLS50D
s EU-megfeleléségi nyilatkozat EC_00368
= Tipusvizsgélati tanusitvany BVS 12 ATEX E 048 X
= [ECEx tanusitvany: IECEx BVS 14.0004X

CLS50
= EU-megfelel6ségi nyilatkozat EC_00438
= Tipusvizsgalati tanusitvany DMT 99 ATEXE 075 X

Azonositas Az adattéblén az alabbi informéaciok talalhatok az eszkozrél:
= A gyartd azonositasa
= Bivitett rendelési kod
= Sorozatszam
= Biztonsagi informacidk és figyelmeztetések
= Ex jelolés a veszélyes tertileti valtozatokon

» Hasonlitsa 6ssze az adattablan szereplé adatokat a megrendeléssel.

Tipuskéd
Tipus Valtozat
CLS50D | -|BA all b? c? d* + e..e”
CLS50D | -|IA al b? 3 R + e..e”
1) Folyamatcsatlakozas (Ex-relevancia nélkiil)
2) Erzékeld, tomités, adapter anyaga; B: PEEK, VITON, PEEK; C: PEEK,Chemraz, PEEK; D: PFA, Chemraz,
1.4571

3) Kabelhossz (Ex-relevancia nélkil); 1: 3m, 2: 7m, 3: 15m, 7: 1-50 m, 8: 1-164 ft
4) Kébelcsatlakozas (Ex-relevancia nélkiil), 1: rogzitett kabel érvéghtivelyekkel, 2: rogzitett kabel M12

csatlakozoval
5) Tovabbi opciok (Ex-relevancia nélkiil), kalibralas, szerviz, egyéb engedélyek, mérési pont azonositasa
Tipus Valtozat
Css0  |-|G ‘a” ‘bz) ‘c” ‘+ ‘d“’
1) Folyamatcsatlakozas (Ex-relevancia nélkiil)

2) Erzékel, tomités, adapter anyaga; B: PEEK, VITON, PEEK; C: PEEK, Chemraz, PEEK

3) Kébelcsatlakozas (Ex-relevancia nélkiil), 1: 5m (125 °C), 2: 10 m (125 °C), 3: 20 m (125 °C), 4: 10-55m
(125°C), 5:5m (180°C), 6: 10 m (180 °C)

4) Opcionalis mérési pont azonositas (Ex-relevancia nélkiil)

Tanusitvanyok és jévahagyasok

Ex jévdhagydsok

s ATEX I 1G Exia IIC T4/T6 Ga

= [ECEx Ex ia IIC T4/T6 Ga (csak CLS50D)
Ex ellendrz6 hatésdg

DEKRA Testing and Certification GmbH
Bochum
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Indumax CLS50D, CLS50 XA00182C

Biztonsagi utasitasok Az ATEX tanusitvannyal rendelkez6 érzékel6ket az alkalmazando eurépai szabvanyoknak és
irdnymutatdsoknak megfeleléen fejlesztették és gyartottak, és robbandsveszélyes légkdrben vald
hasznélatra alkalmasak. A Megfelel8ségi nyilatkozat meger6siti, hogy az érzékelék veszélyes
terlileteken torténé haszndlata megfelel a harmonizalt eurépai szabvanyoknak.
= Az érzékelSket Ex 0. zonaként (1G) meghatarozott kérnyezetben lehet miikodtetni.

s Az érzékel6ket csak olyan folyékony kézegben szabad hasznélni, amelynek minimalis
vezet6képessége 10 nS/cm.

= Ha a csatlakozo vezeték keresztiilhalad az Ex 0. zonan (1G), akkor azt elektrosztatikus feltoltédés
elleni védelemmel kell ellatni.

= A meghatdrozott kérnyezeti és kozeghémérsékleti tartomanyoknak valé megfelelés a biztonsagos
hasznalat el6feltétele.

s Az érzékel6t az érzékeld és a csatlakozo tdvadé Haszndlati utmutatéjanak megfeleléen kell
csatlakoztatni és tizemeltetni. Az érzékelére vonatkozé 6sszes miikddési adatot be kell tartani.

= Kertilje az elektrosztatikus feltéltédést. A fémes folyamatcsatlakozdsoknak elektrosztatikusan is
kapcsolddniuk kell a beszerelés helyén (R < 1 MQ).

= A nemfémes folyamatcsatlakozasokat védeni kell az elektrosztatikus feltdlt6déssel szemben.

= Az elektrosztatikus feltdlt6dés elkeriilése érdekében az érzékel6t csak nedves ruhéval tisztitsa.

= Az eszk6zok és az érzékel6k hasznélatakor a robbandsveszélyes 1égterekben hasznalt elektromos
berendezésekre vonatkozo szabalyozéas (EN 60079-14) teljes korti betartasa kételezd érvény.

= Biztositsa a megfeleld felszerelést a burkolatvédelem tipusanak fenntartasa érdekében. (Eredeti
tomitést hasznaljon. A kébelbevezetést megfeleléen illessze be. Huzza meg az anyét).

s Az IP68 védettségi fokozat csak akkor érvényes, ha a karima fel van szerelve.

Hoémeérsékleti tablazatok Hémérsékleti osztaly
Tipus T4 T6
CLS50D-BA*B** -20°C<T,<120°C -20°C<T,<70°C

CLS50D-BA*C**
CLS50D-IA*B**
CLS50D-TA*C**

CLS50D-BA*D** -20°C<T,<110°C -20°C<T,<70°C
CLS50D-IA*D**

CLS50-G*** -20°C<T,<125°C -20°C<T,<75°C

A hémérsékleti tablazatok kizarolag csak a Hasznalati utmutatéban ismertetett beépitési feltételek
mellett érvényesek. Ha a beépitési feltételek nem teljesithet6k, akkor a maximalis T, h6mérséklet
nem haladhatja meg a T, maximalis kdrnyezeti h6mérsékletet.

Csatlakoztatas Ex specifikacié

CLS50D-BA**** s CLS50D-IA****

= Az érzékel egy digitdlis érzékel6 Memosens protokollal, és a csatlakozasi értékei az aldbbiak.

= Az érzékeld az ATEX és [ECEx tanusitvannyal rendelkezé CM42 tdvadé FSDG1 moduljanak
gyujtészikramentes Memosens csatlakozasahoz is csatlakoztathaté.

= [tt a mérékabel maximalis megengedett hossza 100 m (330 1ab).

U, 51V
L 130 mA
P, 166 mW
o 18 pF
L 0,72 yH
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XA00182C Indumax CLS50D, CLS50

CLS50-G***
s Az érzékeld csak a kovetkezé tdvadokhoz csatlakoztathato:
s ATEX és [ECEx tanusitvannyal rendelkezé CM42 tavadé
s Mycom CLM153-Z tipus FCL1 tadvadé modullal, EK-tipusvizsgdlati tandsitvannyal, DMT 99
ATEXE 076
s Mycom CLM153-G tipus, EK-tipusvizsgdlati tanudsitvannyal, DMT 01 ATEXE 174
= [tt a mérékabel maximalis megengedett hossza 55 m (180 lab).

Csak CLS50

A CLS50 érzékelSben az érzékeld belsé dramkérei az drnyékolt tdpkabellel vannak 6sszekotve.
A CM42 vagy CLM153 tavado beépitésekor az érzékelékabel arnyékolasat az eléirt modon kell
csatlakoztatni a funkcionalis féldeléshez. Ennek eredményeképpen a gyujtészikramentes CLS50
érzékeld dramkorei szintén a foldelésre vannak csatlakoztatva. Ezért a tdvado energiaforrasat
galvanikusan szigetelni kell és csatlakoztatni kell a féldeléshez.

A CM42 és a CLM153 tavadék mar biztonsagos belsé galvanikus szigeteléssel rendelkeznek,
ezért biztonsagosan elkilonitik az érzékeld aramkort a tobbi aramkortol.

Beépitési feltételek Indumax CLS50D/CLS50, BAO0182C Hasznalati utmutato
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