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1 Tilknyttet dokumentasjon
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2 Om dette dokumentet

2.1 Dokumentets funksjon

A0023555

Hurtigveiledningen inneholder all vesentlig informasjon som omfatter alt fra mottakskontroll

til forste idriftsetting.
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Deltapilot M FMB50, FMB51, FMB52, FMB53 PROFIBUS PA Om dette dokumentet

2.2 Benyttede symboler

2.2.1 Sikkerhetssymboler

A\ FARE
Dette symbolet varsler deg om en farlig situasjon. Hvis denne situasjonen ikke unngas, vil den
fare til alvorlig personskade eller dgden.

A\ ADVARSEL
Dette symbolet varsler deg om en farlig situasjon. Hvis denne situasjonen ikke unngas, kan
den fore til alvorlig eller dedelig personskade.

A\ FORSIKTIG
Dette symbolet varsler deg om en farlig situasjon. Hvis denne situasjonen ikke unngds, kan
den fore til mindre eller middels alvorlig personskade.

LES DETTE
Dette symbolet inneholder informasjon om prosedyrer og andre fakta som ikke forer til
personskade.

2.2.2 Elektriske symboler
© Beskyttelsesjord (PE)

Jordingsklemmer som ma vaere koblet til jord fer andre koblinger gjores.

Jordingsklemmene er plassert pd inn- og utsiden av enheten:
= [nnvendig jordingsklemme: beskyttelsesjord er koblet til nettstremmen.
= Utvendig jordingsklemme: enhet er koblet til anleggets jordingssystem.

2.2.3 Symboler for ulike typer informasjon og grafikk

Symboler for ulike typer informasjon og grafikk

Tillatt
Prosedyrer, prosesser eller handlinger som er tillatt

Forbudt
Prosedyrer, prosesser eller handlinger som er forbudt

B3 Tips
Angir at dette er tilleggsinformasjon

Henvisning til dokumentasjon

Sidehenvisning

=)

Visuell kontroll

>

Melding eller individuelt trinn som ma observeres

1,2,3,..
Elementnumre
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Grunnleggende sikkerhetsanvisninger Deltapilot M FMB50, FMB51, FMB52, FMB53 PROFIBUS PA

1, 2,3
Trinn i en fremgangsmate

Le

Resultat av et trinn

2.3 Registrerte varemerker

= KALREZ®
Registrert varemerke for E.I. DuPont de Nemours & Co., Wilmington, USA
= TRI-CLAMP®
Registrert varemerke for Ladish & Co., Inc., Kenosha, USA
= PROFIBUS PA®
Varemerke for PROFIBUS User Organization, Karlsruhe, Tyskland
= GORE-TEX® er varemerke for W.L. Gore & Associates, Inc., USA.

3 Grunnleggende sikkerhetsanvisninger

3.1 Krav til personalet

Personale mé oppfylle folgende krav for sine oppgaver:

» Oppleerte, kvalifiserte spesialister ma veere kvalifisert til & utfere denne funksjonen og
oppgaven

» De mad veere autorisert av anleggets eier/operater

» De mad veere kjent med federale/nasjonale forskrifter

» De ma ha lest og forstatt anvisningene i handboken og tilleggsdokumentasjon samt
sertifikatene (avhengig av bruksomradet) for arbeidet startes

» De ma folge anvisninger og overholde grunnleggende betingelser

3.2 Tiltenkt bruk
Deltapilot M er en hydrostatisk trykksensor for maling av nivé og trykk.

3.2.1 Sannsynlig feil bruk
Produsenten er ikke ansvarlig for skade som oppstar pa grunn av feil eller ikke-tiltenkt bruk.

Verifisering ved grensetilfeller:

» For spesialvaesker og vaesker for rengjering gir Endress+Hauser hjelp til & kontrollere
korrosjonsmotstanden til de vaeskefuktede materialene, men gir ikke garanti eller patar
seg ansvar.

3.3 Arbeidssikkerhet

Ved arbeid p& og med enheten:
» Bruk personlig verneutstyr i samsvar med nasjonale forskrifter.
» Sl& av stremforsyningen for du kobler til enheten.

4 Endress+Hauser



Deltapilot M FMB50, FMB51, FMB52, FMB53 PROFIBUS PA Mottakskontroll og produktidentifikasjon

3.4 Driftssikkerhet

Fare for personskade!
» Enheten ma bare brukes nér den er i god teknisk og feilsikker stand.
» Operateren har ansvar for at driften foregar uten interferens.

Modifikasjon av enheten

Uautorisert modifikasjon av enheten er ikke tillatt og kan faere til uforutsett fare.

» Hvis det likevel skulle veere behov for endringer, ma Endress+Hauser kontaktes.
Reparasjon

Slik oppnas driftssikkerhet og -palitelighet:

» Bare utfer reparasjoner pa enheten hvis de er uttrykkelig tillatt.
» Overhold nasjonale forskrifter om reparasjon av elektrisk utstyr.
» Bruk bare reservedeler og tilbeher fra Endress+Hauser.

Fareomrade

For & eliminere fare for personer eller anlegget nar enheten brukes i det farlige omradet

(f.eks. eksplosjonsvern, trykkbeholdersikkerhet):

» Sjekk pa typeskiltet om den bestilte enheten er tillatt for den tiltenkte bruken i
fareomradet.

» Overhold spesifikasjonene i den ekstra dokumentasjonen, som utgjer en nedvendig del av
denne bruksanvisningen.

3.5 Produktsikkerhet

Denne méleenheten er utformet i samsvar med god ingenigrpraksis for 4 oppfylle moderne
sikkerhetskrav, har blitt testet og sendt fra fabrikken i en driftsikker tilstand.

Den oppfyller generelle sikkerhets- og lovkrav. Den er ogsé i samsvar med EF-direktivene
oppfoert i den enhetsspesifikke EF-samsvarserklaeringen. Endress+Hauser bekrefter dette ved
& pafere CE-merket.

4 Mottakskontroll og produktidentifikasjon

4.1 Mottakskontroll

‘ DELIVERY NOTE ‘

m / N
\

AD016870
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Montering Deltapilot M FMB50, FMB51, FMB52, FMB53 PROFIBUS PA

= Er bestillingskoden pé pakkseddelen (1) identisk med bestillingskoden pa produktetiketten
(2)?

s Er varene uskadde?

= Samsvarer dataene pa typeskiltet med ordrespesifikasjonene og pakkseddelen?

= Er dokumentasjonen tilgjengelig?

= Eventuelt (se typeskiltet): Falger sikkerhetsanvisningene (XA) vedlagt?

Hvis én av disse betingelsene ikke oppfylles, ma du kontakte Endress+Hausers lokale
salgskontor.

4.2 Oppbevaring og transport

4.2.1 Lagringsvilkar
Bruk originalemballasje.

Oppbevar maleenheten under rene og terre forhold og beskyttet mot skade fordrsaket av stot
(EN 837-2).

4.2.2 Transport av produktet frem til malepunktet

A\ ADVARSEL

Feil transport!

Hus og membran kan bli skadet, og det er fare for personskade!

» Transporter mdleenheten til malepunktet i originalemballasjen eller ved
prosesstilkoblingen.

» Folg sikkerhetsanvisningene og transportvilkarene for enheter over 18 kg (39,6 lbs).

5 Montering

5.1 Monteringskrav

51.1 Generell installasjonsanvisning

s Enheter med G 1 1/2-gjenge:
Nar du skrur enheten inn i tanken, ma den flate tetningen vaere plassert pa
tetningsoverflaten pa prosesstilkoblingen. For & unngé ytterligere pakjenning pa
prosessmembranen ber gjenget aldri veere forseglet med hamp eller lignende materialer.
s Enheter med NPT-trdder:
= Surr teflontape rundt gjengen for a forsegle den.
= Stram enheten bare ved sekskantbolten. Ikke drei ved huset.
= Jkke stram gjengen for mye nér du skrur. Maks. strammemoment:
20-30Nm (14.75 - 22.13 Ibf ft)
= For folgende prosesstilkoblinger er et tiltrekningsmoment pa maks. 40 Nm (29.50 1bf ft)
angitt:
= Gjenge 1SO228 G1/2 (Bestillingsalternativ "GRC" eller "GRJ" eller "GOJ")
= Gjenge DIN13 M20 x 1,5 (Bestillingsalternativ "G7]J" eller "G8]J")

6 Endress+Hauser



Deltapilot M FMB50, FMB51, FMB52, FMB53 PROFIBUS PA Montering

5.1.2 Montere sensormoduler med PVDF-gjenge

A\ ADVARSEL

Fare for skade pa prosesstilkobling!

Fare for personskade!

» Sensormoduler med PVDF-gjenge ma installeres med den medfelgende
monteringsbraketten!

A\ ADVARSEL

Materialtretthet fra trykk og temperatur!

Fare for personskade dersom delene sprekker! Gjenget kan lasne hvis det blir eksponert for

heyt trykk og heye temperaturer.

» Gjengens integritet ma kontrolleres regelmessig. Gjengen trenger kanskje ogsa strammes
pa nytt med sterste tiltrekningsmoment pa 7 Nm (5.16 Ibf ft). Teflontape anbefales for
forsegling av %2" NPT-gjengen.

5.2 Montere enheten

5.2.1 Generell installasjonsanvisning

Skade pa enheten!

Hvis en oppvarmet enhet kjgles under en rengjeringsprosess (f.eks. av kaldt vann), utvikles et
vakuum en kort stund, og som et resultat kan fukt komme inn i sensoren via trykkutligningen
(1).

» Monter enheten slik.

——

[—r

A0028471
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Montering Deltapilot M FMB50, FMB51, FMB52, FMB53 PROFIBUS PA

= Hold trykkompensasjonen og GORE-TEX®-filteret (1) fritt for kontaminering.

= [kke rengjgar eller beregr prosessmembraner med harde eller spisse gjenstander.

= Prosessmembranen i stang- og kabelversjonen er beskyttet mot mekanisk skade med en
plasthette.

» Enheten ma installeres pa folgende mate for 4 overholde kravene til rengjeringsevne ifglge
ASME-BPE (Part SD Cleanability):

A0028472

5.2.2 FMB50
Nivamaling
= Alltid installer enheten under det laveste malepunktet.
= [kke installer enheten i fglgende posisjoner:
= i pafyllingsgardinet
= i tankutlgpet
= i en pumpes sugeomrade
= ved et punkt i tanken som kan pavirkes av trykkimpulser fra rgreverket.
= Kalibreringen og funksjonspreving kan utferes enklere hvis du monterer enheten

nedstrems fra en avstengingsenhet.
= Deltapilot M mé ogsé veere isolert i tilfeller for medier som kan herde ved kulde.

Trykkmaling i gasser

Monter Deltapilot M med avstengingsenheten over tappepunktet slik at eventuell kondens
kan strgmme inn i prosessen.

Trykkmaling i damper

= Monter Deltapilot M med sifongen over tappepunktet.
= Fyll sifongen med vaeske for idriftsetting. Sifongen reduserer temperaturen til nesten
omgivelsestemperatur.

8 Endress+Hauser



Deltapilot M FMB50, FMB51, FMB52, FMB53 PROFIBUS PA Montering

Trykkmaling i veesker
Monter Deltapilot M med avstengingsenheten under eller pd samme nivé som tappepunktet.

Endress+Hauser 9



Montering Deltapilot M FMB50, FMB51, FMB52, FMB53 PROFIBUS PA

5.2.3 FMB51/FMB52/FMB53

= Nar du monterer stang- og kabelversjoner, ma du kontrollere at probehodet er plassert ved
et punkt s& fritt som mulig fra gjennomstremning. For & beskytte proben fra stet som
skyldes sidebevegelse monteres proben i et styrergr (helst av plast) eller sikres med en
klemfikstur.

= [ tilfelle enheter for fareomréder ma sikkerhetsforskriftene nér husdekselet er dpent
overholdes naye.

= Lengden pa forlengelseskabelen eller probestangen er basert pa det planlagte
nivanullpunktet.
Heyden pa beskyttelseshetten ma tas med i betraktningen nar oppsettet av méalepunktet
utformes. Nivanullpunktet (E) tilsvarer posisjonen til prosessisoleringsmembranen.
Nivanullpunkt = E; toppen av proben = L.

17 (0.67)

A0023559
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Deltapilot M FMB50, FMB51, FMB52, FMB53 PROFIBUS PA Montering

52.4 Montere FMB53 med en opphengsklemme

1
N

2
v
Bl
o 3

A0018793

1  Kabelforlengelse
2 Opphengsklemme
3 Klemmekjever

Montering av opphengsklemmen:

1. Monter opphengsklemmen (element 2). Nar du velger sted & feste enheten, ma du ta
hensyn til vekten av forlengelseskabelen (element 1) og enheten.

2. Left klemmekjevene (element 3). Posisjoner forlengelseskabelen (element 1) mellom
klemmekjevene som illustrert pa figur.

3. Hold forlengelseskabelen i posisjon (element 1) og skyv klemmekjevene (element 3)
ned igjen. Trykk klemmekjevene forsiktig ovenfra for & feste dem pa plass.
5.2.5 Ekstra installasjonsanvisning

Forsegle probehuset

= [ngen fukt ma komme inn i huset nar du installerer eller betjener enheten, eller nar du
etablerer den elektriske tilkoblingen.

= Husdekselet og kabelinnferingene ma alltid veere godt strammet.

Endress+Hauser 11



Elektrisk tilkobling Deltapilot M FMB50, FMB51, FMB52, FMB53 PROFIBUS PA

5.2.6 Tetning for flensmontering

Uriktige maleresultater.
Tetningen skal ikke trykke mot prosessmembranen siden dette kan pavirke maleresultatet.
» Kontroller at tetningen ikke bergrer prosessmembranen.

5.2.7 Lukke husdekslene

Enheter med EPDM-dekseltetning - giverlekkasje!

Mineralbaserte, dyrebaserte eller plantebaserte smeremidler fordrsaker at EPDM-

dekseltetningen svulmer opp og giveren blir lekk.

» Det er ikke ngdvendig & smere gjenget p& grunn av belegget som péferes gjenget pa
fabrikken.

Husdekselet kan ikke lenger lukkes.

Skadet gjenge!

» Nar du lukker husdekslene, ma du serge for at gjengene pé dekslene og huset er fri for
smuss, f.eks. sand. Hvis du fortsetter & mgte motstand nar du lukker dekslene, ma du
kontrollere gjengene igjen for tilsmussing.

6 Elektrisk tilkobling

6.1 Tilkoblingskrav

6.1.1 Skjerming/potensialutjevning

= Du oppndr optimal avskjerming mot forstyrrelser hvis avskjermingen er koblet til pd begge
sider (i skapet og pa enheten). Hvis potensialutjevningsstremmer forventes i anlegget, ma
du jorde bare skjermingen pé den ene siden, helst ved giveren.

= Ved bruk i fareomrdder ma du overholde gjeldende bestemmelser.
Separat Ex-dokumentasjon med ytterligere tekniske data og anvisninger fglger med alle Ex-
systemer som standard. Koble alle enheter til den lokale potensialutjevningen.

12 Endress+Hauser



Deltapilot M FMB50, FMB51, FMB52, FMB53 PROFIBUS PA Elektrisk tilkobling

6.2 Tilkobling av enheten

A\ ADVARSEL

Forsyningsspenning kan veere tilkoblet!

Fare for elektrisk stat og/eller eksplosjon!

» Sgrg for at ingen ukontrollerte prosesser aktiveres pa anlegget.

» Sla av stremforsyningen for du kobler til enheten.

» Nér du bruker maleenheten i fareomrader, ma installasjon ogsa overholde gjeldende
nasjonale standarder og bestemmelser og sikkerhetsanvisningene eller installasjonen eller
kontrolltegningene.

» En egnet effektbryter ma tilveiebringes for enheten i samsvar med [EC/EN61010.

Enheter med integrert overspenningsvern ma jordes.

» Beskyttelseskretser mot omvendt polaritet, HF-pavirkninger og overspenningstopper er
integrert.

v

Koble til enheten i felgende rekkefglge:

1. Kontroller om forsyningsspenningen samsvarer med forsyningsspenningen angitt pa
typeskiltet.

Sl& av stremforsyningen fer du kobler til enheten.

Fjern husdekselet.

Far kabelen gjennom muffen. Bruk fortrinnsvis vridd, skjermet to-trads kabel.
Koble til enheten i samsvar med felgende diagram.

Skru ned husdekselet.

Sla pa forsyningsspenningen.

a1 B B B R

Endress+Hauser 13



Elektrisk tilkobling

Deltapilot M FMB50, FMB51, FMB52, FMB53 PROFIBUS PA

ﬁ &) 1
B
4 - +
2
N 3
A0029967
1 Ekstern jordingsklemme
2 Jordingsklemme
3 PROFIBUS PA: Forsyningsspenning: 9-32 VDC (Segmentkobling)
4 Klemmer for forsyningsspenning og signal
6.2.1 Koble til kabelversjonen (kun FMB50)
— ) r + ot
— ] ﬁ T -
= ) h7— PE|D
1-/2-3 4
AD019991
1 RD=red
2 BK=svart
3 GNYE =gronn
4 4til20mA
14 Endress+Hauser



Deltapilot M FMB50, FMB51, FMB52, FMB53 PROFIBUS PA Elektrisk tilkobling

6.2.2 Tilkobling av enheter med M12-plugg

A0011175

Signal +

Ikke tilordnet
Signal -

Jord

NN =

6.2.3 Forsyningsspenning

PROFIBUS PA
Versjon for ikke-fareomrader: 9 til 32 V likestrom

6.2.4 Stremforbruk
11 mA +1 mA, innkoblingsstrem tilsvarer [EC 61158-2, klausul 21.

6.2.5 Klemmer

= Forsyningsspenning og intern jordingsklemme: 0.5 - 2.5 mm? (20 - 14 AWG)
= Ekstern jordingsklemme: 0.5 - 4 mm? (20 - 12 AWG)

6.2.6 Kabelspesifikasjon

PROFIBUS PA

= Bruk en vridd, skjermet to-trdds kabel, fortrinnsvis kabeltype A.
= Kabel ytre diameter: 5 til 9 mm (0,2 til 0,35 in) avhengig av benyttet kabelmuffe

Du finner mer informasjon om kabelspesifikasjonene i bruksanvisningen BAOO034S
'PROFIBUS DP/PA: Guidelines for planning and commissioning’, PNO Guideline 2.092
"PROFIBUS PA User and Installation Guideline" og IEC 61158-2 (MBP).

Endress+Hauser 15



Betjeningsalternativer Deltapilot M FMB50, FMB51, FMB52, FMB53 PROFIBUS PA

7 Betjeningsalternativer
7.1 Betjening uten betjeningsmeny
Betjeningsalternativer Forklaring Grafikk Beskrivelse
Lokal drift uten enhetsdisplay | Enheten betjenes ved hjelp av > 816
betjeningstastene og DIP-bryterne pa O
elektronikkinnsatsen. anaan
- HBEEE8EE
A0029997
7.11 Betjeningselementenes plassering

Betjeningstastene og DIP-bryterne er plassert pé elektronikkinnsatsen i enheten.

PROFIBUS PA

/{ 7 Display igﬂ Hi on
PRD 91@ 2 3 1 2\?\7‘ 5 Joff
only on:p2= H\gh off:SW 5| | d :I'I:
PN/BN o GeEa e g =g
<> — Address—/4 1|—] (g g § ;
i TITT
109 8 7 6

A0032659

1 Grenn LED for d angi drift

2 Betjeningstast for nullpunktsjustering (null) eller tilbakestilling

3 Plass for ekstra lokalt display

4  DIP-bryter for bussadresse SW / HW

5 DIP-bryter for maskinvareadresse

6  DIP-bryter kun for Deltabar M

7 DIP-bryter kun for Deltabar M

8  Ikke brukt

9 DIP-bryter for inn-/utkobling av demping

10 DIP-bryter for d ldse/ldse opp parametere som er relevante for mdleverdien

16 Endress+Hauser



Deltapilot M FMB50, FMB51, FMB52, FMB53 PROFIBUS PA Betjeningsalternativer

Funksjon til DIP-bryterne

Symbol/merking | Bryterposisjon
"off" "on"

h Enheten er uldst. Parametere som er relevante | Enheten er last. Parametere som er relevante for
for maleverdien, kan endres. maleverdien, kan ikke endres.

A0011978

damping t Demping er slatt av. Utgangssignalet folger Demping er sltt pa. Utgangssignalet folger
maleverdiendringer uten forsinkelse. méleverdiendringer med forsinkelsestiden . )

Address Konfigurer enhetsadresse med bryter 1-7

SW /HW Maskinvareadressering Programvareadressering

1) Verdien for forsinkelsestiden kan konfigureres via betjeningsmenyen (‘Setup" - 'Damping"). Fabrikkinnstilling: T

= 2 s eller i samsvar med bestillingsspesifikasjoner.

Funksjon til betjeningselementene

Tast Betydning
Zero holdt inne i minst 3 Posisjonsjustering
sekunder Trykk pd tast i minst 3 sekunder. Lysdioden pa elektronikkinnsatsen lyser kort

opp hvis det péferte trykket er akseptert for posisjonsjustering. Se ogsé felgende
avsnitt "Utfere posisjonsjustering pé stedet."

Zero holdt inne i minst 12 Reset
sekunder Alle parameterne nullstilles til bestillingskonfigurasjonen.

Utforelse av posisjonsjustering pa anlegg

= Operasjon ma lases opp.

= Enheten er konfigurert for malemodusene "Pressure" (Cerabar, Deltabar) eller "Level"
(Deltapilot) som standard.

= Det anvendte trykket ma ligge innenfor sensorens nominelle trykkgrenser. Se
informasjonen pé typeskiltet.

Utfer posisjonsjustering:
1. Trykker til stede pd enheten.

2. Trykk pa tast i minst 3 sekunder.

3. Hvis lysdioden pa elektronikkinnsatsen lyser kort opp, er det paferte trykket akseptert
for posisjonsjustering. Hvis lysdioden ikke lyser opp, ble ikke det paferte trykket
akseptert. Overhold inngangsgrensene. Mer informasjon om feilmeldinger finnes i
bruksanvisningen.

7.2 Drift med enhetsdisplay (tilvalg)

Et 4-lednings LCD-display (LCD) brukes til visning og betjening. Lokaldisplayet viser
maleverdier, dialogbokstekster, feilmeldinger og merknadsmeldinger. For enkel drift kan

Endress+Hauser 17



Betjeningsalternativer Deltapilot M FMB50, FMB51, FMB52, FMB53 PROFIBUS PA

displayet tas ut av huset (se figurtrinn 1 til 3). Det er koblet til enheten via en

90 mm (3.54 in) lang kabel. Enhetens display kan dreies i 90° faser (se figurtrinn 4 til 6).
Avhengig av enhetens installasjonsposisjon gjer dette det enkelt & betjene enheten og lese
maleverdiene.

A0028500

Funksjon:

= 8-sifret maleverdivisning med tegn og desimaltegn.

= Stolpediagram som grafikkvisning av den normerte verdien av den analoge
inngangsblokken ( 'Skalering av utgangsverdien (OUT Value)", figur)

= Tre taster for drift

= Enkel og fullstendig menyveiledning p& grunn av oppdeling av parametere i flere nivaer og
grupper

= Hver parameter gis en 3-sifret parameterkode for enkel navigasjon

= Mulighet for & konfigurere displayet ifglge individuelle krav og preferanser, f.eks. sprak,
vekselvisning, visning av andre maleverdier, f.eks. sensortemperatur, kontrastinnstilling

= Omfattende diagnostiske funksjoner (feil- og advarselmelding, osv.)

18 Endress+Hauser



Deltapilot M FMB50, FMB51, FMB52, FMB53 PROFIBUS PA Betjeningsalternativer

42 nbhar<—4
T ]

A0030013

Hovedlinje

Verdi

Symbol

Enhet
Stolpediagram
Informasjonslinje
Betjeningstaster

NO bW N =

Falgende tabell illustrerer symbolene som kan vises pa lokaldisplayet. Fire symboler kan vises
samtidig.

Symbol | Betydning

Lasesymbol
Betjeningen av enheten er last. Lase opp enheten, .

Kommunikasjonssymbol
Dataoverfgring via kommunikasjon

A0018155

S Feilmelding "Out of specification"
Enheten betjenes utenfor de tekniske spesifikasjonene (f.eks. under oppstart eller rengjering).
A0013958

Feilmelding "Service mode"
Enheten er i servicemodus (f.eks. under en simulering).

0

A0013959

Feilmelding "Maintenance required"
Vedlikehold er ngdvendig. Maleverdien forblir gyldig.

A0013957

Feilmelding "Failure detected"
Det har oppstatt en driftsfeil. Maleverdien er ikke lenger gyldig.

T

A0013956
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7.2.1 Betjeningstaster pa displayet og betjeningsmodulen

Betjeningstast(er) Betydning

= Navigere nedover i utvalgslisten

= Redigere tallverdiene eller tegnene i en funksjon
A0017879

= Navigere oppover i utvalgslisten

= Redigere tallverdiene eller tegnene i en funksjon
A0017880

= Bekrefte angivelse

= Hoppe til neste element

0017881 = Velge et menyelement og aktivere redigeringsmodus

@ Kontrastinnstilling av lokalt display: merkere
og

A0017879 A0017881
Kontrastinnstilling av lokalt display: lysere
og
A0017880 A0017881
ESC-funksjoner:
o = Avslutt redigeringsmodus for en parameter uten a lagre den endrede verdien
A017879 9 ao017es0 | ® Duer i en meny pé et valgniva. Hver gang du trykker pa tastene samtidig, gar du opp et nivéa
pé menyen.
7.2.2 Betjeningseksempel: Parametere med en utvalgsliste

Eksempel: velge 'Deutsch" som spraket for menyen.

Sprak 000 | Betjening
1| v English "Engelsk’ er satt som menysprédket (standardverdi).
En v foran menyteksten angir alternativet som er aktivt.
Deutsch
2 Deutsch Velg 'Deutsch" med & eller (&.
v English
3| v Deutsch = Velg B for & bekrefte. En v/ foran menyteksten angir det aktive valget ('Deutsch" er na
) valgt som menyspraket).
English = Bruk [© til 4 avslutte redigeringsmodus for parameteren.
7.2.3 Betjeningseksempel: Brukerdefinerbare parametere

Eksempel: Angi parameteren "Set URV (014)" fra 100 mbar (1.5 psi) til 50 mbar (0.75 psi).
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Menybane: Setup - Extended setup - Current output > Set URV

Set URV 014 Betjening
Lokaldisplayet viser parameteren som skal endres. Enheten "mbar” er
1 100 00 mbar definert i en annen parameter og kan ikke endres her.
Trykk pa () eller () for & apne redigeringsmodus.
z 100 00 mbar Det farste sifferet er merket svart.
Bruk #-tasten til & endre "1"til "S".
3 500 . 000/ mbar Trykk p& [E-tasten for & bekrefte "S". Markeren hopper til neste posisjon
(merket i svart).
Bekreft "0" med [ (andre posisjon).
Det tredje sifferet er merket svart og kan na redigeres.
4 500 00 mbar
Bruk (-tasten til 4 endre til " «"-symbolet.
5 504.00 mbar Bruk (@ til & lagre den nye verdien og g4 ut av redigeringsmodus. Se
neste grafikk.
Den nye verdien for gvre maleverdi er 50 mbar (0.75 psi).
6 50. 000 mbar Bruk [ til 4 avslutte redigeringsmodus for parameteren.
Bruk (] eller () for & ga tilbake til redigeringsmodus.

7.2.4 Betjeningseksempel: Godta gjeldende trykk

Eksempel: stille inn posisjonsjustering.

Menybane: Main menu - Setup - Position adjustment

Posisjonsjustering

007 | Betjening

1|v Cancel

Confirm

Trykket for posisjonsjustering er til stede pa enheten.

2 Cancel

v Confirm

Bruk (& eller (3 for & bytte til alternativet "Confirm". Det aktive tilvalget er merket
svart.

3 Justering er
godtatt!

Bruk [El-tasten til godta det anvendte trykket for posisjonsjustering. Enheten
bekrefter justeringen og gér tilbake til parameteren "Position adjustment".

4| v Cancel

Confirm

Bruk (E] til & avslutte redigeringsmodus for parameteren.

Endress+Hauser
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8 Idriftsetting
Enheten er konfigurert for mélemodusen "Level" som standard.

Maleomrédet og enheten der den malte verdien overfares, tilsvarer dataene pa typeskiltet.

A\ ADVARSEL

Tillatt prosesstrykk er overskredet!

Fare for personskade dersom delene sprekker! Advarsler vises hvis trykket er for hgyt.

» Huvis et trykk mindre enn laveste tillatte trykk eller mer enn hayeste tillatte trykk er til
stede pa enheten, sendes fglgende meldinger ut etter hverandre (avhengig av innstillingen
i parameteren "Alarm behavior" (050)): "S140 Working range P" eller "F140 Working range
P""S841 Sensor range" eller "F841 Sensor range'"'S971 Adjustment”

» Bruk bare enheten innenfor sensoromradegrensene.

LES DETTE

Tillatt prosesstrykk er underskredet!

Meldinger vises hvis trykket er for lavt.

» Hvis et trykk mindre enn laveste tillatte trykk eller mer enn heyeste tillatte trykk er til
stede pa enheten, sendes fglgende meldinger ut etter hverandre (avhengig av innstillingen
i parameteren "Alarm behavior" (050)): "S140 Working range P" eller "'F140 Working range
P""S841 Sensor range" eller "F841 Sensor range''S971 Adjustment"

» Bruk bare enheten innenfor sensoromrédegrensene.

8.1 Idriftsetting med betjeningsmeny

8.1.1 Velge sprak, malemodus og trykkenhet

Language (000)

Navigasjon Main menu - Language
Skrivetillatelse Operater/Vedlikehold/Ekspert
Beskrivelse Velg menyspréket for lokaldisplayet.
Valg = English

= Et annet sprak (slik det er valgt nar du bestiller enheten)
s Et tredje sprék dersom det er aktuelt (sprak pa
produksjonsanlegget)

Fabrikkinnstilling English
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Press. eng. unit (125)

Skrivetillatelse

Beskrivelse

Valg

Fabrikkinnstilling

8.1.2 Posisjonsjustering

Operater/Vedlikehold/Ekspert

Velg trykkenheten. Hvis en ny trykkenhet er valgt,
konverteres og vises alle trykkspesifikke parametere med
den nye enheten.

mbar, bar
mmH20, mH20
inH20, ftH20
Pa, kPa, MPa

= psi

= mmHg, inHg

= kgf/cm?

mbar eller bar avhengig av det nominelle maleomradet for
sensoren, eller i samsvar med ordrespesifikasjoner.

Corrected press. (172)

Navigasjon
Skrivetillatelse
Beskrivelse

Merknad

Setup - Corrected press.
Operater/Vedlikehold/Ekspert
Viser maletrykket etter sensor trim og posisjonsjustering.

Hvis denne verdien ikke er lik "0, kan den korrigeres til "0"
ved posisjonsjusteringen.

Pos. zero adjust (007) (relativtrykksensorer))

Skrivetillatelse

Endress+Hauser
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Beskrivelse 0-posisjonsjustering - trykkforskjellen mellom null
(settpunkt) og maletrykket trenger ikke & veere kjent.

Eksempel = Malt verdi = 2.2 mbar (0.033 psi)
= Du korrigerer den malte verdien via parameteren «Pos.
zero adjust» med alternativet «Confirm». Det betyr at du
tilordner verdien 0,0 til det aktuelle trykket.
= Maleverdi (etter nullposisjonsjustering) = 0,0 mbar
= Den aktuelle verdien korrigeres ogsa.

Valg = Confirm
= Cancel
Fabrikkinnstilling Cancel

Calib. offset (192) / (008) (absoluttrykksensor)

Skrivetillatelse Vedlikehold/ekspert

Beskrivelse Posisjonsjustering - trykkforskjellen mellom settpunktet og
det mélte trykket ma veere kjent.

Eksempel = Malt verdi = 982.2 mbar (14.73 psi)

= Du korrigerer den malte verdien med den angitte verdien,
f.eks. 2.2 mbar (0.033 psi) via parameteren «Calib.
offset». Det betyr at du tilordner verdien til det aktuelle
trykket 980.0 mbar (14.7 psi).

= Maleverdi (etter nullposisjonsjustering) =
980.0 mbar (14.7 psi)

= Den aktuelle verdien korrigeres ogsa.

Fabrikkinnstilling 0.0

8.2 Konfigurasjon av trykkmaling
8.2.1 Kalibrering uten referansetrykk (terr kalibrering)

Eksempel:

I dette eksempelet er en enhet med en 400 mbar (6 psi)-sensor konfigurert for
0 - +300 mbar (O - 4.5 psi)-méleomradet, dvs. henholdsvis 0 mbar og 300 mbar (4.5 psi) er
tilordnet til .
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Forutsetning:
Dette er en teoretisk kalibrering, dvs. trykkverdiene for nedre og gvre omrade er kjent.

P& grunn av enhetens orientering kan det vaere trykkforandringer i méleverdien, dvs.
maleverdien er ikke null i en trykklgs tilstand. Informasjon om utferelse av
posisjonsjustering finnesi > B8 22.

Beskrivelse

1 | Velg malemodusen "Pressure" via parameteren "Measuring mode".
Menybane: Setup > Measuring mode

A\ ADVARSEL

Endring av médlemodusen pavirker spennet (URV)

Denne situasjonen kan fere til produktoverlep.

» Hvis malemodusen endres, mé innstillingen for spennet (URV) kontrolleres i betjeningsmenyen «Setup» og
rejusteres om ngdvendig.

2 | Velg en trykkenhet via parameteren "Press eng. unit’, her for eksempel 'mbar’.
Menybane: Setup - Press. eng. unit

3 | Om nedvendig skalerer du den analoge inngangsblokkens "OUT Value", , parameterbeskrivelser for "Measured value
scaling" og "Output scaling".

4 | Resultat:
Maleomrédet er konfigurert for O - +300 mbar (0 - 4.5 psi).
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