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Turvallisuusohjeet
TR10, TR11, TR12, TR13, TC10,
TC12, TC13

Modulaariset RTD/TC-armatuurit

ATEX: 11 1/2D Ex ta/tb IlIC T85 °C...T450 °C Da/Db
[ECEx: Ex ta/tb IIIC T85 °C...T450 °C Da/Db

Turvallisuusohjeet rdjahdysvaarallisissa tiloissa
kaytettaville séhkolaitteille
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TR10, TR11, TR12, TR13, TC10, TC12, TC13

Modulaariset RTD/TC-armatuurit

Siséllysluettelo

Tietoja tastéd asiakirjasta «veeeeeeeieiiiiiiiiiiiirerirnrrnrnrnenenss 4
Liiteasiakirjat «voeeeveneneniiininiiiiii e 4
Taydentdvat asiakirjat «..coeenennenin it 4
Valmistajan sertifikaatit ....oooeveiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinn. 5
Valmistajan 0S0Ite v v ve v i i ittt iii i ineinenennss 5
Turvallisuusohjeet: «.ovvuiii i 6
Turvallisuusohjeet: PAlysuojan asennus .....oeeeeenenenenenenenenenes 6
Turvallisuusohjeet:Erityisolosuhteet ......covviiiiiiiiiiiiiiinan.. 7
Lampotilataulukot ....oeeini e 7

Endress+Hauser 3



XA01057T

TR10, TR11, TR12, TR13, TC10, TC12, TC13

Tietoja tasta
asiakirjasta

Liiteasiakirjat

Taydentéavat
asiakirjat

Tédmé& dokumentti on kdannetty useille eri kielille. Ainoastaan
englanninkielinen l&htéteksti on todettu lainvoimaiseksi.

EU-Kkielille kd&nnetyt dokumentit ovat saatavana:

= Endresst+Hauserin verkkosivulla lataukset-osiossa: www.endress.com
-> Downloads -> Manuals and Datasheets -> Type: Ex Safety
Instruction (XA) -> Text Search: ...

= Device Viewerissa: www.endress.com -> Product tools ->
Access device specific information -> Check device features

ﬂ Jos ei viela saatavissa, asiakirja voidaan tilata.

Té&ma asiakirja kuuluu osana seuraaviin kayttéohjeisiin:

= Tekniset tiedot TR10, TC10: TIO0256T
= Tekniset tiedot TR12, TC12: TI0O1118T
= Tekniset tiedot TR13, TC13: TIO1097T

Réjahdyssuojausesite: CP000217Z/11

Réjahdyssuojausesitteen hankkiminen:

= Endress+Hauserin verkkosivuilla Downloads-kohdassa:
www.endress.com -> Downloads -> Brochures and Catalogs ->
Text Search: CP00021Z

= CD:114 laitteille, joissa kdytetddn CD-pohjaista dokumentointia

Endress+Hauser



TR10, TR11, TR12, TR13, TC10, TC12, TC13 XAO01057T

Valmistajan
sertifikaatit

Valmistajan
osoite

Endress+Hauser

IECEx-sertifikaatti
Sertifikaatin numero: IECEx DEK 12.0018X

Todistuksen numeromerkinté osoittaa seuraavien standardien
noudattamisen (laiteversiosta riippuen)

= JEC 60079-0: 2017
= JEC60079-31: 2013

ATEX-sertifikaatti

Sertifikaatin numero: DEKRA 12ATEX0084 X
EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus
[Imoituksen numero: EC_00191

Endress+Hauser Wetzer GmbH + Co. KG
Obere Wank 1
87484 Nesselwang, Germany



XA01057T TR10, TR11, TR12, TR13, TC10, TC12, TC13

Turvallisuusohjee
t:

Hazardous area Non-hazardous area

Zone 21, 22 or

I
I
I
EPL Db, Dc |
I
I
I
I
TR11 | | See power supply
Supply of transmitter:
T Compression I | U<42 Ve
a7 fitting l'| Current consumption:
@ — , I ption:
.. type e.g. TA50 I T<30mA

For remote installation
(terminal block)
Voltage max. 10 Vbc
Measuring current
<1mA

Process
Zone 20, 21, 22 or
EPL Da, Db, Dc

Local potential equalisation

AD048962

Turvallisuusohjee  ® Noudata kdyttoohjeiden asennus- ja turvallisuusohjeita.

t: Pélysuojan = Asenna laite valmistajan antamien ohjeiden ja muiden voimassa
asennus olevien standardien ja maéaraysten mukaan (esim. EN/IEC
60079-14).

= Tiivistd l&pivientiaukot sertifioiduilla kaapelildpivienneilld, joiden
suojausluokka on vahintdén Ex tb ja jotka soveltuvat ryhmaélle IIIC
(suojausluokka IP6X).

= Tilauskoodin mukaiset kaapelil&piviennit soveltuvat kéytettavéksi,
kun tarvitaan ATEX/IECEx-sertifioituja kaapelildpivientejd, joiden
lampétila-alue on =20 ... +95 °C.

= Jotta lampétilamittaria voidaan kéyttdd ympariston lampdtilassa alle
-20 °C, on kéytettéva tdhan sovellukseen sopivia kaapeleita,
lapivientiaukkoja ja tiivisteita.

s Lampdotilamittarin kotelo on liitettdva potentiaalin tasausjohtoon.

= Kun ymparistoén lampétila on yli +70 °C, kéyta soveltuvia
lampdoeristettyja kaapeleita tai johtoja, lapivientiaukkoja ja
tiivistysvuorauksia sovelluksen lampétilassa yli +5 K ympaériston
lampétilan.

6 Endress+Hauser



TR10, TR11, TR12, TR13, TC10, TC12, TC13

XAO01057T

A VAROITUS
Réjahdysvaarallinen ympaéristo

» Ala avaa laitetta rajahdysvaarallisessa ymparistdssd, kun laitteessa
on jannitteensyottd (varmista, etta kotelo on toimenpiteen aikana
suojattu vahintaan suojausluokan IP66/67 suojalla).

Turvallisuusohjeet:
Erityisolosuhteet

Pinnan maksimilampétilaa ja ympéristén ldampétila-aluetta varten
katso sertifikaatti tai kasikirjan taulukko.

Lampdtilataulukot
Tyyppi Sahkotiedot
TR10, TR11, TR12, TR13 | TMT180/TMT181/TMT182: maks. 35 Vpc, 23 mA
TC10, TC12, TC13 TMT82: maks. 42 Vpc, 23 mA
TMT84/TMT85: maks. 35 Vpc, 12 mA
Etdasennus: Virrankulutus < 30 mA

Mittausvirta I < 1 mA

Laiteluokka

Suojaustaso (ATEX)

Tyyppi

1I1/2D

Ex ta/tb IIIC T85 °C...T450 °C Da/Db

TR10, TR11, TR12, TR13
TC10, TC12, TC13

Suojaustaso (IEC)

Tyyppi

Ex ta/tb IIIC T85 °C...T450 °C Da/Db

TR10, TR11, TR12, TR13
TC10, TC12, TC13

Sallitut ympdriston ldmpétilat:

Tyyppi Koottu paélahetin Lampétilakoodi Ympéristén lampétila (kotelo)
T85°C -40°C<Ta<+65°C
TMT18x o o .
TMT8x T100°C 40°C<Ta<+80°C
T135°C -40°C<Ta<+85°C
Tx1x T85 °C -50°C<Ta<+70°C
K -50°C<Ta<+80°
Ilman elektroniikkaa Tioc P0C<Ta<+80°C
(riviliitin) T135°C -50°C < Ta<+120°C
T200°C -50°C<Ta<+120°C

Endress+Hauser
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TR10, TR11, TR12, TR13, TC10, TC12, TC13

Tyyppi Koottu paaldhetin Lampétilakoodi Ympéristén lampétila (kotelo)
T300°C -50°C<Ta<+120°C
T450°C -50°C<Ta<+120°C
Tyyppi Prosessilampétila-alue Y Pinnan maksimildmpétila (anturi)
-50°C<Tp<+70°C T85°C
-50°C<Tp<+80°C T100°C
TR1x -50°C<Tp<+120°C T135°C
TClx -50°C< Tp<+185°C T200°C
-50°C<Tp<+285°C T300°C
-50°C < Tp<+435°C T450°C
1) Maksimiprosessipaine, katso armatuurin tekniset tiedot
8 Endress+Hauser
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