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Kisa Caligtirma Talimatlari
AKkis 6lcer
Proline Promass X

Coriolis sensor

Bu Ozet Kullanim Talimatlari, cihazla ilgili Kullanim
Talimatlarinin yerine ge¢mez.

Ozet Kullanim Talimatlari béliim 1 / 2: Sensér
Sensér hakkinda bilgiler icerir.

Ozet Kullanim Talimatlar1 boliim 2 / 2: Transmiter > 3.
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Akis 6lcer Proline Promass X Akis dlcer icin Ozet Kullanim Talimatlar

Akis dlcer icin Ozet Kullanim Talimatlar
Bu cihaz bir transmiter ve bir sensérden olugur.

Bu iki parganin devreye alinmast icin proses, akis élger icin birlikte Ozet Kullamuim Talimatlarini
olusturan iki kilavuz icerisinde agiklanmistir:

= Ozet Kullamm Talimatlar Kisim 1: Sensér

= Ozet Kullamm Talimatlar Kisim 2: Transmiter

Cihazi devreye alirken liitfen Ozet Kullanim Talimatlarinin her iki kismina da bakin, ¢tinkii
kilavuzun icerikleri birbirlerini tamamlayici olmalidir:

Ozet Kullanim Talimatlar Kisim 1: Sensér

Sensér Ozet Kullanim Talimatlarimin hedef kitlesi 6l¢iim cihazini kurmaktan sorumlu olan
uzmanlardir.

= Teslimatin kabul edilmesi ve riiniin tanimlanmasi

= Saklama ve tagima

= Kurulum

Ozet Kullamim Talimatlari Kisim 2: Transmiter

Transmiter Ozet Kullamim Talimatlar él¢iim cihazinin devreye alinmasi, yapilandiriimas ve
parametrelestirilmesinden (ilk ol¢iilen degere kadar) sorumlu olan kisiler icindir.

s Uriin aciklamasi

= Kurulum

= Elektrik baglantisi

= Calisma secenekleri

= Sistem entegrasyonu

= Devreye alma

= Hata teghisi bilgileri

Ek cihaz dokiimantasyonu
ﬂ Bu Ozet Caligtirma Talimatlari, Ozet Caligtirma Talimatlar1 kisim 1: Sensérdiir.

"Ozet Cahgtirma Talimatlar kisim 2: Transmiter"e agagidakiler araciigiyla ulagilabilir:
= [nternet: www.endress.com/deviceviewer
s Akill telefon/tablet: Endress+Hauser Operations Uygulamast

Cihaz hakkinda ayrintili bilgi, Calistirma Talimatlarinda ve diger dokiimantasyon icinde
yer almaktadir:

= Internet: www.endress.com/deviceviewer

= Akilli telefon/tablet: Endress+Hauser Operations Uygulamast

Endress+Hauser 3
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Akis 6lcer Proline Promass X

Bu dokiiman hakkinda

1 Bu dokiiman hakkinda

1.1 Semboller

111

Giivenlik sembolleri

Bu sembol sizi tehlikeli bir durum konusunda uyarir. Bu durumun giderilememesi, ciddi veya
6lumcil yaralanma ile sonuglanacaktir.

A UYARI

Bu sembol sizi tehlikeli bir durum konusunda uyarir. Bu durumun énlenememesi ciddi veya
6limcil yaralanmalar ile sonuclanabilir.

A DiKKAT

Bu sembol sizi tehlikeli bir durum konusunda uyarir. Bu durumun énlenememesi kii¢iik veya
orta dlcekli yaralanmalar ile sonuclanabilir.

DUYURU

Bu sembol kisisel yaralanma ile sonuglanmayan prosediirler veya dijer gercekler ile ilgili

bilgiler igerir.

1.1.2 Cesitli bilgi tiplerinin sembolleri
Sembol Anlami Sembol Anlami
izin verilen Tercih edilen

Izin verilen prosediirler, siirecler veya
islemler.

Tercih edilen prosediirler, siirecler veya
islemler.

X

Yasak
Yasak olan prosediirler, siirecler veya
islemler.

Ipucu
Daha fazla bilgi oldugunu belirtir.

Dokiimantasyon referansi

Sayfa referansi

& &

Grafik referansi 1,2,3 Adim serisi
Adim sonucu el Gozle kontrol
- <)
1.1.3 Elektrik sembolleri
Sembol Anlami Sembol Anlami
- Dogru akim ~o Alternatif akim
~ Dogru akim ve alternatif akim Topraklama baglantisi

<4

Operatoér tarafindan topraklama
sistemiyle topraga baglanan toprakli
terminaldir.

Endress+Hauser




Temel giivenlik talimatlar:

Akis 6lger Proline Promass X

Sembol

Anlami

S)

Potansiyel esitleme baglantis1 (PE: koruyucu toprak)

Topraklama terminalleri diger tiim baglantilarin yapilmasindan énce topraga baglanmahdir.

Topraklama terminalleri cihazin icine ve disina yerlegtirilmistir:
= [¢ topraklama terminali: potansiyel egitlemesi, besleme agina baglanir.
= D topraklama terminali: cihaz tesisin topraklama sistemine baglanir.

1.1.4 Alet sembolleri

Sembol

Anlami

Sembol

Anlami

Qe

Torx tornavida

| P

Diiz tornavida

P

Yildiz uglu tornavida

O

Alyan anahtari

=4

Acik uglu anahtar

1.1.5 Grafiklerdeki semboller

Sembol Anlami Sembol Anlam1
1,2,3,. Oge numaralari i, B, B Adim serisi
AB,C, ... Gortintimler A-A,B-B, C-C, ... Bélumler
A Tehlikeli alan A Guivenli alan (tehlikeli olmayan alan)
=mp Akig yonii
2 Temel giivenlik talimatlar
2.1 Personel icin gereksinimler

Personel, isleriyle ilgili su gereksinimleri karsilamalidir:
» Egitimli kalifiye uzmanlar, bu iglev ve gérev icin gereken niteliklere ve ehliyete sahip

olmalidir.

» Tesis sahibi/operatérii tarafindan yetkilendirilmis olmalidir.
Ulusal yasal diizenlemeler konusunda bilgi sahibi olmalidir.

v

» Calismaya baglamadan dnce kilavuzdaki talimatlar ve tamamlayict dokiimantasyonun yani
sira sertifikalarin (uygulamaya bagli olarak) da okunup anlasilmasi gerekir.

» Talimatlara ve temel sartlara uyulmalidir.

Endress+Hauser



Akis 6lcer Proline Promass X Temel giivenlik talimatlar:

2.2 Amaclanan kullanim

Uygulama ve madde
Bu kilavuzda agiklanan él¢iim cihazinin sadece sivilarda ve gazlarda akis él¢iim icin
kullanilmas1 amaglanmistir.

Siparis edilen versiyona bagh olarak 6l¢iim cihazi patlayici, alev alabilen, zehirli veya
oksitleyici ortamlarin 8l¢imi icin de kullanilabilir.

Tehlikeli bolgelerde, hijyenik uygulamalarda veya proses basinci nedeniyle yiiksek risk
bulunan uygulamalarda kullanim icin él¢iim cihazlari isim plakasinda uygun sekilde
isaretlenmistir.

Calisma sirasinda 6l¢iim cihazinin uygun kosullarda kalmast icin:

» Belirlenen basing ve sicaklik araliinda tutun.

» Sadece isim plakasinda yazil verilere ve Kullanim Talimatlar: ve ek dokiimantasyon icinde
belirtilen genel sartlara tam uyumlu 6l¢iim cihazlari kullanin.

» Siparis edilen cihazin tehlikeli alanlarda kullanim i¢in uygun olup olmadidini isim plakasi
tizerinden kontrol edin (érn. patlama korumast, basingh kaplar gtivenligi).

» Olgiim cihazini sadece proses temas eden malzemelerin yeterince direngli oldugu ortamlar
i¢in kullanin.

» Olgiim cihazinin ortam sicakhigi atmosfer sicakhiginin digindaysa, ilgili cihaz
dokiimantasyonunda belirtilen temel sartlara uyumluluk kesinlikle gereklidir.

» Olgiim cihazi korozyona ve cevresel etkilere kargi her zaman korunmalidir.

Hatali kullanim
Amac dis1 kullanim, giivenlik ihlaline yol acabilir. Uretici, hatali veya amaclanmayan kullanim
nedeniyle olusan hasarlardan sorumlu dedildir.

A UYARI

Paslandiric veya asindiricl akiskanlar ve ortam kosullar: nedeniyle kirilma tehlikesi!
» Islem yapilacak siv1 ile sensériin malzeme olarak uyumlu oldugunu kontrol edin.

» Islem sirasinda siviyla temas eden tiim malzemelerin direncli oldugunu kontrol edin.

» Belirlenmis basing ve sicaklik araligini koruyun.

Sinirdaki durumlarin belirlenmesi:

» Ozel svilar ve temizlikte kullanilan svilar icin Endress+Hauser, prosesle temas eden
malzemelerin korozyon direncinin dogrulanmasi konusunda yardimci olmaktan
memnuniyet duyacaktir. Ancak, bu konuda herhangi bir garanti verilmez veya sorumluluk
kabul edilmez; clinki sicaklik, konsantrasyon veya kirlilik duzeyi gibi faktérlerdeki islem
sirasinda ortaya ¢ikacak kiictik degisimler korozyon direnci ézelliklerini degistirebilir.

Diger riskler

A UYARI

Eger maddenin veya elektronik iinitenin sicakli yiiksek veya diisiikse, bu cihazin
yiizeylerinin sicak veya soguk hale gelmesine neden olabilir. Bu, yanma veya soguk
1sirmasi riski olusturur!

» Sicak veya soguk madde sicakliklari durumunda, temasa karsl uygun bir koruma takin.

Endress+Hauser 7



Temel gtivenlik talimatlar1 Akis élger Proline Promass X

A UYARI

Olgiim borusunun kirilmasi nedeniyle muhafazada kirilma tehlikesi!

Bir 6l¢im borusunun patlamasi halinde, sensér muhafazasinin icerisindeki basing caligtirma
islemi basincina gore artar.

» Bir patlama diski kullanin.

A UYARI

Madde kac¢masi tehlikesi!

Patlama diskine sahip cihaz versiyonlari i¢in: Basing altinda madde ka¢masi yaralanmalara

veya malzemenin hasarlanmasina neden olabilir.

» Patlama diski calistifinda yaralanmalari ve malzeme hasarlanmasini énlemek icin gereken
onlemleri alin.

2.3 Isyeri giivenligi

Cihaz tizerinde veya cihaz ile ¢aligirken:
» Ulusal diizenlemelere uygun sekilde gereken kisisel koruyucu ekipmani giyin.

2.4 Calisma giivenligi

Yaralanma tehlikesi!
» Cihaz yalnizca saglam teknik kosulda ve gtivenli durumda ¢aligtiriimalidir.
» Operatdriin cihazin parazitsiz bir sekilde calismasindan sorumludur.

Plastikten yapilmis transmiter muhafazasi i¢in ortam gereksinimleri

Plastik transmiter muhafazasi belirli buhar ve hava karigimlarina siirekli olarak maruz

kaliyorsa bu durum muhafazaya zarar verebilir.

» Bu konudan emin dedilseniz durumun aciklia kavusturulmasi icin Endress+Hauser satig
merkeziyle baglant1 kurun.

» Onay gerektiren bir alanda kullanim halinde isim plakasinda belirtilen bilgilere dikkat
edilmelidir.

2.5 Uriin giivenligi
Bu 6l¢iim cihazi en giincel giivenlik gereksinimlerini kargilamak icin yliksek miithendislik

uygulamalarina uygun sekilde tasarlanmis, test edilmis ve fabrikadan ¢alistirmasi gtivenli
sekilde sevk edilmistir.

Genel giivenlik standartlarini ve kanuni gereksinimleri karsilar. Cihaza 6zel AB Uygunluk
Beyaninda listelenen AB direktiflerine de uygundur. Endress+Hauser bunu cihaza CE isareti
koyarak onaylar.

Ayrica cihaz, gecerli Ingiltere diizenlemelerinin yasal gereksinimlerini karsilar (Destekleyici
Yasalar). Bunlar, tanimlanan standartlar ile birlikte UKCA Uygunluk Beyani icerisinde
listelenmistir.

UKCA isareti icin siparis opsiyonunu secildiginde, Endress+Hauser UKCA isaretini ekleyerek
cihazin basarili bir sekilde degerlendirildigini ve test edildigini onaylar.

8 Endress+Hauser



Akis 6lcer Proline Promass X Teslimatin kabul edilmesi ve Urliniin tanimlanmasi

fletisim adresi Endress+Hauser Ingiltere:
Endress+Hauser Ltd.

Floats Road

Manchester M23 9NF

Ingiltere

www.uk.endress.com

2.6 IT giivenligi

Garantimiz sadece trtin kuruldugunda ve Kullanim Talimatlarinda belirtildigi sekilde
kullanildiginda gegerlidir. Urlin tizerinde ayarlarin yanhshikla degistirilmesini engelleyen
givenlik mekanizmalar1 mevcuttur.

Uriin ve ilgili veri transferi icin ilave gtivenlik saglayan IT gtivenlidi énlemleri operatorler
tarafindan gtvenlik standartlarina uygun sekilde uygulanmalidir.

3 Teslimatin kabul edilmesi ve iiriiniin tanimlanmasi

3.1 Teslimatin kabul edilmesi

.: Tesﬂhrflat rgakpuzu (1)
ve {irtin etiketi (2)

uizerindeki siparis
kodlar1 ayni mi1?
l 1 S
7\g I

7 e
22

il

Teslimat makbuzu (1)
o ve iiriin etiketi (2)

1 S tizerindeki siparis
Q kodlar1 ayni mi1?

Endress+Hauser 9



Teslimatin kabul edilmesi ve iiriintin tanimlanmasi Akis élger Proline Promass X

=<

'4
<~

el Urinler hasarsiz mi?
) Em
ey Isim plakas! tizerindeki
=] @ o= veriler teslimat

DELIVERY NOTE

== makbuzuyla eglesiyor

mu?

@ Ilgili dokiimanlari iceren
=] zarf mevcut mu?
ey Tlgili giivenlik veri
=] sayfalar1 mevcut mu?

ﬂ = Yukaridaki kosullardan eksik olan varsa Endress+Hauser satig merkeziyle baglanti
kurun.
= Teknik dokiimantasyona Internet iizerinden veya Endress+Hauser Operations
Uygulamasindan ulagilabilir.

10 Endress+Hauser



Akis 6lcer Proline Promass X Saklama ve tagima

3.2 Uriin tanimlamasi

Cihazin tanimlanmasinda bu secenekler kullanilabilir:

» [sim plakasi spesifikasyonlar

= Teslimat notu iizerinde cihaz ézelliklerinin dékiimiind iceren siparis kodu

» {sim plakalar iizerindeki seri numaralarin Device Viewer icerisine girin
(www.endress.com/deviceviewer): cihaz ile ilgili tim bilgiler gériintiilenir.

= fsim plakasindaki seri numaralarini Endress+Hauser Operations Uygulamasina girin veya
isim plakasi tizerindeki DataMatrix kodunu Endress+Hauser Operations Uygulamast ile
taratin: cihazla ilgili tim bilgiler gértnttlenir.

e Endress +Hauser [Z1J —
Order code:
2 Ser. no.:
Ext. ord. cd

A0030196

1 Isim plakast érnegi

1 Siparis kodu

2 Seri numarasi (Ser. no.)

3 Uzun siparis kodu (Ek sip. kod.)
4 2-D matris kodu (QR kodu)

Isim plakasindaki 6zelliklerin dékiimi hakkinda ayrintih bilgi igin cihazin Kullanim
Talimatlarina bakin.

4 Saklama ve tasima

4.1 Saklama kosullar1

Depolama i¢in asagidaki konulara dikkat edin:

» Darbelere karg1 koruma agisindan orijinal ambalajinda depolayin.

» Proses baglantilarina takilmis olan koruyucu kapaklari veya koruyucu baslhiklari ¢itkarmayin.
Sizdirmaz yuzeylerde mekanik hasar olusmasini ve 6l¢iim borusunun kirlenmesini
engellemektedirler.

» Yizey sicakhginin kabul edilemez diizeye ¢ikmamast igin dogrudan gines 151dina maruz
birakmayin.

» Depolama yeri kuru ve tozdan arindirilmig olmalhdir.

Kuru bir yerde saklayin.

» Acik havada depolamayin.

v

Endress+Hauser 11
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Saklama ve tagima Akis 6lger Proline Promass X

4.2 Uriiniin taginmasi

Olgtim cihazini él¢im noktasina orijinal paketi ierisinde tagiyin.

)3

A0029252

Islem baglantilarina takilan koruyucu kapaklari cikarmayin. Bu kapaklar yalitim
ylzeylerine gelebilecek mekanik hasarlar ve 6l¢iim borusunun kirlenmesini 6nler.

421 Kaldirma mapalar1 olmayan 6l¢iim cihazlar
AUYARI

Ol¢iim cihazinin agirlik merkezi dokuma sapanlarin aski noktalarindan daha
yiiksektedir.

Olgim cihazinin kaymasi durumunda yaralanma riski.

» Olgiim cihazini kaymasini veya dénmesini 6nleyecek sekilde sabitleyin.

» Ambalaj tzerinde belirtilen agirlik dikkate alinmalidir (yapistirma etiket).

A0029214

4.2.2 Kaldirma mapalari olan dl¢iim cihazlar:
A\ DIKKAT

Kaldirma mapalari olan cihazlar icin 6zel nakil talimatlar:
» Cihazin nakliyesi sirasinda sadece birlikte gelen mapalari ve flanglar kullanin.
» Cihaz her zaman en az iki kaldirma mapasiyla sabitlenmelidir.

12 Endress+Hauser



Akis 6lcer Proline Promass X Montaj

4.2.3 Forklift ile tasima

Tasima ahsap kasalarla yapiliyorsa, taban yapisi forklift ile kasalarin uzunlamasina olarak
veya iki taraftan birden kaldirilmasina olanak saglar.

5 Montaj

5.1 Montaj gereksinimleri

Destek parcalari gibi 6zel 6nlemler gerekli dedildir. Harici kuvvetler cihazin yapisi tarafindan
emilir.

5.1.1 Montaj pozisyonu

Montaj konumu

fi

& ;

A0028772

Asag dogru borularda montaj

Bir sonraki kurulum énerisi agik ve dikey yonli bir boruda kurulum olanadi saglar. Borudaki
engeller veya normal ¢aptan daha kiiciik ara kesite sahip él¢me deligi kullanimi, él¢iim
sirasinda sensériin bos kalmasini énler.

Endress+Hauser 13



Akis 6lger Proline Promass X

Montaj
)
2 \j
3
Lt
A0028773
2 Asagt dogru bir boruda kurulum (6r. biriktirme uygulamalari)
1 Besleme tanki
2 Sensér
3 Ol¢me deligi plakast, boru engeli
4 Valf
5 Biriktirme tanki
DN @ olgme deligi plakasi, boru engeli
[mm] [ing] [mm] [ing]
300 12 210 8,27
350 14 210 8,27
400 16 210 8,27

Y6nlendirme
Sensordeki isim plakasi Uizerinde bulunan ok igaretinin yoni, sensériin kurulumunu akis
yoniinde yapmaniza yardimcl olur.

14

Endress+Hauser



Akis 6lcer Proline Promass X Montaj

Yénlendirme Oneri
A Dikey yonlendirme uwm?
0
A0015591
B Yatay yonlendirme, transmiter tstte (4[] 2)
> 83,815
A0015589
C Yatay yonlendirme, transmiter altta w@?
> 83,815
A0015590
D Yatay yonlendirme, transmiter yanda Em@:[mj &> 83,815
A0015592
1) Bu yénlendirme, kendi kendine bosaltma saglamasi igin tavsiye edilir.
2) Diistik proses sicakliklarina sahip uygulamalar ortam sicakligini distirebilir. Transmiter i¢in gereken minimum
ortam sicakligini korumak tizere bu yénlendirme tavsiye edilir.
3) Yiiksek proses sicakliklarina sahip uygulamalar ortam sicakhigini artirabilir. Transmiter i¢in gereken maksimum

ortam sicakligini korumak tizere bu yénlendirme tavsiye edilir.

AD028774
3 EgGimli él¢iim borusu igindeki sensoriin yonii

1 Icinde katilar bulunan swilarda bu yénlendirmeden kagimilmalidir: Katilarin birikme riski.
2 Gaz salimmi yapan swvilarda bu yénlendirmeden kaginilmalidir: Gaz birikme riski.

Endress+Hauser 15



Montaj Akis 6lger Proline Promass X

Giris ve gikis yollar

Valfler, dirsekler veya T borular gibi tiirbiilans olusturan baglantilarda herhangi bir kavitasyon
olusmadidi siirece 6zel 6nlem alinmasi gerekli degildir > B 16.

St

. Cihazin boyutlari ve kurulmus uzunluklari icin "Teknik Bilgiler" dokiimani, "Mekanik yap1"
boélimiine bakin

0
\/

A0029322 A0029323

5.1.2 Ortam ve proses gereksinimleri

Ortam sicaklik araligi

Ortam sicaklik aralii hakkinda daha detayh bilgi i¢in cihaza ait Calistirma Talimatlarina
bakin.

Acik havada caligtirirken:

= Olgiim cihazi golgeye yerlestirilmelidir.

= Direkt glines 1sinindan koruyun; bu durum 6zellikle sicak iklime sahip bélgeler icin énelidir.
= Hava kosullarina dogrudan maruz kalinmasini engelleyin.

Sicaklik tablolart

. Slcakhk tablolar1 hakkinda detayl bilgi icin cihaz i¢in hazirlanan ayr "Gtvenlik
Talimatlart" (XA) baglikli dokiimana bakin.
Sistem basina

Kavitasyon olusmamasi veya swvilardaki gazlarin disari salinmamasi énemlidir. Bunu saglamak
icin sistem basincinin yeterince ytiksek olmasi gerekir.

Bu nedenle, asagidaki montaj konumlari tavsiye edilir:
= Dikey borularda en alt nokta
= Pompalarin ¢ikisinda (vakum tehlikesi olmadan)

V)

T -

Al

0
\

A0028777
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Akis 6lcer Proline Promass X Montaj

Termal yalitim

Bazi siv1 tiirlerinde sensérden transmitere giden 1sinin diisiik diizeyde tutulmasi gerekir.
Gereken yalitimi saglamak icin ¢ok cesitli malzemeler kullanilabilir.

Termal yalitima sahip versiyonlar i¢in asagidaki cihaz versiyonlari énerilir:

Uzatilmig boyna sahip versiyon (Promass 100, 300, 500):

"Ol¢iim borusu malzemest" i¢in siparis kodu, opsiyon SA, 105 mm (4,13 in) uzatilmig boyun
uzunluguna sahip.

Termal yalitim nedeniyle elektronik parcalar asir1 1sinabilir!

» Onerilen yénlendirme: yatay yénlendirme, transmiter muhafazasi (Promass 100, 200,
300) veya agagl bakan sensér baglantt muhafazasi (Promass 500).

» Transmiter muhafazasinin veya sensériin baglanti muhafazasinin yalitimi yapilmamalidir.

» Transmiter muhafazasinin veya sensériin baglanti muhafazasinin alt ucunda izin verilen
maksimum sicaklik: 80 °C (176 °F)

» Uzatilmis serbest boyun ile termal yalitim: Isinin optimum sekilde yayilmasini saglamak
lizere uzatilmis boyun béliimiine yalitim yapilmamasi énerilir.

==l

=

~

4 Uzatilmig boyun serbest olacak sekilde termal yalitim

A0034391

Isitma

Ortam si1cakliginin yiiksek olmasina bagh olarak elektronik parcalar asir1 1sinabilir!
» Transmiter i¢in izin verilen maksimum ortam sicakligina uyulmaldir.
» Ortam sicakligina bagl olarak, cihaz yénlendirme gereksinimlerini dikkate alin.

ﬂ Ozellikle iklim kogullar kritik oldugunda, ortam sicakliiyla siv1 sicaklig arasindaki
sicaklik farkinin >100 K olmamasina dikkat edilmelidir. Isitma veya yalitim gibi uygun
onlemler alinmalidir.
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Isitma sirasinda asir1 1sinma tehlikesi

» Transmiter muhafazasinin alt ucundaki sicakligin 80 °C (176 °F) degerinin tizerine
citkmamasini saglayin.

» Transmiter boyun bélgesinde yeterli konveksiyon gerceklestijinden emin olun.

» Transmiter boynunda yeterince genis bir alaninin agik durumda kaldigindan emin olun.
Kapli olmayan kisim radyator gibi islev goriir ve elektronik donanimi agiri 1sinma ve
sogumaya kars1 korur.

» Patlama riski bulunan ortamlarda kullanirken, cihaza 6zel Ex dokiimantasyonundaki
bilgilere dikkat edin. Sicaklik tablolari hakkinda detayl bilgi i¢in cihaz i¢in hazirlanan ayri
"Giivenlik Talimatlar1' (XA) baglikli dokiimana bakin.

Isitma secenekleri

S agisindan, sensorde 1s1 kaybi olmamasi gerekiyorsa asagidaki 1sitma secenekleri yarar
saglayabilir:

s Elektrikli 1sitma, 6rn. elektrikli bant isiticilar b

= {cinden sicak su veya buhar gecen borularla

= [sitma ceketleriyle

Elektrikli bant 1siticilar hakkinda ayrintil bilgi i¢in cihaza ait Kullanim Talimatlarina
bakin.

Titresimler

Ol¢tim borularnin yiiksek salimm sikligi, 6l¢iim sisteminin tesisteki titresimlerden
etkilenmeden dogru sekilde ¢alismasini saglar.

5.1.3  Ozel montaj talimatlart

Tahliye

Dikey olarak monte edildiginde, 6l¢iim borulari igerisindeki su tamamen bogaltilabilir ve
birikmeye karg1 korunabilir.

Patlama diski

A UYARI

Madde kac¢masi tehlikesi!

Basing nedeniyle sizabilecek madde, malzeme hasarina neden olabilir.

» Patlama diski ¢aligtidinda kigilerin tehlikeye diismesini 6nlemek i¢in gereken ¢nlemleri
aln.

» Patlama risk etiketi hakkinda bilgileri inceleyin.

» Cihaz tesisat1 boyunca patlama diskinin fonksiyonunun ve ¢alismasinin
engellenmediginden emin olun.

» Isitma ceketi kullanmayin.

» Kirilma diskini.

1) Paralel elektrikli bant 1siticilarin kullanilmasi genel olarak énerilir (iki yonla elektrik akist). Tek telli bir kablo
kullaniliyorsa belirli konulara dikkat edilmelidir. Ek bilgiler EAO1339D dokiimaninda "Elektrikli yiizey 1sitma
sistemleri i¢in kurulum talimatlar1' verilmistir.
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Patlama diskinin pozisyonu yanina yapistirilan bir etiket ile gosterilir.
Tasima korumasi ¢ikartilmig olmalidir.

Mevcut baglanti noziillerinin durulama veya basing izleme amaciyla kullanilmasi
amaclanmamistir, patlama diski i¢in montaj konumu olarak gérev yaparlar.

Patlama diskinde bir ariza olugmas! durumunda sizan maddeyi bosaltmak icin patlama
diskinin icindeki dise bir bogaltma cihazi vidalanabilir.

o(J

N

‘ RUPTURE DISK

2 3 1

A0029944
1 Patlama diski etiketi

2 1/2"NPT disi dis ve 1" genisliginde ¢apraz diize sahip patlama diski
3 Tagsima korumast

Patlama diskinin kullanimi konusunda detayl bilgi i¢in: cihaza ait Kullanim
Talimatlarina bakin.

Sifir noktasi dogrulama ve sifir ayari

Tim 6l¢tim cihazlari en yeni teknolojiye gore kalibre edilmistir. Kalibrasyon referans kosullar
altinda gerceklestirilir . Bu nedenle, sahada sifir ayar1 yapmaya genellikle gerek kalmaz.

Deneyimlere gore, sifir ayari sadece 6zel durumlar icin 6nerilir:

= Distk akis hizlarinda bile maksimum 6l¢im hassasiyeti elde etmek igin.

= Olagantstl zor proses veya calisma sartlarinda (6r. ¢ok yliksek proses sicakligi veya
viskozitesi ¢ok yiiksek svilar).

Sifir noktasi kontrolil ve bir sifir ayar1 gerceklestirilmesi hakkinda bilgiler i¢in cihazin Kullanim
Talimatlarina bakin.
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5.2 Ol¢iim cihazinin montajt
52.1 Gereken araclar

Flanslar ve diger proses bagdlantilari icin uygun bir montaj aleti kullanin

5.2.2 Ol¢iim cihazinin hazirlanmasi
1. Kalan tim nakliye ambalajlarini ¢ikarin.
2. Sensor Uzerindeki tiim koruyucu kapaklar: ¢ikarin.

3. Elektronik donanimlarin bulundugu bélimiin kapagindaki yapiskanl etiketi ¢ikarin.

5.2.3 Sensoériin montaji
AUYARI

Uygun olmayan proses yalitimi nedeniyle tehlike!

» Contalarin i¢ caplarinin proses baglantilari ve borularin ¢aplarindan kiigiik veya onlara esit
oldugundan emin olun.

» Yalitim malzemelerinin temiz ve hasarsiz oldugundan emin olun.

» Yalitim dogru sekilde sabitlenmelidir.

1. Sensoriln isim plakasindakiokun yéniintiin madde akis yoni ile ayni oldugunu kontrol
edin.

2. Olciim cihazin kablo girisleri yukar1 bakmayacak sekilde monte edin veya transmiter
muhafazasini gevirin.

[
A0029263
5.3 Kurulum sonrasi kontroli
Cihazda hasar var mi (gozle kontrol)? a

Olgiim cihaz, 8lgiim noktas: spesifikasyonlarina uyuyor mu?

Ornegin:

= Proses sicakligi

= Proses basina ('Teknik Bilgiler' dokiimanindaki "basing-sicaklik dereceleri' bolimine bakin)
= Ortam sicakligt

= Olgiim araligi

20 Endress+Hauser



Akis 6lcer Proline Promass X Imha

Sensér i¢in dogru yonlendirme segildi mi?

O

= Sensor tipine uyumlu

= Madde sicakligina uyumlu

= Madde 6zelliklerine uyumlu (gaz ¢ikaran, katilar iceren)

Sensoriin isim plakasi tizerindeki ok boru icerisinden gecen aks ile ayni yénde mi> B 147

Olgiim noktasi tanimi ve etiketler dogru mu (gézle kontrol)?
Cihaz, yagis ve dogrudan giines 1s1gindan yeterince korunmus mu?
Sabitleme vidasi ve kelepcesi saglam bir sekilde sikistirildi mi1?

0j0o0|o

6 imha

i

Elektrik ve elektronik ekipmanlar hakkindaki 2012/19/EU Direktifi (WEEE) gerektiriyorsa,
WEEENin ayrilmamis kentsel atik olarak imha edilmesini en aza indirgemek icin triinler,
gosterilen sembolle isaretlenmistir. Bu isareti tagiyan iirtinleri siniflandirilmamis genel atik
seklinde imha etmeyin. Bunun yerine, uygun kosullar altinda imha edilmesi i¢in treticiye
iade edin.

6.1 Ol¢iim cihazinin cikarilmasi
1. Cihaz1 kapatin.

AUYARI

Proses kosullar1 nedeniyle kisiler icin tehlike!

» Olciim cihazindaki basing, yiiksek sicakliklar veya agresif akiskanlar gibi tehlikeli proses
kosullarina kars: dikkatli olun.

2. "Ol¢iim cihazinin monte edilmesi' ve "Ol¢tim cihazinin baglanmast' béliimlerindeki
montaj ve baglanti adimlarin ters sira ile gergeklestirin. Glivenlik talimatlarina uyun.

6.2 Ol¢iim cihazlarinin imha edilmesi

A UYARI
Saglik icin zararh akiskanlar nedeniyle personel ve ¢evre igin tehlike.
» Olciim cihazinin ve tiim bogluklarinin saglik ve cevre icin tehlikeli akiskan kalintilarindan
temizlenmis olmasini saglayin, érn. catlaklara giren veya plastik icerisinden yayilan
maddeler.

Imha sirasinda agagidaki notlara dikkat edin:
» Gecerli federal/ulusal diizenlemelere uyun.
» Cihaz parcalarini diizgiin ayirin ve yeniden kullanilmasini saglayin.
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