KA01617F/31/PL/01.22-00
71595221

Products

Solutions Services

2022-09-15

71595221

Nivector FTI26
I0-Link

Sygnalizator pojemnosciowy

Skrocona instrukcja obstugi

Niniejsza skrocona instrukcja obstugi nie zastepuje petnej instrukeji obstugi wchodzacej w zakres dostawy przyrzadu.

Szczegétowe dane dotyczace przyrzadu znajduja sie w instrukeji obstugi oraz w innej dokumentacji:

Jest ona dostepna dla wszystkich wersji przyrzadu:
= Poprzez Internet: www.pl.endress.com/deviceviewer

= Poprzez smartfon/tablet z zainstalowang aplikacjg Endress+Hauser Operations

Podstawowe wskazéwki bezpieczenistwa

Wymagania dotyczace personelu

Personel wykonujacy montaz, uruchomienie, diagnostyke i konserwacje musi
spemia¢ nastepujace wymagania:

s Przeszkoleni, wykwalifikowani specjalisci powinni mie¢ odpowiednie
kwalifikacje do wykonania konkretnych zadan i funkcji

= Musza mie¢ zgode wiasciciela/operatora obiektu

= Musza zna¢ obowiagzujace przepisy

= Przed rozpoczeciem prac musza przeczytac ze zrozumieniem zalecenia podane
w instrukeji obstugi, dokumentacji uzupetniajgcej oraz certyfikatach (zaleznie
od zastosowania)

= Musza przestrzega¢ polecen i postepowac odpowiednio do istniejacych
warunkow

Personel obstugi musi spetnia¢ nastepujgce wymagania:

= Musi by¢ przeszkolony oraz mie¢ zezwolenie operatora obiektu na
wykonywanie okreslonych zadan
= Musi przestrzegac¢ wskazoéwek podanych w niniejszej instrukcji

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Montaz

Wymagania montazowe
Montaz boczny w zbiorniku materiatéw sypkich, np. w silosie

Do sygnalizatora moga by¢ podtaczone bezposrednio obcigzenia zewnetrzne
takie jak miniaturowe styczniki, elektrozawory, sterowniki PLC.

1 Przyktady zastosowan

Przyrzad moze by¢ uzywany wytgcznie jako punktowy sygnalizator poziomu
drobnoziarnistych i sproszkowanych materiatéw sypkich. Stuzy do wykrywania
poziomu minimalnego lub maksymalnego. Przyrzadu mozna uzywac wytgcznie
do pomiaru mediéw, na ktére materiaty wchodzace w kontakt z medium sag
wystarczajgco odporne. Wartosci graniczne czasu pracy nie moga by¢
przekroczone lub nieosiggniete, patrz: karta katalogowa.

Bezpieczenstwo eksploatacji

» Przyrzad mozna uzytkowac wytgcznie wtedy, gdy jest sprawny technicznie i
wolny od usterek i wad.
» Zaniezawodng prace przyrzadu odpowiedzialno$¢ ponosi operator.

Strefa zagrozona wybuchem

Aby wyeliminowac¢ zagrozenia dla personelu lub obiektu podczas eksploatacji

przyrzadu w strefie zagrozonej wybuchem (np. zagrozenie wybuchem,

wystepowanie urzadzen ci$nieniowych):

» sprawdzi¢ na tabliczce znamionowej, czy zamoéwione urzgdzenie ma
dopuszczenie do stosowania w strefie zagrozonej wybuchem.

1 Zabezpieczenie przed przelaniem lub sygnalizacja poziomu maksymalnego (MAX)
2 Zabezpieczenie przed suchobiegiem lub sygnalizacja poziomu minimalnego (MIN)

Montaz przyrzqdu

Niezbedne narzedzia

Klucz ptaski AF32
= Podczas dokrecania nalezy chwyta¢ wytgcznie za sze$ciokatny element.
= Moment dokrecenia: 5 ... 12 Nm (3,7 ... 8,9 Ibf ft)
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Przyktady montazu
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2 Jednostka: mm (cal)

A Typowa zabudowa w zewnetrznym kréccu gwintowym G 1"
B Montaz w wewnetrznym kréccu gwintowanym G 1"w silosach, gdzie osad moze zalegac
na sciankach

Podlaczenie elektryczne
Podlaczenie przyrzadu

= Napiecie zasilania 12 ... 30 V DC

= Zgodnie z normg PN-EN 61010 przyrzad pomiarowy powinien by¢
wyposazony w odpowiedni wytgcznik lub wytgcznik automatyczny.

= 7rédio napiecia: obwod zasilania z zabezpieczeniem przeciwporazeniowym lub
obwod klasy 2 (wg normy stosowanej w Ameryce Pétnocnej).

= Przyrzad powinien posiadac¢ bezpiecznik topikowy 500 mA (zwtoczny)
przeznaczony do zabezpieczenia urzadzen elektrycznych na prad staty,
zgodnie z normg PN-EN 60127-2.

= W zaleznodci od podigczenia wyjs¢ dwustanowych przyrzad dziata w trybie
sygnalizacji maksimum (MAX) lub minimum (MIN).

Typ podigczenia 10-Link z jednym wyjsciem dwustanowym
Wtyk M12 0.5A
L+
Q2 2 1 _Cﬂ —rru—I0-Link
C/Q1

3 4
—L SIO
Kiryp_ .t

Biegun dodatni zasilania

Wyjscie sygnalizacyjne DC-PNP (port Q2)
Biegun ujemny zasilania

C/Q1 (tryb komunikacji I0-Link lub tryb SIO)

ENJEVCI

Wiecej wariantéw montazu mozna znalez¢ w instrukeji obstugi i karcie

katalogowe;j.

Inne metody montazu sg mozliwe za pomoca dostepnych opcjonalnych

akcesoriow.
Typ podigczenia Tryb pracy (tryb SIO: ustawienie fabryczne)
Wtyk M12 MAX MIN

s

01 2%

Symbole Opis
Eed Zotta dioda LED $wieci sie
. Zé6tta dioda LED nie $wieci sie
K Obcigzenie zewnetrzne

Informacje dotyczgce uruchomienia podano w Instrukeji obstugi.
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