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Liquiline CM442, CM444, CM448, CM442R, CM444R, CM448R, CM44P

Medfelgende dokumentation

Dokumentation

Producentcertifikat

Andre standarder

Identifikation

Dette dokument er en integreret del af betjeningsvejledning BAOO444C, BA01225C, BA0O1570C og
BA01954C.

Kompetencebrochure CP00021Z
= Eksplosionsbeskyttelse: Retningslinjer og generelle principper
= www.endress.com

EU-overensstemmelseserklaering

Erklaeringsnummer:
EU00906

EF-overensstemmelseserkleeringen kan findes:
[ downloadomradet pa Endress+Hauser-webstedet:
www.endress.com -> Downloads -> Erkleeringer -> Type: EF-erkleering -> Produktrod: ...

Anvendte standarder:

ATEX
= EN 60079-11:2012
= ENIEC 60079-0:2018

[ECEx
= [EC 60079-0:2017
= [EC 60079-11:2011

Typeskiltet giver fglgende oplysninger om instrumentet:
= Producent-id

s Ordrekode

= Udvidet ordrekode

= Serienummer

= Firmware-version

= Omgivende betingelser

= Indgangs- og udgangsvaerdier

= Aktiveringskoder

= Sikkerhedsoplysninger og advarsler
= Kapslingsklasse

s Ex-maerker

s Certifikathummer

» Sammenhold oplysningerne pa typeskiltet med bestillingen.
Typekode

ATEX

Type Version

CM442 BM * * *k * *kk +~k
CM444
CM448
CM442R
CM444R
CM448R
CM44p

II (1) G [Exia Ga] IIC Ingen Ex-relevans
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Sikkerhedsanvisninger

Endress+Hauser

IECEx

Type Version

CM442 IE * * *k * * Kk +~k
CM444
CM448
CM442R
CM444R
CM448R
CM44P

|Ex ia Ga] IIC Ingen Ex-relevans

Certifikater og godkendelser

C€-meerkning

Produktet opfylder kravene i de harmoniserede europaeiske standarder. Det overholder derfor
lovkravene i EU-direktiverne. Producenten bekraefter med C€-meerkningen, at instrumentet er testet
og i orden.

Med denne overensstemmelseserkleering garanterer producenten, at produktet opfylder
bestemmelserne i ATEX-direktivet 2014/34/EU, EMC-direktivet 2014/30/EU og RoHS-direktivet
2011/65/EU. Overholdelse bekraeftes med overholdelse af de standarder, som fremgar af
overensstemmelseserkleeringen.

Ex-godkendelser

ATEX

CM442, CM444, CM448, CM442R, CM444R, CM448R, CM44P
& 11(1) G [Ex ia Ga| II_(_Z
Certifikatnummer: TUV 20 ATEX 8597 X

IECEx

CM442, CM444, CM448, CM442R, CM444R, CM448R, CM44P

& [Exia Gal| IIC
Certifikatnummer: IECEx TUR21.0004X

Udpeget organ
TUV Rheinland Industrie Service GmbH

2DS Ex-i-modulet og den tilhgrende integration i Liquiline CM442-, CM444-, CM448-, CM442R-,
CM444R-, CM448R- og CM44P-transmitteren i henhold til denne betjeningsvejledning overholder
kravene i eksplosionsbeskyttelsesdirektivet 2014/34/EU for tilknyttet udstyr.

De anvendte harmoniserede standarder og normative dokumenter fremgar af EU-
overensstemmelseserklaringen.

s 2DS Ex-i-sensorkommunikationsmodulet i Liquiline CM442-, CM444-, CM448-, CM442R-,
CM444R-, CM448R- og CM44P-transmitteren er tilknyttet udstyr.

= Liquiline CM442, CM444, CM448, CM442R, CM444R, CM448R og CM44P skal opseettes i et
ikke-farligt milje.

= Kun egensikkert elektrisk udstyr ma sluttes til den egensikre digitale sensorindgang. Indgangen er
velegnet til:
= udstyrsgruppe II, udstyrskategori 1G til brug i Zone 0 med udstyrsbeskyttelsesniveau Ga.
= Egensikre Memosens-sensorer og Memosens-kablet kan tilsluttes og placeres i Zone 0, 1, 2.

= Kun velegnede sensorer ma tilsluttes og anvendes som beskrevet i betjeningsvejledningen.
Se endvidere kapitlet Tilslutningsdata. > B 7

= Velegnede sensorer og Memosens-kablet er markeret med en red ring.

= 2DS Ex-i-sensorkommunikationsmodulet ma kun sluttes til SELV-signaler (Safety Extra Low
Voltage) eller PELV-signaler (Protective Extra Low Voltage).
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Liquiline CM442, CM444, CM448, CM442R, CM444R, CM448R, CM44P

Temperaturtabeller

= Alle kredslgb - undtagen lysnetkredslgbet (instrumentets og relaetilslutningens strgmforsyning) -
som forbindes direkte med Liquiline CM442, CM444, CM448, CM442R, CM444R, CM448R og
CM44P med et integreret 2DS Ex-i-sensorkommunikationsmodul, skal vaere SELV-signaler (Safety
Extra Low Voltage). De skal overholde standarderne for SELV- eller PELV-kredslagb, eller de direkte
forbundne enheder skal overholde standarderne i IEC 60950-serien, IEC 61010-1 eller en

tilsvarende teknisk standard.

= Det omgivende temperaturomrade for 2DS Ex-i-sensorkommunikationsmodulet skal overholdes
som naermere angivet i temperaturtabellerne. > B 6

s Transmitteren ma udelukkende anvendes til faste installationer. Kablerne skal veere uden
traeekpavirkning og skal veere forbundet korrekt.

= Fastger kabelforskruningerne, s de ikke bliver lgse, og monter taetningerne direkte pa huset.
Kabelforskruningerne og kabelindgangene skal vaere laekagetaette. Det sikres ved at tilspaende
kabelforskruningen og kabelmgtrikkerne med et tilspaendingsmoment pa 2 Nm, nér kablerne er

fort gennem forskruningen.

= Veer opmeerksom pd de angivne nominelle vaerdier for indgangs- og udgangskredsleb i

betjeningsvejledningen.

= Det er ikke tilladt at andre instrumentets konfiguration og hardware. Eksplosionsbeskyttelsen kan
i givet fald ikke garanteres. ZAndringer forringer sikkerheden og Ex-godkendelsen. Dette gaelder
for alle transmitterens moduler, herunder alle ikke-egensikre moduler.

= Vedligeholdelse og reparationer ma kun udferes af producentens servicepersonale. Der ma kun

bruges originale reservedele.

= Ved tilslutning af ledninger til modulerne er det vigtigt at sikre, at der er en afstand pa mindst 50
mm i alle retninger mellem egensikre klemmer og ikke-egensikre klemmer. Til dette formal
anvendes separatorelementet, som sikrer den ngdvendige afstand mellem egensikre og ikke-
egensikre moduler. Separatorelementet ma ikke fjernes.

= Installation, tilslutning til stremforsyningen, ibrugtagning, inspektion og vedligeholdelse af
instrumenterne skal udferes af kvalificeret personale, som er uddannet til at udfere arbejde pa Ex-
enheder i overensstemmelse med geeldende forordninger, f.eks. IEC 60079-14, -17, -19.
Anvisningerne i betjeningsvejledningen SKAL falges.

Instrument/modul

Omgivende temperatur T,

2DS Ex-i-modul

-20°C<T,<+85°C
(-4°F < T, < 185 °F)

CM442-BM
CM442-1E
CM44P-BMFIH
CM44P-IEFIH
CM444-BM
CM444-1E
CM448-BM
CM448-1E

-20°C<T,<+50°CY
(-4°F<T,<+122°F) Y

CM442R-BM
CM442R-IE
CM44P-BMDIN
CM44P-IEDIN
CM444R-BM
CM444R-1E
CM448R-BM
CM448R-IE

1) Det omgivende temperaturomrade for Liquiline CM44x(R)-transmitteren med integrerede 2DS Ex-i-
moduler er lavere pga. transmitterens indvendige opvarmning.

Endress+Hauser
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Tilslutning

Endress+Hauser

Krav til montering

A

A Ikke-farlige omrader
B ZoneO, 1,2

1

2

3

Tilslutningsdata

A0045235

Liquiline CM442-, CM444-, CM448-, CM44P-**FIH-transmitter med integreret 2DS Ex-i-modul
Liquiline CM442R-, CM444R-, CM448R-, CM44P-**DIN-transmitter med integreret 2DS Ex-i-modul
Egensikre instrumenter og sensorer med godkendelse til tilslutning til 2DS Ex-i-modulet

Tilslutningsdata for 2DS Ex-i-sensorkommunikationsmodulet, som er egensikkert tilknyttet udstyr
og integreret i Liquiline CM442, CM444, CM448, CM442R, CM444R, CM448R og CMA44P.

Egensikker digital indgang: [Ex ia IIC]
(2DS Ex-i-sensorkommunikationsmodul modulklemme 87i, 88i, 97i, 98i)

Maks. udgangsspeending U, 5V
Maks. udgangsstrem I, 112 mA
Maks. effekt P, 165 mW
Maks. intern kapacitans C; 5,2 uF
Maks. intern induktans L; 0 pH

Maks.

ekstern kapacitans C,

Svarende til XYK10, xYK20 ¥ og CLS50D + kabelleengde p& maks. 100 m

Maks.

ekstern induktans L,

Svarende til XYK10, xYK20 ¥ og CLS50D + kabelleengde p& maks. 100 m

1)

x ... Celler O eller OC

Maks. tilladte spaending for ikke-egensikre tilslutninger pa CM442, CM444, CM448, CM442R, CM444R,
CM448R og CM44P

Maks. udgangsspeaending Uy,

< 250 VAC rms
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1)

8

X ... Celler O eller OC

Monterbare instrumenter og kabler

Kun felgende godkendte instrumenter ma sluttes til den digitale sensorindgang:

= Memosens kabel xYK10 V) xYK20 Y (med Ex-certificering)
Tilslutning af Liquiline CM442, CM444, CM448, CM442R, CM444R, CM448R, CM44P som
tilknyttet udstyr med 2DS Ex-i-sensorkommunikationsmodulet og egensikre Memosens xYK10- !
og xYK20-kabler b udger et certificeret system.

= Digital Memosens-sensor/andre Memosens-instrumenter
Digitale Memosens-sensorer og andre instrumenter, som overholder de angivne elektriske
parametre for Liquiline CM442, CM444, CM448, CM442R, CM444R, CM448R, CM44P med 2DS
Ex-i-sensorkommunikationsmodulet.
Digitale Memosens-sensorer/Memosens-instrumenter undtagen xLS50D U sluttes til de egensikre
Memosens xYK10- ¥ og xYK20-kabler *) via en induktiv greenseflade.

= Digital sensorsimulator xYPO3D !

De instrumenter, som fremgdr af fglgende certifikater, samt andre instrumenter, som overholder de
angivne parametre, kan sluttes til 2DS Ex-i-sensorkommunikationsmodulet.

ATEX
» xYK10 Y 0g xYK20 V) iht. BVS 04 ATEX E 121 X
= xYP03D Y iht. BVS 12 ATEX E 008

= xLS50D Y iht. BVS 12 ATEX E 048 X

[ECEx
= xYK10 " 0g xYK20 Y iht. IECEx BVS 11.0052X
= xYP03D Y iht. IECEx BVS 12.0007

= xL.S50D V iht. [ECEx BVS 14.0004X

Ud over disse instrumenter/sensorer kan certificerede egensikre Memosens 2.0-sensorer (f.eks.
CPS11E-BA*) med certificerede egensikre Memosens CYK10-/CYK20-kabler (med en kabelleengde
pa maks. 100 m) ogsa sluttes til Liquiline CM442, CM444, CM448, CM442R, CM444R, CM448R,
CM44P med 2DS Ex-i-sensorkommunikationsmodulet.

De tilsluttede sensorer skal have en sikkerhedsrelateret maksimal indgangseffekt P; (180 mW), som
er hojere end den sikkerhedsrelaterede maksimale udgangseffekt P,, der er beskrevet ovenfor.
Certifikatnumrene for disse sensorer er ikke angivet her. Laes mere i betjeningsvejledningen til
sensoren.

Modulintegration

Generelle oplysninger

s Ex-certificerede instrumenter ma kun vedligeholdes eller repareres af producentens service
personale.

s Alle relevante standarder, nationale forordninger for farlige omrader og
sikkerhedsanvisningerne i de tilhgrende betjeningsvejledninger og certifikater SKAL
overholdes.

= Brug kun originale reservedele fra producenten.

s Veaer opmaerksom pd instrumentbetegnelserne pa typeskiltet ved bestilling af reservedele.
Dele mé kun udskiftes med identiske dele eller dele, som er godkendt til det bestemte formal.

» Det er ikke tilladt at @ndre instrumentets konfiguration og hardware.
Eksplosionsbeskyttelsen kan i givet fald ikke garanteres. Andringer forringer sikkerheden og
Ex-godkendelsen. Dette geelder for alle transmitterens moduler, herunder alle ikke-egensikre
moduler.

= Alle reparationer og tilpasninger, der udferes pa instrumentet, skal dokumenteres.

2DS Ex-i-sensorkommunikationsmodulet ma kun integreres i transmitteren med 2DS Ex-i-
modulhuset.

Liquiline CM442, CM442R

= Et enkelt 2DS Ex-i-sensorkommunikationsmodul kan integreres i en Liquiline CM442, CM442R-
transmitter.

= Separatorelementet skal veere mellem de ikke-egensikre moduler og 2DS Ex-i-
sensorkommunikationsmodulet. Separatorelementet sikrer en afstand pd mindst 50 mm hele
vejen rundt mellem ikke-egensikre klemmer og egensikre klemmer. 2DS Ex-i-
sensorkommunikationsmodulet skal integreres pa plads 2

Endress+Hauser
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Liquiline CM444, CM444R, CM44P, CM448, CM448R

= Det er muligt at integrere to 2DS Ex-i-sensorkommunikationsmoduler i en Liquiline CM444-,
CM444R-, CM44P-transmitter. Det er muligt at integrere op til tre 2DS Ex-i-
sensorkommunikationsmoduler i en Liquiline CM448-, CM448R-transmitter. Separatorelementet
skal vaere mellem de ikke-egensikre moduler og 2DS Ex-i-sensorkommunikationsmodulet.
Separatorelementet sikrer en afstand pd mindst 50 mm hele vejen rundt mellem ikke-egensikre
klemmer og egensikre klemmer.

= Separatorelementet integreres mellem plads 4 og 5 uafthaengigt af modulernes konfiguration.

= 2DS Ex-i-sensorkommunikationsmodulet kan anbringes pa plads 5, 6, 7. Hvis der er et integreret
2DS Ex-i-sensorkommunikationsmodul i CM44x-transmitteren, ma der ikke veere et ikke-
egensikkert modul pd plads 5, 6, 7.

= Tomme pladser til venstre for separatorelementet (plads 2, 3, 4) skal tildeekkes med et
blinddeeksel.

= Tomme pladser til hgjre for separatorelementet (plads 5, 6, 7) skal tildeekkes med et blinddaeksel.

Montering af separatorelementet

Folgende krav geelder for montering af separatorelementet:

= Veer saerligt opmeerksom pé den mekaniske stabilitet ved montering af separatorelementet.

= For alle instrumentversioner geelder installationsanvisningerne for separatorelementet for bade
det ikke-egensikre modul og 2DS Ex-i-sensorkommunikationsmodulet.

= 2DS Ex-i-modulet monteres forst.

= Dernaest monteres separatorelementet pa det ikke-egensikre modul ved siden af. Moduldeekslet
skal anbringes mellem separatorelementets omrids, og krogene skal anbringes mellem
moduldaekslets mellemstykker.

= Det ikke-egensikre modul med separatorelementet indsaettes derefter pa pladsen ved siden af 2DS
Ex-i-sensorkommunikationsmodulet.
Fastldsningselementerne skal veere helt fastgjorte i startpositionerne.

Galvanisk isolering

2DS Ex-i-sensorkommunikationsmodulets sensorkredslgb er isoleret i forhold til alle ikke-egensikre
kredsleb pé Liquiline CM442, CM444, CM448, CM442R, CM444R, CM448R, CM44P op til den
angivne maksimale speending Uy,.

2DS Ex-i-sensorkommunikationsmodulets to egensikre sensorkredslgb er isoleret i forhold til
jordpotentiale med > 500 VAC rms.

2DS Ex-i-sensorkommunikationsmodulets to egensikre sensorkredsleb er ikke galvanisk isoleret i
forhold til hinanden (se nedenstaende tegning).

Non-Ex modules 2DS Ex-i Sensor 1
87i
+ BN —1O
B 88i
oM LS
97i
A GN ——O
98i
B YE O
Sensor 2
87i
+ BN —1—O
. 88i
o—H 10
97i
A GN 1O
98i
B YE —1O

A0045630

1 Un =250V, [Ex ia Ga] IIC

Huvis systeminstallationen kraever to egensikre kredslgb, som er isoleret i forhold til hinanden, skal
de to sensorkredslgb installeres pa to forskellige 2DS Ex-i-sensorkommunikationsmoduler.
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Tilslutning af sensorkredsleb

Egensikre digitale sensorer ma kun sluttes til de sensorindgange pa 2DS Ex-i-
sensorkommunikationsmodulet, som er markeret med blat.

L ey SR
[2ps I
Ex=il
[ < [
3 WH \
S GN__“wmmm Sensor
§ c= YE
[ s = ] BN
) WH
% C%%ﬁ_ Sensor
) YE

[ ]

A0045631

For at undgd sammenblanding mellem egensikre og ikke-egensikre kredslgb kan ikke-egensikre
sensorer ikke bruges sammen med en transmitter med egensikre sensorkredslgb. De tilhgrende
klemmer er deaktiveret.

Den egensikre sensors kabelafskaermninger skal sluttes til jordpotentiale ved transmitterens
monteringsskinne. Der mé kun vaere en enkelt tilslutning mellem kabelafskeermningen og
potentialudligningssystemet.

Egensikker ledningsfering

Ledningsferingen for egensikre og ikke-egensikre kabler og tilslutninger skal overholde kravene i
IEC/EN 60079-14.

Kabelforskruningerne skal anbringes, sa de sikrer en effektiv adskillelse mellem egensikre og ikke-
egensikre kabler og tilslutninger. P4 instrumenter med felthus er det kun tilladt at anvende
kabelforskruninger (4, 8, B, F, G, I) til installation af egensikre sensorkredslab.

Der skal veere en afstand pa mindst 50 mm hele vejen rundt mellem egensikre og ikke-egensikre
klemmer. Dette sikres ved hjeelp af et separatorelement.

Det anbefales at fore egensikre og ikke-egensikre kabler i to forskellige retninger for at sikre optimal
adskillelse mellem kredslgbene.

10 Endress+Hauser
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Liquiline CM442, CM444, CM448, CM442R, CM444R, CM448R, CM44P har to forskellige
klemlister til jordtilslutning. De kan bruges til at adskille kabelafskeermningerne for egensikre
kredsleb fra kabelafskaermningerne for ikke-egensikre kredslgb.

CM442, CM444, CM448, CM44P-BMFIH, CM44P-IEFIH

2 Abent instrument (CM442)

A: Ikke-egensikker ledningsfering

A0047418

B: Egensikker ledningsfering for 2DS Ex-i-sensorkommunikationsmodulet

A0045721

3 Abent instrument (CM444, CM448, CM44P-BMFIH, CM44P-
IEFIH)

Kabelindgange CM442, CM444, CM448, CM44P-BMFIH, CM44P-IEFIH

Identifikation af kabelindgangen pa husbasen

Egnet forskruning

U—= M\j

.

4 A: Ikke-farligt omrade, B: Farligt omrdde

AD045661

B,C,HI1-8 M16x1,5 mm/NPT3/8'/G3/8
A/D,F G M20x1,5 mm/NPT1/2"/G1/2
E -
+ M12x1,5 mm
A [} B Anbefalet tildeling
o 1/2/3 Skal ikke bruges
I 4/8 Egensikre sensorer
B/F/G/1
A Stremforsyning
@ ' @F @G C RS485 Out eller M12 Ethernet
A W&/ &
D Stremudgange og -udgange,
0 o
+ ' H RS485 In eller M12 DP/RS485

Skal ikke bruges

ﬂ Kabler til det farlige og ikke-farlige omrdde mé ikke krydses i huset. Veelg en velegnet
kabelindgang til tilslutningen.

Endress+Hauser
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CM442R, CM444R, CM448R, CM44P-BMDIN, CM44P-IEDIN

A0045633 A0045632
A: Ikke-egensikker ledningsfaring
B: Egensikker ledningsfering for 2DS Ex-i-sensorkommunikationsmodulet

12 Endress+Hauser
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