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1 Muutoshistoria
Tuoteversio Asiakirja Muutokset/kommentit
= FieldCare: KA01303S/04 | Uusi tuoteversio
2.13.xx /A2/04.18 DeviceCare: uusi tuoteversio
= DeviceCare:
1.05.xx
s FieldCare: KA01303S/04 | Uusi tuoteversio
2.14.xx /A2/05.19
s DeviceCare:
1.06.xx
= FieldCare: KA01303S/04 | Uusi setup (uudet osat)
2.14.xx /A2/06.20 DeviceCare: uusi tuoteversio
s DeviceCare:
1.07 xx
= FieldCare: KA01303S/04 | Uusi FieldCare-tuoteversio
]2)15)0& /A2/07.20 s Ohjelmistolisenssin hallinta
. .
eviceL.are: = USB-tikku korvaa DVD:n
1.07.xx
s FieldCare: KA01303S/04 | Kappale 4.3: Ilmoitus ohjelmiston péivityspalvelusta
2.16.xx /EN/08.22-00
= DeviceCare:
1.07.xx
= FieldCare: KA01303S/04 | Uusi FieldCare-tuoteversio
2.17.XX /EN/09.22-00 » FDI-paketin tuki
® DeviceCare: s Turvallisuuspaivitys
1.07.xx P
= FieldCare: KA01303S/04 | Uusi FieldCare-tuoteversio
]2)18)(}((: /EN/10.23-00 » Windows 11 -tuki
. .
evicel.are: s Microsoft SQL Server 2022 Express
1.07.xx

= FDI-paketin tuen péivitys, Endress+Hauser ja

kolmannen osapuolen valmistajat

PROFINET CommDTM péivitetty

CDI CommDTM paivitetty

Virtauksen varmistus DTM paivitetty

Komponenttien turvallisuuspaivitys

Turvallisuusohjekirja SD03193S

Luettelopaivitys, B & R-skannausta ja I0-Linkia

parannettu

= W@M-toiminnallisuus poistettu, silla W@M Portal
suljettiin 31.12.2023
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Tuoteversio Asiakirja Muutokset/kommentit

= FieldCare: KA01303S/04 | = FXA291 tietoyhteysajuri péivitetty V2.12.36.4
2.19.xx /EN/11.24-00 | = Softing PROFIdtm péivitetty V2.24.00
= DeviceCare: = Virtauksen varmistus DTM péivitetty V2.02.00
1.08.xx = PROFINET CommDTM paéivitetty V1.01.00
= Virhekorjaukset
= FieldCare: KA01303S5/04 | = Uusi PROFINET CommDTM tukee Siemens CFU-
2.20.xx /EN/12.26-00 PAita
= DeviceCare: = Uusi ajuri CDI USB:lle (tukee Windows 11:ta)
1.08.xx = Uusi ajuri TXU10V2 :lle (tukee Windows 11:ta)
= Turvallisuusparannuksia (CodeMeter V8.40a)
= Automaattiset DTM- ja ohjainpéivitykset voidaan
ottaa kdyttoon tai poistaa kéytosté
s Asennus kayttda .NET 4.8:aa, ja se asennetaan, jos
se puuttuu
s Virhekorjaukset
2 Téasté asiakirjasta
2.1 Asiakirjan tarkoitus

Lyhyet kéyttéoppaat sisaltavét kaikki oleelliset tiedot tulotarkastuksesta
ensimmaéiseen kayttéonottoon.

Né&ma ohjeet sisaltavat kaikki ohjelmiston asentamiseen ja paivittdmiseen
tarvittavat tiedot.

2.2 Kéaytetyt symbolit

Symboli | Merkitys

Avaa asennusohjelman aloitussivu.

Avaa kieliasetus.

Lisétietoja ohjelmistosta.

Sulje sovellus.
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Symboli | Merkitys

Siirry takaisin viimeksi avatulle sivulle.

Tietoa koskien seuraavia: FieldCare, modeemi, Fieldgate, Field Xpert.

Avaa ndppdimisto.

Koko néytto.

Poistu koko néytosta.

3 Tuotekuvaus

3.1 Ohjelmistotoiminto

Asennusohjelma opastaa kayttajan kaikkien FieldCaren paketissa toimitettujen
FieldCaren komponenttien (kehyssovellus, ajuri, CommDTM-tiedot, DeviceDTM-
tiedostot, tyokalut) asennuksen lapi. Jarjestelmavalvojan oikeudet tarvitaan
asennuksen suorittamiseen.

3.2 Ohjelmistolisenssin hallinta (SLM)

3.2.1 FieldCare SFE500 -lisensointimalli

FieldCare toimitetaan ilmaisena, aikarajallisena kokeiluversiona. Ohjelmistolisenssi
(EULA) koskee tdmaén lisenssin kaytt6d. Jos FieldCarea kaytetddn jatkuvasti,
FieldCare on ostettava ja lisenssi on aktivoitava mukana toimitetulla ohjelmisto-
ID:114.

FieldCaren lisenssimalli koostuu perusmoduulista nimeltd "Plant Asset
Management' (PAM) ja tdydennysosan nimi on "Condition Monitoring". Lisenssi
koostuu PAM-moduulin ja tdydennysosien yhdistelméasta.

Jotta tdméanhetkista FieldCare-versiota voidaan kéyttéa, ohjelmisto on
aktivoitava ohjelmisto-ID:114. Edellisten FieldCare-versioiden (< 2.15.00)
lisenssiavainta ei voi enédé kayttaé nykyiselle FieldCare-versiolle. Lisatietoja
osoitteesta www.endress.com/sfe500 tai paikalliselta Endress+Hauserin
myyntiyhtiolta.
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Ohjelmistolisenssin hallinta tarjoaa seuraavat toiminnot:

= Ohjelmiston kokeiluversio 60 paivaksi

= Ohjelmiston pysyva aktivointi (internet-yhteydelld tai ilman)
= Lisenssin uusiminen

= Lisenssin palautus

Ohjelmiston pysyva aktivointi

Edellytykset:
= Ohjelmisto on asennettu tietokoneelle
= Ohjelmistolisenssi (EULA) on hyvéaksytty

Ohjelmisto on aktivoitu pysyvdsti internetyhteyden kautta
Edellytykset:
Ohjelmisto-ID on kéytettévisséa

Ohjelmisto-ID sijaitsee tyyppikilvessa USB-rasiassa FieldCare USB-tikun
kanssa tai sahkoépostissa, jonka Endress+Hauser l&hetti tuotteen toimituksen
mukana.

1. Kaynnista ohjelmisto.
- Software activation -ikkuna tulee néytt6on:

Software License Management - FieldCare SFE500 Endress + Hauser (1]

&K b < |

Software Activation
- Trial period -

Warning (SLM-A10): The software is running in trial mode. The
software can be operated with limited capability and capacity. The
trial license will expire in 60 days. Please activate the software.

fmm
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2.

3.

4.

Napsauta Activate-painiketta.
 Software license management -ikkuna tulee nayttéén ohjelmisto-ID:n

syottamisté varten.

Software License Management - FieldCare SFE500 Endress-+Hauser (£

< X |

Please enter the Software ID. The Software ID can be found on a
label in the software package.

fioo]

Sy6ta ohjelmisto-ID.

= Symboli vahvistaa oikean ohjelmisto-ID:n sydttdmisen.

Napsauta Continue-painiketta.

Le

Software License Management - FieldCare SFE500 Endress+Hauser (1]

fr < ] < |

To activate the software you need access to the Software Portal.
Please fill in your credentials or register to get a new account.

E-mail address

Password ‘

1 have forgotten my password

Endress+Hauser



5. Jossinulla on jo kayttdjatili Endress+Hauserin ohjelmistoportaaliin: sy6ta
séahkopostiosoitteesi ja salasanasi, sitten napsauta Activate.

= Seuraava ikkuna ilmestyy, juos ohjelmiston aktivointi onnistui:

Software License Management - FieldCare SFE500 Endress+Hauser (1]

& < I £ (©] 4 A b

Software Activation

The application has been activated successfully.

Details about the license can be found in the menu:
Help -> License Information.

(oo

6. Jos sinulla ei vield ole tilid Endress+Hauserin ohjelmistoportaaliin, palaa
vaiheeseen 4 ja napsauta Create Account -painiketta.

Aktivoinnin jélkeen voit tarkastella lisenssitietoja:

Endress+Hauser 7



1.

2.

Napsauta Close-painiketta.
Le

Software License Management - FieldCare SFE500 Endress +Hauser (1]

& < I £ (o) M p4 Y

Software License Management
Product FieldCare SFES00
Version 217.00

Serial number

Software ID

Perpetual
Usage period  This product s licensed.

Maintenance FieldCare SFES00 application update service will expire on 7/7/2023 11:59 PM.

Software License Configuration

Ikkuna néyttaa kaikki kyseiset ohjelmistoa koskevat tiedot, kuten
sarjanumeron, lisenssinhaltijan jne.

Napsauta X () ylaoikeassa nurkassa sulkeaksesi ikkunan.
L~ Hetken kuluttua FieldCare-ohjelma kéynnistyy.

Ohjelmistolisenssin méaritys

Search for remote licenses -valintaruutu voi olla kdytdssé tai pois kaytosta.
Vaihtoehto on mééritetty suorituskykysyista. Jos valintaruutu on kéytdssa,
tietokone hakee voimassa olevia lisenssipalvelimen tarjoamia
ohjelmistolisenssejé verkosta. Jos valintaruutu ei ole kaytdssd, voimassa oleva
ohjelmistolisenssi on asennettava paikallisesti tietokoneelle. Vaihtoehto
estda tietokonetta skannaamasta lisenssejé verkosta.

Software license management -toiminto voidaan tarvittaessa avata
FieldCare-valikosta Help ja kohdasta License information.

Endress+Hauser



Ohjelmisto on aktivoitu pysyvdsti ilman internetyhteyttd

Jos tietokoneelle ei ole internetyhteyttd, lisenssi voidaan myés aktivoida

manuaalisesti.
Edellytykset:

= Kannettava tallennusvéline, esim. USB-tikku
= Toinen tietokone, jossa internetyhteys

Yleiskatsaus nesteen aktivointiprosessiin

vahvistustiedosto (*.EHC) USB-
tikulle.

Tietokone, jossa FieldCare, USB- | Tietokone, jossa internetyhteys

mutta ei internetyhteytta tikku

"Software activation - Manual" Endress+Hauserin

-ikkuna ohjelmistoportaalissa

Step 1

Toimenpide: Tallenna => 1. Aktivointipyynto

lisenssipyyntétiedosto (*.EHR)

USB-tikulle.
Toimenpide: Lataa
lisenssipyyntétiedosto (*.EHR) USB-
tikulta.
2. Lisenssin aktivointi-/paivitys

Step 2 <= | Toimenpide: Tallenna lisenssin
péivitystiedosto (*.EHR) USB-tikulle.

Mita tehdaén: Tuo

lisenssipaivitystiedosto (*.EHU)

USB-tikulta.

Step 3

Toimenpide: Tallenna lisenssin => 3. Lisenssin aktivoinnin vahvistus

Toimenpide: Lataa lisenssin
vahvistustiedosto (*.EHC) USB-
tikulta.

Endress+Hauser




Yksityiskohtainen kuvaus
1. Teevaiheet 1 - 4 osiossa Ohjelmiston pysyva aktivointi
internetyhteydelld mukaan.

L~ Software activation -ikkuna néytetdaan viestin Your client/server is not
connected with the Internet. yhteydessa.

Software License Management - FieldCare SFE500 Endress +Hauser (£

& < o 5
Software Activation

Your client/server is not connected with the Internet. Please check
your network connection/settings and try again. Perform a manual
software activation in case this computer/server is not connected
with the Internet.

“
#mn

2. Napsauta Manual activation -painiketta.
- Software activation - manual -ikkuna tulee nayttéén.

Software License Management - FieldCare SFE500 Endress+Hauser (1]
fr < ] < |

Software activation - Manual

Step 1 Step 2 Step 3

Save the Endress+Hauser license Import the license ~ Save the license
request file (*.EHR). Go to a update file (*.EHU) in the confirmation file (*.EHC). Go to a
computer with internet connectivity, ~application to be activated. The file computer with internet connectivity,
log in to the Endress+Hauser has to be created in the Endress log in to the Endress+Hauser
software portal (www.software- “+Hauser software portal software portal (www.software-

duct: com) and start the products.endress.com) and
software activation process by products.endress.com). complete the software activation
manual uploading the file. Save the process by the manual upload of the
Endress+Hauser license update file file.
(*.EHU) in the software portal

afterwards.
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3. Napsauta Save-painiketta kohdassa Step 1.
Y  Windows-valintaikkuna Save as ... avautuu.

4. Tallenna lisenssipyyntotiedosto (*.EHR) USB-tikulle.
Vie USB-tikku koneelle, jossa on internetyhteys.

6. Talla tietokoneella, jossa on internetyhteys, mene kohtaan Endress
+Hauserin ohjelmistoportaali: https://software-products.endress.com

Kirjaudu siséan Endress+Hauserin ohjelmistoportaaliin.

8. Valitse Activation/Update-valikko.
- Seuraava nédkyma ilmestyy:

S - o x

€5 C O @ st

E ew soa;
Software Portal Endress+Hauser (2]
1. Activation/update request

stem Name<.EHR). Tip: The fle must be created in the

3. Confirmation of the license activation/update

9. Kohdassa 1. Activation request napsauta Upload-painiketta.

10. Lataa lisenssipyyntétiedosto (*.EHR) USB-tikulta.

L= Jos lataus onnistuu, seuraava viesti tulee nayttdon: The license request
file has been successfully processed. Jatka kohtaan Step 2 ikkunassa
Software activation - Manual.
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11.

12.
13.
14.

15.
16.

17.

18.
19.

20.

12

Valitse OK vahvistaaksesi viestin.
- Aktivointitiedoston nimi "*.EHU" tulee néyttoén:

B % *»O0&

Napsauta Save-painiketta.
Tallenna lisenssinpaivitystiedosto (*.EHU) USB-tikulle.

Vie USB-tikku koneelle, johon FieldCare on asennettu (ei internetyhteytta).
Al kirjaudu Endress+Hauserin ohjelmistoportaaliin. Tietokoneella, jossa ei
ole internetyhteyttd, ikkuna Software activation - manual -ikkuna on
edelleen naytossa.

Kohdassa Step 2 napsauta Import-painiketta.

Lataa aikaisemmin tallennettu lisenssin péivitystiedosto (*.EHU) USB-
tikulta.

Napsauta Save-painiketta kohdassa Step 3.
 Windows-valintaikkuna Save as ... avautuu.

Tallenna lisenssin vahvistustiedosto (*.EHC) USB-tikulle.

Napsauta X (f4) yl4doikeassa nurkassa sulkeaksesi ikkunan.
- Hetken kuluttua FieldCare-ohjelma kéynnistyy.

Vie USB-tikku koneelle, jossa on internetyhteys. Olet edelleen kirjautunut
aktiivisena Endress+Hauserin ohjelmistoportaaliin.

Endress+Hauser



21.

Le

Selaa kohtaan 3. Confirmation of the license activation.

" x4
€5 CQO @

Upload the act
Endress Hause

\e<.EHR). Tip: The file must be created in the

2022-11-15_14-16-32_DESKTOP-R3K2BFH.EHU

Upload activation request (*.EHR)

 DESKTOP-R3K28FH.EHR

2. License activation/update

Vou can use the license-

update il (

EHU) to activate your Endress+Hauser

ne file and imy roduct

3. Confirmation of the license activation/update

mport the fle to confirm the product activation
(>System Name=.EHC).

S

B % *»O0&

22. Napsauta Upload-painiketta.

23.

Lataa tallennettu lisenssinvahvistustiedosto (*.EHC) USB-tikulta.

L= Jos lataus onnistuu, seuraava viesti tulee nayttdén: The activation of
the product has been confirmed successfully.

24. Valitse OK vahvistaaksesi viestin.

FieldCare on nyt pysyvésti aktivoitu. Lisenssin tila ja lisenssin tiedot voidaan
tarkastaa Endress+Hauserin ohjelmistoportaalista kohdasta Products.

Ohjelmistolisenssin péaivitys

Edellytykset:

= Ohjelmisto on asennettu tietokoneelle
= Ohjelmistossa on lisenssi

Endress+Hauser
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1. Avaa toiminto Software License Management FieldCare-valikosta
kohdasta Help -> License information.

-~ Seuraava ikkuna tulee néyttéon:

Software License Management - FieldCare SFE500 Endress +Hauser (1]
& < I £ ) .

Soteare Licnae Mansgement

Product FeldCare SFES00

Verson 21700

Sertal number

Software 1D

Leenseusn g Perpetsal

Usage period  This product s licensed.

Maintenance FieldCare SFES00 application update service will expire on 7/7/2023 11:59 PM.

m

Software License Configuration

2. Napsauta Renew license -painiketta.
~ Login to software portal -ikkuna tulee nayttoon.

Software License Management - FieldCare SFE500 Endress+Hauser (2]

& < I £ O] M F4 kY

To update the license you need access to the Software Portal.
Please fill in your credentials or register to get a new account.

E-mail address ‘

Password

1 have forgotten my password

m“

fm
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3. Syotéa sahkopostiosoitteesi ja salasanasi ja napsauta sitten Renew License.
= Seuraava ikkuna ilmestyy, juos ohjelmiston aktivointi onnistui:

Software License Management - FieldCare SFE500 Endress+Hauser (1]

& < I £ (©] 4 A b

Software Activation

The application has been activated successfully.

Details about the license can be found in the menu:
Help -> License Information.

4. Jos sinulla ei vield ole tilid Endress+Hauserin ohjelmistoportaaliin, palaa
kohtaan Step 2 ja napsauta Create Account -painiketta.
Ohjelmistolisenssin palauttaminen

Edellytykset:
= Ohjelmisto on asennettu tietokoneelle
= Ohjelmistossa on lisenssi

Endress+Hauser 15



1. Avaa toiminto Software License Management FieldCare-valikosta
kohdasta Help ja License information.

-~ Seuraava ikkuna tulee néyttéon:

Software License Management - FieldCare SFE500 Endress +Hauser (1]

& < I £ (O M B4 Y

Software Licenze Management
Product FieldCare SFES00
Version 217.00

Serial number

Software D

Licensee

Liense usa e Perpetual

Usage period s product i icensed.

Maintenance  FieldCare SFES00 application update service will expire on 7/7/2023 11:59 PM.

m

Software License Configuration

2. Napsauta Return license -painiketta.
~ Login to software portal -ikkuna tulee nayttoon.

Software License Management - FieldCare SFE500 Endress+Hauser [

& < I £ (©) M FH i

To return the license you need access to the Software Portal.
Please fill in your credentials or register to get a new account.

Password

I have forgotten my password

m g “

b
100%

3. Syotd sahkdpostiosoitteesi ja salasanasi ja napsauta sitten Return License.

- Jos palautus onnistui, nayttéon tulee ikkuna Return License ja viesti:
The software was successfully returned.

16 Endress+Hauser



4 Asennus

Joidenkin osien asentaminen kest&4 pitk&d&n. Ongelmien vélttamiseksi &la
peruuta asennusta, jos sinua ei pyydetd tekemé&éan niin.

4.1 Jarjestelmavaatimukset

Asenna tarvittava ohjelmisto, esim. Microsoft.NET 3.5/4.x ja PDF-lukija
ennen asennusta.

Tietokantaversiossa FieldCare-versiot versioon 2.10.xx saakka kayttédvat SQL Server
2008:aa tietojen arkistointiin. FieldCaren versiot alkaen versiosta 2.11.xx ovat
yhteensopivia Windows 10:n kanssa edellyttéen, ettd tietokanta on péivitetty
véahintdan SQL Server 2014 :ksi. Versiosta 2.18 alkaen Microsoft SQL Server 2022
Express asennetaan joka kerta, kun FieldCare asennetaan.

Uutta FieldCare 2.20:n asennusta suositellaan Windows 11 -kayttéjarjestelmalle.
FieldCare 2.20 asentaa automaattisesti Microsoft SQL Server 2022 Expressin, joka
vaaditaan Windows 11:ta.

Asenna ja pdivitd skenaariot, joita versio 2.20.xx tukee:

Asennettu Asennettu SQL FieldCare- FieldCare Toimenpiteet
kéayttojarjest | Server tietokanta ¥
elma
Windows 10 | SQL Serveria ei Tietokantaa | Eiasennettu | = Asenna FieldCare
asennettu ei asennettu 2.20.xx incl. SQL
Server 2022
= FieldCare-
tietokanta
asennetaan
Windows 10 | SQL Server 2014 Tietokantaa | Eiasennettu | = Asenna FieldCare
SQL Server 2016 ei asennettu 2.20.xx
SQL Server 2019 = Kéytd olemassa
tai olevaa SQL
SQL Server 2022 Serveria
= FieldCare-
tietokanta on
asennettu

Endress+Hauser
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Asennettu
kéayttojarjest
elma

Asennettu SQL
Server

FieldCare-
tietokanta *

FieldCare

Toimenpiteet

Windows 10

SQL Server 2014

Tietokanta
on asennettu

Ei asennettu
tai vanhempi
versio

Asenna FieldCare
2.20.xx

Kéyta olemassa
olevaa SQL
Serveria
Olemassa olevaa
FieldCare-
tietokantaa
kéaytetdan

Windows 11

SQL Serverié ei
asennettu

Tietokantaa
ei asennettu

Ei asennettu

Asenna FieldCare
2.20.xx incl. SQL
Server 2022
FieldCare-
tietokanta
asennetaan

1) SQL Server sisaltaa tietokannan, jota FieldCare voi kéytt44 tietojen arkistointiin.

FieldCaren setup ei tue asennusta, johon kuuluu Windows-version

péivittdminen uudempaan.

4.2

Ohjelmistoasennus

1. Aseta FieldCare USB-tikku USB-porttiin ja siirry Windowsin tiedostojen

hallinnassa juurikansioon.

18
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2. Kéynnista FieldCaren asennusohjelma (InstallationManager.exe).

L

Installation Manager

@

[Ed)

oM brary

Endress+Hauser [Z1]

Vaihtoehdot Installation Managerin aloitussivulla:
= FieldCare SFE500:n asennus—> 19

= DeviceCare SFE100:n asennus> & 22

= DTM-kirjaston asennus~> B 23

= FDI Package libraryn asennus > B 26

= Lisaga > B 26

4.2.1 FieldCare SFE500:n asennus

1. Napsauta FieldCare SFE500 Installation Managerin aloitussivulla.

- '"EULA"-valilehti avautuu.

FieldCare SFE500 Setup

Endress+Hauser (=]

D - - - I

Terms and C¢

EH_SW_TC_V1.9_enTXT

1. General

11 Terms and C “Special License Terms") shall apply
i 25°GTC’)

tegr
of:

In case of any discrepancies to the applicable GTC these Special License Terms shall prevail

form an:

12 legall 0 “Licensee”), and

prior agr 3
BY ORDERING, ACCESSING, INSTALLING OR USING

UPDATES. UPGRADES. MAINTENANCE AND REPLACEMENT OF THE SOFTWARE PRODUCT,

(O 100NotAgree (O}

-]
|
not).
T, THE LICENSEE ACCEPTS ALL LICENSE TERMS AND AGREES TO 82 BOUND BY

THEIR PROVISIONS. UNLESS A SEPARATE WRITTEN AGREEMENT IS SIGNED WITH THE LICENSEE, THIS DOCUMENT SOLELY SHALL GOVERN THE LICENSING, USE, DELIVERY,

Endress+Hauser
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2. Valitse I agree hyviksyaksesi lisenssisopimuksen ja napsauta Next.
- 'Path"vélilehti avautuu.

FieldCare SFES00 Setup Endress+Hauser [Z]
Installation path

C\Program Files (xB6)\Endress +Hauser\FieldCare SFESO0 =
Create shortcut on desktop?

20 Endress+Hauser



3. Valitse asennuspolku ja napsauta Next.
L= 'Install"-véalilehti avautuu ja FieldCare asentuu.

FieldCare SFE500 Setup Endress+Hauser (2]
Updating

[ Overall Progress -

- Frame -

Asennuksen jalkeen "Report'-valilehti avautuu.

FieldCare SFE500 Setup Endress+Hauser (2]

nmn b’

Finalize Installation installed successfuly.

Flow Verification DTM installed successfully.

SFG500 CommDTM installed successfully.

HART CommDTM installed successfully.

NI FF CommDTM installed successfully.

CDI Communication DTM installed successfully.

ISS Flow DTM FXA193/291 installed successfully.

1SS Flow CommDTM FXA193/291 installed successfully.
PCP CommDTM installed successfully.

IPC CommDTM installed successfully.

Softing Profibus CommDTM (64 bit) installed successfully.
Softing PROFIdtm and driver (64 bit) installed successfully.
EH Driver TXU10 V2 installed successfully.

EH Driver TXU10 installed successfully.

EH Driver FXA 291 installed successfully.

EH Driver FXA 195 installed successfully.

EH Driver CDI USB Direct installed successfully.

List and Labels installed successfully.

<

Setup installed s

4. Sulje valintaikkuna.

Tietokannan salasana on vaihdettava onnistuneen FieldCaren asennuksen
jalkeen. Tietokannan vakiosalasanaa ei voi kayttaa.

Endress+Hauser



4.2.2 DeviceCare SFE100: asennus

1. Installation Managerin aloitussivulla napsauta DeviceCare SFE100.
 'EULA"-vililehti avautuu.

DeviceCare SFE100 Setup Endress+Hauser
“ Path Install Report X
1 General
11 These Special License Terms and Conditions for Software Products (hereinafter “Special License Terms") shall apply in addition to and form an
integral part of the General Terms and Conditions of Delivery and Services (hereinafter referred to as “GTC") of the contracting Endress+Hauser Sales
Center (“Licensor”). In case of the 1 L Te hall

12 The License Agreement consitutes  legally binding agreement between Licensor and the customer and/or end user (hereinafter ‘Licensee’),
and shall take precedence over any inconsistent or conflicting provision in any prior agreement, representation o understanding relating to software
(regardless of whether registration and activation is required or not).

'BY ACCESSING, DOWNLOADING, INSTALLING OR USING THE SOFTWARE, THE LICENSEE ACCEPTS ALL LICENSE TERMS AND AGREES TO BE BOUND
'BY THEIR PROVISIONS, UNLESS A SEPARATE WRITTEN AGREEMENT IS SIGNED WITH THE LICENSEE, THIS DOCUMENT SOLELY SHALL GOVERN THE
'LICENSING, USE, DELIVERY, UPDATES, UPGRADE CE AND REPL OF THE SOFTWARE.

1 The Special License Terms further apply to any and all Updates or Upgrades of the Software that Licensor supplies, unless Licensor provides
other License Terms.

14 The Special License Terms do not apply to licensing of the following software products: Software as a Service (SaaS), firmware (embedded

(O 100 Not Agree @ Iagree

2. Valitse I agree hyvédksyéksesi lisenssisopimuksen ja napsauta Next.
- 'Path"-vélilehti avautuu.

DeviceCare SFE100 Setup Endress+Hauser (1]
Installation path

C:\Program Files (xB6)\Endress+Hauser =

Create shortcut on desktop?
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3.

Le

Valitse asennuspolku ja napsauta Next.
"Install'-vélilehti avautuu ja DeviceCaren asennus kdynnistyy.

DeviceCare SFE100 Setup

“mm e

Installing

Endress+Hauser (=]

X

OverallProgress
License Validator (64bit)

Asennuksen jalkeen "Report'-valilehti avautuu.

DeviceCare SFE100 Setup

I — ]

Release Notes installed successfully.
DeviceCare SFE100 installed successfully.

Endress+Hauser [Z1]

4. Sulje valintaikkuna.

4.2.3 DTM-kirjasto

Jotta pééset laitteisiin, vaaditut DTM- ja DTM-kirjastot on valittava ja

asennettava.

Endress+Hauser
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1. Napsauta DTM library Installation Managerin aloitussivulla.
= "Welcome"-valilehti avautuu.

DTM library Endress+Hauser (Z1]

You must agree the license terms and conditions before you can install DTM library 2.44.00.

Licence agreement

Al tghts to this software (except Windows" standard software) and to the technical documentation and materials, which
accompany it are the exclusive property of or E has acquired the di rights. Neither this software
nor the associated documentation (written or on data medium) may be duplicated or reproduced in any form, in whole or
in part, without the express written permission of Endress+Hauser

The use of this software is subject to the following terms:

Only the end user is allowed to use the product. He is granted a non-exclusive right to use this software on a single
workstation. Extended use on more than one station (e.g. in a network) is not allowed

The permissible use includes the right to produce of a back-up copy of the program for data security on diskette (o other -

[ 1 agree to the License terms and conditions.

C:\Program Files (x86)\Endress+Hauser\DTM Library

2. Hyvéksy lisenssiehdot ja napsauta Next.
L~ 'System"-valilehti avautuu.

DTM library Endress+Hauser L]

System validation

Pending system reboot
Check for other installations running
Running applications

Search for earlier DTM Library versions..

v
v
v
v
v

Operating System Version
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3. Napsauta Next.
= 'Selection"-valilehti avautuu.

DTM library Endress+Hauser £Z1)
BT T T - ;

Installable Products: Grouped by | Protocol v

PRODUCT INSTALLED VERSION  AVAILABLE VERSION |

4 u cor
4 EthernetiP

» MODBUS
» PCP
» PROFIBUS

[ oo |

4. Valitse asennettavat tuotteet ja napsauta Next.
= 'Overview"-vélilehti avautuu.

DTM library Endress+Hauser £7]

Installation Overview:

Following products are subject to (Un)linstall/Update:

PRODUCT INSTALL UPDATE REMOVE SIZE [MB]
Ecograph T/ RSG35 / CDI / FW 2012z v 00 *
!Engytal/RHB/CDI/FW‘OJ.zz v 00 I
ifngytal /RS33/CDI/FW 10422 v 00
|Levelflex / FMP Sx / HART / FW 1.01.2z / Dev.Rev. 2 v -16
|Levelflex / FMP Sx / HART / FW 1.0222 / DevRev. 3 v A3
‘Levelﬂex /FMP 5x / HART / FW 1.03.22 / DevRev. 4 v 42
!wmwrwswmnw 1,002z / DevRev. 1 v 23
S s o=
Total 2 2 0 4221
‘ USED DRIVE REQUIRED SPACE [MB] FREE SPACE [MB] ‘

‘ a\ 427 627309

e o ]
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5. Napsauta Install.

 DTM-kirjaston asennus alkaa ja ndyttéon tulee viesti, joka vahvistaa,
ettd asennus onnistui.

6. Napsauta Sulje.
>~ Installation Managerin aloitussivu avautuu.

4.2.4 FDI Package library
Jotta voit kéyttaa laitteita, joissa on FDI Packages laiteajureina, sinun on

ensin asennettava tarvittavat FDI-paketit tai FDI-pakettikirjastot.

1. Napsauta FDI Package library Installation Managerin aloitussivulla.
2. Noudata asennusohjeita.

4.2.5 Lisaa

» Napsauta More Installation Managerin aloitussivulla.
= Valintavaihtoehdot siséltava valintaikkuna avautuu.

Installation Manager Endress+Hauser (]

A o] 2 X

o o H =
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DTM-Kirjasto
» Napsauta DTM library.
L~ Kaikki saatavana olevat DTM:t néytetdan.

Installation Manager Endress+Hauser (]

A o] 2 X

DTM library

o1 HART HART Generc OTM

DTM:ien tietoyhteys / yhdyskéytéava
» Napsauta Communication / gateway DTMs.
=~ Kaikki kdytettdvissa olevat tietoyhteys-/yhdyskaytava-DTM:t néytetaan.

Installation Manager Endress+Hauser [Z1]

&

Communication / Gateway DTMs

Endress+Hauser 27



Dokumentaatio

» Napsauta Documentation.
L= Kaikki asiakirjat ndytetddn PDF:ina.

Installation Manager Endress+Hauser (]

&

Ajurit
» Napsauta Drivers.
= Kaikki saatavana olevat ajurit néytetééan.

Installation Manager Endress+Hauser (]

A o] 2 X

(Edi)

[T —

[Ed}

THU10 modem driver Ptz i
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Tyokalut

» Napsauta Tools.
L~ Kaikki saatavana olevat tyokalut néytetaan.

Installation Manager Endress+Hauser [Z1]

& 2O

Tools

4.3 Ohjelmiston péivitys
Endress+Hauser tarjoaa péivityssopimuksen FieldCarelle.
Lisatietoja varten ota yhteys Endress+Hauserin myyntikumppaniin.
Ohjelmiston paivityspalvelu

Siséltyva pitojakso alkaa, kun lisenssi luodaan ja se paattyy automaattisesti
yhden vuoden jalkeen (umpeutumispéiva). Riippumatta siitd, milloin
ohjelmiston péivityspalvelu on ostettu, kaikki ostetut lisdohjelmistopalvelut
jatkuvat keskeytyksettd viimeisesta paattymispdivasta. Jos ostos on tehty
paattymispaivén jalkeen, uusi pitojakso kattaa umpeutumispéivén ja uuden
ohjelmiston péivityspalvelun ostopéivén véliin jadneen ajan.

Huomaa myo6s, ettd ohjelmistopaivitykset voidaan myds aktivoida
mydhemmin, sillé edellytykselld, ettd ohjelmisto julkaistiin pitojakson ollessa
aktiivisena ja voimassa.
Tuotetietojen tilaus
1. Syo6ta https://software-products.endress.com verkkoselaimeen.

2. Kirjaudu sisédén Software Portaliin.

Endress+Hauser 29



3. Software Portalissa napsauta My account.
- Valintaikkuna "My account" avautuu.

Software Portal lete solution for managing your softwar Endress+Hauser (1]

4. Selaa alas, valitse I agree to receiving marketing communication
information like available updates from Endress+Hauser ja napsauta
Save.

= Olet tilannut tuotetiedot.

4.4 Laiteluettelon paivittdminen

FieldCaren laiteluettelo on péivitettédva uusien DTM:ien tai FDI-pakettien
asennuksen jalkeen.

Edellytykset:

= FieldCare on asennettu

= Software-ID on sydtetty ja ohjelmisto on aktivoitu
= DTM:t tai FDI-paketit on asennettu

1. Kohdassa FieldCare napsauta Device catalog ja Update.

- 'Update DTM Catalog" -valintaikkuna avautuu. Vasemmalla oleva
DTM:ien tai FDI-pakettien ikkuna néyttd4, mitka niisté eivat sisally
laiteluetteloon. Oikealla oleva DTM:ien tai FDI-pakettien ikkuna
nayttad, mitkd niista sisaltyvat laiteluetteloon.

2. Napsauta Update.
- Asennetut laiteajurit paivitetaan.

3. Napsauta hiiren oikealla vasenta ikkunaa ja valitse Add all to DTM catalog.
- DTM:t, iDTM:t ja FDI-paketit on lisatty laiteluetteloon.

4. Napsauta OK.
- Muutokset hyvéksytaan ja valintaikkuna sulkeutuu.
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