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O dokumentu Številka dokumenta z varnostnimi navodili (XA) se mora ujemati s
podatki na tipski ploščici naprave.

Povezana
dokumentacija

Vsa dokumentacija je na voljo prek spletne povezave:
www.endress.com/Deviceviewer
(vnesete serijsko številko s tipske ploščice).

Če dokument še ni na voljo, lahko naročite njegov prevod v
evropske jezike.

Pri prevzemu naprave v obratovanje upoštevajte pripadajoča navodila za
uporabo naprave:
www.endress.com/<koda izdelka>, npr. iTEMP TMT31

Dodatna
dokumentacija

Brošura o protieksplozijski zaščiti: CP00021Z
Brošura o protieksplozijski zaščiti je na voljo na spletni povezavi:
www.endress.com/Downloads

Certifikati in
izjave

Certifikat ATEX
Dodeljena številka certifikata potrjuje skladnost z naslednjimi standardi
(odvisno od izvedbe naprave).
• EN IEC 60079-0 : 2018
• EN 60079-7 : 2015
Izjava EU o skladnosti
Številka izjave: EC_00187 U
Izjava EU o skladnosti je na voljo na spletni povezavi:
www.endress.com/Downloads

Naslov
proizvajalca

Endress+Hauser Wetzer GmbH + Co. KG
Obere Wank 1
87484 Nesselwang, Nemčija
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Varnostna
navodila

 

+

-

U =10…36 V DC

Output:  4…20mA

See also

schedule of limitations

b

Hazardous area

Zone 2

EPL Gc

Non-hazardous area

RTD Sensor

integral or remote mounted

certified enclosure

with min. 54IP

  A0047383

 1 Vgradnja pretvornika za glavo instrumenta

Varnostna
navodila:
Vgradnja

• Upoštevajte vgradna in varnostna navodila, ki so sestavni del navodil
za uporabo.

• Napravo namestite v skladu z navodili proizvajalca in vsemi drugimi
veljavnimi standardi ter predpisi (npr. EN/IEC 60079-14).

• V primeru uporabe pretvornika pri temperaturah okolice pod –20 °C
uporabite primerne kable, uvode in tesnila, ki so odobreni za to vrsto
uporabe.

• Pri temperaturah okolice nad +65 °C uporabite toplotno-obstojne
kable oz. vodnike, uvode za kable in tesnilna sredstva, ki so primerni
za temperaturo okolice (Ta) z upoštevanjem +5 K nad
temperaturnimi pogoji okolice.

• Podatki o priključnih sponkah:

Zatezni
moment

Vrsta kabla Prerez vodnikov

Vijačne sponke 0.35 Nm Trdožilni ali
mehkožilni

≤ 1.5 mm2 (16 AWG)

Potisne sponke 1)

vrsta kabla, dolžina kabla
brez izolacije = min.
10 mm (0.39 in)

- Trdožilni ali
mehkožilni

0.2 do 1.5 mm2

(24 do 16 AWG)

- Mehkožilni z
votlicami, s plastično
izolacijo ali brez

0.25 do 1.5 mm2

(24 do 16 AWG)

1) Pri uporabi potisnih sponk in mehkožilnih kablov s presekom 0.3 mm2 je treba na
vodnike namestiti votlice.
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Varnostna
navodila: Seznam
omejitev

• Napravo lahko napaja samo napajalnik, ki uporablja tokokrog z
omejeno energijo v skladu s standardom IEC/EN 61010-1; poglavje
9.4 in z zahtevami v tabeli 18.

• Pri uporabi z zaščito za povečano varnost "Ex ec" in pri uporabi v coni 2
(EPL Gc) je treba merilni pretvornik iTMEP TMT31/F2058 v celoti
namestiti v dodatno ohišje, ki zagotavlja stopnjo zaščite vsaj IP54 v
skladu s standardom IEC/EN 60079-0 in IEC/EN 60079-7.
Temperatura okolice v ohišju za končno uporabo ne sme preseči
mejnih vrednosti dovoljenega območja temperature okolice. Na
inštalaciji je treba upoštevati ustrezne zračne in plazilne razdalje ter
ločilne razmike, kot jih določa standard IEC/EN 60079-7.

• Končni uporabnik mora ob namestitvi zagotoviti ustrezno ozemljitev
kovinskega ohišja za procesno okolje (opcija) in vsega kovinskega
pribora, če je ta v uporabi (pribor za montažo industrijskega ohišja na
steno ali cevovod in zaskočna sponka DIN-letve za pretvornik, ki je
namenjen vgradnji v glavo instrumenta).

• Te komponente nimajo površin, ki bi dosegale temperature nad
135 °C/100 °C/85 °C z varnostnim faktorjem 5 K, ko se uporabljajo v
pogojih polne obremenitve pri naslednjih temperaturnih območjih
okolice:

Nazivna
vrednost

iTEMP TMT31
in F2058

Senzorski vhod RTD (e = 1)
Temperaturno območje

okolice

Senzorski vhod TC (e = 2)
Temperaturno območje

okolice

Orientacijska
vrednost TCode

10 do 36 VDC

Glava
(c = 1)

–40 °C ≤ Ta ≤ +85 °C –40 °C ≤ Ta ≤ +80 °C T135 °C

–40 °C ≤ Ta ≤ +50 °C –40 °C ≤ Ta ≤ +45 °C T100 °C

–40 °C ≤ Ta ≤ +35 °C –40 °C ≤ Ta ≤ +30 °C T85 °C

DIN-letev
(c = 2)

–40 °C ≤ Ta ≤ +85 °C –40 °C ≤ Ta ≤ +85 °C T135 °C

–40 °C ≤ Ta ≤ +67 °C –40 °C ≤ Ta ≤ +67 °C T100 °C

–40 °C ≤ Ta ≤ +52 °C –40 °C ≤ Ta ≤ +52 °C T85 °C

10 do 30 VDC

Glava
(c = 1)

–40 °C ≤ Ta ≤ +85 °C –40 °C ≤ Ta ≤ +80 °C T135 °C

–40 °C ≤ Ta ≤ +57 °C –40 °C ≤ Ta ≤ +53 °C T100 °C

–40 °C ≤ Ta ≤ +42 °C –40 °C ≤ Ta ≤ +38 °C T85 °C

DIN-letev
(c = 2)

–40 °C ≤ Ta ≤ +85 °C –40 °C ≤ Ta ≤ +85 °C T135 °C

–40 °C ≤ Ta ≤ +70 °C –40 °C ≤ Ta ≤ +70 °C T100 °C

–40 °C ≤ Ta ≤ +55 °C –40 °C ≤ Ta ≤ +55 °C T85 °C

Za polno certifikacijo električne opreme za uporabo v območju EPL Gc
ali Dc je treba opraviti teste v skladu s standardom IEC/EN 60079-0:
poglavji 5.2 in 5.3. Na osnovi rezultatov testov je treba določiti
temperaturni razred.
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Temperaturne
tabele

 
 

Tip Vrsta zaščite Temperatura okolice

iTEMP TMT31,
F2058

Ex ec IIC Gc -40 °C ≤ Ta ≤ +85 °C
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