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Sicherheitshinweise
Memosens ISFET pH-Sensoren

pH-Messung

Ergédnzung zu BA02154C

Sicherheitshinweise fiir elektrische Betriebsmittel
im explosionsgefahrdeten Bereich

ATEXII 1G Exia [IC T3/T4/T6 Ga

ATEXII 1G Ex ia IIC T4/T6 Ga

[ECEx Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga

[ECEx Ex ia [IC T4/T6 Ga
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XA02692C

Memosens ISFET pH-Sensoren

Zugehorige Doku-
mentation

Ergidnzende

Dokumentation

Zertifikate

Identifizierung

Dieses Dokument ist fester Bestandteil der Betriebsanleitung
BAO2154C.

Kompetenzbroschiire CPO0021Z
s Explosionsschutz: Richtlinien und Grundlagen
= www.endress.com

Die Zertifikate und Konformitéatserklédrungen sind verfiigbar im Down-
load-Bereich der Endress+Hauser Internetseite:

www.endress.com/download

EU-Konformitéatserkldarung
EU_00949

EU-Baumusterpriifbescheinigung
BVS 19 ATEXE 062 X

IECEx-Zertifikat
IECEx BVS 19.0056X

Folgende Informationen zu Threm Gerét kénnen Sie dem Typenschild
entnehmen:

= Herstelleridentifikation

= Bestellcode

= Erweiterter Bestellcode

= Seriennummer

= Sicherheits- und Warnhinweise

= Ex-Kennzeichnung bei Ex-Ausfithrungen

» Angaben auf dem Typenschild mit Bestellung vergleichen.

Typenschliissel

ATEX

Typ Version

xPS47E BA S IR ot B IS
xPS77E

x=C,0C
nicht Ex-relevant

II 1G ExialIC T3/T4/T6 Ga nicht Ex-relevant
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Typ Version
xPS97E BA S I * ‘ +*
x=C,0C I 1GExialIC T4/T6 Ga nicht Ex-relevant
nicht Ex-relevant
IECEx
Typ Version
XPS4TE IA o B o 4*
xPS77E
x=C,0C ExialIC T3/T4/T6 Ga nicht Ex-relevant
nicht Ex-relevant
Typ Version
xPS97E 1A R R * ‘ +*
x=C, 0C ExialIC T4/T6 Ga nicht Ex-relevant
nicht Ex-relevant

Zertifikate und Zulassungen

Konformitdtserkldrung

Der Hersteller sichert mit dieser Konformitéatserkldrung zu, dass das
Produkt mit den Vorschriften der europaischen EMV-Richtlinie
2014/30/EU und der ATEX-Richtlinie 2014/34/EU tbereinstimmt. Die
Ubereinstimmung wird durch die Einhaltung der in der Konformitéatser-
kladrung aufgefiihrten Normen nachgewiesen.

Ex-Zulassungen

CPS47E / CPS77E:
& I 1GExiallC T3/T4/T6 Ga

CPS97E:

€& 111G ExiallC T4/T6 Ga

Das Produkt erfillt die Anforderungen des "[EC Certification Scheme for
Explosive Atmospheres'. Dies wird durch die Einhaltung der im IECEx-
Zertifikat aufgefiihrten Normen nachgewiesen. Das IECEx-Zertifikat
kann auf der Website www.iecex.com eingesehen werden.

CPS47E / CPS77E:
ExiaIIC T3/T4/T6 Ga

CPS97E:
ExialIC T4/T6 Ga
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XA02692C

Memosens ISFET pH-Sensoren

Sicherheitshin-
weise

Benannte Stelle
DEKRA EXAM GmbH

= Es ist nicht zuléssig, den Sensor unter elektrostatisch kritischen Pro-

zessbedingungen zu betreiben. Signifikante Dampf- und Staubwol-
ken, die direkt auf den Memosens-Sensorkopf einwirken, sind
unbedingt zu vermeiden.
Die Sensoren diirfen nicht unter Prozessbedingungen betrieben wer-
den, bei denen eine elektrostatische Aufladung des Sensors und des
Anschlusssystems erfolgen kann. Der Betrieb in fiir die Produktan-
wendung vorgesehenen fliissigen Medien mit einer Leitfdhigkeit von
mindestens 10 nS/cm kann als elektrostatisch unkritisch angenom-
men werden.
Ex-geschiitzte digitale Sensoren mit Memosens-Technologie sind
durch einen orange-roten Ring am Anschlusskopf gekennzeichnet.
Fir den Einsatz von Geréten und Sensoren die Vorschriften fir elekt-
rische Anlagen in explosionsgefdhrdeten Bereichen (EN/IEC
60079-14) beachten.
Die Anweisungen der Betriebsanleitung iiber den elektrischen
Anschluss miissen eingehalten werden.
Dieses Gerédt wurde nach der Richtlinie 2014/34/EG vom 26. Februar
2014 entwickelt und hergestellt und entspricht zusatzlich den folgen-
den Normen:
= ENIEC 60079-0:2018 / IEC 60079-0:2017

Explosionsgefédhrdete Bereiche

Teil O: Allgemeine Anforderungen
= EN 60079-11:2012 / IEC 60079-11:2011 + Corrigendum:2012

Elektrische Ausriistung fiir Gefahrenbereiche

Teil 11: Eigensicherheit 1"
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Memosens ISFET pH-Sensoren XA02692C

Temperaturtabel-
len

Anschluss

Endress+Hauser

Sensor | Temperatur- Prozesstemperatur T, Umgebungstemperatur T,
Klasse minimum | maximum minimum maximum

CPS47E | T3 -15°C(5°F) | 135°C (275°F) | -15°C (5°F) | 70 °C (158 °F)

CPTTE T4 -15°C(5°F) | 115°C (239 °F) | -15°C (5°F) | 75 °C (167 °F)

110°C (230 °F) 80°C (176 °F)

100°C (212 °F) 85°C (185 °F)

90°C (194 °F) 90°C (194 °F)

T6 -15°C(5°F) | 65°C (149°F) | -15°C(5°F) | 65°C (149 °F)

CPS97E | T4 -15°C(5°F) | 110°C (230°F) | -15°C (5°F) | 80 °C (176 °F)

100°C (212 °F) 85°C (185 °F)

90°C (194 °F) 90°C (194 °F)

T6 -15°C(5°F) | 65°C (149°F) | -15°C(5°F) | 65°C (149 °F)

Die obige Temperaturtabelle gilt nur unter den folgenden Einbaubedin-
gungen, die in der nachfolgenden Grafik > B 8 beschrieben sind.
Kénnen die Einbaubedingungen nicht erfiillt werden, darf die maximale
Prozesstemperatur T, die maximale Umgebungstemperatur T, nicht
iberschreiten.

Ex-Spezifikation

= Die ISFET pH-Sensoren der Typenreihe CPSx7E sind geméf der EU-
Baumusterpriifbescheinigung BVS 19 ATEX E 062 X zugelassen und
fiir den Einsatz in explosionsgefédhrdeter Umgebung geeignet.

= Die zugelassenen digitalen ISFET pH-Sensoren verfiigen iiber einen
eigensicheren Eingang mit folgendem Parametersatz:

Parameter Wert

P, 180 mW

Die zugelassenen digitalen ISFET pH-Sensoren der Typenreihe CPSx7E
missen an ein Memosens-Messkabel mit eigensicherem Ausgang mit
folgendem Parameter angeschlossen werden:

Parameter Wert

P, maximal 180 mW




XA02692C Memosens ISFET pH-Sensoren

Einbaubedingun-
gen

>37 (1.46) \

A0041281

1 Einbaubedingungen

1 Grenze
2 Abstand Steckkopf (Unterkante) zum Prozessmedium, ohne Ring und Druck-
ring

3 Prozesstemperatur T,
4 Umgebungstemperatur T,
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