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Om detta
dokument

Dokumentnumret för dessa säkerhetsinstruktioner (XA) måste
överensstämma med informationen på namnskylten.

Tillhörande
dokumentation

All dokumentation finns på internet: www.endress.com/Deviceviewer
(ange serienumret som står på märkskylten).

Om en översättning till ett EU-språk inte redan finns kan den
beställas.

Följ användarinstruktionerna för enheten vid driftsättning:
www.endress.com/<produktkod>, t.ex. iTEMP TMT31

Tilläggsdokument
ation

Broschyr om explosionsskydd: CP00021Z
Broschyren om explosionsskydd finns på internet:
www.endress.com/Downloads

Certifikat och
försäkringar

ATEX-certifikat
Certifikatnumret bekräftar överensstämmelse med följande standarder
(beroende på enhetsversion)
• EN IEC 60079-0: 2018
• EN 60079-7: 2015
EU-försäkran om överensstämmelse
Försäkran nummer: EC_00187 U
EU-försäkran om överensstämmelse finns på internet:
www.endress.com/Downloads

Tillverkarens
adress

Endress+Hauser Wetzer GmbH + Co. KG
Obere Wank 1
87484 Nesselwang, Tyskland
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Säkerhetsinstrukt
ioner

 

+

-

U =10…36 V DC

Output:  4…20mA

See also

schedule of limitations

b

Hazardous area

Zone 2

EPL Gc

Non-hazardous area

RTD Sensor

integral or remote mounted

certified enclosure

with min. 54IP

  A0047383

 1 Installation av huvudtransmittern

Säkerhetsinstrukt
ioner: installation

• Följ installations- och säkerhetsinstruktionerna i bruksanvisningen.
• Installera enheten enligt tillverkarens anvisningar och övriga

gällande standarder och föreskrifter (t.ex. EN/IEC 60079-14).
• För användning av transmittern vid en omgivningstemperatur under

–20 °C måste lämpliga kablar, kabelingångar och tätningar som är
godkända för denna typ av applikation användas.

• Vid omgivningstemperaturer högre än +65 °C bör du använda
lämpliga värmebeständiga kablar eller ledningar, kabelingångar och
tätningar för Ta +5 K högre än omgivningen.

• Plintspecifikation:

Vridmoment Kabelversion Kabelarea

Skruvplintar 0,35 Nm Solid eller flexibel ≤
1,5 mm2 (16 AWG)

Plint med
klämanslutningar 1)

kabelns utformning,
skalningslängd = min.
10 mm (0,39 in)

- Solid eller flexibel 0,2 … 1,5 mm2

(24 … 16 AWG)

- Flexibel med
kabeländhylsa med/
utan kabelhylsa i
plast

0,25 … 1,5 mm2

(24 … 16 AWG)

1) Kabelhylsor ska användas med plintar med klämanslutningar och när flexibla kablar
används med en kabelarea på = 0,3 mm2.
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Säkerhetsinstrukt
ioner:
begränsningar

• Enheten måste förses med ström via ett nätaggregat som använder
en lågspänningskrets enligt IEC/EN 61010-1, avsnitt 9.4 och kraven i
tabell 18.

• För användning i applikationer i skyddstypen Förhöjd säkerhet Ex ec
och för Zon 2 (EPL Gc) måste transmittern iTMEP TMT31/F2058
installeras helt inuti ett extra hölje som erbjuder minst kapslingsklass
IP54 enligt IEC/EN 60079-0 och IEC/EN 60079-7.
Omgivningstemperaturen inne i ytterhöljet får inte överskrida
gränserna för det tillåtna omgivningstemperaturområdet. Vid
installationen måste du ta hänsyn till de spel, krypavstånd och
separationer som definieras i IEC/EN 60079-7.

• Slutanvändaren ansvarar för lämplig jordning av fälthuset i metall
(tillval) samt alla metalltillbehör som används (tillbehör för vägg- och
rörmontering av fälthuset och DIN-skeneklämma för
huvudtransmitter) vid installationen.

• Dessa komponenter har inga ytor som uppnår temperaturer över
135 °C/100 °C/85 °C med en 5 K-säkerhetsfaktor vid användning
under full belastning och en omgivningstemperatur enligt följande:

Klassning iTEMP TMT31
och F2058

Sensoringång RTD (e = 1)
Omgivningstemperaturområde

Sensoringång TC (e = 2)
Omgivningstemperaturområde

TCode-
vägledning

10 … 36 VDC

Huvud
(c = 1)

–40 °C ≤ Ta ≤ +85 °C –40 °C ≤ Ta ≤ +80 °C T135 °C

–40 °C ≤ Ta ≤ +50 °C –40 °C ≤ Ta ≤ +45 °C T100 °C

–40 °C ≤ Ta ≤ +35 °C –40 °C ≤ Ta ≤ +30 °C T85 °C

DIN-skena
(c = 2)

–40 °C ≤ Ta ≤ +85 °C –40 °C ≤ Ta ≤ +85 °C T135 °C

–40 °C ≤ Ta ≤ +67 °C –40 °C ≤ Ta ≤ +67 °C T100 °C

–40 °C ≤ Ta ≤ +52 °C –40 °C ≤ Ta ≤ +52 °C T85 °C

10 … 30 VDC

Huvud
(c = 1)

–40 °C ≤ Ta ≤ +85 °C –40 °C ≤ Ta ≤ +80 °C T135 °C

–40 °C ≤ Ta ≤ +57 °C –40 °C ≤ Ta ≤ +53 °C T100 °C

–40 °C ≤ Ta ≤ +42 °C –40 °C ≤ Ta ≤ +38 °C T85 °C

DIN-skena
(c = 2)

–40 °C ≤ Ta ≤ +85 °C –40 °C ≤ Ta ≤ +85 °C T135 °C

–40 °C ≤ Ta ≤ +70 °C –40 °C ≤ Ta ≤ +70 °C T100 °C

–40 °C ≤ Ta ≤ +55 °C –40 °C ≤ Ta ≤ +55 °C T85 °C

För komplett certifiering som elektrisk utrustning för användning i EPL
Gc eller Dc måste testerna enligt IEC/EN 60079-0 avsnitt 5.2 och 5.3
utföras. Temperaturklass allokeras baserat på testresultaten.

Temperaturtabell
er
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Typ Skyddstyp Omgivningstemperatur

iTEMP TMT31,
F2058

Ex ec IIC Gc -40 °C ≤ Ta ≤ +85 °C
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