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EU-Declaration of Conformity
Déclaration UE de Conformité

Company Endress+Hauser Conducta GmbH+Co. KG c €

Dieselstrafie 24, 70839 Gerlingen, Germany

erklért als Hersteller in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt
declares as manufacturer under sole responsibility, that the product
déclare sous sa seule responsabilité en qualité de fabricant que le produit

Product Memosens
CLS15E-BA****g*** 4% a=AorB
CLSl6E-BA*******+*
CLSZlE‘BA*******+*
CLSBZE-BA*******+*

Regulations den folgenden Europdischen Richtlinien entspricht:
conforms to following European Directives:
est conforme aux prescription des Directives Européennes suivantes :

EMC 2014/30/EU (L96/79)
ATEX  2014/34/EU (L96/309)
RoHS 2011/65/EU (L174/88)

Standards angewandte harmonisierte Normen oder normative Dokumente:
applied harmonized standards or normative documents:
normes harmonisées ou documents normatifs appliqués :

EN 61326-1 (2013) ENIEC 60079-0 (2018)
EN 61326-2-3  (2013) EN 60079-11 (2012)
EN 50581 (2012)
Certification EG-Baumusterpriifbescheinigung Nr. TUV 19 ATEX 8377 X

EC-Type Examination Certificate No.
Numéro de I'attestation d’examen CE de type

Ausgestellt von/issued by/délivré par TUV Rheinland Industrie Service

GmbH (0035)
Qualitatssicherung/Quality assurance/Systéme d’assurance DEKRA EXAM GmbH (0158)
qualité

Gerlingen, 19.11.2020
Endress+Hauser Conducta GmbH+Co. KG

] / ‘ . \\9
W S LV,
i. V. Jérg-Martin Miiller i. V. Mohamed Algafy
Techr]iolo{:;y ! Technology Certifications and Approvals

EC_00870_01.20
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XA02080C Memosens CLS15E, CLS16E, CLS21E, CLS82E

Souvisejici dokumentace Tento dokument je nedilnou souc¢asti nasledujici dokumentace
Navod k obsluze Memosens CLS21E, BA02020C

Navod k obsluze Memosens CLS15E, BA02018C
Navod k obsluze Memosens CLS16E, BA0O2019C

Néavod k obsluze Memosens CLS82E, BA02027C

Dopliiujici dokumentace BroZura o kompetencich CP00021Z
» QOchrana proti vybuchu: Doporuceni a vSeobecné zasady
= www.endress.com

Certifikaty vyrobce EU prohlaseni o shodé
> B2
Identifikace Na typovém Stitku jsou uvedeny nasledujici informace o vaSem pfistroji:

= Identifikace vyrobce

= Objednaci kéd

= Vyrobni ¢islo

= Bezpecnostni a vystrazné pokyny

= Konstanta cely (jmenovita hodnota)

= Oznaceni Ex u verzi uréenych do vybusnych prostfedi

» Porovnejte informace na vyrobnim Stitku se svou objednavkou.

Typovy kéd
ATEX
Typ Provedeni
xLS15E Y - BA *x *k a? - o
xLS16E Y -|BA Hok o - o
xLS21EY -|BA *o o - T
xLS82E Y -|BA *ok o - o
II1GExiallCT3/T4/T6 Ga Bez relevance k vybusnému prosttedi

1) x=C,0,0C

2) a=AB
IECEx
Typ Provedeni
xLS15E Y -l1A *x *k a? Kok o
xLS16E Y -|1A Hok o - o
xLS21EY -lIA Ho o - T
xLS82E Y -|1A - o - o
ExiaIICT3/T4/T6 Ga Bez relevance k vybusnému prosttedi

1) x=(C,0,0C
2) a=AB
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Memosens CLS15E, CLS16E, CLS21E, CLS82E XA02080C

Bezpecnostni pokyny

Tabulky teplot

Endress+Hauser

Certifikaty a schvaleni
Prohldseni o shodé

ATEX

Vyrobce timto prohldSenim o shodé potvrzuje, Ze vyrobek je v souladu se smérnici 2014/30/EU

o elektromagnetické kompatibilité a smérnici 2014/34/EU o zafizenich a ochrannych systémech
urcenych k pouziti v prostfedi s nebezpe¢im vybuchu. Shoda je ovéfena dodrZzenim norem uvedenych
tomto prohladeni o shodé.

IECEX

Tento vyrobek spliiuje poZadavky podle ,IEC Certification Scheme for Explosive Atmospheres®
(certifikacni schéma IEC pro prostiedi s nebezpeéim vybuchu). Dokazuje to souladem s normami
uvedenymi v certifikatu IECEx. Certifikat IECEx si 1ze prohlédnout na nésledujicich webovych
strankach: www.iecex.com.

Schvdleni pro prostredi s nebezpeéim vybuchu
1 GExiallIC T3/T4/T6 Ga

= EACEx, OExiaIICT3/T4/T6 Ga X

= Zbna 0

= Cislo certifikatu: TC RU C-DE.AA87.B.00088

= Tento produkt byl certifikovan v souladu se smérnici TR CU 012/2011, kterad méa platnost
v evropském hospodarském prostoru (EHP). Produkt je oznacen znackou shody EAC.

Exia lIC T3/T4/T6 Ga

Inspekéni orgdn pro ochranu proti vybuchu

TUV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein, 51105 Kéln am Rhein, Némecko

Senzory vodivosti typu CLSxxE jsou urfeny k pouZiti v prostfedich s nebezpe¢im vybuchu podle
nasledujicich certifikati:
s certifikat IECEx TUR 19.0030X vcetné dodatk,
= certifikat EU o typové zkousce TUV 19 ATEX 8377 X
Prisludné ES prohlaseni o shodé je soucasti tohoto dokumentu.

= Neni povoleno pouZivat senzor za procesnich podminek kritickych z hlediska vzniku
elektrostatického néboje. Musi se trvale zamezit pfitomnosti vyznamnych shlukd vypart a prachu,
které by mély primy vliv na hlavici senzoru s technologii Memosens.

= Verze digitalnich senzord s ochranou proti vybuchu s technologii Memosens jsou oznaceny
oranzovo-Cervenym krouzkem na svorkovém konci.

= Pfi pouZivani pfistroju a senzoru se musi dodrZovat pfedpisy pro elektrické systémy v prostiedi
s nebezpedéim vybuchu (EN/IEC 60079-14).

= Musi se dodrZet informace tykajici se elektrického pripojeni uvedené v Navodu k obsluze.

= Tento pfistroj byl vyvinut a vyroben v souladu se smérnici Directive 2014/34/EU a vyhovuje rovnéz
nasledujicim normam:
= EN IEC 60079-0:2018 / IEC 60079-0:2017, Vybusné atmosféry, Cast 0: Obecné pozadavky
= EN 60079-11:2012 / IEC 60079-11:2011, Vybusné atmosféry, Cast 11: Ochrana zafizeni

jiskrovou bezpecnosti i

= Senzory typu CLS15E s nekovovymi procesnimi pripojenimi a senzory typu CLS2 1E se smi pouZivat

pouze pro méreni v kapalindch s minimalni vodivosti 10 nS/cm.

Senzor Teplotni trida Procesni teplota Tp Okolni teplota T,
CLS15E-*****xphaskyx T3 -20°C<T,<+135°C -20°C<T,<+70°C
T4 -20°C<T,<+120°C -20°C<T,<+75°C
-20°C<T,<+110°C -20°C<T,<+80°C
-20°C<T,<+100°C -20°C<T,<+85C
-20°C<Tp,<+90°C -20°C<T,<+90°C




XA02080C

Memosens CLS15E, CLS16E, CLS21E, CLS82E

Senzor Teplotni tfida Procesni teplota Tp Okolni teplota T,
T6 -20°C<T,<+60°C -20°C<T,<+60°C
CLS15E-*#xk pxsny T3 -20°C<T,<+140°C -20°C<T,<+70°C
CLSZlE_*********+*
T4 -20°C<T,<+120°C -20°C<T,<+75°C
-20°C<Tp,<+110°C -20°C<T,<+80°C
-20°C< T, <+100°C -20°C<T,<+85°C
—20°C<Tp,<+90°C -20°C<T,<+90°C
T6 -20°C<T,<+70°C -20C<T,<+70°C
CLS1GE-**¥xknyx T3 -5°C<T,<+135°C -5°C<T,<+70°C
-5°C<Tp,<+120°C -5°C<T,<+75°C
T4 -5°C<T,<+115°C -5°C<T,<+75°C
-5°C<T,<+110°C -5°C<T,<+80°C
-5°C<T,<+100°C -5°C<T,<+85°C
-5°C<Tp,<+90°C -5°C<T,<+90°C
T6 -5°C<T,<+65°C -5°C< T, <+65°C
CLS82E-***##xikay* T3 —20°C<Tp,<+140°C -20°C<T,<+65°C
-20°C<T,<+135°C ~20°C<T,<+70°C
-20°C<T,<+125°C -20°C<T,<+75°C
T4 -20°C<T,<+120°C ~20°C<T,<+75°C
-20°C<T,<+110°C -20°C<T,<+80°C
-20°C<T,<+100°C ~20°C<T,<+85°C
-20°C<T,<+90°C -20°C<T,<+90°C
T6 -20°C<T,<+70°C -20°C<T,<+70°C

Predchézejici tabulka teplot plati pouze za nasledujicich podminek instalace, které jsou popsany
v nasledujici grafice > @ 1. Pokud dané podminky instalace nelze dodrZet, maximalni procesni
teplota T, nesmi prekrocit maximalni okolni teplotu Ts,.
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Memosens CLS15E, CLS16E, CLS21E, CLS82E XA02080C

MontaZni podminky

Pfipojeni

Endress+Hauser

>37 (1.46)

A0041281

®

1 Montdzni podminky

Limitn{ hodnota

Vzddlenost mezi bajonetovou hlavici (spodni hrana) a procesnim médiem, bez tésniciho a pfitlacného krouzku
Procesni teplota Tp

Okolni teplota T,

W N

Specifikace Ex (do prostiedi s nebezpeéim vybuchu)

Senzory vodivosti typu CLSxxE jsou schvaleny v souladu s certifikatem EU o typové zkousce TUV 19
ATEX 8377 X a jsou ureny k pouZiti v prostfedich s nebezpe¢im vybuchu. Pfislusné EU prohlaseni
o0 shodé tvofi nedilnou souc¢ast tohoto dokumentu.
= Schvalené digitalni senzory vodivosti typu CLSxxE jsou vybaveny jiskrové bezpeénym vstupem
s nasledujicim souborem parametrti:
P, =180 mW
= Schvélené digitalni senzory vodivosti typu CLSxxE se smi pfipojovat vyhradné k méficimu kabelu
Memosens nebo ke kompaktnimu pfevodniku prostfednictvim jiskrové bezpe¢ného vystupu
s nasledujicim souborem parametrii:
Pp max. 180 mW
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