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Tietoja tasté asiakirjasta

Liquiline System CA80CR

1 Tietoja tastd asiakirjasta
1.1 Varoitukset

Tietojen rakenne

Tarkoitus

A VAARA

Syyt (/seuraukset)

Mikali tarpeen, varoituksen huomiotta
jattamisen seuraukset (mikali
soveltuva)

» Korjaava toimenpide

Téama symboli ilmoittaa vaarallisesta tilanteesta.
Vaaratilanne aiheuttaa vakavia vammoja tai jopa kuoleman, jos sité ei
véltetd.

A VAROITUS

Syyt (/seuraukset)

Mikali tarpeen, varoituksen huomiotta
jattamisen seuraukset (mikali
soveltuva)

» Korjaava toimenpide

Téama symboli ilmoittaa vaarallisesta tilanteesta.
Varoituksen huomiotta jattdminen voi aiheuttaa vakavia vammoja tai jopa
kuoleman.

A Huomio
Syyt (/seuraukset)
Mikali tarpeen, varoituksen huomiotta
jattamisen seuraukset (mikali
soveltuva)

» Korjaava toimenpide

Téama symboli ilmoittaa vaarallisesta tilanteesta.
Varoituksen huomiotta jdttdminen voi aiheuttaa lievid tai keskivaikeita
vammoja.

HUOMAUTUS

Syy/tilanne

Mikaéli tarpeen, varoituksen huomiotta
jattamisen seuraukset (mikali
soveltuva)

» Toimenpide

Téama symboli varoittaa aineellisten vahinkojen vaarasta.

1.2 Symbolit

a Lisétietoa ja vinkkeja

¥} Sallittu tai suositeltu toimenpide
Kielletty tai ei-suositeltu toimenpide
Laitteen asiakirjoja koskeva viite

B Sivuviite

Kuvaviite

g Toimintavaiheen tulos

=
w

Laitteen symbolit

AR Laitteen asiakirjoja koskeva viite
V2N Vaara: Vaarallinen jannite
A

=~

Varoitus: Pydrivien hammaspyorien aiheuttama loukkaantumisvaara
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Liquiline System CA80CR Tietoja tdstd asiakirjasta

X Ala havita tuotteita, joissa on timé merkint4, lajittelemattoman kotitalousjitteen mukana. Sen sijaan
palauta ne valmistajalle, jotta ne héavitetdan asianmukaisesti.

1.4 Asiakirjat

Seuraavat ohjeet tdydentavat tata kdyttéohjeiden suppeaa versiota ja ne ovat saatavana
internetistd tuotesivustolta:
= Kayttoohjeet Liquiline System CA80CR
= Laitekuvaus
= Kayttédnotto
» Kaytto
= Ohjelmistokuvaus (ilman anturin valikoita, ne on kuvattu erillisessé kéasikirjassa - katso
alla)
= Laitekohtainen diagnostiikka ja vianetsinté
= Kunnossapito
= Korjaus ja varaosat
s Lisatarvikkeet
= Tekniset tiedot
= Kayttoohjeet Memosens, BAO1245C
= Memosens-tulojen ohjelmistokuvaus
= Memosens-anturien kalibrointi
s Anturikohtainen diagnostiikka ja vianetsinta
= Kenttdvayldn ja Web-palvelimen vélityksella tapahtuvaa tietoliikennettd koskevat ohjeistot
= PROFIBUS, SD01188C
= Modbus, SD01189C
s Web-palvelin, SD01190C
= EtherNet/IP, SD01293C

Endress+Hauser 5



Turvallisuuden perusohjeet Liquiline System CA80CR

2 Turvallisuuden perusohjeet

2.1 Henkilokuntaa koskevat vaatimukset

= Mittauslaitteiden asennuksen, kayttéénoton ja huollon saa tehdé vain erikoiskoulutuksen
saanut tekninen henkilokunta.
= Tekniselld henkilokunnalla pit&a olla laitoksen esimiehen valtuutus kyseisten tehtévien
suorittamiseen.
= Sihkoliitdnnédn saa tehdé vain séhkéteknikko.
= Teknisen henkilokunnan téytyy lukea ja ymmartdd ndma kayttéohjeet ja noudattaa niiden
sisaltdmia ohjeita.
= Vain valtuutettu ja erikoiskoulutettu henkilokunta saa korjata mittauspisteiden virheet.
Ne korjaustyot, joita ei ole kuvattu toimitetuissa kdyttéohjeissa, tulee teettéé vain
laitteen valmistajan tehtaalla tai huoltokorjaamossa.

2.2 Kayttotarkoitus

Liquiline System CA80CR on mérkakemiallinen analysaattori l&hes jatkuvaan
kromaattipitoisuuden (Cr (VI)) maéarittdmiseen nestemadisessd véliaineessa.

Analysaattori on suunniteltu kéytettédvéksi seuraavissa sovelluksissa:

= Teollisten jatevedenkésittelylaitosten kéasittelytehokkuuden optimointi
= Juomaveden valvonta

= Kalvosuodatusjarjestelmien valvonta

= Teollisuuden jatevesien ulosvirtauksen raja-arvojen valvonta

Laitteen kdyttdminen kuvausten vastaisiin tarkoituksiin aiheuttaa vaaraa ihmisille ja koko
mittausjdrjestelmaélle ja on siksi kiellettyd. Valmistaja ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat
vadrasté tai kdyttotarkoituksen vastaisesta kéytosta.

2.3 Tyopaikan turvallisuus

Kayttdjé on vastuussa seuraavien turvallisuusmééréysten noudattamisesta:
= Asennusohjeet

= Paikalliset standardit ja méaraykset

= Réjahdyssuojausta koskevat madraykset

Sdhkomagneettinen yhteensopivuus

= Tuotteen sdéhkdmagneettinen yhteensopivuus on testattu teollisuuslaitteisiin sovellettavien
kansainvélisten standardien mukaan.

= [Imoitettu sshkdémagneettinen yhteensopivuus koskee vain tuotetta, joka on kytketty
néiden kayttdohjeiden mukaan.

2.4 Kayttoturvallisuus

Ennen kuin otat kdytt66n koko mittauspisteen:
1. Varmista, ettd kaikki kytkennat on tehty oikein.

2. Varmista, ettd sdhkojohdot ja letkuliittimet ovat ehjié.

6 Endress+Hauser



Liquiline System CA80CR Turvallisuuden perusohjeet

3. Al4 kayta viallisia tuotteita ja esté niiden tahaton kaytto.

4. Merkitse rikkindiset tuotteet viallisiksi.

Kéyton aikana:

1. Josvikaa ei voi korjata:
Tuote taytyy poistaa kéytdstd ja suojata tahattomalta kaytolta.

2. Pida ovi kiinni, kun et tee huolto- ja kunnossapitotdita.

A HUOMIO

Toiminnot analysaattorin ollessa toiminnassa

Valiaineen aiheuttama loukkaantumis- ja tartuntavaara!

» Ennen letkujen vapauttamista varmista, ettd mitdan toimenpiteitd, kun néytteiden
pumppaus, ei ole silla hetkelld k&ynnissa eika juuri alkamassa.

» Kaytd suojavaatteita, suojalaseja tai suojaa itsesi muilla tarvittavilla tavoilla.

» Pyyhi pois kaikki jakautunut reagenssi kertakdyttéliinalla ja huuhtele puhtaalla vedella.
Sitten kuivaa puhdistetut alueet liinalla.

A HUOMIO

Oven pysdytysmekanismin aiheuttama loukkaantumisvaara
» Avaa aina ovi kokonaan varmistaaksesi, ettd ovenpysaytin kiinnittyy kunnolla.

2.5 Tuoteturvallisuus

2.5.1 Tekniikan nykyista tasoa vastaava teknologia

Té&ma tuote on suunniteltu alan viimeisimpien turvallisuusvaatimusten mukaan, testattu ja
toimitettu tehtaalta kayttoturvallisessa kunnossa. Sen tuotannossa on noudatettu
asiaankuuluvia sé&nndstéja ja kansainvélisid standardeja.

analysaattoriin kytkettyjen laitteiden pitéé tayttda asiaankuuluvien turvallisuusstandardien
vaatimukset.
2.5.2 IT-turvallisuus

Takuu on voimassa vain siiné tapauksessa, ettd laitteen asennus ja kayttd tapahtuu
kayttdohjeissa kuvattujen ohjeiden mukaan. Laite on varustettu turvallisuusmekanismeilla,
jotka suojaavat laitteen asetusten tahattomilta muutoksilta.

[T-turvallisuustoimet yhdessa kayttéjien turvallisuusstandardien kanssa, joiden tarkoituksena
on antaa liséturvaa laitteelle ja tiedonsiirrolle, on kdyttéjien itse pantava toimeen.
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Tulotarkastus ja tuotteen tunnistaminen Liquiline System CA80CR

3 Tulotarkastus ja tuotteen tunnistaminen

3.1 Tulotarkastus

1. Varmista, ettd pakkaus on ehja.

~ [lmoita toimittajalle kaikista pakkaukseen liittyvista vaurioista.
Séilyté vaurioitunut pakkaus, kunnes asia on selvitetty.

2. Varmista, ettd sisdltd on ehja.

= Ilmoita toimittajalle kaikista pakkauksen sisdltdon liittyvistd vaurioista.
Sailytd vaurioituneet tavarat, kunnes asia on selvitetty.

3. Tarkasta, ettd toimitus siséltda kaikki tilatut osat ja ettei mitdan osia puutu.
Y Vertaa toimitusasiakirjoja tekemaasi tilaukseen.

4. Pakkaa tuote sdilytysté ja kuljetusta varten niin, ettd se suojattu iskuilta ja kosteudelta.

- Alkuperdinen pakkaus tarjoaa parhaan suojan.
Varmista, ettd sallittuja ympéristéolosuhteita noudatetaan.

Jos sinulla on kysyttavaa, ota yhteys myyjaéan tai paikalliseen edustajaan.

HUOMAUTUS

Virheellinen kuljettaminen voi vahingoittaa analysaattoria
» Kaytd analysaattorin nostamiseen aina nostotrukkia tai haarukkatrukkia.

3.2 Tuotteen tunnistetiedot

3.2.1 Laitekilpi

Laitekilvet ovat seuraavissa paikoissa:
= QOven sisdpuolella alaoikealla tai oikeanpuoleisessa alanurkassa edessa
= Pakkauksen paallé (tarraetiketti, pystymalli)

Laitekilpi sisaltéda seuraavat laitetiedot:
» Valmistajan tunnistetiedot

= Tilauskoodi

» Laajennettu tilauskoodi

= Sarjanumero

= Laiteohjelmistoversio

® Ympdristd- ja prosessiolosuhteet

® Tulo- ja l&htdarvot

= Mittausalue

= Aktivointikoodit

= Turvallisuustiedot ja varoitukset

= Sertifikaattitiedot

= Hyvaksynnaét tilausversion mukaan

» Vertaa laitekilven tietoja tekemaasi tilaukseen.

8 Endress+Hauser



Liquiline System CA80CR Tulotarkastus ja tuotteen tunnistaminen

3.2.2 Tuotteen tunnistetiedot

Tuotesivu

www.endress.com/ca80cr

Tilauskoodin tulkinta
Tuotteen tilausnumero ja sarjanumero 18ytyvét seuraavista kohdista:
= Laitekilvestd
= Toimitusasiakirjoista
Tuotetta koskevien tietojen hankinta
1. Mene osoitteeseen www.endress.com.
2. Tee haku sivustolta (suurennuslasi).
3. Syo6ta oikea sarjanumero.
4

Haku.
t Tuotteen rakenne néytetddn ponnahdusikkunassa.

5. Napsauta tuotteen kuvaa ponnahdusikkunassa.

Y Uusi ikkuna (Device Viewer) avautuu. Kaikki laitteeseesi liittyvéat tiedot 1oytyvat
tésta ikkunasta seka tuotteen asiakirjoista.

3.2.3 Valmistajan osoite

Endress+Hauser Conducta GmbH+Co. KG
Dieselstrafie 24
D-70839 Gerlingen

3.3 Toimitussisalto

» Jos sinulla on kysyttavaa,
ota yhteys myyjaan tai paikalliseen edustajaan.

3.4 Sertifikaatit ja hyvdaksynnat

3.4.1 C€-merkki

T&ma tuote vastaa eurooppalaisten harmonisoitujen standardien vaatimuksia. Siten se tayttda
EU-direktiivien lakimé&araykset. Valmistaja vahvistaa tuotteen ladpaisseen vaadittavat testit
kiinnittdmaélla sithen C€-merkin.

3.4.2 Muut normit ja ohjeistot

cCSAus

Tuote téyttada seuraavien luokitusten vaatimukset: "CLASS 2252 06 - Process Control
Equipment" ja "CLASS 2252 86 - Process Control Equipment". Se on testattu Kanadan ja
Yhdysvaltojen standardien: CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1-12 UL Std. No. 61010-1 (31
Edition) mukaisesti.

Endress+Hauser 9
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Asentaminen Liquiline System CA80CR

EAC

Tuote on hyvéksytty TP TC 004/2011 ja TP TC 020/2011 s&&nndsten mukaan, jotka ovat
voimassa Euroopan talousalueella (ETA). Vaatimustenmukaisuuden osoittava EAC-merkki on
kiinnitetty tuotteeseen.

4 Asentaminen

A Huomio
Virheellinen kuljetus voi aiheuttaa loukkaantumisia ja vahingoittaa laitetta
» Kéyta analysaattorin nostamiseen aina nostotrukkia tai haarukkatrukkia. Asentamiseen
tarvitaan kaksi henkil64.
» Nosta laitetta tartuntakahvoista.

4.1 Asennusedellytykset

Laite voidaan asentaa seuraavilla tavoilla:

= Seindlle

= Alustan paalle

= Pylvdsasennus / asennus pylvaaseen (lisdvaruste)

4.1.1 Mitat
463 (18.23) P 530 (20.87)
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[
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Y ° ® ® . ®

A0028820

1 Liquiline System CA80 suljettu versio, mitat mm (in)
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Liquiline System CA80CR

Asentaminen
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Y

2 Liquiline System CA80 avoin versio, mitat mm (in)

Endress+Hauser
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Asentaminen Liquiline System CA80CR
AT
1
q =k
(o
i |l N “ || u
o - ° 0 0 . .
@ A
D~
)
N o -] o
~
o~
—
=
Ne)
O
@
o
IR
fo)
] & |
i Bl = L v ' T
654 (25.74)

A0028821

3 Liquiline System CA80 alustalla, mitat mm (in)
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Liquiline System CA80CR Asentaminen

1800 (70.9)

8(0.31)

ffffffffffffffff -=1

/

4 Pylvds (lisavaruste) "ulkotiloihin tulevaan"versioon, mitat mm (tuumaa)

AD041592

4.1.2 Asennuspaikka
Huomioi seuraavat seikat, kun pystytat laitetta:

» Seindasennuksen yhteydessa tarkasta seinén riittdva kantavuus ja etté se on tdysin
pystysuora.

Asenna laite tasaiselle pinnalle.

Suojaa laite liialliselta kuumentumiselta (esimerkiksi lammitysjarjestelmalta).

Suojaa laite mekaanisilta tarindilté.

Suojaa laite syovyttaviltd kaasuilta, esimerkiksi vetysulfidilta (H,S) .

Varmista, ettd huomioit maksimikorkeuseron ja maksimietdisyyden ndytteenottopisteesta.
Varmista, ettéd yksikko padsee virtaamaan vapaasti ilman lappovaikutusta.

Varmista, ettd ilma paésee kiertdméan vapaasti kotelon edesta.

Avoimet analysaattorit (esimerkiksi ilman ovea toimitetut analysaattorit) voidaan asentaa
vain suljetuille alueille tai suojakaappiin tai vastaavaan.

vVVvyVvyVvyVYYVYY
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Asentaminen Liquiline System CA80CR

4.1.3 Tilavaatimukset asennuksen yhteydessa

Analysaattorin asentamiseen tarvittava tila

>330(12.99)

° o ° o I
v ]

2100 (3.94)

etz

A0036774 A0036775

&5 Asennukseen tarvittava minimitila. Tekninen 6 Maksimi avauskulma
yksikké mm (in).

Seindasennukseen tarvittava tila

@11 (0.43)

e =2

750 (29.53)

@ 10.7 (0.42)
f

I ]
[
120 (4.72)

A0036779

7 Kiinnitysyksikon mitat. Tekninen yksikké mm (in)
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Liquiline System CA80CR Asentaminen

4.2 Analysaattorin asentaminen
4.2.1 Analysaattorin asentaminen seindédn
A HuoMIO

Virheellinen asennus voi aiheuttaa loukkaantumisia ja vahingoittaa laitetta

» Tarkasta seindasennuksen yhteydessé, ettd analysaattori on ripustettu kunnolla
seindasennusyksikk6dn ylhaalté ja alhaalta, ja kiinnitd analysaattori ylempaan
seinékiinnitysyksikk6dn kiinnitysruuvilla.

Seindkiinnityksessé tarvittavia asennusmateriaaleja ei toimiteta mukana.

1. Hanki seinékiinnityksessé tarvittavat asennusmateriaalit (ruuvit, pistokkeet) paikan
paélle.

2. Kiinnita seindyksikko (2 osaa) seindan.

B

Kiinnitd yksikko koteloon.

Endress+Hauser
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Liquiline System CA80CR

Asentaminen

<

A0036781

Kiinnitéd analysaattori seindkiinnitysyksikkoon (1).
5. Kiinnit4 yksikko ja seindyksikkd paikalleen mukana toimitetuilla ruuveilla (2).

4.2.2 Analysaattoritelineellinen asennusversio

A HuUOMIO
Virheellinen asennus voi aiheuttaa loukkaantumisia ja vahingoittaa laitetta
» Jos kéytat versiota, jossa on analysaattoriteline, varmista, ettd analysaattoriteline on

kiinnitetty lattiaan.

Endress+Hauser
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Liquiline System CA80CR

Asentaminen

624 (24.57)

19

297 (11.70)
417 (16.42)

>

-
N

530 (20.87) -

AD036783

8  Pohjapiirros

A Kiinnittimet (4 x M10)
---  Liquiline System CA80:n mitat

A0036785

9 Alustan varmistaminen

1. Ruuvaa alusta lattiaan.

2. Nosta analysaattori kahden ihmisen voimin ja aseta se alustalle. Kéyté tartuntakahvoja.

3. Ruuvaa alusta analysaattoriin 6 mukana toimitetulla ruuvilla.

Endress+Hauser
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Asentaminen Liquiline System CA80CR

4.2.3 "Ulkotiloihin tuleva" versio: asennus pylvdédseen
Pylvéén pystyttdminen
. T ~
S | o
!
| 3
<
S
| o
—
I o~
‘ v
S o
N L /)\
2
250 (9.84) 4x12 (0.47)

A0041437

10  Pohjapiirros, mitat mm (in)

ﬂ Ulkotiloihin asennettaessa on huomioitava asianmukainen suojaus ukkosta vastaan.

1. Valmistele asennuspaikan pohja.
2.

Pystytd pylvas ja asenna se tukevasti pohjaan 4 kiinnitysruuvilla (asiakkaan tulee
hankkia ndammd V).

1) Suosituksemme: varrellinen kuusiokolopultti, DIN 931: M10 x 100, laatu A2 + aluslevy + sopiva tulppa

18 Endress+Hauser



Liquiline System CA80CR Asentaminen

Asennukseen tarvittava tyokalu

Seuraavat asiakkaan asennuspaikkaan hankkimat tydkalut tarvitaan analysaattorin
asentamiseen pylvéédseen:

= Kiintoavain, 17 mm AF (pylvéén kiinnittdmiseen)
= Torx-ruuvimeisseli TX45 (analysaattorin seindyksikkoon, Torx M8 x 20 -ruuvit)

= Torx-ruuvimeisseli TX25 (seindyksikon kiinnittdmiseen pylvaan pidikkeeseen, Torx M5 x
12 ruuvi)

Endress+Hauser 19



Asentaminen Liquiline System CA80CR

Analysaattoriin asennus pylvaéseen

A0041425 A0041426

11  Pylvddseen asennettu analysaattori 12 Pylvddseen asennettu analysaattori
(edestd) (takaa)

DM 9

a

2]
—®

Aseta pylvadn lukon kiinnike tukitankoon ja kiinnité mutterein.

20 Endress+Hauser



Liquiline System CA80CR Asentaminen

2.
—J= 6@ 6@
6
{Lﬂ = T A
Aseta vastakappaleet ja kiinnitd pylvaan lukko jousialuslaatoilla ja muttereilla.
3.

Aseta aluslevy paikalleen.

Endress+Hauser 21



Asentaminen Liquiline System CA80CR

5. )
Ruuvaa seinékiinnitysyksikén ripustuskiinnike (toimitetaan analysaattorin mukana)
analysaattoriin.

6.

Ripusta analysaattori.

22 Endress+Hauser



Liquiline System CA80CR

Séhkoliitanta

7.
1|
/““\ /“\\ {
Do o@D
0
&
Kiinnitd ylempi seindyksikko paikalleen mukana toimitetuilla ruuveilla.
4.3 Asennuksen jalkeen tehtédva tarkastus

Asennuksen jélkeen tarkasta kaikkien liitdntéjen kiinnitys.

5 Sahkoliitanta

A VAROITUS
Laite on jénnitteinen!

Virheellinen kytkenté voi aiheuttaa vammoja tai jopa kuoleman!
» Sahkoliitdnnédn saa tehdé vain sdhkéteknikko.

» Teknisen henkilokunnan taytyy lukea ja ymmartadd namé kéyttéohjeet ja noudattaa niiden

siséltdmié ohjeita.

» Varmista ennen kytkentétdiden aloittamista, ettd kaikki kaapelit ovat jdnnitteettdmid.

» Tarkista ennen s&hkdkytkentdd, ettd esiasennettu virtajohto téyttaa paikalliset kansalliset
sahkoéturvallisuusvaatimukset.

5.1 Liitdntaolosuhteet

5.1.1 Kaapelityypit

Virransyéttékaapeli
Virransy6ttokaapelia ei toimiteta
"ulkoversioon"!

Virransyéttokaapelin tulppavaroke

Kaapelin pituus 4,3 m (14.1 ft)

Tilausversio CA80xx-CA (CSA C/US General Purpose): virransy6ttokaapeli,
pohjoisamerikkalaisen standardin mukainen

Verkkojannite

Verkkojannitteen maksimivaihtelu ei saa ylittda +10 % laitekilven arvoista.

Analoginen, signaali ja
tiedonsiirtolinjat

esim. LiYY 10 x 0,34 mm?

Endress+Hauser
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Séhkoliitanta Liquiline System CA80CR

5.1.2 "Ulkotiloihin tuleva" versio

HUOMAUTUS

Harmoniset aallot laitteen jannitteensy6ton syottépisteessa

Korkeammat séteilyarvot

» Valtd harmonisia aaltoja laitteen syottOpisteessa tai rajoita niitd liittdmalla vastasuuntaan
esimerkiksi hairiénpoistosuodatin.

5.2 Analysaattorin kytkenta

Laitteessa ei ole virtakytkinta
» Sinun tulee asentaa laite l&helle (etéisyys < 3 m (10 ft)) helppopéddsyista pistorasiaa niin,
ettd se voidaan kytkea irti virtaldhteesta.

» Noudata analysaattorin asennuksessa suojamaadoitusohjeita.

5.2.1 Kaapelin reitittdminen kytkentdkotelossa

Analysaattori toimitetaan esiasennetun virtakaapelin kanssa. (Ei, jos kyseessé on "ulkoversio")
= Kaappiversioissa kaapelin pituus on noin 4,3 m (14.1 ft) kotelon pohjalta.
= Analysaattoritelineissé kaapelin pituus on noin 3,5 m (11.5 ft) alustasta.

Analogitulojen ja ldht6jen liitdntd, Memosens-anturit tai digitaaliset kenttavaylat
1.

= (0000000000000000

Irrota kansi, joka on kiinnitetty paikalleen.
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Liquiline System CA80CR Séhkoliitanta

3. Poista kaikki nestetta siséltdvat imuputket nesteen hallinnasta.
4.

6 X Oz

Vapauta piirilevyn 6 ruuvia kuusiokoloavaimella.
5. M

K&&nna piirilevy etuosaa kohti .

6. Kasittelyn helpottamiseksi kiinnité piirilevy lukituslevyyn.

[¢]

Vapauta elektroniikkakotelon kuusi ruuvia Philipsin ruuvimeisselilld ja kddnna kansi
eteenpain.

8. Vain tilausversioille, joissa on G- tai NPT-tiivisteet:

Vaihda esiasennetut M-kierteiset holkkitiivisteet mukana tulleisiin G- tai NPT-
holkkitiivisteisiin. Tamé ei vaikuta M32-letkuliittimiin.
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Séhkoliitanta Liquiline System CA80CR

Ohjaa kaapelit holkkitiivisteiden 14pi laitteen pohjassa.

Vain "ulkoversiolle"
10.

OGS | —]

|
AR

Ohjaa lammitetty jateletku merkityn holkkitiivisteen lapi.

11.

o)

1
f

AR

Ohjaa virransydttokaapeli, jonka asiakas toimitti asennuspaikkaan, merkityn
holkkitiivisteen 1&pi.
Kaikille versioille
12. Reitité kaapelit laitteen takapaneelin kautta niiden suojaamiseksi. Kaytéd kaapelikenkié.

13. Ohjaa kaapeli elektroniikkakoteloon.

Kytkemisen jalkeen:
1. Kiinnité elektroniikkakotelon kansi 6 ruuvilla.
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Liquiline System CA80CR Séhkoliitanta

2. K&anna piirilevy ja kiinnité se liittdmisen jalkeen 6 ruuvilla.
3. Kiristé holkkitiivisteet laitteen pohjalle kiinnittéd&ksesi kaapelit.

4.  Aseta pulloteline takaisin koteloon.

5.2.2 24V -versio: virransy6ton liittdminen

» Jos laitteissa on 24 V virransyottd, liitdnnén poikkileikkauksen tulee olla vahintdan 2,5
mm? eiké se saa ylittdd 4 mm?.

» Kun virtaldhde on 24 V, virtaa voi kulkea enintddn 10 A. Tasta syystd huomioi
jénnitteenlasku verkkovirrassa.

» Laitteen liitinten jannitteen tulee olla maéritetyn alueen sisalla .

1. Elektroniikkakoteloon paéset "Kaapeleiden reititys" -osiossa kuvatulla tavalla (> B 24).

2. Ohjaa 24 V:n liitdnt&kaapeli alakautta holkkitiivisteen lapi laitteen takasisdpaneelissa ja
vie se ylos kohti elektroniikkakoteloa.

3. Kytke virtalahde paalle.

Endress+Hauser 27



Séhkoliitanta Liquiline System CA80CR

A0044092
13 Liitinjdrjestys
1 Sisdinen 24 V jannite
Virransyétté +24 V

Virransyétté -24 V
Madrittdminen: toiminnallinen maadoitus

W N

Riviliittimen merkint4 valitaan niin, etta se koskee sekd 24 V -versioita(+ ja -) ettd muita
laiteversioita (L ja N).
5.2.3 "Ulkoversio": virransy6ton ja letkun lammittimen liittdminen
Virransyottokaapeli ei sisdlly toimitukseen, joten asiakkaan on hankittava se.

1. Ohjaa virransydttokaapeli ja letkunldmmittimen kaapeli alakautta holkkitiivisteen 1&pi
laitteen takasisdpaneeliin ja liitd ne elektroniikkakoteloon (» B 26).
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Liquiline System CA80CR Sahkoliitanta

Vapauta elektroniikkakotelon kuusi ruuvia Philipsin ruuvimeisselilld ja kddnné kansi
eteenpéin.

3. Liité kaapeli.

@)
O
@]

O
Q

- @ O00+=0000O]
=@ U0 =0

~ITQ OO

A0044093
14 'Ulkoversion" liitinjdrjestys

1  Virransyétén liittimet
2 Letkun lammittimen liittimet
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5.3 Néaytteen valmistuksen liittdminen
53.1 Liquiline System CAT810:n lisdvarusteisen puhdistusventtiilin liittdminen

1. Kytke verkkopistoke irti.

2. Kun haluat kd&ntéaa piirilevyn eteenpdin, toimi "Kaapeleiden reititys" -osiossa kuvatulla
tavalla .

3. Ohjaa kaapeli holkkitiivisteen lapi.

4. Vain tilausversioille, joissa on G- tai NPT-tiivisteet:

Vaihda esiasennetut M-kierteiset holkkitiivisteet mukana tulleisiin G- tai NPT-
holkkitiivisteisiin. Tama ei vaikuta M32-letkuliittimiin.

5. Noudata analysaattorin asennuksessa suojamaadoitusohjeita.

6. Irrota suojakansi oikeassa yldnurkassa.
Lo

Ao
—
—

A0044866
7. Liitd puhdistusventtiili seuraaviin pistoliittimiin:
Le

sP1
BK | N [0
BK | L |O=>1
GN/YE| PE |0

A0028926

15 Liquiline System CAT810:n liitdntdkaavio

1 Liquiline System CAT810, 100 - 120 V /200 - 240 V AC
2 Eikdytossd

8. Lukitse suojus paikoilleen liittdmisen jalkeen. Varmista, ettd mitkd&n kaapelit tai letkut
eivat ole jumissa.

9. Kiinnita piirilevy paikoilleen kuudella ruuvilla liittdmisen jélkeen.
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Liquiline System CA80CR Séhkoliitanta

5.3.2 Lisévarusteisen letkunldmmittimen liittiminen ja tietoyhteys CAT820:n/
CAT860:n ja analysaattorin valilla

ﬂ Kayta vain paateliittimilld varustettuja alkuperaisia kaapeleita aina, kun mahdollista.
Anturi-, kenttdvayla- ja Ethernet-kaapeleiden on oltava suojattuja.

Kaapeliesimerkki (ei vastaa vdlttdmdttd alkuperdistd toimitettua kaapelia)

1 2
3
5
A0044089 A0044090 A0044091
16  Padteliittimilld varustettu 17 Kaapelin asennus 18  Ruuvin kiristdminen
kaapeli
P 4 Letkun ldmmityksen (2 Nm)
1 Ulkopuolen suojus kaapelikiinnike
(ndkyvissd) 5  Memosens-syoton ja

2 Pddtehylsyilld varustetut virtalihteen suojakiinnike

kaapelijohtimet
3 Kaapelin vaippa (eriste)
1. Kytke verkkopistoke irti.

2. Kun haluat k&&ntaa piirilevyn eteenpdin, toimi "Kaapeleiden reititys" -osiossa kuvatulla
tavalla .

3. Avaa sopiva letkuliitin analysaattorin alapuolelta oikealta ja irrota sokkotulppa
tiivisteesta.

Vie kierukkaletku letkuliittimen lapi.

G- ja NPT-holkkitiivisteiden tilausversiot: vaihda esiasennetut M-kierteiset
holkkitiivisteet, joissa on mukana G- ja NPT-tiivisteet. Tdma ei vaikuta M32-
letkuliittimiin.

6. Noudata analysaattorin asennuksessa suojamaadoitusohjeita.
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7. [Irrota suojakansi oikeassa ylanurkassa.
Le

A0044866

8. Sijoita kaapeli koteloon niin, ettd nékyvéa kaapelisuojus sopii johonkin
kaapelikiinnikkeeseen ja kaapelin johtimet saa vedettya helposti pistoliittimiin saakka.

9. Avaa kaapelikiinnike ja kiinnitd kaapeli paikalleen. Kiristé sen jalkeen
kaapelikiinnikkeen ruuvi.

10. Liita kaapeli tai kaapelit (version mukaan) seuraaviin pistoliittimiin:
Le

SP2 SP1

1<{E0] N [ BK | N [O5} 4
=O| L | BK | L |0
'DO| PE |GN/YE| PE |O|
0| 86| GY | 86 |OO|
Z<EO 85| PK |85 |0
=0| 97 | GN | 97 |O
'/o0] 98 |_YE | 98 (O]

A0028924

19  Liquiline System CAT820:n / 860:n liitdntdkaavio

1 Letkun ldmmitin 100 - 120 V / 200 - 240 V AC (lisdvaruste)

2 Memosensin ja analysaattorin tietoyhteyden liitdnndt (lisdvaruste)
SP1 Niytteen sisddnmeno

SP2 2. ndytteen sisddnmeno (valinnainen)

11. Lukitse suojus paikoilleen liittdmisen jalkeen. Varmista, ettd mitkadn kaapelit tai letkut
eivat ole jumissa.

12. Kiinnita piirilevy paikoilleen kuudella ruuvilla liittdmisen jalkeen.

5.4 Suojausluokan varmistaminen

Toimitettuun laitteeseen saa tehdd vain ne mekaaniset ja sdhkoiset kytkennét, jotka on
kuvattu ndissé ohjeissa ja jotka tarvitaan sen vaadittuun ja tarkoitettuun kayttéon.

» Tee tyot erittdin huolellisesti.
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Télle tuotteelle sallitut erilaiset suojaukset (kotelointiluokka (IP), séhkéturvallisuus, EMC-

héirionsieto, Ex-suojaus) eivét ole en&é varmistettuja esim. seuraavissa tapauksissa :

= Suojukset on jatetty asentamatta

= K3ytetdan sallituista poikkeavia virtaldhteitéd

= Kaapelien holkkitiivisteitd ei ole kiristetty riittavasti (ne on kiristettéva tiukkuuteen
2 Nm (1.5 Ibf ft) maaritettya IP-kotelointiluokkaa vastaavasti)

= Holkkitiivisteissd kaytetddn halkaisijaltaan sopimattomia kaapeleita

= Moduuleita ei ole kiinnitetty kunnolla paikoilleen

= Néayttoa ei ole kiinnitetty kunnolla paikalleen (kosteutta voi tunkeutua sisdén vuotavan
tiivisteen takia)

= [ gysat tai huonosti kiristetyt kaapelit/paateholkit

= Laitteeseen on jatetty johtavia johdinsaikeita

5.5 Tarkastukset liitdnnén jalkeen

A VAROITUS

Kytkentéavirheet

Ihmisten ja mittauspisteen turvallisuus vaarantuu! Valmistaja ei vastaa virheistd, joiden syyna
on tdman kasikirjan ohjeiden noudattamatta jattdminen.

» Kéyta laitetta vain, kun vastaat kaikkiin seuraaviin kysymyksiin sanalla kylla.

Laitteen kunto ja erittelyt
» Ovatko laite ja kaikki johdot ulkopuolelta vahingoittumattomia?

Sahkoliitanta

» Onko asennetuissa kaapeleissa vedonpoistimet?

» Kaapelit kulkevat ilman, ettd niissd on kieppejé tai ne riste&vét?

» Onko signaalikaapelit asennettu oikein kytkentdkaavion mukaan?
» Onko kaikki pistoliittimet kytketty kunnolla paikoilleen?

» Onko kaikki kytkentdjohdot kiinnitetty kunnolla kaapeliliittimiin?
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6 Kayttovaihtoehdot

6.1 Kéyttoévalikon rakenne ja toiminta

English

L
Cestina

> Operation
Nederlands
Frangais >Setup
Deutsch T
Italiano P Calibration
A > Diagnostics
> Expert

ESC MODE DIAG

0ot
voe &

A0040682
A0036773

20 Naytts (esimerkki) 21  Naytto (esimerkki)

1 Valikon polku ja/tai laitteen nimitys
Tilan ilmaisin

3 Nayttdpainikkeiden mddritys, ESC: Go back,
MODE: nopea pddsy usein kdytettyihin
toimintoihin, DIAG: Linkki
diagnostiikkavalikkoon?: Ohje, jos
kaytettavissd

1 Nayttopainike (paino-toiminto)
2 Navigointiohjain (toiminnot askellus/stirto ja
painallus/pito)

7 Kayttoonotto

Ennen kuin sy6ttéjdnnite kohdistetaan

Laitteen rakenteesta johtuen voi aiheutua korkeita kytkentavirtoja, kun laite otetaan kaytté6n

alhaisissa lampétiloissa. Laitekilvessd ilmoitettu tehoarvo tarkoittaa virrankulutusta minuutti

sen jalkeen, kun laite on otettu kaytt66n lampétilassa 5 °C (41 °F) .

» Ainoastaan "Ulkoversio": Virtakaapelin ylikuormituksen tai padsulakkeen laukaisun
valttamiseksi ota laite kdyttoon ainoastaan lampotiloissa > 5°C (41 °F).

Imuletkun automaattinen puhdistustoiminto

Erittdin happamaan puhdistusliuokseen koskemisen aiheuttama loukkaantumisvaara
» Al4 lyhennad jarjestelmén imuletkua.

Toiminnot analysaattorin ollessa toiminnassa

Véliaineen aiheuttama loukkaantumis- ja tartuntavaara!

» Ennen letkujen vapauttamista varmista, ettd mitdan toimenpiteitd, kuten naytteiden
pumppaus, ei ole silla hetkelld k&ynnissa eika juuri alkamassa.

» Kaytd suojavaatteita, suojalaseja tai suojaa itsesi muilla tarvittavilla tavoilla.

» Pyyhi pois kaikki jakautunut reagenssi kertakayttéliinalla ja huuhtele puhtaalla vedella.
Sitten kuivaa puhdistetut alueet liinalla.
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Liquiline System CA80CR Kéyttéonotto

7.1 Valmistelut

7.1.1 Kéyttoonoton vaiheet
1. Liitd nestettd sisaltavat letkut néytteenottojarjestelmaan.-> 38

2. Tarkasta, ettd naytteenvalmistusjérjestelmén letkut on asennettu oikein letkuliittimiin.
Letkujen irrottaminen ilman voimanké&yttdéa ei pitéisi olla mahdollista.

3. Tarkasta silmamaéaaraisesti kaikki letkuliitdnnat varmistaaksesi, etta kaikki on kunnossa.
Kéyté letkuliitdntakaaviota> B 35.

4. Jos kadytettdvissd, liitd ndytteenvalmistelujarjestelmén tietoyhteyskaapeli ja
letkunldmmitin analysaattoriin.

5. Aseta pullot paikalleen ja tee tdrkeimmat valikkoasetukset.-> B 39

7.1.2 Letkuliitdntdkaavio

Alla olevat kaaviot kuvaavat tilaa tAmén

e—=—————= dokumentin julkaisuhetkelld. Laiteversiosi
3 letkuliitdntdkaavio 16ytyy analysaattorin
i oven sisdpuolelta.

» Liitd letkut vain tdssa kaaviossa
maééritetylld tavalla.

1k

A0041298

22 Letkuliitdntdkaavio
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Liquiline System CA80CR

D5 t
sC
M D6
D7 L
- A Y
FL‘L{J\_E_E_Q‘”!H v@‘l‘éé N1
— N = —
2 25x8 7 >
s1|| rRx || RB

E

@

~H ]

[

optional
dilution

23 Liquiline System CA80CR, yksikanavainen laite

C
S1
RK
RB
w1
Cu

36

Puhdistusaine

Standardiliuos 1

Reagenssi RK
Reagenssi RB
Ulosmeno
Kyvetti

M
P
2,3,4,7

SC

A0041472

Fotometri/mittauskenno
Ndyte

Annostelijat

Ulosmeno

Testausalusta

T-kappale
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Kayttéonotto

ﬁéﬁ@

D5
M D6
D7
N 1
- [
Q EHL! E""! I
B EE¥ 3 HCP

[

[ oo prar

wH—hE]

~H_PH]

optional
dilution

24 Liquiline System CA80CR, yksikanavainen laite

C Puhdistusaine
S1 Standardiliuos 1
RK Reagenssi RK
RB Reagenssi RB
w1 Ulosmeno

Cu Kyvetti
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M
P
2,3,4,7

SC

A0041473

Fotometri/mittauskenno
Nayte

Annostelijat

Ulosmeno

Testausalusta

T-kappale

37



Kayttéonotto Liquiline System CA80CR

D5
M Q6 D7 1
i <4
- ;
a ﬂiﬁl\‘]! 2"! & "V ‘
N |8 E2E3 ©CP
[ 1
€] 5 g e
= = h M
o 00 -
t 1
4 5 g ofena

A0033654

25 Liquiline System CA8OCR, itsesystto

Cc Puhdistusaine M Fotometri/mittauskenno
S1 Standardiliuos 1 P Nidyte

RK Reagenssi RK 2,3,4,7  Annostelijat

RB Reagenssi RB D Ulosmeno

w1 Ulosmeno Cu Kyvetti

1 T-kappale

7.1.3 Naytteen sisddntulotekun kytkeminen
Varmista jatkuva ja riittdvé ndytteensyottd asennuspaikassa.
2. Liitd nestettd sisdltadvét putket ndytteenottojarjestelméén.

Itsesyottojarjestelma: liitd mukana toimitettu imuletku (1,5 m (4.92 ft)) Liquid

Manageriin ("néyte", - letkuliitdntédkaavio) ja ohjaa se analysaattorin letkunliittimen
lépi ulkopuolelle.

4. Jos kédytettdvissd, liitd néytteenvalmistelujérjestelmén tietoyhteyskaapeli ja
letkunldmmitin analysaattoriin.

5. Varmista, ettd n&yte on kiintoainepitoisuudeltaan alhainen, silld muutoin on
tukkeutumisvaara.

7.2 Toimintatarkastus
A VAROITUS

Virheellinen kytkentd, vaéra syottéjannite

Henkildstdn turvallisuus vaarantuu ja laitteen toimintahdiriéiden vaara!

» Tarkista, ettd kaikki liitdnnét on tehty oikein kytkentékaavion mukaan.
» Varmista, ettd syottdjannite vastaa laitekilvessd ilmoitettua jannitetta.
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Kayttéonotto

A VAROITUS
Kytkentavirheet

Ihmisten ja mittauspisteen turvallisuus vaarantuu. Valmistaja ei vastaa virheistd, joiden syyna

on tdman kasikirjan ohjeiden noudattamatta jattdminen.
» Kéyta laitetta vain, kun vastaat kaikkiin seuraaviin kysymyksiin sanalla kylla.

Laitteen kunto ja erittelyt
» Ovatko letkut ehjat ulkoa?

Nestettd siséltavien letkujen silmdmaarainen tarkastus

» Tarkasta letkun liitdnnét letkun liitdntdkaavion avulla.

» Onko imuputki liitetty néytteenkerdimeen (jos varusteena)?

» Onko annostelijat laitettu oikein paikoilleen?

» Voidaan annostelijoita liikuttaa vapaasti ylos ja alas?

» Ovatko kaikki letkut vuototiiviita?

» Jos ndytteen valmistus on jérjestetty, onko kaikki liitdnnét tehty? Onko kaikista
letkuliitinten suojaletkuista poistettu jdnnitys?

» Jos ndytteen valmistusta ei ole kytketty, onko letkuliittimessé olevasta
néytteenottoletkusta poistettu jdnnitys?

» Onko reagenssipullot, ja standardi asetettu paikalleen ja liitetty?

7.3 Kenttélaitteen kytkeminen péaélle
1. Kytke virtaldhde paalle.

2. Odota alustuksen loppumista.

7.4 Kayttokielen asetus

Kéayttokielen asetus
1. Paina néyttopainiketta : MENU.

2. Aseta valitsemasi kieli yldosan valikkokohdassa.
L= Sen jalkeen voit kayttaa laitetta valitsemallasi kielell&.

7.5 Kenttélaitteen konfigurointi
7.5.1 Analysaattorin perusasetukset

Perusasetusten tekeminen

1. Siirry valikkoon Setup/Basic setup analyzer.
L~ Tee seuraavat asetukset.

Endress+Hauser
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= Device tag

Syoté laitteelle haluamasi nimi (maks. 32 merkkia).
= Set date

Korjaa tarvittaessa asetettua paivaméaaraa.
= Set time

Korjaa tarvittaessa asetettua kellonaikaa.

2. Aseta pullot paikalleen ja aktivoi kaytettavéat pullot valikossa: Bottle insertion/Bottle
selection.

3. Tarkasta kéytetyn kalibrointiliuoksen pitoisuus: Calibration/Settings/Nominal
concentration.

4. Valinnaisesti vaihda my®s mittausvali: Measurement/Measuring interval.
- Kaikki muut asetukset voidaan jattaé tehdasoletusasetuksiksi toistaiseksi.

5. Palaa mittaustilaan: paina ja pidd painettuna néayttdpainiketta ESC vahintdan yhden
sekunnin ajan.

Y Analysaattorisi toimii nyt yleisilld asetuksillasi. Lisdvarusteena kytketyt anturit
kayttavat kyseessé olevan anturityypin tehdasasetuksia ja viimeksi tallennettuja
yksilollisia kalibrointiasetuksia.

Jos haluat jo asettaa lisdparametreja tuloon ja 1aht6én kohteessa Basic setup analyzer:

» Maérita nykyiset 1ahdot, releet, rajakytkimet ja laitediagnostiikka seuraavissa alavalikoissa.
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