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Hinweise zum
Dokument

Zugehorige

Dokumentation

Ergidnzende
Dokumentation

Herstellerbe-
scheinigungen

Dieses Dokument wurde in mehrere Sprachen iibersetzt. Rechtlich
verbindlich ist ausschliefllich der englische Ausgangstext.

Das in EU-Sprachen tbersetze Dokument ist verfuigbar:

= Im Download-Bereich der Endress+Hauser Internetseite:
www.endress.com -> Downloads -> Technische Dokumentationen ->
Typ: Sicherheitshinweise (XA) -> Textsuche: ...

= Im Device Viewer: www.endress.com -> Online Tools ->
Von der Seriennummer zur Geradteinformation & Dokumentation
(Device Viewer) -> Geratemerkmale tiberpriifen

ﬂ Falls noch nicht vorhanden, kann das Dokument bestellt werden.

Dieses Dokument ist fester Bestandteil der folgenden Betriebsanleitun-
gen:

= TIO0121F/00 (11362Z7)

= TIO0122F/00 (11363Z)

= TI00298F/00, KAOO240F/00 (11375Z)

= TI00325F/00, KAOO241F/00 (119617)

Explosionsschutz-Broschiire: CP00021Z/11

Die Explosionsschutz-Broschiire ist verfiigbar:

= Im Download-Bereich der Endress+Hauser Internetseite:
www.endress.com -> Downloads -> Broschiiren und Kataloge ->
Textsuche: CPO0021Z

= Bei Geraten mit Dokumentation auf CD: Auf der CD

EU-Konformitéatserklarung
Nummer der Erklérung:

EG02050

Die EU-Konformitétserklarung ist verfiigbar:

Im Download-Bereich der Endress+Hauser Internetseite:
www.endress.com -> Downloads -> Erkldrungen ->
Typ: EU Erkldrung -> Produktwurzel: ...

EU-Baumusterpriifbescheinigung

Zertifikatsnummer:
TUV 02 ATEX 1951 X

Liste der angewendeten Standards: Siehe EU-Konformitatserklarung.
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Herstelleradresse

Weitere Normen

Erweiterter
Bestellcode

Endress+Hauser

Endress+Hauser SE+Co. KG
HauptstraRe 1
79689 Maulburg, Deutschland

Adresse des Fertigungswerks: Siehe Typenschild.

Fur die fachgerechte Installation sind unter anderem die folgende

Normen in ihrer aktuellen Version zu beachten:

= [EC/EN 60079-14: "Explosionsgefédhrdete Bereiche - Teil 14:
Projektierung, Auswahl und Errichtung elektrischer Anlagen”

= EN 1127-1:"Explosionsfédhige Atmosphéren - Explosionsschutz -
Teil 1: Grundlagen und Methodik"

Der erweiterte Bestellcode (Extended order code) wird auf dem Typen-
schild dargestellt, das auf dem Gerét gut sichtbar angebracht ist.
Weitere Informationen zum Typenschild: Siehe Betriebsanleitung.

Aufbau des erweiterten Bestellcodes

1136xZ,
113752, _ kkkkkkkkkkkkk + A*B*C*D*E*F*G*..
119617

(Gerdtetyp) (Grundspezifikatio- (Optionale

nen) Spezifikationen)

* = Platzhalter
An diesen Positionen wird eine Option dargestellt (Zahl oder
Buchstabe), die aus der Spezifikation gewahlt wurde.

Grundspezifikationen

In den Grundspezifikationen werden diejenigen Merkmale festgelegt,
die fiir das Gerat zwingend notwendig sind (Muss-Merkmale). Die
Anzahl der Positionen ist abhéngig von der Anzahl der verfiigbaren
Merkmale. Die gewéhlte Option eines Merkmals kann dabei aus mehre-
ren Positionen bestehen.

Optionale Spezifikationen

In den optionalen Spezifikationen werden zusatzliche Merkmale fiir das
Gerat festgelegt (Kann-Merkmale). Die Anzahl der Positionen ist
abhéngig von der Anzahl der verfiigharen Merkmale. Um die Merkmale
zu identifizieren, sind sie zweistellig aufgebaut (z.B. JA). Die erste Posi-
tion (Kennung) steht fiir eine Merkmalsgruppe und besteht aus einer
Zahl oder einem Buchstaben (z.B. ] = Test, Zeugnis). An zweiter Posi-
tion wird der Wert dargestellt, der fiir das Merkmal innerhalb der
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Gruppe steht (z.B. A = 3.1 Material (mediumberiihrt), Abnahmepriif-
zeugnis).

Nahere Informationen zum Gerat den folgenden Tabellen entnehmen.
Sie beschreiben die einzelnen Ex-relevanten Positionen und Kennungen
innerhalb des erweiterten Bestellcodes.

Erweiterter Bestellcode: Konduktive Grenzstanddetektion

Die folgenden Angaben bilden einen Auszug aus der Produkt-

struktur ab und dienen der Zuordnung:

= Dieser Dokumentation zum Gerat (anhand des erweiterten
Bestellcodes auf dem Typenschild).

= Der im Dokument angegebenen Geréteoptionen.

Gerdtetyp
113627, 11363Z

Grundspezifikationen

Position 1 (Zulassung)

Gewdéhlte Option Beschreibung
1136xZ A ATEX 1I11/2 G ExialIC T6 Ga/Gb, WHG
P ATEX 111/2 GExialICT6 Ga/Gb

Position 2 (Anwendung)

Gewahlte Option Beschreibung

1136xZ 1 FTW325

8 Nicht spezifiziertes Auswertegerét

Position 10 oder 11 (Elektronik, Ausgang)

Gewdéhlte Option Beschreibung
1136xZ AY Nicht gewzhit
B EW11Z; Leitungsiiberwachung
1) Nur in Zusammenhang mit Position 1 =P

Optionale Spezifikationen
Keine Ex-relevanten Optionen vorhanden.
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Die folgenden Angaben bilden einen Auszug aus der Produkt-

struktur ab und dienen der Zuordnung:

= Dieser Dokumentation zum Gerét (anhand des erweiterten
Bestellcodes auf dem Typenschild).

= Der im Dokument angegebenen Geréteoptionen.

Gerdtetyp
113757, 11961Z

Grundspezifikationen

Position 1 (Zulassung)

Gewahlte Option Beschreibung

1137572 P ATEX 111/2 G ExiaIIC T6 Ga/Gb
Q ATEX 111/2 G Ex ia IIC T6 Ga/Gb, WHG
119617 A ATEX 111/2 GExialIC T6, WHG, XA

Sicherheitshinweise beachten (XA) (elektrostatische Aufladung)!

P ATEX 111/2 GExialIC T6 Ga/Gb, XA
Sicherheitshinweise beachten (XA) (elektrostatische Aufladung)!

Position 2 (Anwendung)

Gewdhlte Option Beschreibung

119617 R Fiir Einsatz mit FTW325

S Fir Einsatz mit FTC325
11375Z X Nicht spezifiziertes Auswertegerat
119617

Optionale Spezifikationen

Keine Ex-relevanten Optionen vorhanden.
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Sicherheitshin-
weise: Allgemein

Sicherheitshin-
weise: Besondere
Bedingungen

Das Gerét ist fiir den Einsatz in explosionsgefdhrdeten Bereichen

bestimmt, wie im Rahmen der [EC 60079-0 bzw. &quivalenter natio-

naler Normen definiert. Wenn keine explosionsfahige Atmosphére

vorhanden ist oder zusétzliche Schutzmafinahmen getroffen wurden:

Geradt geméf den Spezifikationen des Herstellers betreibbar.

Das Personal muss fiir Montage, elektrische Installation, Inbetrieb-

nahme und Wartung des Gerats folgende Bedingungen erftllen:

s Verfiigt tiber Qualifikation, die seiner Funktion und Tatigkeit
entspricht

s [st ausgebildet im Explosionsschutz

s [st vertraut mit den nationalen Vorschriften

Gerat geméf Herstellerangaben und nationaler Vorschriften

installieren.

Gerét nicht auflerhalb der elektrischen, thermischen und mechani-

schen Kenngréflen betreiben.

Gerat nur fiir Messstoffe einsetzen, gegen die die prozessbertihren-

den Materialien hinreichend besténdig sind.

Elektrostatische Aufladung vermeiden:

= Von Kunststoffflachen (z.B. Gehause, Sensorelement, Sonderlackie-
rung, angehéngte Zusatzschilder, ..)

= Von isolierten Kapazitaten (z.B. isolierte metallische Schilder)

Bei Flanschen und Plattierungen aus Titan oder Zirkonium: Reib- und

Schlagfunken vermeiden.

Wenn elektrostatische Aufladungen (z.B. durch Reibung, Reinigung,

Wartung, starke Messstoffstrome) vermieden werden: Sonden in

Gasgruppe IIC einsetzbar, die mit nicht leitenden Kunststoffen

beschichtet sind. Diese Sonden sind mit dem Warnschild "Elektrosta-

tische Aufladung vermeiden" kenntlich gemacht.

Zur Vermeidung elektrostatischer Aufladung: Oberflédchen nicht

trocken reiben.

Bei zusatzlicher oder alternativer Sonderlackierung des Geh&uses

oder anderer metallener Oberfldchen oder bei geklebten Schildern:

s Gefahr von elektrostatischer Auf- und Entladung beachten.

= Nicht in der Nahe von Prozessen installieren (< 0,5 m), in denen
starke elektrostatische Aufladungen entstehen.

Gerdtetyp 113627, 113632
Reib- und Schlagfunken vermeiden.

Endress+Hauser
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Sicherheitshin-
weise:
Installation

Endress+Hauser

A0042810

&3]
—

Zone 1

Behidilter; Zone 0

113627, 113637, 113752, 11961Z
Elektronikeinsatz

Gehduse

Bescheinigtes zugehoriges Betriebsmittel
Energieversorgung
Potentialausgleichsleitung
Potentialausgleich

NS WN =

= Bei wiederkehrenden Druckpriifungen eines Behalters: Standaufneh-
mer in die Uberpriifung mit einbeziehen.

= Geréat so montieren, dass mechanische Beschddigung oder Reibung in
der Anwendung ausgeschlossen sind. Besonders auf Strémungsver-
héltnisse und Behéltereinbauten achten.
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Uberspannungsschutz
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2 Abmessungen in mm
A  Zone 1, Zone 2
B ZoneO
1 Behdlter
2 Sonde
3 Elektronikeinsatz
4 z.B. Metallschlauch, Metallrohr
5 Uberspannungsschutz, z.B. HAW562
6  Erdung iiber Hutschiene oder metallisches Schutzgehduse 51003750
7 Kabel mit Abschirmung oder Metallmantel
8  Bescheinigtes zugehdriges Betriebsmittel
9 Potentialausgleichsleitung >4 mm? Cu

10 Isolierstiick (optional)
11 Potentialausgleich
12 Kathodenschutz (Objektspannung)
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= [st ein Uberspannungsschutz gegen atmosphérische Uberspannungen
erforderlich: Ohne zusatzliche Mafinahmen sind keine anderen
Stromkreise, die das Geh&use verlassen, wiahrend des normalen
Betriebs erlaubt.

= Bei Installationen, die gemaf nationaler Vorschriften oder Normen
einen Uberspannungsschutz benétigen: Gerat unter Verwendung
eines Uberspannungsschutzes installieren (z.B. HAW56x von
Endress+Hauser).

= Sicherheitshinweise des Uberspannungsschutzes beachten.

Sicherheitshin- = Ausfiihrung mit Zonentrennung: Zonentrennung erfolgt iiber die Pro-
weise: zessanschliisse.
Zone 0, Zone 1 = Ausfiihrung Prozessanschlisse:

s Einschraubgewinde

s Flansch

® Prozessanschliisse mit Einschraubgewinde:
= Gewindesteigung > 0,7
s Gewinde in Eingriff > 5
s Einschraubtiefe > 8 mm

® Prozessanschliisse gasdicht montieren.

= Nach Montage und Anschluss der Sonde muss eine Dichtheit von
[P67 am Prozessanschluss gewéhrleistet sein.

s Mitgelieferte Flachdichtung: Geeignet fiir Temperaturbereiche von
-50...+200°C.

s Abdichtung im Bereich des Prozessanschlusses liegt in der Verant-
wortung des Anlagenbetreibers.

Temper: aturtabel- Geratetyp Temperaturklasse | Maximale Fliissigkeitstemperatur
len Alle mit Leitungsiiberwachung | T6 Umgebungstemperatur < 70 °C
Alle T6 <85°C
T5 <100°C
T4 <135°C
119617 T3 <200°C
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