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Kortfattad bruksanvisning
Liquiline System CA80COD

Kolorimetrisk analysator for kemisk
syreférbrukning

Liquilne System CABOCOD Endress+Hauser (1]

Denna kortfattade bruksanvisning ersétter inte den kompletta
bruksanvisning som finns foér enheten.

Detaljerad information om enheten hittar du i
anvandarinstruktionerna och i den 6vriga dokumentationen
som finns pa:

= www.endress.com/device-viewer

= Smarttelefon/pekplatta: Endress+Hauser Operations app
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H Order code:  [XXXXX-XXXXXX
1. (O) Ser.no.. I XXXXXXKXXXXX

Ext. ord. cd.: XXXXXXKCXX

I

Serial number

2. www.endress.com/deviceviewer
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Operations App

#Z Download on the
o App Store
ANDROID APP ON
P> Google Play
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Liquiline System CA80COD Innehallsfoérteckning
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Om detta dokument

Liquiline System CA80COD

1 Om detta dokument

1.1 Varningar

Informationsstruktur

Betydelse

Orsaker (/konsekvenser)

Vid behov, Konsekvenser om reglerna
inte efterlevs (om tillampligt)

» Atgard

Den héar symbolen varnar fér en farlig situation.
Om den farliga situationen inte férhindras kommer det att leda till allvarliga
olyckor eller olyckor med dodlig utgang.

A VARNING

Orsaker (/konsekvenser)

Vid behov, Konsekvenser om reglerna
inte efterlevs (om tillampligt)

» Atgard

Den hér symbolen varnar fér en farlig situation.
Om den farliga situationen inte férhindras kan det leda till allvarliga olyckor
eller olyckor med dodlig utgang.

A\ OBSERVERA

Orsaker (/konsekvenser)

Vid behov, Konsekvenser om reglerna
inte efterlevs (om tillampligt)

» Atgard

Den héar symbolen varnar fér en farlig situation.
Om denna situation inte férhindras kan det leda till lindriga eller
mer allvarliga personskador.

[0]:)
Orsak/situation
Vid behov, Konsekvenser om reglerna
inte efterlevs (om tillampligt)
» Atgard/kommentar

Den héar symbolen informerar dig om situationer som kan leda till materiella
skador.

1.2 Symboler

a Ytterligare information, tips

¥ Tillatet eller rekommenderat

Inte tillatet eller ej rekommenderat
Hénvisning till enhetsdokumentation
B Sidhénvisning

Bildreferens

d Resultat av ett arbetsmoment

B e
EUJ

Varning: Halsorisk

Varning: Akut giftighet

Symboler pa enheten
Hénvisning till enhetsdokumentation

Var férsiktig: Farlig spdnning
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Liquiline System CA80COD Om detta dokument

Varning: Oxiderande

Varning: Korrosivt

® & @

Varning: Skadligt fér vattenmiljén

Kassera inte produkter som har denna méarkning som osorterat hushallsavfall. Returnera dem i stéllet till
tillverkaren for kassering under tilldmpliga forhallanden.

1.4 Dokumentation

Foéljande instruktioner &r ett tillagg till Kortfattad bruksanvisning och finns tillgdngliga pa
produktsidorna pa internet:
= Anvandarinstruktioner Liquiline System CA80COD
s Enhetsbeskrivning
s Driftséttning
= Drift
= Programvarubeskrivning (férutom sensormenyerna, vilka beskrivs i en separat handbok -
se nedan)
s Enhetsspecifik diagnostik och felsékning
= Underhéll
® Reparation och reservdelar
= Tillbehér
s Teknisk information
= Anvéandarinstruktioner Memosens, BA01245C
= Programvarubeskrivning till Memosens-ingangar
= KalibreraMemosens-sensorerna
= Sensorspecifik diagnostik och felsékning
= Riktlinjer f6r kommunikation via faltbuss och webbserver
= PROFIBUS, SD01188C
= Modbus, SD01189C
s Webbserver, SD01190C
= EtherNet/IP, SD01293C
= Sarskild dokumentation om reagenser:
CY80COD, 01583C

Endress+Hauser 5



Grundldggande sékerhetsinstruktioner Liquiline System CA80COD

2 Grundldggande sékerhetsinstruktioner

2.1 Krav pa personal

= Installation, driftsattning, drift och underhdll av métsystemet far endast utféras av teknisk
personal med specialutbildning.

= Den tekniska personalen maste vara auktoriserad av anldggningsoperatéren att utféra de
angivna arbetsuppgifterna.

= Flanslutningen far endast utféras av en behérig elektriker.

= Den tekniska personalen madste ha last och férstatt dessa anvandarinstruktioner och ska
félja de anvisningar som anges i dem.

= Fel vid métpunkten far endast dtgdrdas av behérig och specialutbildad personal.

Reparationer som inte beskrivs i dessa anvandarinstruktioner far endast utféras direkt i
tillverkarens anldggning eller av serviceorganisationen.

2.2 Avsedd anvandning

Liquiline System CA80COD é&r en vatkemisk analysator for ndstan kontinuerlig bestdmning av
den kemiska syreforbrukningen (COD) i flytande medier.

Analysatorn ar avsedd att anvéndas i féljande applikationer:
= Overvakning av avloppsreningsverkets inlopp

= Kontroll av kommunal avloppsvattenrening

= Qvervakning av industriellt spillvatten

= Styrning av rening av industriellt spillvatten

Att anvanda enheten till andra &ndamal &n de som beskrivs utgér en fara fér personers och
hela méatsystemets sékerhet och ar darfor inte tillatet. Tillverkaren har inget ansvar for skador
som beror pa felaktig eller ej avsedd anvéndning.

2.3 Arbetssikerhet

Som anvéndare &r du ansvarig for att félja nedanstdende sdkerhetsbestimmelser:
= Installationsféreskrifter

= [okala standarder och féreskrifter

» Foreskrifter for explosionsskydd

Elektromagnetisk kompatibilitet

= Produkten har testats for elektromagnetisk kompatibilitet i enlighet med tilldmpliga
internationella standarder for industriella applikationer.

= Den angivna elektromagnetiska kompatibiliteten géller endast om produkten &r ansluten
enligt dessa anvandarinstruktioner.

2.4 Driftsdkerhet

Innan hela matpunkten driftsatts:
1. Verifiera att alla anslutningar ar korrekta.

2. Setill att alla elektriska ledningar och slangkopplingar &r intakta.

6 Endress+Hauser



Liquiline System CA80COD Grundlédggande sdkerhetsinstruktioner

3. Anvand inte skadade produkter och férvara dem sé att de inte anvdnds av misstag.
4. Mark skadade produkter som defekta.

Under drift:
1. Om felen inte kan dtgéardas:
maste produkterna tas ur bruk och férvaras sa att de inte anvands av misstag.

2. Hall luckan stdngd nér inga service- eller underhéllsarbeten utférs.

A\ OBSERVERA

Aktiviteter nér analysatorn ar i drift

Risk for personskada och infektioner fran medium!

» Innan du lossar slangarna ska du forvissa dig om att ingen atgérd, t.ex. pumpning av prov,
pagar eller snart ska starta.

» Anvand skyddskléder, skyddsglasdégon och skyddshandskar eller vidta andra ldmpliga
atgarder for att skydda dig.

» Torka upp utléckt reagens med en engéngstrasa och skolj ytan med rent vatten. Torka
sedan de rengjorda omradena med en trasa.

A\ OBSERVERA

Risk for personskada fran luckstoppsmekanismen
» Oppna alltid luckan helt s4 att luckstoppet hakar i ordentligt.

2.5 Produktsakerhet

2.5.1 Modern och avancerad teknik

Produkten &r utformad att uppfylla moderna och avancerade sakerhetskrav. Relevanta
foreskrifter och internationella standarder har féljts.

Enheter som ansluts till analysatorn méste uppfylla gallande sékerhetsstandarder.

2.5.2 IT-sdkerhet

Garantin géller endast om enheten installeras enligt beskrivningen i Anvéndarinstruktioner.
Enheten ar utrustad med sékerhetsmekanismer som skyddar den mot oavsiktliga dndringar
av enhetens installningar.

Den driftansvarige &r sjélv ansvarig for att vidta IT-sdkerhetsatgérder som &r i linje med den
driftansvariges sakerhetsstandarder och som utformats foér ytterligare skydd av enheten och
datadverféringen.

Endress+Hauser 7



Godkénnande av leverans och produktidentifiering Liquiline System CA80COD

3 Godkdnnande av leverans och produktidentifiering

3.1 Godkénnande av leverans

1. Kontrollera att férpackningen inte ar skadad.

~ Kontakta dterforsaljaren om férpackningen &r skadad.
Behdll den skadade férpackningen tills drendet &r utrett.

2. Kontrollera att innehallet inte ar skadad.

~ Kontakta dterférsaljaren om det levererade innehdllet ar skadat.
Behadll de skadade varorna tills drendet ar utrett.

3. Kontrollera att leveransen &r fullstdndig och att ingenting saknas.
= Jamfor frakthandlingarna med din order.

4. Vid férvaring och transport ska produkten férpackas sa att den ar skyddad mot stotar
och fukt.
~ Originalférpackningen ger bast skydd.
F8lj anvisningarna fér tilldtna miljéférhédllanden.

Kontakta din aterforséljare eller ditt lokala férséljningscenter om du har nagra fragor.

Analysatorn kan skadas om den transporteras pa fel sitt
» Transportera alltid analysatorn med en lyfttruck eller gaffeltruck.

3.2 Produktidentifiering

3.2.1 Markskylt

Maérkskyltarna hittar du pé féljande stéllen:
= P3 insidan av luckan nere till héger eller pd framsidan ldngst ner i det hégra hérnet
= P3 forpackningen (sjalvhéftande etikett, stdende format)

Markskylten innehaller f6ljande information om din enhet:
= Tillverkarens identifikation

= Orderkod

s Utokad orderkod

s Serienummer

= Firmware-version

= Omgivningsférhallanden och processférhéllanden
= Ingéngs- och utgéngsvérden

= Mé&tomrade

= Aktiveringskoder

= Sikerhetsinformation och varningar

= Information om certifikatet

= Godkdnnanden enligt bestélld version

» Jamfor informationen pd mérkskylten med din order.

8 Endress+Hauser



Liquiline System CA80COD Godkénnande av leverans och produktidentifiering

3.2.2 Produktidentifiering

Produktsida

www.endress.com/ca80cod

Tolka orderkoden

Din produkts orderkod och serienummer finns pa foéljande stallen:
= P4 mérkskylten
= [ leveransdokumenten

Hitta information om produkten
1. Besok www.se.endress.com.
2. Anvand webbplatsens sokfunktion (férstoringsglas).
3. Skrivin ett giltigt serienummer.
4. Sok.
Y Produktstrukturen visas i ett popup-fénster.

5. Klicka pd produktbilden i popup-fénstret.

& Ett nytt fonster (Device Viewer) 6ppnas. All information som rér din enhet visas i
fonstret, liksom produktdokumentationen.

3.2.3 Tillverkarens adress

Endress+Hauser Conducta GmbH+Co. KG
Dieselstrafie 24
D-70839 Gerlingen, Tyskland

3.3 Leveransomfattning

Leveransomfattningen bestar av:

= ] analysator i bestélld version med tillvalsutrustning
= 1 x kortfattad bruksanvisning (pappersversion)

= ] x underhdllshandbok

= Sudfilter

= Rengoéringsborste till doseringsenheten

= Extra tillbehér

» Om du har négra fragor:
Kontakta din aterforséljare eller ditt lokala férsaljningscenter.

3.4 Certifikat och godkdnnanden

3.4.1 (€-mérkning

Produkten uppfyller kraven enligt harmoniserade europastandarder. Den uppfyller ddrmed
bestdmmelserna i EU-direktiven. Tillverkaren intygar att produkten har testats framgéangsrikt
genom att férse den med en C €-markning.

Endress+Hauser 9
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Installation Liquiline System CA80COD

3.4.2  Ovriga standarder och riktlinjer

EAC

Produkten har certifierats i enlighet med riktlinjerna TP TC 004/2011 och TP TC 020/2011
som galler i Europeiska ekonomiska samarbetsomradet (EES). EAC-mé&rkningen sitter pa
produkten.

4 Installation

A\ OBSERVERA

Felaktig transport kan orsaka personskador och skada enheten

» Transportera alltid analysatorn med en lyfttruck eller gaffeltruck. Tva personer krévs for
installationen.

» Lyft enheten i de férsénkta greppen.

4.1 Installationsbetingelser

Enheten kan monteras pé féljande satt:

= monterad pa en vdgg

= monterad pa en sockel

= stolpmontering/pé en stolpe (tillbehor)

41.1 Matt
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1 Liquiline System CA80 stdngd version, mdtt i mm (tum)
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Liquiline System CA80COD

Installation
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2 Liquiline System CA80 éppen version, mdtt i mm (tum)
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Liquiline System CA80COD

Installation
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3 Liquiline System CA80 med sockel, matt i mm (tum)
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Liquiline System CA80COD Installation
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5 Stolpe (tillbehdr) for "Utomhus”-versionen, mdtt i mm (tum)

AD041592

4.1.2 Installationsplats
Observera foljande nér du stéller upp enheten:

» Vid montering pa véggen, kontrollera att vdggen har tillrdcklig barkraft och ar helt lodrat.
» Vid montering pé en platta, stéll enheten pa en plan yta.

» Skydda enheten mot ytterligare uppvarmning (t.ex. frdn varmesystem).

» Skydda enheten mot mekaniska vibrationer.

» Skydda enheten mot korrosiva gaser, t.ex. vatesulfid (H,S) .

Endress+Hauser 13



Installation Liquiline System CA80COD

» Var uppmérksam pé den maximala héjdskillnaden och det maximala avstandet fran
provtagningspunkten.

» Se till att enheten kan drédneras fritt utan héverteffekt.

» Se till att luft kan cirkulera fritt pd husets framsida.

» Oppna analysatorer (dvs. analysatorer utan dérr) far endast stéllas upp i stdngda omraden,
ett skyddat skdp eller liknande férhallanden.

413 Utrymmesbehov vid montering

Utrymme som krdvs for installation av analysator

>330(12.99)
-
r( T I c !
=3
o)
o
o
=
"y i et
jj——
A0036774 A0036775
6 Minsta utrymme som krdvs fér montering. 7 Maximal 6ppningsvinkel

Mdttenhet mm (tum).
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Liquiline System CA80COD Installation

Utrymme som kravs fér installation av en viggmonterad version

@11 (0.43)

e =2

750 (29.53)

@ 10.7 (0.42)
i

! ]
[ 1

mmrm
120 (4.72)

AD036779

8 Hallarenhetens matt. Mdttenhet mm (in)

4.2 Montera analysatorn
4.2.1 Montera analysatorn pa en vigg
A\ OBSERVERA

Felaktig installation kan orsaka personskador och skada enheten

» Vid montering pa végg, kontrollera att analysatorn hakar i helt i vdgghéllarenheten uppe
och nere, och fést den i den ¢vre vdgghéllarenheten med hjalp av fastskruven.

De monteringsmaterial som kravs for att fasta enheten pa vaggen tillhandahélls inte.

1. Setill att ha tillgéng till monteringsmaterial pa plats fér att fésta enheten pa vdggen
(skruvar, vaggpluggar).

2. Montera vaggféstet (2 delar) pa vaggen.

Endress+Hauser 15



Liquiline System CA80COD

Installation

Séakra féastet pé huset.

Li
E}ﬁ\\b—'

<

A0036781

Haka fast analysatorn i vaggfastet (1).
5. Sattihop fastet och vaggfastet med den medféljande skruven (2).
4.2.2 Installera version med analysatorstéllning

A\ OBSERVERA
Felaktig installation kan orsaka personskador och skada enheten

» Om versionen med analysatorstallning anvénds, se till att analysatorstéllningen star

stadigt pa golvet.

Endress+Hauser
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Liquiline System CA80COD Installation

624 (24.57)

19

"

297 (11.70)
417 (16.42)
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AD036783

9  Fundamentplan

A Fdastdon (4 x M10)
---  Matt for Liquiline System CA80

A0036785

10  Fista sockeln

1. Skruva fast sockeln i marken.
Lat tvé personer lyfta analysatorn och placera den pa sockeln. Anvénd de férsdnkta

greppen.
3. Fést sockeln i analysatorn med de 6 medféljande skruvarna.

Endress+Hauser 17



Installation Liquiline System CA80COD

4.2.3 Utomhusversion: montering pa en mast
Res masten
(f\ T f\\
> ‘ o
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| o~
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e | & y
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@ .
250 (9.84) 4x12 (0.47)

A0041437

11  Basplatta, mdtt i mm (tum)

ﬂ Nar montering sker utomhus maste man ocksé évervaga ratt skydd mot blixtnedslag.

1. Forbered underlaget pé installationsplatsen.

2. W

Res stolpen och montera den stadigt p& underlaget med fyra fastskruvar (som kunden
sjalv tillhandahdller V).

1) Vi rekommenderar: skruvar med sexkantig skalle och ett skaft, DIN 931: M10x100 med A2-kvalitet + bricka +
passande plugg

18 Endress+Hauser



Liquiline System CA80COD Installation

Verktyg som krévs for stolpmontering

Foljande verktyg, som kunden sjdlv méste tillhandahadlla pd installationsplatsen, krévs for att
montera analysatorn pa stolpen:

= Fast nyckel 17 mm (for stolphallarna)
= Torxmejsel TX45 (for analysatorns vagghallarenhet, Torx M8x20 skruvar)
= Torxmejsel TX25 (for fastning av vaghallarenheten pa stolphallaren, Torx M5x12 skruv)

Endress+Hauser 19



Installation Liquiline System CA80COD

Montera analysatorn pa masten

A0041425 A0041426

12 Analysatorn monterad pd stolpen 13 Analysatorn monterad pd stolpen
(framifrdn) (bakifran)

DM

D

a

2]
—®

Satt fast stolphdllarens bleck pa héllstdngerna och stolpen med muttrar.

20 Endress+Hauser



Liquiline System CA80COD Installation

2.
—J= 6@ 6@
{Lﬂ = T
Satt bakstyckena pa plats och fast stolphallaren med fjédderbrickor och muttrar.
3.

Séatt dit distansen.

Endress+Hauser 21



Installation Liquiline System CA80COD

5. —)
B
Skruva fast vdgghallarenhetens upphéngningskonsol (ingér i leveransen med
analysatorn) pa analysatorn.
6.

Haka fast analysatorn.

22 Endress+Hauser



Liquiline System CA80COD Installation

7.
W_l‘
2o o i

Satt fast den 6vre vdgghdllarenheten med den medféljande skruven.

4.2.4 Montera Y-filtret (tillval)

Y-filtret &r utformat for att tappa prover med hég partikelhalt fran ror. Det gor att det gér att
avgora COD. Har maste man i méatningen inkludera partiklar upp till en bestdmd storlek.

Monteringsmaterial medfdljer ej.

» Monteringsmaterial méste tillhandahallas pé plats.

Endress+Hauser 23



Installation Liquiline System CA80COD

Montera Y-filtret pa en jamn yta

’\

vl N

®1
1
2
3
4
5

1.
2.

AD030604

4 Y-filter

Kopplingsmutter
Slang till analysatorn
Skruvkoppling
Kabelhylsa

Gdngat hal

Montera Y-filtret pa rérhallarna pa en jamn yta.
Rikta in Y-filtret.

Satta fast haftkopplingarna

3.

ol B IS B ke

Rengor haftytorna (utsidan av réranden, insidan av hyls- eller vinkeldel) med
rengoringstrasa.

Lat de rengjorda ytorna torka i cirka fem minuter.

Applicera ett jamnt lager lim (helt limlager) pa ytorna (forst hylsan, sedan roret).
Satt ihop delarna direkt (skruva fast dem sé langt det gar).

Ta bort eventuella limrester.

Lat de limmade delarna hérda i minst ett dygn innan du kér en provtagning i systemet.

Fasta provtagningsslangen

9.

10.
11.
12.

24

Vrid pa kopplingsmuttern och ta bort den.
Fast medfdljande skruvkoppling och kabelhylsa pa analysatorslangen.
Skruva fast kabelhylsan och skruvkopplingen i det gdngade halet sa att slangen fastnar.

Vrid fast kopplingsmuttern.

Endress+Hauser



Liquiline System CA80COD Elanslutning

4.3 Kontroll efter installation

Efter monteringen ska du kontrollera att alla anslutningar &r sékra.

5 Elanslutning

A VARNING

Enheten ar spédnningsférande!

Felaktig anslutning kan leda till personskador eller dédsfall!

» Elanslutningen far endast utféras av en behorig elektriker.

» Den behériga elektrikern maste ha last och forstétt dessa anvandarinstruktioner och ska
félja de instruktioner som anges i dem.

» Se till att det inte finns spdnning i ndgon kabel innan ndgot anslutningsarbete paborjas.

» Innan du ansluter till elnatet ska du kontrollera att den formonterade stromkabeln
uppfyller de lokala nationella elsdkerhetsspecifikationerna.

5.1 Anslutningsférhallanden

5.1.1 Kabeltyper

Stromfoérsorjningskabel Stromforsorjningskabel med sakerhetsplugg
En stromférsorjningskabel tillhandahalls inte Kabelldngd 4,3 m (14,1 fot)
for utomhusversionen!

Nétspanning Den maximala nitspanningsvariationen far inte 6verstiga £10 % av
vardet pa markskylten.

Analog-, signal- och transmittansledningar t.ex. LiYY 10 x 0,34 mm?

5.1.2 Utomhusversion

Harmoniska vagor vid enhetens inmatningspunkt f6r matningsspanning

Hégre stralningsvérden

» Harmoniska vdgor vid enhetens inmatningspunkt kan undvikas eller begrdnsas genom att
till exempel ansluta ett stérningsfilter uppstroms.

5.2 Ansluta analysatorn

Enheten har ingen néatstrombrytare
» Du maéste installera enheten néra (avstdnd < 3 m (10 fot)) ett lattatkomligt och sékrat
kontaktuttag sa att den kan kopplas bort fran stromkallan.

» Folj instruktionerna fér skyddsjordning vid installation av analysatorn.
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52.1 Dragning av kabeln i anslutningsfacket

Analysatorn levereras med en férmonterad elkabel. (Géller inte for utomhusversionen)
= For skapversioner dr kabellangden ca 4,3 m (14,1 fot) fran husets fundament.
= For analysatorstativ ar kabelldngden ca 3,5 m (11,5 fot) frdn fundamentet.

Anslutning av analoga ingangar och utgangar, Memosens sensorer eller digitala
faltbussar

1.

= [TTTITTITITTY

Ta bort flaskbrickan: Lyft upp det infdllda handtaget ndgot och dra brickan framat.

2.
) o
® ®
Lossa de fem skruvarna pa baskortet med en torxmejsel (T25).
3. —

4

/
>
///<

VAN
<
</

Fall ut baskortet framat .
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6 xPh2 €5 o~

Anvand en stjarnskruvmejsel och lossa de sex skruvarna pa elektronikhusets lock och
fall ut locket framat.
5. Endast for orderversioner med G- eller NPT-férskruvningar:

Byt ut de fér-monterade M-géngade kabelférskruvningarna med de G- eller NPT-
kabelférskruvningar som medféljer. Detta galler inte M32-slangférskruvningarna.

Dra kablarna genom kabelférskruvningarna i botten av enheten.

Endast for utomhusversionen
7.

L

| |
T,

Dra den uppvarmda avloppsslangen (vénster pa bilden) och den uppvarmda provslangen
(hoger pé bilden) genom de angivna kabelférskruvningarna.
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Dra strémférsorjningskabeln, som tillhandahalls av kunden pa installationsplatsen,
genom den angivna kabelférskruvningen.

For alla versioner

9. Dra kablarna pé enhetens bakre panel s& att de ar ordentligt skyddade. Anvand
kabelkldmmor.

10. Dra kabeln till elektronikhuset.

Efter anslutning:
1. Fést elektronikhuskdpan med de sex skruvarna.
2. Fall upp baskortet och anvand de fem skruvarna for att fasta det efter anslutning.
3. Dra &t kabelférskruvningarna i botten av enheten for att sékra kablarna.
4. Sétt tillbaka flaskbrickan i huset.

5.2.2 Utomhusversion: Ansluta strémfoérsoérjning och slangvirmare
Stréomfoérsérjningskabeln ingér inte i leveransen utan méste tillhandahdllas av kunden.

1. Dra stromférsorjningskabeln och de tva slangvdrmarkablarna underifran genom
kabelforskruvningen pa enhetens inre bakpanel och mata in den uppat i elektronikhuset
(» 27).

6 xPh2 §p &~

Anvéand en stjarnskruvmejsel och lossa de sex skruvarna pa elektronikhusets lock och
fall ut locket framat.

3. Anslut kabeln.
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~1@ 000+~ 100000 |
@ U= 0M0

AD044094

15  Plintadressering for utomhusversionen

1 Plintar fér strémférsorjning
2 Plintar for slangvdrmare (2 x)

5.3 Sakerstilla kapslingsklass

Endast de mekaniska anslutningar och elanslutningar som beskrivs i dessa instruktioner och
som ar nédvandiga for den avsedda anvandningen fér utféras pa den levererade enheten.

» laktta forsiktighet nér arbetet utfors.
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Enskilda skyddstyper som tillats fér den har produkten (ogenomtrénglighet (IP)), elsdkerhet,

EMC-storningsokénslighet, explosionsskydd) kan inte ldngre garanteras i exempelvis féljande

fall:

= Locken &r inte pasatta

® Andra strémenheter &n de som medféljde anvénds

= Kabelférskruvningarna ar inte ordentligt d&tdragna (maste dras & med 2 Nm (1,5 Ibf ft) for
den bekréftade IP-skyddsnivéan)

= Oldmpliga kabeldiametrar anvénds till kabelférskruvningarna

s Modulerna &r inte helt sékrade

= Displayen &r inte helt sdkrad (risk for att fukt tranger in pa grund av otillracklig tatning)

® L5sa eller otillrackligt dtdragna kablar/kabeldndar

s Ledande kabeltrddar ldmnas kvar i enheten

5.4 Kontroll efter anslutning

A VARNING

Anslutningsfel

Sékerheten for personer och métpunkt hotas! Tillverkaren tar inte pa sig ndgot ansvar for fel
som uppstar till féljd av att instruktionerna i den har handboken inte har féljts.

» Driftsétt enheten endast om du kan svara ja pa alla nedanstdende fragor.

Enhetens skick och specifikationer
» Ar enheten och alla kablar fria fran yttre skador?

Elanslutning

Ar de monterade kablarna dragavlastade?

Har kablarna dragits utan att bilda 6glor eller korsas?

Ar signalkablarna korrekt anslutna enligt kopplingsschemat?
Sitter alla klamplintar sékert?

Sitter alla anslutningstrddar sakert i kabelplintarna?

v

vvyVvyy
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6 Anvéndargréanssnitt

6.1 Menyns struktur och funktion

English

L
Cestina
Nederlands
Frangais
Deutsch
Italiano

FI Al

Polski

P00
vove &)

A0040682

A0036773

- .
16  Display (exempel) 17 Display (exempel)

1 Menysékvdg och/eller enhetsbeteckning

2 Statusindikator

3 Tilldelning av funktionsknappar, ESC: Gd
bakat, MODE: Snabb dtkomst till funktioner
som ofta anvéinds, DIAG: Ldnk till diagnostik-
meny ?: Hjdlp, om tillgdngligt

1 Funktionsknapp (tryckfunktion)
2 Navigationsvred (funktioner fér stotvis/
skyttelmatning och tryck/hall ned)

7 Driftsattning
Innan matningsspénningen slas pa

P& grund av enhetens utformning uppstér hég inkopplingsstrém nér enheten drivs vid ldga

temperaturer. Stromvardet som anges pad markskylten asyftar effektférbrukningen efter en

minuts drift nar enheten driftsatts vid 5 °C (41 °F).

» Endast for utomhusversion: For att undvika att déverbelasta elkabeln eller aktivera
huvudsakringen ska enheten bara drivas vid temperaturer pa >5 °C (41 °F).

Aktiviteter nér analysatorn &r i drift

Risk foér personskada och infektioner frdn medium!

» Innan du lossar slangarna ska du férvissa dig om att ingen atgérd, t.ex. pumpning av prov,
pagar eller snart ska starta.

» Anvand skyddsklader, skyddsglasdégon och skyddshandskar eller vidta andra ldmpliga
atgérder for att skydda dig.

» Torka upp utlackt reagens med en engdngstrasa och skélj ytan med rent vatten. Torka
sedan de rengjorda omrddena med en trasa.
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7.1 Forberedelse

7.1.1 Arbetsmoment vid driftsattning
Anslut provtillférselsystemets vatskebdrande slangar.-> 33

2. Kontrollera alla slanganslutningar visuellt for att férvissa dig om att allt ar rétt. Anvand
dig av slanganslutningsschemat-> B8 32.

Satt dit flaskorna och utfdr de viktigaste menyinstéllningarna.»> 8 35
4. Paborja driftsattningen via menyn.-> 36

7.1.2 Slanganslutningsschema
Diagrammen nedan visar statusen vid
— —————g publicering av denna dokumentation. Det
b slangkopplingsschema som géller for din
1 enhetsversion stér pa insidan av
analysatorluckan.

» Anslut endast slangarna s som anges i
diagrammet.

A0041298

18  Slanganslutningsschema
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DU

= Joam
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XX X
)
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2

SO

&

D
A0041478

19  Liquiline System CA80COD
P Prov D Utlopp
DM Utspddningsmodul (tillval) S0 Nollstandard 0
w Vatten till utspadningsmodul (tillval) RN Reagens RN
RK Reagens RK RB Reagens RB
S1 Standardlosning 1 E Ventilation
DU Doseringsenhet R Tryckreaktor
1 Dispenser REF C
7.1.3 Anslut provinloppsslang

1. Tillse konstant och tillracklig provtillforsel pa installationsplatsen.

Anslut inloppsslangen som medfoljer till den peristaltiska pumpen ("prov”,
slanganslutningsschema) och dra den genom slangfrskruvningen pé analysatorn till
utsidan.
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20  Sdtta dit sugfiltret (medféljer) pd provslangen

Satt dit forskruvningen (1) och konan (4) pé slangen i den riktning som visas och skruva
fast dem i adaptern (2) pa sugfiltret (3) tillsammans med slangen.

4. Sattisugfiltret i provtagningsenheten.

Se till att endast sddana prov matas som &r vattenbaserade och homogena, annars finns
det risk for igenséattning.

7.2 Funktionskontroll

A VARNING

Felaktig anslutning, felaktig matningsspanning

Sékerhetsrisker for personal och funktionsfel hos enheten!

» Kontrollera att alla anslutningar har upprattats pa ratt satt enligt kopplingsschemat.

» Kontrollera att matningsspdnningen motsvarar den spadnning som anges pa markskylten.
» Sakerstéll att reaktorns sdkerhetskdpa dr oskadad och korrekt installerad.

A VARNING

Anslutningsfel

Sékerheten for personer och matpunkt hotas. Tillverkaren tar inte pé sig ndgot ansvar for fel
som uppstar till f6ljd av att instruktionerna i den har handboken inte har féljts.

» Driftséatt enheten endast om du kan svara ja pa alla nedanstdende fragor.

Enhetens skick och specifikationer
» Arslangarna fria fran yttre skador?

Tryckreaktor
» Arreaktorns anslutningar korrekt installerade?
» Arreaktorns sékerhetslock monterat?

Okuldr besiktning av de vétskebédrande ledningarna

» Kontrollera slanganslutningarna genom att anvanda slangkopplingsschemat.
» Ar sugledningen ansluten till den peristaltiska pumpen?

» Ar dispensern korrekt isatt?
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Kan dispensern réra sig fritt?

Ar alla slanganslutningar lécktata?

&r provslangen i slangférskruvningen dragavlastad?

Har flaskorna med reagenser, och standard satts i och anslutits?

vvyyVwvyy

7.3 Sla pa matenheten
1. Anslut stromférsérjningen.

2. Vanta tills initieringen &r slutférd.

7.4 Atkomst till konfigureringen (endast versionerna CA80COD-HR)

Aktivera atkomst till konfigureringen

Endast behoriga personer far andra installningar p& enheten. Atkomsten ar
l6senordsskyddad.

1. Oppna: MENU/Enter maintenance level.

2. Ange 8888 som losenord.
- Atkomsten har aktiverats och du kan 4ndra instéllningarna.

3. Andra lésenordet till ett nytt, sakert 16senord: MENU/Generell instéllning/Utékad
setup/Datahantering/Change maintenance level password.

Om du glémmer l6senordet kan du terstélla det hdr med den medféljande PUK-koden: Reset
password with PUK.

Sparra atkomst till konfigureringen

» Oppna: MENU/Exit maintenance level.
- Atkomsten &r &terigen last och du kan inte dndra nagra instéllningar.

7.5 Stélla in menysprak

Konfigurera sprak
1. Tryck pa funktionsknappen: MENU.
2. Valj sprak i menyobjektet hogst upp.
t~ Du kan nu anvénda enheten pa det valda spraket.

7.6 Konfigurera matenheten
7.6.1 Analysatorns grundinstéllning

Ange grundinstéllningar
1. Véxla till menyn Setup/Grundinst. analysator.
L~ Gor foljande instdllningar.
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= Enhets-TAG

Ge enheten ett valfritt namn (max. 32 tecken).
= Stall datum

Korrigera det instéllda datumet vid behov.
= Stall in tid

Korrigera den instéllda tiden vid behov.

2. Forin flaskorna och aktivera de flaskor som anvands i menyn: Flaskinforing/Flaskval.

Kontrollera koncentrationen fér den kalibreringsstandard som anvénds: Kalibrering/
Instéllningar/Nominell koncentr..

4. Andra dven matintervallet vid behov: Matning/Métintervall.
~ Alla andra installningar kan ha kvar sina fabriksinstéllningar s& ldnge.

5. Aterga till matningslaget: tryck och hall inne funktionsknappen fér ESC i minst en
sekund.

~ Nu arbetar din analysator med dina allménna instéllningar. Tillvalssensorer
anvander fabriksinstéllningarna fér den specifika sensortypen och de senast
sparade individuella kalibreringsinstéllningarna.

Om du redan vill konfigurera ytterligare ingdngs- och utgdngsparametrar i Grundinst.
analysator:

» Konfigurera stromutgéngar, reldn, gransbrytare och enhetsdiagnostik i féljande
undermenyer.

7.6.2 Starta driftsédttningen

Starta den forsta driftsdttningen

1. Valj: Meny/Drift /Underhall/Driftsattning/Starta driftséttning.
L~ Nar driftsdttningen ar utférd visar enheten féljande meddelande: Atgéirden utfoérd.
Om étgarden inte lyckades eller avbréts visar enheten ett meddelande med
felatgérder. Atgarda felen och utfér driftsattningen péa nytt.
2. Direkt efter att driftséttningen pabérjas:
Tryck p4& MODE och véxla till automatiskt lage.

L~ Efter att driftséttningen har slutfoérts paborjas nollpunktskalibreringen automatiskt.
Dérefter faststalls kalibreringsfaktorn och den férsta matningen genomfors.
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