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Informacje o
niniejszym
dokumencie

Ten dokument został przetłumaczony na kilka języków. Prawnie
obowiązuje wyłącznie tekst źródłowy w języku angielskim.

Przetłumaczony na języki unijne dokument jest dostępny:
• do pobrania ze strony internetowej Endress+Hauser pod adresem:

www.endress.com-> Do pobrania -> Karty katalogowe i instrukcje
obsługi-> Typ: Instrukcje dot. bezpieczeństwa Ex (XA) ->
Wyszukiwanie tekstowe: …

• Za pomocą narzędzia Device Viewer: www.endress.com -> Narzędzia
-> Dostęp do wszystkich danych dotyczących urządzeń -> Sprawdzić
cechy urządzenia

Jeśli nie jest jeszcze dostępny, można go zamówić.

Dokumentacja
uzupełniająca

Niniejsza dokumentacja stanowi integralną część następujących
instrukcji obsługi:
KA00180F/31

Dokumentacja
uzupełniająca

Broszura dot. zabezpieczenia przeciwwybuchowego: CP00021Z/11
Broszura dotycząca zabezpieczenia przeciwwybuchowego jest dostępna:
• Na stronie internetowej Endress+Hauser pod adresem:

www.pl.endress.com -> Do pobrania -> Katalogi i broszury -> 
Wyszukiwanie tekstowe: CP00021Z

• Na płycie CD dla przyrządów z dokumentacją dostarczoną na płycie
CD

Certyfikaty
producenta

Deklaracja zgodności UE

Nr deklaracji zgodności:
EG01033

Deklaracja zgodności UE jest dostępna:
Na stronie internetowej Endress+Hauser pod adresem:
www.pl.endress.com -> Co pobrania -> Deklaracja -> 
Typ: Deklaracja EU -> Kod przyrządu: ...

Certyfikat badania typu UE

Numer certyfikatu:
TÜV 01 ATEX 1709
Lista zastosowanych norm: patrz Deklaracja zgodności UE.
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Adres producenta Endress+Hauser SE+Co. KG
Hauptstraße 1
79689 Maulburg, Niemcy
Adres zakładu producenta: patrz tabliczka znamionowa.

Inne normy Dla zapewnienia poprawności montażu należy przestrzegać m.in.
wymagań następujących norm (w ich aktualnej wersji):
• PN-EN 60079-14: "Atmosfery wybuchowe - Część 14: Projektowanie,

dobór i montaż instalacji elektrycznych"
• PN-EN 1127-1: "Atmosfery wybuchowe - Zapobieganie wybuchowi i

ochrona przed wybuchem - Część 1: Pojęcia podstawowe i metodyka"

Kody
zamówieniowe

Dopuszczenie

ATEX II 2 G Ex ia IIB T5 Gb

Typ sygnalizatora

2-przewodowy NAMUR >2,1 mA / <1,2 mA

Kod zamówieniowy Materiał przewodu

52010119 PCV, 5 m

71035516 PCV, 20 m

52010120 PUR, 5 m

71035517 PUR, 20 m

52010121 CSM, 5 m

71035518 CSM, 20 m
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Wskazówki
dotyczące
bezpieczeństwa:
Informacje ogólne

• Personel wykonujący montaż, podłączenie elektryczne, uruchomienie
i konserwację urządzenia musi spełniać następujące wymagania:
• Posiadać odpowiednie kwalifikacje do wykonywania konkretnych

zadań i pełnionych funkcji
• Być przeszkolony w zakresie ochrony przeciwwybuchowej
• Posiadać znajomość obowiązujących przepisów

• Instalować urządzenie zgodnie ze wskazówkami producenta i
obowiązującymi przepisami.

• Używać urządzenie wyłącznie do pomiaru mediów, na które materiały
wchodzące w kontakt z medium są wystarczająco odporne.

• Zabezpieczyć urządzenie przed gromadzeniem się ładunków
elektrostatycznych:
• Na powierzchniach z tworzyw sztucznych (np. obudowie,

elementach sondy, specjalnym lakierze, zamontowanych
dodatkowych płytach, ..)

• Na izolowanych elementach pojemnościowych (np. izolowanych
płytach metalowych)

Wskazówki
dotyczące
bezpieczeństwa:
Warunki specjalne

• Nie dopuścić do wyładowań elektrostatycznych: Nie pocierać
powierzchni suchym suknem.

• Jeśli obudowa lub inne części metalowe są pokrywane dodatkową lub
alternatywną powłoką ze specjalnego lakieru bądź naklejone są
etykiety samoprzylepne:
• Należy pamiętać o zagrożeniach związanych z gromadzeniem się

ładunków elektrostatycznych i wyładowaniami elektrostatycznymi.
• Nie montować urządzenia w pobliżu procesów (≤ 0,5 m), w których

generowane są silne ładunki elektrostatyczne.

Wskazówki
bezpieczeństwa:
Montaż

Iskrobezpieczeństwo
• Dotyczy urządzeń grupy IIC i IIB: gdy urządzenie zostanie podłączone

do iskrobezpiecznych obwodów posiadających atest dla typu Ex ib, typ
ochrony przeciwwybuchowej ulegnie zmianie na Ex ib IIC i Ex ib IIB .

• Wejściowy iskrobezpieczny obwód zasilania urządzenia jest
izolowany od potencjału ziemi. Wytrzymałość dielektryczna izolacji
wynosi co najmniej 500 Vrms.

Wyrównanie potencjałów
Jeśli instalacja nie gwarantuje wyrównania potencjałów, to aby uniknąć
gromadzenia się ładunków elektrostatycznych, należy podłączyć
metalowe części obudowy do linii wyrównania potencjałów.



Liquifloat FTS20 XA02429F-A

Endress+Hauser 7

Tabele
temperatur

Klasa temperaturowa Temperatura otoczenia Ta (otoczenie)

T4 –20 … +70 °C

T5 –20 … +40 °C

–20 … +55 °C

–20 … +70 °C

Temperatura procesowa zależna od materiału przewodu:
• PCV, PUR: +5 … +70 °C
• CSM: –20 … +70 °C

Parametry
podłączenia
elektrycznego

Klasa temperaturowa Parametry elektryczne

T4 (–20 … +70 °C)
T5 (–20 … +40 °C)

Ui = 16 V
Ii = 72 mA
Pi = 242 mW
Ci = 153 nF
Li = 1 mH

T5 (–20 … +55 °C) Ui = 16 V
Ii = 52 mA
Pi = 208 mW
Ci = 153 nF
Li = 1 mH

T5 (–20 … +70 °C) Ui = 16 V
Ii = 52 mA
Pi = 180 mW
Ci = 153 nF
Li = 1 mH
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