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配套文档资料 本文档是《操作手册》BA01797C 和 BA01845C 的组成部分

指定用途
允许在危险区（爆炸性环境）中使用。
Liquiline Compact CM82 和 CM72 液体分析变送器由回路供电，在流
程工业领域内广泛使用。
应用场合：
• 生命科学行业
• 化工行业
• 水和污水行业
• 食品与饮料行业
• 电厂
• 其他工业应用
连接不同型号的传感器，变送器可用于不同液体分析参数的测量。
参见配套《操作手册》的“指定用途”章节中的相关说明。禁止设备用
于非指定用途，会危及人员和整个测量系统的安全。
由于不当使用或用于非指定用途而导致的损坏，制造商不承担任何责
任。

补充文档资料 《防爆手册》CP00021Z
• 防爆指南和防爆基础
• www.endress.com

制造商证书 符合性声明
Endress+Hauser 保证带符合性声明的产品符合 ATEX 指令
2014/34/EU 的法规要求。产品完全达到符合性声明中列举的各项标
准的要求。

标识 NEPSI（中国） JPN（日本）

证号/证书编号 GYJ19.1132X CML 19JPN2116X

设备保护级别 1G: ia Ga
2D: iaD

ia Ga
ia Db

防爆标志 Ex ia IIC T4/T6 Ga
Ex iaD21 T85/T135

Ex ia IIC T6/T4 Ga
Ex ia IIIC T85°C/T135°C Db

认证机构 国家级仪器仪表防爆安全监督
检验站

欧陆检测技术（CML：
Certification Management
Limited）

CM82 或 CM72 变送器铭牌上标识有具体认证型式。
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铭牌
铭牌直接印刻在仪表外壳上，提供下列设备信息：
• 制造商名称、地址和 Logo
• 设备型号或订货号
• 防爆信息
• 第三方委托 QA 测试信息：序列号、生产年份
• 证书编号
• 环境温度范围
• CE 认证图标（ATEX 防爆型仪表）

制造商地址 Endress+Hauser Conducta GmbH+Co. KG
Dieselstraße 24
D-70839 Gerlingen

相关标准 适用标准如下：
ATEX 认证：EN 60079-0: 2012+A11:2013、EN 60079-11:2012
IECEx 认证：IEC 60079-0 : 2011、IEC 60079-11 : 2011

扩展订货号 扩展订货号的结构

仪表型号
“仪表型号”部分显示产品名称和型号（基本型号）。

基本订购选项
基本订购选项包括仪表必须选择的选项(必选项)。位数取决于选项数
量。选择的选项可能占多个位数。

附加订购选项
可选订购选项为仪表的其他选项(可选项)。位数取决于选项数量。选
项代号由两位字符组成，便于标识(例如：JA)。第一位字符(ID)表示订
购选项，由数字或字母组成(例如：J =测试、证书)。第二位字符表示
订购选项中的选型代号(例如：A = 3.1 材料(接液部件)，检测证书)。

常规安全指南 变送器符合防爆指令 2014/34/EU 的法规要求，可以在危险区中使
用。
适用欧盟标准或适用法规均列举在 EU 符合性声明中。
变送器符合“IEC 防爆电气安全认证体系”的要求，可以在危险区中使
用。
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本安型变送器可以在下列场合中使用：
• 防爆 0 区：II 类 1G 级设备，Ga 设备保护级别
• 防爆 21 区：II 类 2D 级设备，Db 设备保护级别。必须连接 Ex ia 本

安电源。允许在防爆 0 区中连接使用本安型 Memosens 数字式传感
器。

如果 CM82 和 CM72 变送器安装在防爆 0 区或防爆 21 区中使用，需
要事先采取静电防护措施，保护变送器及其连接插头。
传感器的允许过程温度由自身温度等级确定，不受 CM82 或 CM72 变
送器的环境温度范围的影响。如果传感器过程温度不在 CM82 或
CM72 变送器环境温度范围之内，必须采取合适的防护措施。
仅允许由经培训的合格专业人员执行防爆型仪表的安装、接线、调
试、检查、维护和维修操作，必须严格遵照适用法规（例如：EN
60079-14、EN 60079-17、EN 60079-19 或 JNIOSH-TR-44（仅适用
日本地区））和《操作手册》中列举的各项要求操作。
防爆型 CM82 或 CM72 变送器带红色标记环。
仅允许连接《操作手册》中列举的传感器型号。
允许安装在防爆 0 区中使用的 Memosens 数字式传感器带红色标记
环。
必须严格符合输入和输出回路的标称电气参数值。
必须正确接通变送器电源。
仅允许服务工程师或经培训的授权人员执行维护和维修操作。
在日本地区使用：变送器符合 JNIOSH-TR-46 系列标准的要求，可以
在危险区中使用。

温度表 CM82 和 CM72 变送器的允许环境温度范围：
设备保护级别为 Ga：
• 温度等级 T6：- 20°C ≤Ta ≤55°C (-4°F ≤Ta ≤131°F)
• 温度等级 T4：- 20°C ≤Ta ≤80°C (-4°F ≤Ta ≤176°F)
设备保护级别为 Db：
• 温度等级 T85：- 20°C ≤Ta ≤55°C (-4°F ≤Ta ≤131°F)
• 温度等级 T135：- 20°C ≤Ta ≤80°C (-4°F ≤Ta ≤176°F)

电气参数 电流输出的防爆参数

GN/YE

BU

WH

+

–

GN/YEGNDGY

  A0040059
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电流输出：连接线芯 BU+（蓝）、WH-（白）
本安供电回路和信号回路

最大输入电压 Ui 30 V

最大输入电流 Ii 100 mA

最大输入功率 Pi 750 mW

最大内部电容 Ci 7 nF（连接有 15 m (49 ft)电缆）

最大内部电感 Li 20 uH（连接有 15 m (49 ft)电缆）

连接 Memosens 数字式传感器

Memosens 插接头和 Ex ia IIC 本安传感器回路

最大输出功率 Po 105 mW

连接防爆型 Memosens 数字式传感器，输入功率 Pi。

通过 Memosens 插接头连接防爆型 Memosens 数字式传感器。CM82
和 CM72 变送器与 Memosens 数字式传感器相互电气隔离。绝缘电压
为 500 Vrms。本安防爆要求绝缘电压保证干扰信号（60 V 峰值电
压）不会破坏电气隔离。
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安装图
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 1 安装在危险区中：CM82 或 CM72 变送器和传感器安装在爆炸性气体
环境中

1 防爆型传感器
2 Liquiline Compact CM82 或 CM72 变送器
3 本安供电回路和信号回路（4...20 mA），例如有源安全栅 RN221N
4 比如 PLC 可编程逻辑控制器
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 2 安装在危险区中：CM82 或 CM72 变送器安装在爆炸性粉尘环境中
（防爆 21 区），而传感器安装在爆炸性气体环境中（防爆 0 区）

1 防爆型传感器
2 Liquiline Compact CM82 或 CM72 变送器
3 本安供电回路和信号回路（4...20 mA），例如有源安全栅 RN221N
4 比如 PLC 可编程逻辑控制器
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