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Informacdes técnicas
Liquiline CML18 movel

Equipamento mdével multipardmetros

Aplicacdo

O Liquiline Mobile CML18 é um equipamento portatil multipardmetros para conexéo
de sensores digitais com tecnologia Memosens e operacéo opcional por smartphone
ou outros dispositivos méveis via Bluetooth.

O equipamento é designado para operagdo confidvel em campo ou em laboratério e é
particularmente adequado para as seguintes industrias:

= Life sciences (Ciéncias da vida)

= [ndustria quimica

= Agua, esgoto e efluentes

= Alimentos e bebidas

= Usinas de energia

= Qutras aplica¢des industriais de anélise de liquidos

Seus beneficios

Facil operacéo:
Utilize seus proprios tablets e smartphones para operacdo e comissionamento.
Aproveite todos os beneficios da tecnologia Memosens:

Sensores Memosens lhe oferecem o método mais seguro de transmisséo de dados,
maxima disponibilidade dos valores medidos e manuseio facil e descomplicado.
Confie em seus valores medidos:

Uma vez que a mesma tecnologia é usada, a consisténcia completa entre medicdes de
processo e de amostra é garantida.

Simplifique suas tarefas diarias:
Plug & play de verdade com sensores Memosens pré-calibrados permitem a troca
rapida entre parametros.

Utilize a funcdo de registro de dados:
Salve mais de 10.000 valores medidos com carimbo de data e hora.

Simplesmente leve com vocé para qualquer ponto de medicéo:
O equipamento versatil pode ser usado sempre que necessario - do laboratério ao
processo. Pequeno e pratico, ele cabe em qualquer bolso de camisa.
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Liquiline CML18 mével

Funcdo e projeto do sistema

Descricdo do produto
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1 CML18

Tampa de protegdo

Tela de exibigdo com rotagdo de tela automdtica
Botdo 'Select"

Botdo "Next"

Conexdo Memosens

Area para carregamento sem fio

Status do LED

Conexdo M12
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Liquiline CML18 mével

Sistema de medicdo O sistema de medic&o consiste de pelo menos um transmissor Liquiline Mobile CML18 e um sensor
Memosens.

Opcdes de conexdo:

= Conexdo M12
= Conex&o de um sensor Memosens através do cabo Memosens M12 (disponivel opcionalmente)
= Conexdo do Liquiline Mobile CML18 a um computador para transmissdo de dados ou para

carregar o equipamento através do cabo M12-USB (disponivel opcionalmente)

= Interface Bluetooth para conectar o Liquiline Mobile CML18 a um equipamento compativel (ndo
fornecido) para andlise de dados, transmiss&o de dados e configuracdo do equipamento através do
aplicativo SmartBlue

= Conexdo Memosens diretamente no equipamento para um sensor Memosens

2

il

A0045563

®

2 Cabo, sensor e smartphone ndo fornecidos

Conexdo M12
Interface Bluetooth
Conexdo Memosens

w N =

ﬂ A conexdo simultanea de 2 sensor n&o é suportada. A medicéo é interrompida durante a
transmisséo de dados, atualiza¢bes de software ou configuracéo do equipamento.

Comunicacéao e operacao

Operacéo e configuracdes através de:
= Menu de operacéo interno com teclas
= Aplicativo SmartBlue através da tecnologia sem fio Bluetooth® LE > B 9

Seguranca

Confiabilidade Memosens revoljsens.
Memosens torna seu ponto de medicdo mais seguro e mais confidvel:
= Sem contato, a transmissdo de sinal digital possibilita isolamento galvanico ideal
= Sem corrosédo de contato
= Completamente a prova dagua
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Liquiline CML18 mével

= O sensor pode ser calibrado em laboratério, aumentando assim a disponibilidade do ponto de
medicdo no processo
= Componente eletronico intrinsecamente seguro significa que a operacdo em areas classificadas
néo é um problema.
= Manutencéo previsivel gracas ao registro de dados do sensor, por exemplo:
= Horas totais de operagéo
= Horas de operagdo com valores medidos muito altos ou muito baixos
= Horas de operacdo em temperaturas altas
= Numero de esteriliza¢des de vapor
= Condicdo do sensor

Entrada

Desempenho de entrada

Carregamento wireless 5W

Conexdo M12 5V;0.6 A

Variaveis medidas

= pH

= ORP

= pH/ORP

= Oxigénio

s Condutividade
= Temperatura

Faixa de medicédo

- Documentacéo do sensor conectado

Tipo de entrada

Conex&o Memosens para sensores com tecnologia Memosens
Conexdo M12 para cabos de medicdo digital CYK10, CYK20 para sensores com tecnologia Memosens
Sensores Memosens CLS50D e CLS54D

Uma lista completa de todos os sensores suportados pode ser encontrada na pagina de produto do
equipamento: www.endress.com/CML18

Saida

Sinal de saida

Memosens M12 (méximo 80 mA)

Fonte de alimentacdo

Tens&o de alimentacéo

Carregamento indutivo: utilize equipamentos certificados Qi (min. 5 W poténcia de saida)

Capacidade nominal da
bateria

1000 mAh (min. 950 mAh)

Vida da bateria

Max. 48 h

Protecdo contra sobretenséao

IEC 61 000-4-4 com 0.6 kV
IEC 61 000-4-5 com 2.0 kV

Conexdo do sensor

Sensores com tecnologia Memosens

Especificacdo do cabo

Cabo de medigéo digital CYK10-Axx2+x
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Liquiline CML18 mével

Cabo de medicéo digital CYK20-AAxxC1

Ambiente

Faixa de temperatura
ambiente

Carregamento da bateria: O para +45 °C (32 para 113 °F)
Operacdo: =10 para +60 °C (14 para 140 °F)

A temperatura maxima do ambiente depende da temperatura do processo e da posicdo
desinstalacdo.

Temperatura de

-2.0 para +45 °C (-4 para 113 °F)

armazenamento ﬂ Temperaturas de armazenagem elevadas reduzem a capacidade da bateria.

Umidade 0a9%5 %

Grau de protecdo [P66

Seguranca elétrica EN 61010-1

Grau de poluigdo Equipamento completo: Nivel de poluicio 4
Interno: Nivel de poluigéo 2

Padrdes de radio

O equipamento atende aos padrdes de radio dos seguintes paises/regides:

= Europa

= USA

= China

= Canada

= Japdo

= Coreia do Sul
= Brasil

= México

= Singapura
= Argentina
= Tailandia
= Australia
= Indonésia
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Liquiline CML18 mével

Construcdo mecanica

Dimensbées
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3 Dimensdes: mm (pol.)
Materiais Componentes Material

Invoélucro PBT

Janela de exibicéo, guia de luz PMMA

Botdes, tampa TPE

Conexdo M12 CuZn, niquelado

Materiais sem contato com o  Informacdes conforme Regulamentacio REACH (EC) 1907/2006 Art. 33/1:
melo A bateria do equipamento contém SVHC 1,3 propano sultona; etilenoglicol dimetil éter (nimero
cAS Y 110-7 1-4) com mais de 0,1% (w/w). O produto n&o apresenta risco se for usado conforme

indicado.

Impacto de cargas O produto é projetado para cargas de impacto mecénico de 1] (IK06) de acordo com as especificagdes
de EN61010-1.

Peso Liquiline CML18 mével 155 g (5.5 oz)

1) CAS = Chemical Abstracts Service, padréo internacional de identificagdo para substancias quimicas
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Liquiline CML18 mével

Opcodes de operacdo

Visdo geral das op¢des de
operacdo

Operacéo e configuragdes através de:
= Menu de operacdo interno com teclas
= Aplicativo SmartBlue através da tecnologia sem fio Bluetooth® LE > B 9

Display e elementos de operacdo

—

o
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1  Display

2 Botdo 'Select"
3 Botdo "Next"

Fungdes da tecla

Visdo geral do display e elementos de operagdo

A0040996

Tecla Equipamento Na tela de medicéo No menu
desativado
Ativagdo Rolar pelas telas de medigéo Rolar para baixo
@) Ativacdo Salvar os valores medidos Confirmar/selecionar
atuais (pegar amostra)
&) - Abra o menu Trocar para o nivel do menu
(apertar e segurar) anterior/tela de medicéo
+© Reinicializacdo Reinicializacdo forcada do Reinicializacdo forcada do
(pressionado por mais | forcada do hardware | hardware hardware
de 7 segundos)

Estrutura e fun¢do do menu de operagéao

Endress+Hauser

Power-off
Power-off |
Application
Data logger [>| Data logger »
Log interval >l
Cond. unit >l
Erase data [>‘ Erase continuous logs  [> | Abort [ 2]
Erase [ ]
‘ Erase grab values > | Abort [ 2]
Erase [ ]
7




Liquiline CML18 mével

Diagnostics

Diagnostics list >l

Data logger entries »

Display test 4]

Device info > | Fabricante >l
Verséo do software ]
Numero de série >l
Designagéo 4]
Cédigo do pedido estendido >

System

Display language »

Bluetooth »l

Display brightness >

Signal sounds »|

M12 Printout >

Power management > | Power save w. charger [ ]
Power save w/o charger »
Power-off w. charger »|
Power-off w/o charger »

Regulatory information > ‘

Guidance V)

2 point calibration > ‘

1) Disponivel somente com sensores de pH ou ISFET

Estrutura do display

3]

Tela de medigdo

Oy o W N =

5 Representagdo esquemdtica da estrutura do display

Sequéncia do menu/titulo da tela de medicdo
Status do Bluetooth

Nivel da bateria, informagées de carregamento
Indicador NAMUR

Dia e hora (exibidos no menu principal e se nenhum sensor estiver conectado)

AD044047
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Liquiline CML18 mével

Status de acordo com as categorias NAMUR NE107:

Indicador NAMUR Status
OK O equipamento e o sensor estdo trabalhando de forma confidvel.
F Falha no equipamento ou no sensor.

Sinal de status F, de acordo com NAMUR NE107

M Equipamento ou sensor necessita de manutencéo.
Sinal de status M, de acordo com NAMUR NE107

C Equipamento ou sensor passando por verificacdo da funcéo.
Sinal de status C, de acordo com NAMUR NE107

S Equipamento ou sensor operados fora da especificacdo.
Status S, de acordo com NAMUR NE107

Estrutura da janela de medicdo

A janela de medi¢do tem 3 janelas de medicdo em que o usuério pode navegar:

Tela de medig&o (1 de 3) Tela de medicéo (2 de 3) Tela de medicéo (3 de 3)

Valor principal Valor principal e secundario medido | Todos os valores medidos de uma
entrada de sensor

LED indicador de status

O LED de status é usado para a visualizacdo rapida do status do sensor.

Comportamento de LED Status

Verde solido Sensor funcionando corretamente
Vermelho sélido Nenhum sensor conectado

Pisca vermelho Erro de sensor

Operacdo através do aplicativo SmartBlue
O aplicativo SmartBlue esté disponivel para download na Google Play Store para dispositivos Android
e da Apple App Store para dispositivos iOS.

Baixe o aplicativo SmartBlue.

» Use os QR codes para baixar o aplicativo.

ANDROID APP ON
P> Google Play
£ Download on the

[ ¢ App Store

A0033202

6  Links para download

Especificacdes do sistema

= Equipamentos i0S: iPhone 4S ou superior a partir do i0S9.0; iPad2 ou superior a partir do i0S9.0;
iPod Touch 5 Geracédo ou superior a partir do i0S9.0

= Equipamentos com Android: a partir do Android 4.4 KitKat e Bluetooth® 4.0

= Acesso a internet

» Abra o aplicativo SmartBlue.
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Liquiline CML18 mével

[EH)
R

A0029747

7 Icone do aplicativo SmartBlue

O Bluetooth deve ser ativado em ambos os dispositivos.

Habilite o Bluetooth

Livelist

<) C(CML18_PB005605MHO0

‘ PV 8,22 pH A

N/ sV 253°C

~ o

®

A0044142

8  Aplicativo SmartBlue Livelist

A Livelist exibe todos os equipamentos que estejam dentro do alcance.

» Toque no dispositivo para seleciona-lo.

Para que seja possivel usar o equipamento com o aplicativo SmartBlue, a conex&o Bluetooth
deve ser confirmada inserindo o usuério e a senha.

1. Nome do usudrio >> admin
2. Senha inicial>> numero de série do equipamento
Mude o nome do usuario e a senha depois de logar pela primeira vez.

Os valores de medic¢do atuais s&o exibidos na visédo inicial. A informacédo do equipamento (etiqueta do
equipamento, numero de série, versdo do firmware, cédigo do pedido) também é exibida.
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Liquiline CML18 mével

1
Device tag CML18_M41073505G11 2
Device type M&41073505G11
Serial number M41073505G11
Firmware version 01.01.00-0012
Order code CML18-
3
Partial pressure
11.72 hPa
% saturation
54.2 %Sat
Conc. (liquid)
4,58 mg/|
Conc. (gaseous)
11.03 %vol
Raw value nA
29.11nA
Temperature
23.5°C
Current output
8.5mA
® A = c]
A0041293
9 Visdo inicial do aplicativo SmartBlue com os valores de medi¢do atuais
1  Sistema CML18 e informagées do equipamento
2 Atalho para a lista de diagndsticos
3 Visdo geral dos valores medidos do sensor conectado
A operacéo é via 4 menus principais:
PV 111.70 hPa
1 CML18_M41073505G11 o e
‘¥ Guidance >
2 j
A~ Diagnostics >
3—\
== Application >
4—\
£ Ssystem >
® ] = &
A0041294
10  Menus principais do aplicativo SmartBlue
1 Guidance
2 Diagndstico
3 Aplicagdo
4  Sistema
Menu Funcéo
Guidance Contém funcdes envolvendo uma sequéncia independente de atividades, por ex.
para calibracdo (="Assistente', operagdo guiada).
Diagnostico Contém informagdes com relagéo & operacéo, diagnostico e localizac¢éo de falhas,
bem como a configura¢do do comportamento de diagnoéstico.
Aplicacdo Dados do sensor para otimizacédo especifica e para ajustes detalhados do processo.
Ajuste do ponto de medicédo para a aplicagéo.
Sistema Esses menus contém pardmetros para configurar o sistema geral.
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Liquiline CML18 mével

Certificados e aprovacoes

Identificacdo C€

O produto atende as diretrizes definidas nas provisdes legais das diretrizes da UE aplicaveis. O
produto atende aos requisitos das normas comuns europeias aplicaveis. O fabricante confirma que o
equipamento foi testado com sucesso com base na identificacdo C€ fixada no produto.

Aprovacgdes de radio

Aprovacdo de radio dos Estados Unidos
FCCID: 2AKGY-BT41PMMAO1

Esse equipamento estd em conformidade com a Parte 15 das regras do FCC. A operacéo esté sujeita
as duas condicfes a seguir:

(1) Este equipamento pode n&o causar interferéncia prejudicial e

(2) Este equipamento deve aceitar qualquer interferéncia recebida, incluindo interferéncias que
possam causar operacdo indesejada.

Alteragdes ou modifica¢es néo expressamente aprovadas pelas partes responsaveis pela
conformidade podem anular a autoridade do usuério para operar o equipamento. Este equipamento
foi projetado para e estd em conformidade com os requisitos de sequranca para exposicdo a RF
portatil conforme a regra FCC parte §2.1093 e KDB 447498 DO1.

Aprovacdo de radio do Canada

ID: 22173-BT41PMMAO01

Este equipamento estd em conformidade com as isen¢des de licenca RSS da ISED. A operacdo esta
sujeita as duas condi¢des a seguir:

(1) Este equipamento néo deve causar interferéncia; e

(2) Este equipamento deve aceitar qualquer interferéncia, incluindo interferéncias que possam
causar operacdo indesejada do equipamento.

Este equipamento estd em conformidade com os requisitos de sequranga para exposi¢do a RF
conforme RSS-102 Edicéo 5 para condi¢des portateis de uso.

Cet appareil est conforme aux RSS exemptés de licence dISED. Le fonctionnement est soumis aux
deux conditions suivantes:

(1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences; et

(2) Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris Interférences pouvant provoquer un
fonctionnement indésirable de l'appareil

Cet appareil est conforme aux exigences de sécurité relatives a l'exposition RF conformément a la
norme RSS-102 Edition 5 pour les conditions d'utilisation portables.

Aprovacdo de radio do Japédo

— R|007-AH0258
T

A0044180

Lei japonesa de rédio e lei japonesa de conformidade em negdécios de telecomunicagdes. Este
equipamento é concedido conforme a Lei Japonesa de Radio (EE%¥%). Este equipamento néo deve
ser modificado (caso contrério, o numero de designacéo concedido serd invalido).

Aprovacdo de radio da Tailandia

O CML18 esta em conformidade com os requisitos de radio tailandeses.

12
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Liquiline CML18 mével

Aprovacéo de radio do Singapura

Complies with
IMDA Standards
DA 108204

A0044087

Aprovacéo de radio do Brasil

ANATEL
11739-20-11036

A0044179

Este equipamento ndo tem direito a protecéo contra interferéncia prejudicial e ndo pode causar
interferéncia em sistemas devidamente autorizados.

Aprovacédo de radio da Argentina

CN A COMISION NACIONAL
DE COMUNICACIONES

AD044965

CNCID: C-25799

Aprovacéo de radio da China
CMIIT ID: 2020DJ11424

Aprovacéao de radio da Coreia do Sul

A0039065

R-R-E1H-CML18

Aprovacdo de radio do México

»

—
| e ]
<

||Lj

2
<
0
M

A0034100
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Liquiline CML18 mével

Numero IFETEL: RCPENCM20-2345

La operacién de este equipo estd sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este
equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar
cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operacién no deseada.

Aprovacdo de radio da Indonésia

AD044966

Aprovacdo de radio n.°: 71583/SDPP1/2020
ID: 4962

Aprovacdo de radio da Australia

AD044970

Informacdes para pedido

P4agina do produto

www.endress.com/CML18

Configurador de Produto

Na pégina do produto ha um Configurar botdo do lado direito da imagem do produto.
1. Clique neste bot&o.
-~ O configurador abre em uma janela separada.
2. Selecione todas as op¢des para configurar o equipamento alinhado com suas necessidades.
-~ Desta forma, vocé recebe um c6digo de pedido valido e completo para seu equipamento.

3. Exporte o codigo do pedido em arquivo PDF ou Excel. Para isto, clique no bot&o apropriado a
direita acima da janela de selecéo.

ﬂ Para muitos produtos vocé tem também a opgéo de executar o download dos desenhos 2D ou
CAD da versdo do produto selecionado. Clique na CAD aba para isto e selecione o tipo de
arquivo desejado usando a lista de opgdes.

14
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Liquiline CML18 mével

Escopo de entrega

O escopo de entrega compreende:

= 1 Liquiline CML18 movel

= ] conjunto de Instrucdes de operagéo em aleméo
= ] conjunto de Instrucdes de operagéo em inglés

ﬂ Carregador indutivo e unidade de energia estdo disponiveis separadamente.

» Em caso de duvidas:
Entre em contato com seu fornecedor ou sua central local de vendas.

Acessorios

A lista mais recente de acessérios e todos os sensores Memosens compativeis é fornecida na pagina
do produto:

www.endress.com/CML18

Endress+Hauser
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