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Om dette
dokument

Medfelgende
dokumentation

Supplerende
dokumentation

Producentens
certifikater

Producentens
adresse

Dette dokument er oversat til flere sprog. Kun den oprindelige
engelske kildetekst er juridisk gyldig.

Dokumentet kan fas oversat til EU-sprog:

= [ downloadomradet pa Endress+Hausers websted: www.endress.com
-> Downloads -> Manualer og datablade -> Type: Ex Sikkerheds
Brugsanvisning (XA) -> Tekst Sgg: ...

= [ Device Viewer: www.endress.com -> Product tools -> Access device
specific information -> Check device features

ﬂ Hvis dokumentet endnu ikke er tilgeengeligt, kan det rekvireres.

Dette dokument er en integreret del af folgende betjeningsvejledninger:
TIO0396F/00

Brochure om eksplosionsbeskyttelse: CP00021Z/11

Brochuren om eksplosionsbeskyttelse kan findes:

= [ downloadomradet pa Endress+Hausers websted:
www.endress.com -> Downloads -> Brochurer og kataloger ->
Tekst Seg: CP00021Z

= P3 cd'en til instrumenter med cd-baseret dokumentation

EF-overensstemmelseserklaering

Erkleeringsnummer:
EG05024

EF-overensstemmelseserkleeringen kan findes:

[ downloadomradet pa Endress+Hausers websted:
www.endress.com -> Downloads -> Deklarationer ->
Type: EU Deklaration -> Produktkode: ...

EF-typeafprevningscertifikat

Certifikatnummer:
EG 05024

Liste over anvendte standarder: Se EF-overensstemmelseserkleering.

Endress+Hauser SE+Co. KG
HauptstraRe 1
79689 Maulburg, Tyskland

Endress+Hauser



Prosonic S FDU90, FDU91, FDU91F, FDU92, FDU93, FDU95 XAO00609F-C

Produktionsanlaeggets adresse: Se typeskiltet.

Andre standarder  Blandt andet skal fglgende standarder i deres aktuelle version
overholdes for at opnd korrekt installation:
= [EC/EN 60079-14: "Eksplosive atmosfaerer - del 14: Konstruktion,
valg og opbygning af elektriske installationer"
s EN 1127-1:"Eksplosive atmosfaerer - Forebyggelse og beskyttelse
mod eksplosion - del 1: Grundleeggende begreber og metodik"

Udvidet Den udvidede bestillingskode er angivet pé typeskiltet, som sidder pad
bestillingskode instrumentet, sé& det er klart synligt. Yderligere oplysninger om
typeskiltet kan findes i den tilhgrende betjeningsvejledning.

Opbygning af den udvidede bestillingskode

FDU9X _ *kkkkhkkkkhkkkhkkk + A*B*C*D*E*F*G*“
(Instrumenttype) (Grundlaeggende (Valgfri
specifikationer) specifikationer)

* = Pladsholder
Her vises en option (tal eller bogstav), som vaelges i
specifikationen, i stedet for pladsholderne.

Grundleggende specifikationer

De funktioner, der er helt grundleeggende for instrumentet
(obligatoriske funktioner), er angivet i de grundleeggende
specifikationer. Antal positioner athaenger af det antal funktioner, der
findes. Den valgte option for en funktion kan besta af flere positioner.

Valgfri specifikationer

De valgfri specifikationer beskriver ekstra funktioner for instrumentet
(valgfri funktioner). Antal positioner afheenger af det antal funktioner,
der findes. Funktionerne har en 2-cifret opbygning, som ger det
nemmere at foretage identifikation (f.eks. JA). Det forste ciffer (ID) star
for funktionsgruppen og bestar af et tal eller et bogstav (f.eks. ] = Test,
Certifikat). Det andet ciffer er den veerdi, der star for funktionen i
gruppen (f.eks. A = 3.1 materiale (vade dele), kontrolcertifikat).

Mere detaljerede oplysninger om instrumentet kan findes i fglgende

tabeller. I disse tabeller beskrives de individuelle positioner og ID'er i
den udvidede bestillingskode, som er relevante for farlige placeringer.

Endress+Hauser 5



XA00609F-C Prosonic S FDU90, FDU91, FDU91F, FDU92, FDU93, FDU95

Udvidet bestillingskode: Prosonic S

Fglgende specifikationer gengiver et uddrag af produktstrukturen

og bruges til at tildele:

= Denne dokumentation til enheden (ved hjaelp af den udvidede
bestillingskode pé typeskiltet).

= De enhedsoptioner, der beskrives i dokumentet.

Instrumenttype
FDU90, FDU91, FDU91F, FDU92

Grundleggende specifikationer

Position 1 (godkendelse)

Valgt option Beskrivelse
FDU90 G ATEX I3 GExeclICT5 Ge

H ATEX 113 D Ex tc IlIC Txx’C Dc
FDU91 G ATEX 113 GEx ecIIC T6 Gc
FDU91F
EDU92 H ATEX 113 D Ex tc IlIC Txx’C Dc

Position 4 (opvarmning)

Valgt option Beskrivelse
FDU90 A Ingen
FDU91

Tilslutning til 24 V DC: Se de tekniske oplysninger FMU90!
(Temperaturkompensation)

Valgfri specifikationer

Der findes ingen optioner specielt til farlige placeringer.

Endress+Hauser
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Sikkerhedsanvisn
inger: Generelt

Endress+Hauser

Instrumenttype
FDU93, FDU95

Grundleggende specifikationer

Position 1 (godkendelse)

Valgt option Beskrivelse
FDU93 G ATEX 113 GExeclICT6 Gc
FDU95

ATEX 113 D Ex tc IlIC Txx’C Dc

Position 2 (temperatur, blokeringsafstand, materiale)

Valgt option Beskrivelse
FDU95 1 -40 til +80° C/176°F; 70 cm/2,3 ft; membran 316L, PE-beklaedt
2 -40 til +130° C/266°F; 90 cm/2,9 ft; membran 316L

Valgfri specifikationer
Der findes ingen optioner specielt til farlige placeringer.

= [nstrumentet er beregnet til brug i eksplosive atmosfeerer som
defineret i EN IEC 60079-0 eller tilsvarende nationale standarder.
Huvis der ikke forekommer potentielle eksplosive atmosfaerer, eller
hvis der er truffet yderligere beskyttende foranstaltninger, kan
instrumentet betjenes i henhold til producentens specifikationer.

= Personalet skal opfylde felgende betingelser ved montering, elektrisk
installation, idriftsaettelse og vedligeholdelse af instrumentet:
= Veere tilstraekkeligt kvalificeret til deres stilling og de opgaver, de

udferer

® Veere uddannet i eksplosionsbeskyttelse
= Have kendskab til de nationale bestemmelser

= Fglg installations- og sikkerhedsanvisningerne i
betjeningsvejledningen.

= [nstallation af instrumentet skal ske i henhold til producentens
anvisninger og de nationale bestemmelser.

= Enheden ma ikke betjenes uden for de specificerede elektriske,
termiske og mekaniske parametre.

» Brug kun instrumentet til medier, hvor den mediebergrte del er
udfert i korrekt og bestandigt materiale.



XA00609F-C Prosonic S FDU90, FDU91, FDU91F, FDU92, FDU93, FDU95

» Undga elektrostatisk ladning:

= For plastflader (f.eks. kabinet, sensorelement, speciallak, pasatte
ekstra plader m.m.)

= For isolerede kapaciteter (f.eks. isolerede metalplader)

= Se temperaturtabellerne vedrgrende den tilladte omgivende
temperatur for elektronikkabinettet atheengigt af
anvendelsesomrddet og temperaturklassen.

s Andringer af instrumentet kan pavirke eksplosionsbeskyttelsen og
skal foretages af personale, der er autoriseret til at udfere sadant
arbejde af Endress+Hauser.

Sikkerhedsanvisn Itilfeelde af ekstra eller alternativ speciallakering pé kabinettet eller

inger: andre metaldele geelder fglgende:

Seerlige forhold = Veer opmeerksom pé risikoen for elektrostatisk ladning og afledning.
= Gnid ikke pa overflader med en ter klud.

8 Endress+Hauser
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Sikkerhedsanvisn
inger: Installation
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Elektrisk tilslutning af sensoren Prosonic FDU9x til analyseenheden
Prosonic S
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Zone 2

Tank, farligt omrade zone 2

Elektrisk tilslutning

Tilvalg: Klemkasse

Elektrisk tilslutning via klemkasse

Ekstern stremforsyning til sensorer med varme
Analyse- og kontrolenhed
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Elektrisk tilslutning af to Prosonic FDU9x-sensorer til analyseenheden
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A Zone?2
1 Tank 1, farligt omrdde zone 2
2 Elektrisk tilslutning
3 Tilvalg: Klemkasse
4 Elektrisk tilslutning via klemkasse
5 Ekstern stremforsyning til sensorer med varme
6  Analyse- og kontrolenhed
7 Tank 2, farligt omrade zone 2
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Zone 22
Tank, farligt omrdade zone 22
Elektrisk tilslutning

Tilvalg: Klemkasse

Elektrisk tilslutning via klemkasse

Ekstern stremforsyning til sensorer med varme
Analyse- og kontrolenhed

[CNEC RNV CIN

Installation med justeringsenhed

-

A0036073
4
A Zone 22
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= [nstaller instrumentet, s& der opnds en kapslingsklasse pa mindst
[P68.

= Sensoren kan monteres ved hjeelp af justeringsenhed FAU4O.

= Ved brug af plasttilbeher, skal det sikres, at tilbehgret er velegnet til
omrader med eksplosionsfare. Fglg anvisningerne vedrerende
elektrostatisk ladning.

= Versioner med NPT-adapter er beregnet til tilslutning til en kanal,
som er velegnet til beskyttelsestypen. Adapteren skal sluttes til det
lokale jordforbindelsessystem enten direkte eller via metalkanalen
eller en tilsvarende foranstaltning.

= [ potentielt eksplosive atmosfaerer: Undlad at frakoble elektriske
tilslutninger, nér enheden er aktiveret.

Instrumenttype FDU90

Instrumentgruppe I1IC/1IB
Ved brug af sensoren i omrdder med eksplosionsfare pga. breendbare
gasser, tager eller dampe: Beskyt sensoren mod elektrostatisk ladning.

Instrumentgruppe III, anvendelse i stgv

= Ved brug af sensoren i omrader med eksplosionsfare, hvor der
forekommer braendbare stgvblandinger i luften, skal sensoren
monteres, sa den er omgivet af metalliske eller elektrisk ledende
overlader i en tilbagetrukket eller afskaermet position, f.eks. i en dyse.

= Alt tilbeher skal vaere elektrisk ledende og forbundet til jord.

Instrumenttype FDU91

Sensoren skal monteres i en beskyttet position, hvis der kan forventes
mekanisk belastning.

Instrumenttype FDU91F

Sensorkabinettet bestar af konduktivt materiale og forbindes ligesom
membranen og monteringstilslutningen med sensorkablets jordledning,
som skal sluttes til anleeggets jordforbindelsessystem.

Instrumenttype FDU92

Sensoren skal monteres i en beskyttet position, hvis der kan forventes
mekanisk belastning.

Instrumentgruppe IIC
Ved brug af sensoren i omrdder med eksplosionsfare pga. breendbare
gasser, tager eller dampe: Beskyt sensoren mod elektrostatisk ladning.

Endress+Hauser
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XAO00609F-C

Temperaturtabell

Instrumentgruppe III, anvendelse i stav

s Ved brug af sensoren i omrader med eksplosionsfare, hvor der
forekommer braendbare stegvblandinger i luften, skal sensoren
monteres, sd den er omgivet af metalliske eller elektrisk ledende
overlader i en tilbagetrukket eller afskaermet position, f.eks. i en dyse.

s Alt tilbeher skal vaere elektrisk ledende og forbundet til jord.

Instrumenttype FDU93, FDU95

= Sensorkabinettet bestar af konduktivt materiale og forbindes ligesom
membranen og monteringstilslutningen med sensorkablets
jordledning, som skal sluttes til anleeggets jordforbindelsessystem.

= Sensoren kan skrues fast i en slidsteerk plastflange med konduktiv
beklaedning, en slidsteerk ikke-bekleedt plastflange med en
overflademodstand = 10° Q eller en metalflange.

= Ved brug af en beklaedt plastflange: Installer plastoverfladen uden for
medieflowet.

= Bekleedningen skal medtages i potentialeudligningen. Det anbefales
at bruge konduktive flanger eller metalflanger.

Instrumenttype
er
FDU90 FDU91, FDU91F, | FDU93 FDU95
FDU92
Procestemperatur T, maks. +60 °C | maks. +80 °C maks. +80 °C | maks. +80 °C
(proces)
Zone 2 - anvendelse
Temperaturklasse Tilladt omréde for den omgivende temperatur
Instrumenttype
FDU90 FDU91 FDU91F
med grundleggende specifikation, position 4 = FDU92
FDU93
4 e FDU95
T6 - -40til +60 °C -40til +40°C -40til +60°C
T5 -40til+60°C | -40til +80°C -40til +60°C -40til +80°C
T4 -40til+80°C | -40til+80°C -40til +80°C -40 til +80 °CV
T3 -40til+80°C | -40til+80°C -40ti1 +80°C -40til +80°CY
(hvis relevant T2, T1)
1) Funktionel begreensning pé grund af temperatursikring

Endress+Hauser
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Zone 22 - anvendelse

Tilladt omréde for den omgivende temperatur

Instrumenttype

FDU90 FDU91F FDU95

FDU91 FDU92 med grundleeggende specifikation, position 2 =

FDU93
2
Maks. overfladetemperatur ved en +80°C +80°C +80°C +120°C
omgivende temperatur pa 40 °C
Maks. overfladetemperatur ved en +100°C +100°C +100°C +165°C
omgivende temperatur pa Tp., g
Tilladt omréade for den omgivende -40til +60°C | 40 til +80 °C | 40 til +80°C -40til +130°C
temperatur
1) Temperaturen fremgar af typeskiltet

Tilslutningsdata Graenseveerdier
Emission/signalkredslegb (FMU90, FMU95 til FDU9x)
Instrumenttype
FDU90 |FDU91 |FDU9IF | FDU92 |FDU93 |FDU95

Transmissionsspeending | < 55 Vg | <55 Vige | 55 Vg | <55 Vigr | 55 Vg | <55 Vg
Sendefrekvens (20°C) | 90.0 kHz | 43.0 kHz | 42.0 kHz | 30.5kHz | 27.3 kHz | 17.1 kHz
Maks. effektforbrug 09w 0.4W 0.9W 0.9W 0.7W 0.7W

(effektforbrug over

leengere tid)
NTC-stremforsyning (FMU90, FMU95 til FDU9x)

Instrumenttype
FDU90 FDU91 FDU91F | FDU93 FDU95
FDU92

Stremforsyning <12V <12V <12V <12V <12V
Maks. effektforbrug <04mW | <04mW | <04mW | <0.4mW | <0.4mW
(effektforbrug over laeengere

tid)

Ekstern stremforsyning til | < 26.4 Ve | < 26.4 Ve | = - -
opvarmningskredsleb eller Vpc eller Vpc

14 Endress+Hauser







71542121

www.addresses.endress.com

Endress+Hauser £Z1]

People for Process Automation



	Prosonic S FDU90, FDU91, FDU91F, FDU92, FDU93, FDU95
	Indholdsfortegnelse
	Om dette dokument
	

	Medfølgende dokumentation
	Supplerende dokumentation
	Producentens certifikater
	EF-overensstemmelseserklæring
	EF-typeafprøvningscertifikat

	Producentens adresse
	Andre standarder
	Udvidet bestillingskode
	Opbygning af den udvidede bestillingskode
	Grundlæggende specifikationer
	Valgfri specifikationer
	

	Udvidet bestillingskode: Prosonic S
	
	Instrumenttype
	Grundlæggende specifikationer
	Valgfri specifikationer
	Instrumenttype
	Grundlæggende specifikationer
	Valgfri specifikationer


	Sikkerhedsanvisninger: Generelt
	Sikkerhedsanvisninger: Særlige forhold
	Sikkerhedsanvisninger: Installation
	
	Instrumenttype FDU90
	Instrumenttype FDU91
	Instrumenttype FDU91F
	Instrumenttype FDU92
	Instrumenttype FDU93, FDU95

	Temperaturtabeller
	Zone 2 – anvendelse
	Zone 22 – anvendelse

	Tilslutningsdata
	Grænseværdier


