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EU-Declaration of Conformity
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Déclaration UE de Conformité

Company

Product

Regulations

Standards

Certification

EC 00913 01.21

Endress+Hauser Conducta GmbH+Co. KG
Dieselstrafle 24, 70839 Gerlingen, Germany

erklart als Hersteller in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt
declares as manufacturer under sole responsibility, that the product
déclare sous sa seule responsabilité en qualité de fabricant que le produit

Memosens
COS22E-BA*****%*% %
COS51E-BA****+*

den folgenden Européischen Richtlinien entspricht:
conforms to following European Directives:
est conforme aux prescription des Directives Européennes suivantes :

EMC  2014/30/EU (L96/79)
ATEX  2014/34/EU (L96/309)
RoHS  2011/65/EU (L174/88)

angewandte harmonisierte Normen oder normative Dokumente:
applied harmonized standards or normative documents:
normes harmonisées ou documents normatifs appliqués :

EN 61326-1 (2013) ENIEC 60079-0 (2018)
EN 61326-2-3  (2013) EN 60079-11 (2012)
EN IEC 63000 (2018)

EU-Baumusterpriifbescheinigung Nr. IBExU 20 ATEX 1093 X
EU-Type Examination Certificate No.
Numéro de I'attestation d’examen UE de type

Ausgestellt von/issued by/délivré par IBExU Institut fiir

Sicherheitstechnik GmbH
Qualitatssicherung/Quality assurance/Systéme d’assurance DEKRA EXAM GmbH (0158)
qualité

Gerlingen, 23.06.2021
Endress+Hauser Conducta GmbH+Co. KG

/A/L/”TL M. Rt o

i. V. Jérg-Martin Miiller i. V. Marco Rottmann
Technology Technology Certifications and Approvals
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Povezana dokumentacija

Dokumentacija

Certifikat proizvajalca

Identifikacija

Varnostna navodila

Ta dokument je sestavni del navodil za uporabo Memosens COS22E s kodo BA02145C.
Ta dokument je sestavni del navodil za uporabo Memosens COS51E s kodo BA02146C.

Bro3ura za podrocje dejavnosti CP00021Z
= Protieksplozijska za$¢ita: Smernice in splosna nacela
s www.endress.com

Izjava EU o skladnosti

Oznaka C€

[zdelek izpolnjuje zahteve harmoniziranih evropskih standardov. Zato izpolnjuje tudi zakonske
zahteve direktiv EU. Proizvajalec potrjuje uspeSen preskus naprave s tem, ko jo opremi z oznako C€.

Na tipski plos¢ici so naslednji podatki o vasi napravi:
= [dentifikacija proizvajalca

= KataloSka koda

s Razsirjena kataloSka koda

= Serijska Stevilka

s Varnostne informacije in opozorila

» Primerjajte podatke na tipski plos¢ici s svojim narocilom.

Izjava o skladnosti

S to izjavo skladnosti proizvajalec jamdi, da je izdelek skladen s predpisi evropske direktive o
elektromagnetni zdruZljivosti 2014/30/EU in direktive ATEX 2014/34/EU. Ustreznost je preverjena
z upoS$tevanjem standardov, ki so navedeni v izjavi o skladnosti.

Ex-odobritve

ATEX

& M 1GExiallCT6... T4 Ga
IECEx

ExialICT6... T4 Ga

Izdelek izpolnjuje zahteve, ki jih opredeljuje "sistem potrjevanja IEC za eksplozivne atmosfere". To je
preverjeno na podlagi skladnosti s standardi, ki so navedeni v certifikatu IECEx. Certifikat I[ECEx je na
voljo za vpogled na naslovu: www.iecex.com.

Priglaseni organ

IBExU Institut fiir Sicherheitstechnik GmbH

Senzorja kisika Memosens COS22E in COS51E lahko uporabljate v eksplozivno nevarnih okoljih z
ozirom na:

s certifikat IECEx IBE 20.0011X, vklju¢no s spremembami

s certifikat EU o tipskem pregledu IBExU 20 ATEX 1093 X

Ustrezna izjava EU o skladnosti je del tega dokumenta.

= Najvi§ja temperatura okolice na glavi senzorja ne sme preseci 90 °C (194 °F).

s Senzorji kisika, ki so namenjeni uporabi v nevarnih obmodjih, imajo poseben elektri¢no prevoden
oring. Kovinsko steblo senzorja je elektri¢no povezano z elektri¢no prevodnim mestom vgradnje
(kot je npr. kovinska armatura) z oringom.

s Armaturo oz. mesto vgradnje z ustreznimi ukrepi poveZite z ozemljitvijo v skladu s smernicami Ex.

= Plasti¢no ohisje je dovoljeno ¢istiti samo z vlazno krpo.

Endress+Hauser
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= Ex izvedbe digitalnih senzorjev s tehnologijo Memosens so oznacene z oranzno-rde¢im obroc¢kom
na vti¢ni glavi.
= Najvecja dovoljena dolZina kabla med senzorjem in pretvornikom je 100 m (330 ft).
= Pri uporabi naprav in senzorjev upostevajte regulative na podrocju elektri¢nih sistemov v
eksplozivno nevarnih okoljih (EN/IEC 60079-14).
= Postopke za elektri¢no vezavo, ki so opisani v navodilih za uporabo, je treba obvezno upostevati.
= Ta naprava je bila razvita in izdelana v skladu z direktivo 2014/34/EU z dne 26. februarja 2014
ter izpolnjuje zahteve naslednjih standardov:
= EN[EC 60079-0:2018 / IEC 60079-0:2017 Eksplozivno nevarne atmosfere - 0. del: Splosne
zahteve
= EN 60079-11:2012 / IEC 60079-11:2011 + popravek:2012 Eksplozivno nevarne atmosfere -
11. del: Lastnovarna oprema z zas¢ito kategorije 'i"

Samo Memosens COS22E:

= Senzorji kisika, ki so namenjeni uporabi v nevarnih obmocjih, imajo poseben elektri¢no prevoden
oring. Kovinsko steblo senzorja je elektri¢no povezano z elektri¢no prevodnim mestom vgradnje
(kot je npr. kovinska armatura) z oringom.

= Senzorje, ki vsebujejo dele iz titana ali iz drugih lahkih kovin, je treba za$¢ititi pred udarci.

= Senzorjev ni dovoljeno uporabljati v procesnih pogojih, kjer veljajo posebne zahteve glede
elektrostati¢ne varnosti. [zogibajte se neposrednemu delovanju moc¢nih tokov pare ali prahu na
prikljucni sistem.

Samo Memosens COS51E:

= Senzorjev ni dovoljeno uporabljati v procesnih pogojih, kjer bi lahko prislo do elektrostati¢ne
naelektritve senzorja in priklju¢nega sistema.

= Namenska uporaba senzorja v tekocinah s prevodnostjo vsaj 10 nS/cm je elektrostati¢no varna.

Kodiranje tipa Memosens COS22E-aabbccdde+g
aa Odobritev (ni relevantno za Ex)
BA:
I 1GExiallCT6 ... T4 Ga
IF:
ExialICT6 ... T4 Ga
bb Merilno obmodje (ni relevantno za Ex)
cc Lastnosti pokrovcka
AA = nerjavno jeklo
BA = titan
CA = Alloy C22
YY = posebna izvedba
dd Dolzina senzorja (ni relevantno za Ex) maks. 600 mm
e Material oringa (v pokrovcku) (ni relevantno za Ex)
g Opcijsko = en ali ve¢ znakov, ki dolocajo opcijske lastnosti (ni relevantno

za Ex), npr. test ali drugi certifikati/izjave

Memosens COS51E-aabbcctg
aa Odobritev (ni relevantno za Ex)
BA:
I 1GExiallCT6 ... T4 Ga
IF:
ExialICT6 ... T4 Ga
bb Merilno obmodje (ni relevantno za Ex)
cc Lastnosti pokrovcka

TF = odzivni ¢as T90, 0,5 minute
TN = odzivni ¢as T90, 3 minute
YY = posebna izvedba

g Opcijsko = en ali ve¢ znakov, ki dolocajo opcijske lastnosti (ni relevantno
za Ex), npr. test ali drugi certifikati/izjave
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Memosens COS22E Memosens COS51E

Temperaturne tabele

Vezava

Senzor Procesna temperatura T, Temperatura okolice T,
COS22E -5< T, <70°C (T6) -25<T,<70°C (T6)

-5 < T, <100 °C (T4) -25<T,<70°C (T4)
COS51E -5 < T, < 60°C (T6) -5<T,<60°C(T6)

Zgornja temperaturna tabela velja le za vgradnjo, ki je prikazana na spodnji sliki > B 7. Ce
pogojev za vgradnjo ni mogoce izpolniti, najvisja procesna temperatura T, ne sme preseci najvisje
temperature okolice T,.

Specifikacija Ex

= Senzorja kisika Memosens COS22E in Memosens COS51E sta odobrena v skladu s certifikatom EU
o pregledu tipa IBExU 20 ATEX 1093 X in primeren/na za uporabo v nevarnih okoljih. Ustrezna
Izjava EU o skladnosti je del tega dokumenta.

= Odobrena digitalna senzorja kisika Memosens COS22E in Memosens COS51E imata lastnovaren
vhod z naslednjim setom parametrov:

Parameter Vrednost

P, 180 mW

Odobrena digitalna senzorja kisika Memosens COS22E in Memosens COS51E morata biti priklju¢ena
na kabel Memosens ali na kabelski pretvornik z lastnovarnim izhodom z naslednjim parametrom:

Parameter Vrednost

P, maks. 180 mW

Endress+Hauser
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Pogoji za vgradnjo |

>37 (1.46)

A0041281

®
[

Pogoji za vgradnjo
Meja
Razdalja med vti¢no glavo (spodnjim robom) in procesnim medijem, brez obroca in potisnega obroca
Obmodje procesne temperature T,
Obmodje temperature okolice T,

W N
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