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1  Relaterede dokumenter

Order code:

Ext. ord. cd.:

Ser. no.:

www.endress.com/deviceviewer Endress+Hauser

Operations App

XXXXXXXXXXXX

XXXXX-XXXXXX

XXX.XXXX.XX

Serial number

1.

3.

2.

  A0023555

2  Dokumentinformation

2.1  Anvendte symboler

2.1.1  Sikkerhedssymboler
FARE

Dette symbol gør dig opmærksom på en farlig situation. Der sker dødsfald eller alvorlig
personskade, hvis denne situation ikke undgås.
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ADVARSEL

Dette symbol gør dig opmærksom på en farlig situation. Der kan forekomme dødsfald eller
alvorlig personskade, hvis denne situation ikke undgås.

FORSIGTIG

Dette symbol gør dig opmærksom på en farlig situation. Der kan forekomme mindre eller
mellemstor personskade, hvis denne situation ikke undgås.
BEMÆRK

Dette symbol angiver oplysninger om procedurer og andre fakta, der ikke medfører
personskade.

2.1.2  Elektriske symboler
 Jordledning (PE)

Jordklemmer skal være forbundet, før der foretages anden form for tilslutning.
Jordklemmerne findes både indvendigt og udvendigt på instrumentet:
• Indvendig jordklemme: Jordledningen er sluttet til lysnettet.
• Udvendig jordklemme: Instrumentet er sluttet til anlæggets jordforbindelsessystem.

2.1.3  Værktøjssymboler

Skruetrækker med flad klinge

Gaffelnøgle

2.1.4  Symboler for bestemte typer oplysninger og grafik
 Tilladt

Procedurer, processer eller handlinger, der er tilladte
 Forbudt

Procedurer, processer eller handlinger, der ikke er tilladte
 Tip

Angiver yderligere oplysninger

Reference til dokumentation

Reference til figur

Information eller individuelle trin, der skal følges
1. , 2. , 3.

Serie af trin
1, 2, 3, ...
Delnumre
A, B, C, ...
Visninger
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LED lyser ikke

LED lyser

LED blinker

3  Grundlæggende sikkerhedsanvisninger

3.1  Krav til personalet
Personalet skal opfylde følgende krav for at udføre de nødvendige opgaver:
‣ Være uddannet og kvalificeret til at udføre specifikke funktioner og opgaver.
‣ Være autoriseret af anlæggets ejer/driftsansvarlige til at udføre specifikke opgaver.
‣ Kende landets regler.
‣ Have læst og forstået instruktionerne i vejledningen og den supplerende dokumentation.
‣ Følge anvisningerne og overholde kriterierne.

3.2  Sikkerhed på arbejdspladsen
Ved arbejde på og med instrumentet:
‣ Bruge de nødvendige værnemidler i overensstemmelse med landets regler.

3.3  Driftssikkerhed
Under konfigurations, test- og vedligeholdelsesarbejde på enheden skal der træffes
alternative overvågningsforanstaltninger for at sikre drifts- og processikkerheden .

3.3.1  Ex-område
Ved brug af måleinstrumentet i eksplosive områder skal de relevante standarder og regler for
landet overholdes. Der medfølger en separate Ex-dokumentation, som udgør en integreret del
af denne dokumentation, sammen med enheden. De indeholdte installationsprocedurer,
tilslutningsdata og sikkerhedsanvisninger i dokumentationen skal overholdes.

Se betjeningsvejledningen →   2

• Det tekniske personale skal have den relevante uddannelse.
• De særlige måle- og sikkerhedsrelaterede krav, der gælder for målepunkterne, skal

overholdes.

3.4  Produktsikkerhed
Dette måleinstrument er designet i overensstemmelse med god teknisk praksis, så det
opfylder de højeste sikkerhedskrav, og er testet og leveret fra fabrikken i en tilstand, hvor det
er sikkert at anvende.
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Det opfylder de generelle sikkerhedsstandarder og lovmæssige krav. Det er i
overensstemmelse med de EU-direktiver, der er angivet i instrumentets EU-
overensstemmelseserklæring. Endress+Hauser bekræfter dette ved at forsyne instrumentet
med CE-mærkning.

4  Modtagelse og produktidentifikation

4.1  Modtagelse
Undersøg emballagen og indholdet for eventuelle skader. Kontrollér, at leverancen er
komplet, og sammenhold leverancen med oplysningerne i ordren.

4.2  Produktidentifikation
Se typeskiltets data.

Se betjeningsvejledningen →   2

4.3  Opbevaringstemperatur
–40 til +80 °C (–40 til +176 °F)

5  Montering

5.1  Krav til montering
• Forsøg aldrig at håndtere proben ved at tage fat i stavene!
• Beskyt stavene, så de ikke bliver bøjet!
• Stavene må ikke forlænges!

Se betjeningsvejledningen →   2

5.2  Montering af måleinstrumentet
Monteringssted
Proben kan monteres oven på tanken.



Montering Liquicap T FMI21

6 Endress+Hauser

A B

  A0045457

 1 Montering af proben

A Metaltank
B Plasttank
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  A0045458

 2 Forkert montering

Se betjeningsvejledningen →   2

5.3  Afkortning af stavene

5.3.1  Afkortning
Sørg for at beskytte isoleringen mod skader!
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  A0045459

 3 Afkortning af stavene

5.3.2  Afkortningssæt til probe

1

2

3

3
 (

0
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  A0045460

 4 Afkortning af probe

1 Øjeskrue
2 Tætningsring
3 Isoleringshætte
4 Tilspænd til stoppet
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5.3.3  Afstandsstykke til stave
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  A0045482

 5 Afstandsstykke til stave

1 Metalstav
2 Isoleret stav

5.3.4  Montering af proben

G 1½
Det maksimale tryk pe er 10 bar (145 psi)
Maksimalt tilspændingsmoment 80 til 100 Nm (59.0 til 73.7 lbf ft)
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  A0045483

 6 Probemontering med G 1½

NPT 1½
Det maksimale tryk pe er 10 bar (145 psi)
Maksimalt tilspændingsmoment 40 til 80 Nm (29.5 til 59.0 lbf ft)

1

  A0045485

 7 Probemontering med NPT 1½

1 PTFE-tætningstape
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5.4  Montering af displayet (tilvalg)
Montering af displayet

1 → 2 → 3 →

 A0045486  A0045487  A0045488

‣ Indsæt displaykablet i åbningen i
holderen.

‣ Anbring displayet på holderen. ‣ Slut displayet til den elektroniske
indsats.

4 → 5

 A0045489  A0045490

‣ Anbring holderen på den
elektroniske indsats, og fastgør
den.

‣ Drej displayet i en vinkel på 30 °
til den ønskede position.

‣ En dobbelt kliklyd angiver en
drejning på 30 °.
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Afmontering af displayet

1 → 2 → 3 →

 A0045491  A0045492  A0045799

‣ Drej displayet i en vinkel på 15 °.
‣ En enkelt kliklyd angiver en

drejning på 15 °.

‣ Træk displayet op. ‣ Træk displayholderen op.

4

 A0045800

‣ Afbryd displayet.
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6  Elektrisk tilslutning

6.1  Tilslutning af måleinstrumentet

+

- +

1 2

FEI20
4...20 mA

Display

-

+ -

+-

99 0.

1

  A0045355

 8 Tilslutning af den elektroniske indsats FEI20

1 Transmitterens strømforsyningsenhed

Se betjeningsvejledningen →   2

7  Ibrugtagning

7.1  Betjeningsmuligheder
Se betjeningsvejledningen →   2
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7.2  Tom kalibrering

4 mA

100%

0%

0 %

20 mA

100 %

A B

  A0045691

 9 Tom kalibrering

A Lodret tank
B Cylindrisk tank i vandret position og aktiv linearisering

Indstilling af tom kalibrering uden display

1 → 2 → 3

- +

> 2 s

0.25 Hz

-

2 Hz 10 s

4.0 mA

A

-

4.0 mA

A

 A0045499  A0045500  A0045501
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Indstilling af tom kalibrering med display

1 → 2 → 3

- +

> 2 s

10 s

0 0.
s

z

z

10 s

0 0.
s

z

 A0045646  A0045647  A0045648

7.3  Fuld kalibrering

4 mA

100%

0%

0 %

20 mA

100 %

A B

B

  A0045695

 10 Fuld kalibrering

A Lodret tank
B Cylindrisk tank i vandret position og aktiv linearisering
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Indstilling af fuld kalibrering uden display

1 → 2 → 3

- +

> 2 s

0.25 Hz

-

2 Hz 10 s

20.0 mA

A

-

20.0 mA

A

 A0045499  A0045505  A0045506

Indstilling af fuld kalibrering med display

1 → 2 → 3

- +

> 2 s

10 s

100.0
s

z

s

10 s

100.0
s

z

 A0045646  A0045651  A0045652

7.4  Skift af tom og fuld kalibrering

Omtrentlig værdi for den elektriske strøm i forhold til displayvisningerne

Værdi på displayet Værdi på multimeter

0 % 4.0 mA

10 % 5.6 mA

20 % 7.2 mA

30 % 8.8 mA

40 % 10.4 mA

50 % 12.0 mA

60 % 13.6 mA
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Værdi på displayet Værdi på multimeter

70 % 15.2 mA

80 % 16.8 mA

90 % 18.4 mA

100 % 20.0 mA

7.4.1  Skift af tom kalibrering (f.eks. 30 %)

A B

30% 30%

  A0045698

A Lodret tank
B Cylindrisk tank i vandret position og aktiv linearisering

Skift af tom kalibrering uden display

1 → 2 → 3 →

- +

> 2 s

0.25 Hz

-

2 Hz

7.0 mA

A

30%8.8 mA

18%7 mA

100%20 mA

 A0045510  A0045511  A0045512
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4 → 5 → 6

- +

> 2 s

2 Hz

-

8.8 mA

A

2 Hz 10 s

-

8.8 mA

A

 A0045513  A0045514  A0045662

Skift af tom kalibrering med display

1 → 2 → 3 →

- +

> 2 s

10 s

18.0
s

z

z

30%8.8 mA

18%7 mA

100%20 mA

 A0045663  A0045664  A0045512

4 → 5 → 6

- +

> 2 s

10 s

30.0
s

z

z

10 s

30.0
s

z

 A0045666  A0045667  A0045668
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7.4.2  Skift af fuld kalibrering (f.eks. 70 %)

A B

70%70%

  A0045705

A Lodret tank
B Cylindrisk tank i vandret position og aktiv linearisering

Skift af fuld kalibrering uden display

1 → 2 → 3 →

- +

> 2 s> 2 s

0.25 Hz

-

2 Hz

17.6 mA

A

70%15.2 mA

0%4 mA

85%17.6 mA

 A0045670  A0045671  A0045672

4 → 5 → 6

- +

> 2 s

2 Hz

-

15.2 mA

A

2 Hz 10 s

-

15.2 mA

A

 A0045673  A0045674  A0045675
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Skift af fuld kalibrering med display

1 → 2 → 3 →

- +

> 2 s

10 s

85.0
s

z

s
85%17.6 mA

0%4mA

70%15.2 mA

 A0045676  A0045677  A0045678

4 → 5 → 6

- +

> 2 s

10 s

70.0
s

z

s

10 s

7 .0 0
s

z

 A0045679  A0045680  A0045681

7.5  Aflejringstilstand

+

- +

1 2

FEI20
4...20 mA

Display

-

+ -

  A0045515

 11 Aflejringstilstand fra
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+

- +

1 2

FEI20
4...20 mA

Display

-

+ -

  A0045516

 12 Aflejringstilstand til

7.6  Udgangsdæmpning

= 0 s

0 15 s.

t

100%

+

- +

1 2

FEI20
4...20 mA

Display

-

+ -

  A0045517

 13 Forsinkelse af udgangssignal

+

- +

1 2

FEI20
4...20 mA

Display

-

+ -

= s1

0 15 s.

t

100%

63%

  A0045518

 14 Forsinket udgangssignal







www.addresses.endress.com

*71546427*
71546427


	1 Relaterede dokumenter
	2 Dokumentinformation
	2.1 Anvendte symboler
	2.1.1 Sikkerhedssymboler
	2.1.2 Elektriske symboler
	2.1.3 Værktøjssymboler
	2.1.4 Symboler for bestemte typer oplysninger og grafik


	3 Grundlæggende sikkerhedsanvisninger
	3.1 Krav til personalet
	3.2 Sikkerhed på arbejdspladsen
	3.3 Driftssikkerhed
	3.3.1 Ex-område

	3.4 Produktsikkerhed

	4 Modtagelse og produktidentifikation
	4.1 Modtagelse
	4.2 Produktidentifikation
	4.3 Opbevaringstemperatur

	5 Montering
	5.1 Krav til montering
	5.2 Montering af måleinstrumentet
	5.3 Afkortning af stavene
	5.3.1 Afkortning
	5.3.2 Afkortningssæt til probe
	5.3.3 Afstandsstykke til stave
	5.3.4 Montering af proben

	5.4 Montering af displayet (tilvalg)

	6 Elektrisk tilslutning
	6.1 Tilslutning af måleinstrumentet

	7 Ibrugtagning
	7.1 Betjeningsmuligheder
	7.2 Tom kalibrering
	7.3 Fuld kalibrering
	7.4 Skift af tom og fuld kalibrering
	7.4.1 Skift af tom kalibrering (f.eks. 30 %)
	7.4.2 Skift af fuld kalibrering (f.eks. 70 %)

	7.5 Aflejringstilstand
	7.6 Udgangsdæmpning


