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XA00527F-C

Nivotester FTL325N

O tomto
dokumentu

Souvisejici
dokumentace

Dopliujici
dokumentace

Certifikaty
vyrobce

Tento dokument je pfeloZen do nékolika jazykd. Pravné zévazny je
pouze zdrojovy text v anglictiné.

Dokument pfeloZeny do jazykd EU je k dispozici:

= V oblasti s dokumenty ke staZeni na webovych strankach
Endress+Hauser: www.endress.com -> Ke stazeni -> Prirucky
a technicke specifikace -> Typ: Pokyny k bezpe¢nosti v prostredich
s nebezpe¢im vybuchu (XA) -> Textové vyhledavani: ...

= V nastroji Device Viewer: www.endress.com -> Nastroje pro produkty
-> Pristup k specifickym informacim pro konkrétni prfistroje ->
Prohlédnout vlastnosti pristroje

Tento dokument tvofi nedilnou soucést néasledujicich Navodt k obsluze:
BA01972F/00,BA01973F/00

Pfirucka o ochrané proti vybuchu: CP00021Z/11

Ptirucka o ochrané proti vybuchu je k dispozici:

= V oblasti s dokumenty ke staZeni na webovych strankach spole¢nosti
Endress+Hauser:
www.endress.com -> Ke staZen{ -> Typ médii: Dokumentace ->
Typ dokumentace: Pfirucky a katalogy -> Vyhleddvany text:
CP00021Z

= Na CD pro pfistroj s dokumentaci uloZzenou na CD

EU prohlaseni o shodé

Cislo prohlaseni:

EC_00528

EU prohla3eni o shodé je k dispozici:

V oblasti s dokumenty ke staZeni na webovych strankéach spole¢nosti
Endress+Hauser:

www.endress.com -> Ke staZzeni -> ProhlaSeni ->

Typ: EU prohlaSeni -> Kod produktu: ...

Certifikat o typové zkouSce EU
Cislo certifikatu:

DMT 01 ATEXE 052 X
Seznam pouZitych norem: Viz EU prohlaseni o shodé.
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Nivotester FTL325N

XA00527F-C

Adresa vyrobce

DalSi normy

Rozsifeny
objednaci kod

Endress+Hauser

IEC Prohlaseni o shodé

Cislo certifikatu:
IECEx BVS 15.0085 X

Uvedeni ¢isla certifikatu potvrzuje shodu s nésledujicimi normami
(v zavislosti na verzi pfistroje):

= [EC 60079-0:2017
= [EC 60079-7:2017
= [EC60079-11:2011
= [EC 60079-15:2017

Endress+Hauser SE+Co. KG
Hauptstrafe 1
79689 Maulburg, Némecko

Adresa vyrobniho z&vodu: Viz typovy Stitek.

Mimo jiné musi byt pfi instalaci dodrZeny nasledujici normy v jejich
aktualni verzi:
s [EC/EN 60079-14: ,Vybugné atmosféry — Cast 14: Navrh, vybér
a zfizovani elektrickych instalaci®
s EN 1127-1: ,Vybudna prostfedi - Prevence a ochrana proti vybuchu -
Cast 1: Zakladni koncepce a metodika*

Roz$ifeny objednaci kéd je uveden na vyrobnim Stitku, ktery je
piipevnén na pfistroji tak, aby byl zfetelné viditelny. Dal$i informace
o vyrobnim §titku jsou uvedené v pfislusném néavodu k obsluze.

Struktura rozsifeného objednaciho kédu

FTL32 5N — *kkkkhkkhkkkhkkk + A*B*C*D*E*F*G*”
(Typ (Zdkladni (Volitelné specifikace)
pfistroje) specifikace)
* = Zastupny znak

Na této pozici je namisto zastupného znaku uvedena urcita
volitelnd mozZnost (¢islo nebo pismeno) zvolena ze zobrazenych
specifikaci.



XA00527F-C

Nivotester FTL325N

Zdkladni specifikace

Vlastnosti, jeZ jsou zcela zasadni pro dany pfistroj (povinné vlastnosti),
jsou specifikovany v zakladnich specifikacich. Pocet pozic zavisi na poctu
dostupnych vlastnosti. Zvolend moZnost dané vlastnosti mtzZe byt
sloZzena z nékolika pozic.

Volitelné specifikace

Volitelné specifikace popisuji dalsi vlastnosti pfistroje (volitelné
vlastnosti). Pocet pozic zavisi na poc¢tu dostupnych vlastnosti. Pro
usnadnéni identifikace maji jednotlivé vlastnosti jednotnou strukturu
sloZenou ze 2 znaku (napf. JA). Prvni znak (identifika¢ni znak) oznacuje
skupinu vlastnosti a je tvoten ¢islici nebo pismenem (napf. ] = zkouska,
certifikat). Druhy znak urcuje hodnotu, kterd oznacuje danou vlastnost
v piislusné skupiné (napf. A = materidl 3.1 (sméacené dily), certifikat

o zkousce).

Podrobnéjsi informace o pfistroji jsou uvedeny v nésledujicich
tabulkach. Tyto tabulky popisuji jednotlivé pozice a identifika¢ni znaky
v roz§ifeném objednacim kodu, jeZ jsou relevantni pro nebezpecné
oblasti.

Rozsifeny objednaci kéd: Nivotester
Nasledujici specifikace pfedstavuji vyniatek ze struktury produktu
a pouZzivaji se k pfifazeni:
= této dokumentace k pfistroji (pomoci rozsiteného objednaciho

kédu na vyrobnim Stitku);
= volitelnych mozZnosti pfistroje uvedenych v dokumentu.

Typ pristroje
FTL325N

Zdkladni specifikace

Polozka 1 (schvaleni)

Zvolena moznost Popis

FTL325N G ATEX 113 (1) GEx ec nC [ia] IIC T4, WHG, SIL,
IECEx zé6na 2

Pozice 2 (kryt)

Zvolena moznost Popis

FTL325N 1 Montaz na listu, 22,5 mm, 1 kanal
3 Montéz na listu, 45 mm, 3 kanaly

Endress+Hauser



Nivotester FTL325N XA00527F-C
Pozice 3 (napajeni)
Zvolena moznost Popis
FTL325N A 85-253 V AC
E 20-30VAC/20-60VDC
Pozice 4 (vystup spinace)
Zvolena moznost Popis
FTL325N 1 1x sériovy spina¢ hladiny (SPDT) + 1x alarm jednopolového
spinace (SPST)
3 3x sériovy spinac hladiny (SPDT) + 1x alarm jednopdlového
spinace (SPST)

Bezpecnostni

pokyny:

vSeobecné

Bezpecnostni

pokyny:
Zvlastni podminky

Endress+Hauser

Volitelné specifikace

Nejsou k dispozici Zadné moZznosti specifické pro nebezpecné oblasti.

= Persondl musi spliiovat nasledujici podminky pro montéz, elektrickou
instalaci, uvadéni do provozu a udrZbu pfistroje:
= Vhodn4 kvalifikace pro jeho ulohu a ukoly, které vykon&va.
= Proskoleni na ochranu proti vybuchu.
® Jsou seznameni s narodnimi pfedpisy.

= Pristroj instalujte v souladu s pokyny od vyrobce a s ndrodnimi
predpisy.

= NepouZivejte pfistroj mimo specifikovany rozsah elektrickych,
teplotnich a mechanickych parametra.

= Zabrante vzniku elektrostatického naboje.

= Zarfizeni se smi pouZivat pouze v oblasti se stupném znecisténi 2 nebo
vySSim.

= Obvody musi byt omezeny na prepéti kategorie II.

s Zafizeni musi byt instalovano v krytu, ktery poskytuje ochranu proti
vniknuti alespon IP 54 v souladu s IEC 60079-0.

= V prostredi s potencidlnim nebezpe¢im vybuchu: Neodpojujte
elektrické pfipojky, kdyZ jsou pod proudem.

s Zafizeni musi byt externé chranéno proti pfechodnému prepéti do
140 % maximéalniho napéti.



XA00527F-C Nivotester FTL325N
Bezpecnostni
okyny: instalace
P y Jednokanéalova verze
+|8
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A0027416
A Zbna0, zéna 1
B Zébna 2
1 Senzor, limitni hladina
2 Senzor
3 Hladinové relé
4 Relé signalizace poruchy
5 Zdroj napdjent
8 Endress+Hauser



Nivotester FTL325N XA00527F-C
Trikanélova verze
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A Zobna 0, zéna 1
B Zéna 2
CH1 Kandl 1
CH2 Kandl 2
CH3 Kandl 3
1 Senzor, limitni hladina
2 Senzor
3 Hladinové relé
4 Relé signalizace poruchy
5 Zdroj napdjent
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Nivotester FTL325N

XA00527F-C
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A Min. 6 mm

1 Jiskrove bezpecné kontakty

2 Nivotester FTL325N

3 Jiny typ, jiny produkt

= Chcete-li dosdhnout ochrany proti vniknuti nejméné IP55: Chrarte
zafizeni pfed prachem a vlhkosti, napf. umisténim v Fidici mistnosti
nebo ve vhodném ochranném krytu.

= Mezi jiskrové bezpecnymi a nezabezpe¢enymi svorkami musi byt
vzdalenost (méfeno dle zavitu) alespont 50 mm.

= Pri kombinovani zafizeni s jinymi typy a vyrobky na stejné listé:
DodrZujte vzdélenosti v souladu s prisluSnymi normami a pravidly.

Jiskrova bezpeénost

= DodrZujte pfislusna natizeni béhem propojovani jiskrové bezpeénych
obvodi.

= Jiskrové bezpecéné vstupni obvody jsou galvanicky izolovany od
ostatnich obvodid az do maximalni hodnoty jmenovitého napéti
375 V.

Tabulky teplot Rozsah okolni teploty
Individualni instalace -20°C<T,<+60°C
Sériova instalace -20°C<T,<+50°C

10
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Nivotester FTL325N XA00527F-C

Pripojovaci udaje Napajeci obvod

Pripojeni svorkovnice: | Stfidavé napéti U=85..253V, 50/60 Hz
1,2 P < 1,75 W (verze s jednim kanalem)
P < 2,75 W (verze se tfemi kanaly)

Stejnosmérné napéti U =20 ... 60 Vp
U =20...30Vy, 50/60 Hz
P < 1,20 W (verze s jednim kanalem)
P < 2,25 W (verze se tfemi kanaly)

Kontaktni obvod
Hladinové relé U <250V, 1<2 A, P <500 VA piicos ¢ 20,7
Pfipojeni svorkovnice: U<40Vp, [IS2A,P<8OW

Kanal 1 (CH1): 4, 5, 6
Kanal 2 (CH2): 22, 23, 24
Kanal 3 (CH3): 26, 27, 28 1

Relé signalizace poruchy
Pripojeni svorkovnice:

15,16
1) neni k dispozici ve verzi pro jeden kanal
Obvod senzoru
Pripojeni svorkovnice: Udaje o ptipojeni: Upy<12V R >644Q
Kanal 1 (CH1):7, 8, I, <34 mA Ci=0
Kanal 2 (CH2): 33, 34 Y P, <154 mW L=0
Kanal 3 (CH3): 37,38 1)
Trapézova charakteristika
[Ex ia Ga] IIC [Ex ia Ga] IIB
LO CO LO CO
Max. externi kapacita 0,5 mH 500 nF 1,0 mH 2,0 uF
pfi max. externi
indukénosti 1,0 mH 450 nF 5,0 mH 1,5 pF
Max. externi kapacita 30 mH 1,4 pF 120mH | 9,0 uF
nebo max. externi
indukénost
Pokud pouzivate skupinu ochrany proti [Ex ib Gb] IIC [Ex ib Gb] IIB
vybuchu [Ex ib Gb] IIC/IIB, je aplikace
omezenanall (2) G L, G L, Co
Max. externi kapacita 30 mH 1,4 pF 120mH | 9,0 uF
nebo max. externi
indukénost
1) neni k dispozici ve verzi pro jeden kanal
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