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Sobre este documento FieldEdge SGC500

1 Sobre este documento

1.1 Finalidad del documento

Este manual de instrucciones contiene toda la informacién que pueda necesitarse durante las
distintas fases del ciclo de vida del instrumento: desde la identificacién del producto, recepciéon
de entrada del instrumento, el almacenamiento del mismo, hasta su montaje, conexion,
configuracién y puesta en marcha, incluyendo la localizacién y resolucion de fallos, el
mantenimiento y el desquace del instrumento.

1.2 Simbolos empleados

1.2.1 Simbolos de sequridad

Este simbolo le advierte de una situacion peligrosa. Si no se evita dicha situacién, pueden
producirse lesiones graves o mortales.

A\ ADVERTENCIA
Este simbolo le advierte de una situacion peligrosa. Si usted no evita la situacién peligrosa, ello
podra causar la muerte o graves lesiones.

A ATENCION
Este simbolo le advierte de una situacién peligrosa. No evitar dicha situacién puede implicar
lesiones menores o de gravedad media.

AVISO

Este simbolo sefiala informaciéon sobre procedimientos y otros hechos importantes que no
estan asociados con riesgos de lesiones.

1.2.2 Simbolos para determinados tipos de informacién
Simbolo Significado
Permitido
Procedimientos, procesos o acciones que estan permitidos.
Preferido
Procedimientos, procesos o acciones que son preferibles.

Prohibido
Procedimientos, procesos o acciones que estan prohibidos.

Consejo
Indica informacién adicional.

Referencia a la documentacion.

Referencia a la pagina.

Referencia a gréficos.

B D E @
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FieldEdge SGC500

Sobre este documento

Simbolo Significado
> Nota o paso individual que se debe respetar.
i, B, B Serie de pasos.
Ly Resultado de un paso.
[2] Ayuda en caso de problemas.
(~°) Inspeccién visual.
1.2.3 Simbolos en graficos
Simbolo Significado Simbolo Significado
1,2,3,.. Numero del elemento i, B, .. Serie de pasos
AB,C, ... Vistas A-A,B-B, C-C, ... Secciones

A\

Zona con peligro de explosion

D

Zona segura (zona no explosiva)

1.3 Documentacion

FieldEdge SGC500
= Manual de instrucciones BA02035S
= Informacién técnica TI0O1525S

1.4 Marecas registradas

HART®

Marca registrada del Grupo FieldComm, Austin, EE. UU.

WirelessHART®
Marca registrada del Grupo FieldComm, Austin, EE. UU.

PROFIBUS®

Marca registrada de PROFIBUS User Organization, Karlsruhe, Alemania

EtherNet/IP™

Marca de ODVA, Inc.

Endress+Hauser




Instrucciones basicas de sequridad FieldEdge SGC500

2 Instrucciones basicas de seguridad

2.1 Requisitos que debe cumplir el personal

El personal para las tareas de instalacién, puesta en marcha, diagnésticos y mantenimiento

debe cumplir los siguientes requisitos:

» El personal especializado cualificado y formado debe disponer de la cualificacién
correspondiente para esta funcién y tarea especificas.

» Deben tener la autorizacion del jefe/duefio de la planta.

» Deben estar familiarizados con las normas y reglamentos nacionales.

» Antes de comenzar con el trabajo, se debe leer y entender las instrucciones contenidas en
el manual y la documentaciéon complementaria, asi como en los certificados (segun cada
aplicacion).

» Debe sequir las instrucciones y satisfacer las condiciones bésicas.

Los operarios deben satisfacer los siguientes requisitos:

» Haber recibido la formacién apropiada y disponer de la autorizacién por parte del
explotador/propietario de la planta para ejercer dichas tareas.

» Sequir las instrucciones del presente manual.

2.2 Uso correcto del equipo

El FieldEdge SGC500 se debe instalar, conectar y configurar de conformidad con las
instrucciones del presente manual.

El FieldEdge SGC500 no estd homologado para areas de peligro.

2.3 Seguridad en el lugar de trabajo

Para trabajar con el instrumento:
» Lleve el equipo de protecciéon personal conforme a las normas nacionales.

2.4 Funcionamiento sequro

iRiesgo de lesiones!

» Haga funcionar el equipo unicamente si se encuentra en un estado técnico impecable, sin
errores ni fallos.

» Elresponsable de manejar el equipo sin interferencias es el operador.

Modificaciones del equipo

No esta permitido efectuar modificaciones en el equipo sin autorizaciéon, ya que pueden dar
lugar a riesgos imprevisibles:
» Si aun asi es preciso efectuar modificaciones, consulte estas con Endress+Hauser.

2.5 Seguridad del producto

El SGC500 satisface los requisitos establecidos para la marca CE por las directivas de la UE.

6 Endress+Hauser



FieldEdge SGC500 Descripcion del producto

2.6 Seguridad TI

Otorgamos unicamente garantia si el equipo ha sido instalado y utilizado tal como se describe
en el manual de instrucciones. El equipo esté dotado de mecanismos de seguridad que lo
protegen contra modificaciones involuntarias en los parametros de configuracion.

No obstante, la implementacién de medidas de sequridad TI conformes a las normas de
seguridad del operador y destinadas a dotar el equipo y la transmisién de datos con una
proteccion adicional debe ser realizada por el propio operador.

3 Descripcion del producto

3.1 Funciéon

El FieldEdge SGC500 permite la conexion de los equipos de campo en una planta industrial a
Netilion Cloud. La transmisién de datos tiene lugar a través de la conexion de internet de la
planta. La informacién requerida por Netilion Services es leida con reqularidad en los equipos
de campo y quardada en Netilion Cloud.

Use los datos transmitidos con los servicios siguientes:
= Netilion Connect o
= Netilion Services

Netilion Connect

Los datos transmitidos se pueden recuperar directamente por medio de una interfaz de
software (interfaz de programacion de aplicaciones [API| REST JSON) e integrarse en una
aplicacién de usuario.

ﬂ La interfaz para la programacion de aplicaciones (API) se proporciona como una parte de
la suscripcién para la conexion a Netilion.

Netilion Services
Los datos transmitidos habilitan los servicios digitales de Netilion Services, como Analytics,
Health, Library y Value.

3.2 Aplicacién

El FieldEdge SGC500 se compone de software de Endress+Hauser y hardware.

El FieldEdge conecta el campo a Netilion Cloud. El FieldEdge se instala en un armario situado
en un sistema de automatizacién y permanece conectado de manera permanente a la red de
campoy, a través de una segunda red, a internet. La informacién leida procedente de los

equipos de campo es interpretada y transmitida a Netilion Cloud a través de la conexién de
internet.

Endress+Hauser 7



Descripcion del producto FieldEdge SGC500

El software de Endress+Hauser ofrece lo siguiente:

= Conexién de solo lectura a los equipos de campo a través de protocolos de bus de campo y
puertas de enlace de campo.
Los accesos de escritura opcionales a los equipos de campo se documentan en Netilion
Services y requieren la confirmacién del usuario.

= Procesamiento de datos y transmisién cifrada de datos exclusivamente a Netilion Cloud.

= Adquisicién de datos especificos para los servicios digitales a los que el usuario se haya
suscrito en Netilion.

= FEjecucién automadtica de actualizaciones en sequndo plano: actualizaciones de seguridad,
modificaciones de software y mejoras funcionales.

No se ha previsto la entrada de comunicacién procedente de internet, por lo que esta se
debe bloquear en el cortafuegos del sistema. El enrutamiento hacia la red de campo no
resulta posible.

3.3 Modelo de licencias

El Field Edge SGC500 solo se puede pedir como opcién en combinacién con una suscripcién
Netilion a www.netilion.endress.com o https://developer.netilion.endress.com/discover. Las
cuotas de suscripcion se facturan anualmente. Tras finalizar la suscripcién, es imprescindible
destruir el SGC500 de forma segura o bien devolverlo a Endress+Hauser. En caso de defecto
irreparable en el hardware del equipo, Endress+Hauser le proporcionaréd un equipo de
reemplazo.

8 Endress+Hauser



FieldEdge SGC500 Descripcion del producto

3.4 Diseno del sistema
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1 Arquitectura de red
1 Equipos de campo de Endress+Hauser y de terceros
2 Comunicacién mediante bus de campo
3 Puertas de enlace de campo compatibles para la conversion del protocolo de bus de campo a un
protocolo IP
4  Comunicacion Ethernet
5  FieldEdge SGC500, lee los datos del equipo de campo y los transmite de manera sequra a Netilion

Cloud
6  Conexidn a internet WAN: https, conexion de la planta
7 Netilion Cloud
8  Conexion de internet https
9  Netilion Services: aplicacién Netilion Service basada en el navegador de internet
10 Aplicacién de usuario
11 Netilion Connect: interfaz de programacién de aplicaciones (API)
12 Ethernet industrial

s Para obtener informacion detallada sobre Netilion Connect, véase:
https://developer.netilion.endress.com/discover

= Para obtener informacion detallada sobre Netilion Services, véase:
https://netilion.endress.com

Endress+Hauser 9



Descripcion del producto FieldEdge SGC500

3.5 Comunicaciéon y procesamiento de datos

Comunicacion de bus de campo compatible Conexion a FieldEdge

HART Bus de campo a través de puerta de enlace de campo a

conexién Ethernet

WirelessHART

PROFIBUS

EtherNet/IP Directa a través de conexion Ethernet industrial
FieldEdge Conexion a Netilion Cloud

FieldEdge SGC500 Conexion a internet: WAN, https

10 Endress+Hauser



FieldEdge SGC500

Descripcion del producto

3.6 Diseiio del producto
1 2 34 5 67
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2 FieldEdge SGC500
1 Modo del interruptor de usuario
2 LED
3 Guardidn (watchdog)
4 Encendido de vehiculo a motor (no se usa)
5 Ranura para tarjeta SD (no se usa)
6  Indicador LED de alimentacion
7 LED de disco duro HDD
8  Interruptor de encendido

Conexion de audio (no usada)

USB 3.0 (no se usa)

Bus CAN (no se usa)

ESD (no se usa)

Puertos COM RS-232/422/485 (no se usan)
Alimentacion

GbE LAN

GbE LAN (no se usa)

GbE LAN

Puerto del indicador (no se usa)

Endress+Hauser
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Recepcion de material e identificacion del producto FieldEdge SGC500

4 Recepcion de material e identificacién del producto

4.1 Recepciéon de material

= Compruebe si el embalaje tiene dafios visibles producidos durante el transporte.
= Para evitar dafios, retire el embalaje con cuidado.
= Conserve todos los documentos adjuntos.

El sistema no se debe poner en funcionamiento si previamente se detectan dafios en el
contenido. Siga las instrucciones que figuran en
https://netilion.endress.com/legal/terms-of-service. Devuelva el SGC500 si asi se lo solicita
Endress+Hauser. Use el embalaje original, si es posible.

ﬂ El equipo es reemplazado tras consultar a Endress+Hauser y solo se debe devolver previa
solicitud.

4.1.1 Alcance del suministro

El alcance del suministro incluye:

SGC500

1 x conector de regleta de terminales de alimentacién
1 x pestafia de sujecion para montaje en rail DIN

1 x capuchén de proteccién antipolvo

1 x documentacion

4.2 Identificacién del producto

4.2.1 Placa de identificacion

Manufactured

by OnLogic for Endress+Hauser {Z1]

FieldEdge SGC500 (LTI
MAC LAN1: 4¢:38:d5:10:7d:14 b‘}:
4,,MAC LAN2: 4¢:38:d5:10:7d:15 =

MAC LAN3: 4¢:38:d5:10:7d:16 S/N: PC000624520

3 ‘ 2

woassalpua-uolau-dipy

®

3 Placa de identificacién del SGC500

Cddigo QR con enlace a la ayuda de Netilion
Numero de serie de Endress+Hauser
Nombre del producto de Endress+Hauser
Direcciones MAC de las conexiones LAN

W N =

ﬂ No utilice la direccion MAC correspondiente a LAN 2, ya que este puerto no se usa.

12 Endress+Hauser



FieldEdge SGC500

Instalacion

4.2.2 Direccion del fabricante

Hardware

Software

Hecho por OnLogic para Endress+Hauser
OnLogic

35 Thompson St, South

Burlington, VT

05403

Estados Unidos

Endress+Hauser Process Solutions AG
Christoph Merian-Ring 12

CH-4153 Reinach

Suiza

www.es.endress.com

4.3 Almacenamiento y transporte

ﬂ Utilice siempre el embalaje original al transportar el producto.

43.1 Rango de temperatura ambiente

-25..70°C(-13 ... 158 °F)

4.3.2 Temperatura de almacenamiento

-40..80°C (-40 ... 176 °F)

433 Humedad
0...90 %, sin condensacion

4.3.4 Resistencia a vibraciones

Sometido a ensayos segun
= [EC 60068-2-64
= MIL-STD-810G

4.3.5 Resistencia a golpes

Sometido a ensayos segun
= [EC 60068-2-27
= MIL-STD-810G

5 Instalacion

5.1 Condiciones de instalacion

Para garantizar un funcionamiento correcto del SGC500, tenga en cuenta lo siguiente:

= Tension de alimentacién 9 ... 36 V¢

= Rango de temperatura ambiente-25 ... 70 °C (=13 ... 158 °F)

= Humedad relativa O ... 90 % sin condensacion

= Resistencia a las vibraciones sequn IEC 60068-2-64

ﬂ Cuando seleccione la ubicacion del SGC500, asegurese de que resulte posible conectarlo a

internet y a la red de campo.

Endress+Hauser
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Instalacion

FieldEdge SGC500

5.2 Montaje del equipo

Medidas del SGC500: 56 mm (2,20 in) - 154 mm (6,06 in) - 119 mm (4,69 in)

119 (4.69) / 154 (6.06)

156 (2.20)

4 Medidas del SGC500, unidad: mm (in)

Montaje en railes DIN
1. Fije en el SGC500 la pestafia suministrada para el rail DIN.

2. Monte el SGC500 en un rail DIN en un armario de sistema.

ﬂ Es necesario que el SGC500 cuente con espacio suficiente alrededor para disipar el calor.

5.3 Comprobaciones tras la instalacién

;Los componentes montados estan intactos (comprobacion visual)?

;Todos los componentes cumplen las especificaciones obligatorias? Por ejemplo:
= Temperatura ambiente
s Humedad

;Todos los tornillos de fijacién estan apretados con firmeza?

;Se encuentra el SGC500 montado correctamente en el rail DIN?

;EI' SGC500 esta montado con las aletas de refrigeracion en posicién vertical para optimizar la
disipacion de calor?

14
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FieldEdge SGC500 Conexion eléctrica

;La alimentacién eléctrica es correcta? a ‘

;La polaridad de la alimentacion eléctrica es correcta?

6 Conexion eléctrica

6.1 Condiciones de conexion

Se deben cumplir las condiciones siguientes:
= Asegurese de que el cable no presente ninguna tensién eléctrica cuando lo conecte al

SGC500

= Siga las indicaciones que figuran en la informacién sobre la conexioén recogida en este
manual

= Tension de alimentacién 9 ... 36 V¢

= La fluctuacion admisible de la tension es de + 10 %

6.2 Conexién del equipo

6.2.1 Conexion de la tension de alimentacion

Daiios en el equipo
» No abra la caja del FieldEdge SGC500.

LEERETERTNCRRT Y

o Jo o Jolel 1

H
T Y=Yy ey apepapppy mp——

5 Alimentacién del SGC500, hembra para conector de 3 pines

1 Tension de alimentacion, polo negativo
2 Nousado
3 Tensién de alimentacion, polo positivo

En el alcance del suministro se incluye un conector de 3 pines para la tensién de alimentacion.

Endress+Hauser 15



Opciones de funcionamiento FieldEdge SGC500

Conexién del conector de 3 pines para la tensién de alimentacién
1. Conecte el polo negativo de la tension de alimentacion al terminal 1 (-).

2. Conecte el polo positivo de la tension de alimentacién al terminal 3 (+).

ﬂ Conexion de la tension de alimentacién: = 17

6.2.2 Conexién de los puertos LAN
ﬂ Conexion de los puertos LAN: > B 17

6.3 Comprobaciones tras la conexién

(El equipo estd indemne (inspeccion visual)? ;Los cables estan intactos (inspeccién visual)?

;La tensién de alimentacion concuerda con la especificada en la placa de identificacién?

;La tensién de alimentacion se ha conectado correctamente?

7 Opciones de funcionamiento

Para la configuracion local, el SGC500 se puede conectar a través de un ordenador portatil con
una conexion de red. EI SGC500 se puede configurar con un navegador de internet como
Chrome o Firefox.

8 Integracion en el sistema

La integracion en el sistema se efectua por medio de Netilion y tiene lugar autométicamente
en sequndo plano de la manera descrita. En cuanto se establece una conexién de internet para
el SGC500, este pasa a estar visible en Netilion Cloud, desde donde se puede controlar.

16 Endress+Hauser



FieldEdge SGC500 Puesta en marcha

9 Puesta en marcha

9.1 Conexion del SGC500

9.1.1 Conexiones separadas para internet y la red de campo

ﬂ = Recomendamos usar redes diferentes para internet y la red de campo, tal como se
explica en esta seccion.
= Los ajustes del cortafuegos del sistema no bloquean las solicitudes autorizadas
procedentes de internet y dirigidas a la red de campo y permiten el acceso a Netilion a
través de https://*.netilion.endress.com. Se usan https://api.netilion.endress.com y
https://downloads.netilion.endress.com.

Internet

https://* netilion.endress.com
(port443)

N
i
il

1
/i@ [ Y s
3 [~
2

A0044505

®
N

Conexiones separadas para internet y la red de campo

LAN1 (WAN 1: nube) para conexién a internet
LAN3 (LAN2: campo) para conexién al bus de campo
LANZ no se usa

Cortafuegos del sistema

W N =

ﬂ Los cables Ethernet no estan incluidos en el alcance del suministro.

Endress+Hauser 17



Puesta en marcha FieldEdge SGC500

1. Conecte el cable Ethernet para la conexion de internet a LAN1 (WAN 1: nube) del
SGC500.

2. Conecte el cable Ethernet para la red de campo a LAN3 (LAN2: campo) del SGC500.
Ponga una cubierta protectora contra el polvo sobre la conexién LAN que no esta en uso.

4.  Conecte la tension de alimentacion. > 15
~ El LED de alimentacién del SGC500 se debe iluminar de color azul.

9.1.2 Conexién comun para internet y la red de campo

ﬂ = Recomendamos usar redes diferentes para internet y la red de campo. > 8 17
= Sisolo se configura una red para internet y la red de campo, se debe usar la conexién
LAN1 (WAN 1: nube).
= Los ajustes del cortafuegos del sistema no bloquean las solicitudes autorizadas
procedentes de internet y dirigidas a la red de campo y permiten el acceso a Netilion a
través de https://*.netilion.endress.com. Se usan https://api.netilion.endress.com y
https://downloads.netilion.endress.com.

18 Endress+Hauser



FieldEdge SGC500 Puesta en marcha

Internet
https://* netilion.endress.com
(port443)
6
— —
T 1
5 I —
I —
— 1
4
3 2 1
A0044631
7 Conexién comun para internet y la red de campo
1 LANS3 no se usa
2 LAN2 no se usa
3 LANI1 (WAN 1:nube)
4  Redde campo
5  Cortafuegos del sistema
6  Conexion de internet

Los cables Ethernet no estan incluidos en el alcance del suministro.

1. Conecte el cable Ethernet desde el cortafuegos del sistema hasta LAN1 (WAN 1: nube)
del SGC500.

2. Ponga una cubierta protectora contra el polvo sobre las conexiones LAN que no estén en
uso.

Conecte la red de campo al cortafuegos del sistema.

4. Conecte internet al cortafuegos del sistema.

Endress+Hauser 19



Puesta en marcha FieldEdge SGC500

5. Conecte la tension de alimentacion. - 15
~ El LED de alimentacién del SGC500 se debe iluminar de color azul.

ﬂ Si solo se usa la conexiéon LAN1, la conexién EtherNet/IP no es compatible.

9.2 Conexién automatica del SGC500 a Netilion Cloud
Requisitos
Se ha establecido el acceso a Endress+Hauser Netilion.
1. Inicie sesion en Endress+Hauser Netilion https://netilion.endress.com/app/id/.
2. En Netilion, use la funcién de navegacién para abrir la pagina Equipos perimetrales.

3. Seleccione el SGC500 en la pagina Equipos perimetrales.
L= Una vez que el SGC500 se ha conectado a Netilion Cloud, aparece un punto verde
junto al SGC500.

ﬂ = Sino se muestra un punto verde al lado del SGC500, espere unos minutos y actualice la
lista de dispositivos perimetrales (F5).
= Si el SGC500 sigue sin mostrarse con un punto verde, conecte manualmente el SGC500
a Netilion Cloud »> B 20.

9.3 Conexion manual del SGC500 a Netilion Cloud

Si la conexion automatica del SGC500 a Netilion Cloud ha fallado, conecte el SGC500 a
Netilion Cloud manualmente.
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1 Cable Ethernet entre el ordenador portdtil y LAN3 (LAN2: campo)
2 Ordenador portdtil con un navegador de internet para la configuracién

1. Conecte el ordenador portatil mediante un cable Ethernet a LAN3 (LAN2: campo) del
SGC500.

Abra un navegador de internet.

Escriba la URL 169.254.1.1.
L= Se abre la aplicacion SGC500.

4. Inicie sesion. Nombre de usuario: admin. Contrasefia: niimero de serie del SGC500.
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5. Siga las instrucciones que aparecen en la aplicaciéon SGC500 y lleve a cabo la
configuracién.

ﬂ Sila conexion a Netilion falla, compruebe la disponibilidad del DNS.
Compruebe los siguientes escenarios de DNS en la red del SGC500:
Escenario 1: Acceso a internet del SGC500 a través de servidor proxy (recomendado).

1a: E1 SGC500 puede acceder al servidor proxy con la direccion IP del proxy. El proxy esta
configurado en la aplicacion del SGC500 con su direccion IP. EI SGC500 no requiere una
configuracion de DNS.

1b: E1 SGC500 puede acceder al servidor proxy con el nombre del proxy. El proxy esta
configurado en la aplicacién del SGC500 con su nombre de proxy. E1 SGC500 necesita
acceder a un servidor DNS para poder resolver el nombre del proxy.

Escenario 2: E1 SGC500 puede acceder a https://* netilion.endress.com directamente; no
se dispone de un servidor proxy. No se recomienda esta posibilidad, ya que no hay
cortafuegos. El SGC500 necesita acceder a un servidor DNS para resolver

* netilion.endress.com.

6. En cuanto se haya establecido una conexién de internet, desconecte el cable Ethernet de
LAN3 (LAN2: campo) en el SGC500.

7. Conecte el cable Ethernet para la red de campo a LAN3 (LAN2: campo) del SGC500.
8. Conecte el SGC500 con Netilion Cloud. > B 20

El numero de serie se puede encontrar en la placa de identificacion y en la seccién
"Actualizaciones de software" > B 26.

Si no resulta posible conectarse a la aplicacion SGC500:
Verifique los ajustes TCP/IP del ordenador portatil conectado.

Autorice la asignacién automatica de una direccién IP (DHCP) o la asignacion de una
direccion IP fija.

3. De manera alternativa, configure la direccién IP 169.254.1.2 con la mascara de subred
255.255.0.0.

4. Compruebe asimismo que no esté habilitado el uso de un proxy http.

Escriba la direccion en un ordenador portatil de la misma red
https://api.netilion.endress.com/status.

L= El estado I am alive confirma que se dispone de acceso de internet sin restricciones
a netilion.endress.com.

Pongase en contacto con el administrador de TI si no se puede establecer una conexion
desde el SGC500 a Netilion.
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9.4 Conexién a la red de campo

Requisitos
= Se ha establecido el acceso a EndresstHauser Netilion.
= E] SGC500 se encuentra visible en Netilion Cloud.

1. [Inicie sesién en Endress+Hauser Netilion https://netilion.endress.com/app/id/.
Use la navegacién en Netilion para abrir la padgina Equipos perimetrales.

En la pagina Equipos perimetrales, haga clic en el SGC500 relevante.
L= Se muestra la pagina "Detalles de los equipos perimetrales".

4. En la seccion 'Interfaces de red", haga clic en LAN2: campo (LAN3).
L= Se muestra la pagina "Detalles de la interfaz de red".

Haga clic en Editar.
Configure los ajustes IP de la red de campo.
Haga clic en Guardar para guardar los ajustes.

Espere hasta que los ajustes se actualicen.

= B B B B

Use F5 para actualizar la lista de equipos perimetrales.

L= El SGC500 se muestra con un punto verde.

10. Bus de campo a través de la puerta de enlace de bus de campo: > B 23. EtherNet/IP:
> B24

La conexion a equipos de campo o puertas de enlace de campo solo resulta posible en la
red de campo configurada. El enrutamiento de subred no es compatible.

9.5 Conexion a la puerta de enlace de campo
ﬂ Esta seccién no es aplicable a EtherNet/IP.

Requisitos
= Se ha establecido el acceso a Endress+Hauser Netilion.
= E] SGC500 esta conectado a Netilion Cloud.

1. [Inicie sesion en Endress+Hauser Netilion https://netilion.endress.com/app/id/.
2. En Netilion, use la funcién de navegacién para abrir la pagina Equipos perimetrales.

En la pagina Equipos perimetrales, haga clic en el SGC500 relevante.
-~ Se muestra la pagina "Detalles de los equipos perimetrales".

4. En la seccion "Puertas de enlace de campo", haga clic en Crear.
-~ Se muestra la pagina "Crear puerta de enlace de campo".

Seleccione el tipo de puerta de enlace de campo.
Introduzca los ajustes para la puerta de enlace de campo.

Haga clic en Guardar para guardar los ajustes.

Endress+Hauser 23



FieldEdge SGC500 y Netilion FieldEdge SGC500

Espere hasta que los ajustes se actualicen.

9. Use F5 para actualizar la lista de equipos perimetrales.

- EI SGC500 se muestra con un punto verde.
La puerta de enlace de campo configura esta conectada al SGC500.

10. Repita estos pasos si se necesita una puerta de enlace de campo adicional.
= EISGC500 ya esta listo para el uso con Netilion Services.

9.6 Conexion a EtherNet/IP

Esta seccién no es aplicable a los buses de campo conectados al SGC500 a través de una
puerta de enlace de campo.

Requisitos
= Se ha establecido el acceso a Endress+Hauser Netilion.
= E] SGC500 esta conectado a Netilion Cloud.

Inicie sesién en Endress+Hauser Netilion https://netilion.endress.com/app/id/.

En Netilion, use la funcién de navegacién para abrir la pagina Equipos perimetrales.

En la pagina Equipos perimetrales, haga clic en el SGC500 relevante.
L~ Se muestra la pagina "Detalles de los equipos perimetrales".

4. Haga clic en Editar.
L~ Se muestra la pagina "Detalles de los equipos perimetrales".

En la seccién "Estado de activaciéon de EtherNet/IP", cambie el estado a Activar.
Haga clic en Guardar para guardar los ajustes.

Espere hasta que los ajustes se actualicen.

& B B B

Use F5 para actualizar la lista de equipos perimetrales.

= EI SGC500 se muestra con un punto verde.
La red de campo Ethernet esta conectada al SGC500. E1 SGC500 ya esta listo para el
uso con Netilion Services.

10 FieldEdge SGC500 y Netilion

10.1  Uso del FieldEdge SGC500 en Netilion

Resultan posibles las conexiones siguientes:
= Netilion Services o
= Netilion Connect

Netilion Services

Para obtener informacién detallada sobre Netilion Services, véase
https://netilion.endress.com
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Netilion Connect

Para obtener informacién detallada sobre Netilion Connect, véase
= Para consultar la documentacion relativa al acceso a los datos de los equipos de campo
a través de una API, véase
https://developer.netilion.endress.com/discover
= Para consultar la documentacion relativa al acceso a los datos de los equipos de campo
a través de una API, véase
https://api.netilion.endress.com/doc/v1/ o cédigo QR.

8 Informacion para acceder a los datos de los equipo de campo mediante un cédigo QR.

10.2 Acerca de Netilion

Netilion es el ecosistema IIoT de Endress+Hauser que hace posibles las aplicaciones
inteligentes en red en el internet de las cosas industrial. Las tecnologias de internet mas
punteras y seguras hacen posibles estos servicios digitales, en combinacién con las tecnologias
de los procesos de produccién industriales. Todos nuestros servicios Netilion se ponen en
funcionamiento de manera facil y directa.

Mas informacién sobre Netilion Ayuda de Netilion

netilion.endress.com help.netilion.endress.com

11 Mantenimiento
Reitre la suciedad de la caja cada cierto tiempo.

Cuando lleve a cabo la limpieza, tenga en cuenta lo siguiente:

= Use un pafio humedo

= No use aditivos quimicos

= No es necesario efectuar un mantenimiento local, ya que las actualizaciones tienen lugar
automdaticamente en segundo plano.
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12 Diagnéstico y localizacion y resolucion de fallos

Localizacién y resolucion de fallos en general

Fallo Localizacién y resolucién de fallos

El FieldEdge no aparece en Netilion Cloud = Compruebe la conexién a internet

= Compruebe la conexién del cable Ethernet > 17
= Compruebe los ajustes de IP del FieldEdge

= Compruebe el cortafuegos

El FieldEdge aparece en Netilion Cloud, pero no se = Compruebe la conexion de la red de campo
transmiten datos de campo. = Compruebe los ajustes de la puerta de enlace de campo

. Informacion detallada sobre Netilion Connect:
Para consultar la documentacion relativa al acceso a los datos de los equipos de campo a
través de una API, véase:
https://developer.netilion.endress.com/discover

13 Actualizaciones del software

Las actualizaciones del software son parte integrante de los servicios de Netilion y se
transmiten automaticamente al SGC500. No es necesario que el usuario intervenga ni
que dé su aprobacion.

14 Numero de serie SGC500

15 Reparaciones
15.1 Observaciones generales

No se permite llevar a cabo reparaciones en el equipo. En caso de fallo, péngase en contacto
con el personal de servicios de Endress+Hauser.
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15.2  Devolucién y/o cancelacién de la suscripcion Netilion Subscrip-
tion
El equipo se debe devolver a Endress+Hauser en los casos siguientes:

= Tras cancelar la suscripcion Netilion Subscription
= Si asi lo requiere el personal de servicios de Endress+Hauser en caso de sustitucion del

equipo

15.3  Eliminacién de residuos

Tan solo puede eliminar el equipo si cuenta con el permiso del personal de servicios de
Endress+Hauser. A fin de asegurar que la eliminacién se lleve a cabo de manera segura, debe
sequir las instrucciones del personal de servicios de Endress+Hauser.
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