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Rovid kezelési utmutato
Deltapilot M FMB50, FMB51,
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Ez a Révid hasznélati itmutaté nem helyettesiti a késztilékhez
tartoz6 Hasznéalati utmutatot.

A késziilékre vonatkozo részletes informdaciok megtalalhaték a
Haszndlati utmutatdban és a kiegészité dokumentéciéban.

Minden eszkodzvaltozathoz elérhetd innen:
= Internet: www.endress.com/deviceviewer
s Okostelefon/tablagép: Endress+Hauser Operations app

Endress+Hauser £Z1]

People for Process Automation


http://www.endress.com/deviceviewer

Kapcsolodé dokumentécio Deltapilot M FMB50, FMB51, FMB52, FMB53 HART

1 Kapcsolodé dokumentacio
Endress+Hauser £Z1]
Order code:  PXOXKXXXXXXX | =
1. @ Ser.no.: XXXXXXXXXXXX

Ext. ord. cd.: XXX XXXAK XX

I

Serial number

2. www.endress.com/deviceviewer Endress+Hauser

l Operations App

I 7 Download on the

:I ‘j-l-' o App Store
ANDROID APP ON

M > P> Google Play

A0023555

2 Néhany sz6 err6l a dokumentumrél
2.1 A dokumentum funkciéja

A Rovid haszndlati utmutaté minden lényeges informadciot tartalmaz az atvételtsl az elsé
izembe helyezésig.

2 Endress+Hauser



Deltapilot M FMB50, FMB51, FMB52, FMB53 HART Néhany sz6 errél a dokumentumrol

2.2 Alkalmazott szimbélumok

2.2.1 Biztonsagi szimbélumok

Ez a szimbélum veszélyes helyzetre figyelmezteti Ont. A veszélyes helyzet figyelmen kiviil
hagyasa sulyos vagy halélos sértiléshez vezet.

A\ FIGYELMEZTETES )
Ez a szimbolum veszélyes helyzetre figyelmezteti Ont. A veszélyes helyzet figyelmen kivtil
hagyasa sulyos vagy halélos sértiléshez vezethet.

A VIGYAZAT )
Ez a szimbdlum veszélyes helyzetre figyelmezteti Ont. A veszélyes helyzet figyelmen kiviil
hagyésa konnyebb vagy kézepes sulyossagu sériiléshez vezethet.

Ez a szimbolum olyan eljarasokat és egyéb tényeket jel6l, amelyek nem eredményezhetnek
személyi sériilést.

2.2.2 Elektromos szimbélumok

@ Védéfoldelés (PE)

Foéldel6 csatlakozok, melyeket minden mas csatlakozas kialakitasa elétt féldelni kell.
A foldelé csatlakozék a késziilék belsejében és kiilsején helyezkednek el:

= Bels6 foldeld csatlakozo: a védéfoldelést a halozati betap foldel6kabeléhez csatlakoztatja.
= Kiilsé foldeld csatlakozo: a késziiléket az tizem foldeld rendszeréhez csatlakoztatja.

2.2.3 Bizonyos tipusu informaciokra és dbrakra vonatkoz6 szimboélumok

Bizonyos tipusu informdciokra és abrakra vonatkozé szimboélumok

Megengedett
Megengedett eljarasok, folyamatok vagy tevékenységek

E4Tilos
Tiltott eljarasok, folyamatok vagy tevékenységek

B3 Tipp
Tovabbi informécidkat jelez

Dokumentaciéra valo hivatkozas

Oldalra valo hivatkozas

=

Szemrevételezés

>
Figyelmeztetés vagy betartando egyedi lépés

1,2,3,..
Tételszamok

Endress+Hauser 3



Alapvetd biztonsagi utasitasok Deltapilot M FMB50, FMB51, FMB52, FMB53 HART

1, 2,3
Lépések sorrendje

—
Egy lépés eredménye

2.3 Bejegyzett védjegyek
= KALREZ®
Az EI Du Pont de Nemours & Co., Wilmington, USA bejegyzett védjegye
= TRI-CLAMP®
A Ladish & Co., Inc., Kenosha, USA bejegyzett védjegye
= HART®
A FieldComm Group bejegyzett védjegye, Austin, USA
= GORE-TEX® a WL Gore & Associates, Inc., USA védjegye

3 Alapvet6 biztonsagi utasitasok
3.1 A személyzetre vonatkozé kovetelmények

A személyzetnek az alabbi kdvetelményeknek kell megfelelnie feladatai ellatasdhoz:

» A feladathoz megfelelé szakképesitéssel rendelkeznek

» Rendelkeznek az tizem tulajdonosanak/iizemeltetéjének engedélyével

» Ismerik a sz6vetségi/nemzeti szabalyozésokat

» A munka megkezdése elétt elolvassak és értelmezik az utmutato, a kiegészité
dokumentécio, valamint a tanusitvanyok szerinti utasitadsokat (az alkalmazastol fiiggéen)

» Betartjak az utasitdsokat és az alapvet6 feltételeket

3.2 Rendeltetésszeri hasznalat

A Deltapilot M egy hidrosztatikus nyomdasérzékel6 a szint és a nyomdas mérésére.

3.2.1 El6relathaté helytelen hasznalat
A gyarté nem felel a nem megfelel§ vagy nem rendeltetésszerd hasznélatbél eredé karokért.

Hatéresetek igazolasa:

» Specidlis folyadékok és tisztitofolyadékok esetén az Endress+Hauser érémmel nyujt
segitséget a nedvesitett alkatrészek korrézioallésdganak ellenérzésében, de semmilyen
garanciat vagy felel6sséget nem véllal.

3.3 Munkahelyi biztonsag

Az eszk0z0On és az eszkodzzel végzett munkak esetén:
» A sziikséges személyi védéfelszerelést a szdvetségi/nemzeti el6irdsok szerint kell viselni.
» A készuilék csatlakoztatdsa el6tt kapcsolja ki a tapfesziiltséget.

4 Endress+Hauser



Deltapilot M FMB50, FMB51, FMB52, FMB53 HART Alapvet6 biztonsagi utasitasok

3.4 Uzembiztonsag

Sériilésveszély!
» Az eszkdzt csak megfelelé és izembiztos miiszaki allapotban muikédtesse.
» Az lzemeltetd felel az eszkdz zavartalan muikodéséért.

Az eszko6z atalakitasa

Az eszkdz jogosulatlan médositadsai nem megengedettek és elére nem lathato veszélyekhez
vezethetnek.
» Ha ennek ellenére modositasokra van sziikség, forduljon az Endress+Hauser-hez.

Javitas

A folyamatos lizembiztonsag és megbizhat6sag érdekében:

» A késziiléken végzett javitasokat csak akkor szabad elvégezni, ha azok kifejezetten
megengedettek.

» Tartsa be a villamos késziilékek javitasaval kapcsolatos szdvetségi/nemzeti eléirdsokat.
» Csak az Endress+Hauser-t6l szdrmazo eredeti potalkatrészeket és tartozékokat hasznéaljon.

Veszélyes teriilet

Az eszkdz veszélyes teriileteken térténé alkalmazasakor a személyek vagy a létesitmények

veszélyeztetésének kikiiszobolése érdekében (pl. robbanas elleni védelem, nyomas alatti

tartalyok biztonsaga):

» Az adattédbla alapjan ellendrizze, hogy a megrendelt késziilék veszélyes teriileten térténd
hasznélata engedélyezett-e.

» Tartsa be az ezen utmutaté szerves részét képezé, kilénallé kiegészité dokumentacidban
szerepl6 el6irdsokat.

3.5 Termékbiztonsag

Ez a méréeszkoz a j6 miiszaki gyakorlatnak megfeleléen, a legmagasabb szintd biztonsagi
kovetelményeknek valé megfelelés szerint lett kialakitva és tesztelve és biztonsdgosan
Uzemeltetheté allapotban hagyta el a gyarat.

Megfelel az altaldnos biztonsagi és jogi kévetelményeknek. Az eszkdzspecifikus EK-
megfeleléségi nyilatkozatban felsorolt EK-irdnyelveknek is megfelel. Az Endress+Hauser ezt a
CE-jelolés alkalmazasaval igazolja.

Endress+Hauser 5



Atvétel és termékazonositas Deltapilot M FMB50, FMB51, FMB52, FMB53 HART

4 Atvétel és termékazonositas

4.1 Atvétel

‘ DELIVERY NOTE ‘

m / N
\

A0016870

= Megegyeznek-e a szallitasi bizonylaton (1) és a termék matricajan (2) taldlhatéd rendelési
kodok?

= Sértetlenek-e az aruk?

= Az adattdblan szereplé adatok megfelelnek-e a rendelési specifikdcidknak és a szallitasi
bizonylatnak?

= Rendelkezésre all-e a dokumentdaci6?

= Szlikség esetén (lasd az adattablat): rendelkezésre allnak-e a Biztonsagi utasitasok (XA)?

Ha ezen feltételek egyike nem teljestil, forduljon az Endress+Hauser értékesitési
irodajahoz.

4.2 Tarolas és szallitas

4.2.1 Tarolasi feltételek
Az eredeti csomagolast hasznélja.

A mérbeszkdzt tiszta és szaraz helyen tarolja, és 6vja az itédések altal okozott karosodasoktdl
(EN 837-2).

4.2.2 A termék mérési helyszinre térténé szallitasa

A FIGYELMEZTETES

Helytelen szallitas!

A hdz vagy a membran megsériilhet, és sériillésveszély all fenn!

» A mér6eszkozt az eredeti csomagoldsaban vagy a folyamatcsatlakozasnél megtartva
szallitsa a mérési ponthoz.

» Tartsa be a 18 kg-nal (39,6 lbs) nehezebb eszkézokre vonatkozé biztonsagi és szallitasi
utasitasokat.

6 Endress+Hauser



Deltapilot M FMB50, FMB51, FMB52, FMB53 HART Felszerelés

5 Felszerelés

5.1 Szerelési kovetelmények

5.1.1  Altalanos beépitési utasitasok

» Eszkézok G 1 1/2 menettel:
Amikor az eszkozt becsavarja a tartalyba, a lapos tomitést a folyamatcsatlakozas
tomitoéfeliiletére kell helyezni. A folyamatmembrénon fellépé tobbletfesziiltség elkeriilése
érdekében a menetet soha nem szabad kenderrel vagy hasonlé anyagokkal témiteni.

= NPT menetes eszkdzok:
= Tekerjen teflon szalagot a menetre a szigetelés kialakitdsahoz.
» Az eszkozt csak a hatszogcsavarndl fogva huzza meg. Soha ne forgassa a haznal fogva.
= Betekeréskor soha ne hizza meg til er6sen a menetet. Max. meghuzasi nyomaték:

20...30 Nm (14.75 ... 22.13 Ibf ft)

= A kovetkezé folyamatcsatlakozasok esetében max. 40 Nm (29.50 Ibf ft) meghuzasi
nyomaték van megadva:
= [S0228 G1/2 menet (,GRC” vagy ,GRJ” vagy ,,GOJ]” rendelési opcio)
= DIN13 M20 x 1,5 menet (,G7]" vagy ,,G8]” rendelési opcio)

5.1.2 PVDF menettel ellatott érzékel6modulok beépitése

A\ FIGYELMEZTETES

A folyamatcsatlakozas karosodasanak veszélye!
Sériilésveszély!
» A PVDF menettel ellatott érzékelémodulokat a mellékelt rdgzitékonzollal kell beépiteni!

A FIGYELMEZTETES
Nyomas és hémérséklet miatti anyagfaradas!
Az alkatrészek szétrobbandsabol eredé sértilésveszély! Magas nyomas és hdmérséklet
hatédsara a menet meglazulhat.
» A menet integritdsat rendszeresen ellenérizni kell. Ezenkiviil a menetet ujra meg kell huzni
7 Nm (5.16 Ibf ft) maximadlis meghuzasi nyomatékkal. Az %" NPT menetek szigeteléséhez
teflonszalag ajanlott.

5.2 Az eszkoz felszerelése

5.2.1  Altalanos beépitési utasitasok

ERTESITES

A késziilék karosodasa!

Ha egy felftitott eszkoz a tisztitasi folyamat kézben lehtil (pl. hideg viz miatt), akkor egy révid
ideig vakuum lép fel, melynek kdvetkeztében nedvesséq juthat az érzékelébe a
nyomaskompenzacion (1) keresztiil.

» A késziiléket az aldbbiak szerint szerelje fel.

Endress+Hauser 7



Felszerelés Deltapilot M FMB50, FMB51, FMB52, FMB53 HART

A0028471

= A nyomaskompenzaciot és a GORE-TEX® szlirét (1) dvja a szennyezédésektol.

= Ne tisztitsa és ne érintse meg a folyamatmembrénokat kemény vagy hegyes targyakkal.

= Arud- és kdbelverzid esetén a folyamatmembrant egy sapka védi a mechanikai sériilésekkel
szemben.

» Az eszkozt a kovetkez6k szerint kell beépiteni az ASME-BPE tisztithatésagra vonatkozo
kovetelményeinek valé megfelelés érdekében (SD rész, tisztithatdsag):

A0028472

8 Endress+Hauser



Deltapilot M FMB50, FMB51, FMB52, FMB53 HART Felszerelés

5.2.2 FMB50

Szintmérés

= Az eszkdzt mindig a legalacsonyabb mérési pont ala épitse be.

= Az eszkdzt ne a kévetkezd helyekre épitse be:
= 3 toltéfiiggdényben
® 3 tartalykivezetésbe
® egy szivattyu szivooldalan
= 3 tartaly egy olyan pontjan, amelyre a keveréb6l szdrmazé nyomdasimpulzusok zavard

hatést gyakorolhatnak.

= A kalibracio és a funkciondlis teszt kdnnyebben elvégezhetd, ha az eszkdzt egy elzaroeszkoz
utan helyezi el.

= A Deltapilot M késziiléket olyan kézegek esetén is szigetelni kell, melyek kihiiléskor
megkeményednek.

Nyomasmérés gazokban

Az elzarészerelvénnyel ellatott Deltapilot M-et a megcsapoldsi pont felett szerelje fel, igy a
kondenzatum befolyhat a folyamatkézegbe.

Nyomasmérés gézékben

= A Deltapilot M kesziiléket a szifonnal szerelje fel a megcsapolasi pont féle.
= Uzembe helyezés el6tt toltse fel folyadékkal a szifont. A szifon csaknem a kérnyezeti
hémérsékletig csokkenti a hémérsékletet.

Nyomasmérés folyadékokban

A Deltapilot M késziiléket az elzdréeszkdzzel a megcsapolési ponttal egy vonalban vagy az ala
szerelje fel.

Endress+Hauser 9



Felszerelés Deltapilot M FMB50, FMB51, FMB52, FMB53 HART

5.2.3 FMB51/FMB52/FMB53

= A rud- és kabeles véltozatok felszerelésekor tigyeljen arra, hogy a szondafej az dramlastél a
lehet6 legtavolabb helyezkedjen el. A szonda oldalirdnyd mozgas okozta iitkdzésektol valo
védelme érdekében szerelje a szondat egy vezetécsébe (lehetéleg mianyagbodl) vagy
rogzitse egy rogzitészerelékkel.

= Veszélyes teriiletekre szant készililékek esetén szigortian tartsa be a biztonsagi utasitasokat,
amikor a haz fedele nyitva van.

= A hosszabbitokabel vagy a szondarud hossza a szint tervezett nulla pontjatél fiigg.

A mérési pont kialakitdsdnak megtervezésekor figyelembe kell venni a védésapka

Nullponti szint = E; szondatet6 = L.

17 (0.67)

A0023559
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Deltapilot M FMB50, FMB51, FMB52, FMB53 HART Felszerelés

52.4 Az FMB53 felszerelése egy fiiggesztdbilincesel

1
N

2
v
Bl
- 3

A0018793

1  Hosszabbitékdbel
2 Fiiggesztd bilincs
3 Szoritépofdk

A fiiggeszté bilincs felszerelése:

1. Szerelje fel a fiiggeszté bilincset (2. tétel). Az egység rogzitési helyének kivalasztasakor
vegye figyelembe a hosszabbitokabel (1. tétel) és az eszkoz sulyat.

2. Emelje fel a szoritopoféakat (3. tétel). Helyezze a hosszabbitokabelt (1. tétel) a
szoritépofak kozé az &bra szerint.

3. Tartsa a hosszabbitokabelt a helyén (1. tétel), és nyomja le a szoritopofakat (3. tétel).
Erintse meg feltlrél 6vatosan a szoritépofakat, hogy azok a helyiikre keriljenek.

5.2.5 Kiegészit6 beépitési utasitasok

A szondahaz tomitése

= A készilék telepitésekor, Uizemeltetésekor vagy az elektromos csatlakozas létesitésekor
nedvesség nem juthat a hazba.

= Mindig szorosan huzza meg a haz fedelét és a kabelbevezetéseket.

Endress+Hauser 11



Elektromos csatlakoztatas Deltapilot M FMB50, FMB51, FMB52, FMB53 HART

5.2.6 Toémités karimas szereléshez

ERTESITES

Helytelen mérési eredmények.

A témités nem fejthet ki nyomoerét a folyamatmembranra, mivel ez befolyasolna a mérési
eredményt.

» Gy6z6djon meg rola, hogy a tomités nem ér hozza a folyamatmembranhoz.

5.2.7 A haz fedeleinek lezarasa

ERTESITES

Eszk6zok EPDM fedéltomitéssel - szivargé tavado!

Az &svanyi, allati vagy névényi alapu kenéanyagok hatasara az EPDM fedéltémités
megduzzad, és ennek kovetkeztében a tdvado szivarog.

» A menetet gyarilag felvitt bevonat miatt nem sziikséges zsirozni.

ERTESITES

A haz fedele mar nem zarhat6.

Sértilt menet!

» A héz fedeleinek lezdrasakor tigyeljen arra, hogy a fedelek és a hdz menetei
szennyezédésektdl, példdul homoktél mentesek legyenek. Ha a fedelek lezarasakor
ellendllast észlel, ellenérizze djra a meneteket, hogy azok nincsenek-e elszennyezddve.

6 Elektromos csatlakoztatas

6.1 Csatlakozasi kévetelmények

6.1.1 Arnyékolas/potencialkiegyenlités

= A HART protokoll haszndlata esetén arnyékolt kabel haszndlata javasolt. Vegye figyelembe
az Uzem foldelési koncepciojat.

= Veszélyes teriileteken torténd hasznélat esetén be kell tartani a vonatkozo eléirdsokat.
Minden Ex rendszerhez kiilénall6 Ex dokumentacié és tovabbi miszaki adatok és utasitasok
tartoznak. Csatlakoztassa az dsszes eszkozt a helyi potencidlkiegyenlitéshez.

12 Endress+Hauser



Deltapilot M FMB50, FMB51, FMB52, FMB53 HART Elektromos csatlakoztatas

6.2 Az eszkoz csatlakoztatasa

A FIGYELMEZTETES

Tapfesziiltség lehet csatlakoztatva!

Aramiités és/vagy robbanas veszélye!

» Gyd6z6djon meg arrol, hogy a létesitményben nem aktivalédnak ellenérizetlen folyamatok.

» Az eszkdz csatlakoztatédsa eldtt kapcsolja ki a tapfesziiltséget.

» A mérbeszkdz veszélyes teriileteken toérténd hasznélata esetén a beépitésnek meg kell
felelnie a vonatkoz6 nemzeti szabvanyoknak és eléirasoknak, valamint a Biztonsagi
utasitasok vagy a Beépitési vagy Ellendrzési rajzok eléirdsainak.

» AzIEC/EN61010 szabvanynak megfelel6en egy megfelelé megszakitét kell biztositani az
eszkozhoz.

» Az integralt tulfesziiltség-védelemmel ellatott eszkdzoket féldelni kell.

» Védéaramkorok vannak beépitve forditott polaritas, HF (magasfrekvencias) hatésok és
tulfesziiltség ellen.

Az eszkozt a kovetkezé sorrend szerint csatlakoztassa:

1. Ellendrizze, hogy a tapfesziiltség megegyezik-e az adattéblan feltiintetett
tapfesziiltséggel.

2. Az eszkdz csatlakoztatdsa elétt kapcesolja ki a tapfesziiltséget.
Tévolitsa el a haz fedelét.

4. Vezesse at a kdbelt a témszelencén. Lehetéleg sodrott, arnyékolt kétvezetékes kébelt
hasznéljon.

Az eszkozt az alabbi dbra szerint csatlakoztassa.
Csavarja le a haz fedelét.

Kapcsolja be a tapfesziiltséget.

Endress+Hauser 13



Elektromos csatlakoztatas Deltapilot M FMB50, FMB51, FMB52, FMB53 HART

5 - +
o 2
4 % \
IJ 3
AD028498
1 Kiilsé foldels kapocs
2 Foldel6 kapocs
3 Tdpfesziiltség: 11,5 ... 45 VDC (dugés csatlakozéval elldtott vdltozatok: 35 V DC)
4 4.20mA
5 Kapcsok a tdpfesziiltséghez és jeltovdbbitdshoz
6  Teszt kapcsok

6.2.1 A kabeles valtozat csatlakoztatasa (csak FMB50)

—1 ~—y PE|D
12 37_— 4

RD = piros
BK = fekete
GNYE = zéld
4-20mA

A0019991

W N =
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Deltapilot M FMB50, FMB51, FMB52, FMB53 HART Elektromos csatlakoztatas

6.2.2 Eszk6zo6k csatlakoztatasa Harting Han7D dugéval

A B - <

B N N e N

AD019990

A Elektromos csatlakozds Harting Han7D dugéval elldtott késziilékekhez
B Az eszk6zon 1évé csatlakozds nézete

- Barna

+  Zéld/sdrga

+  Keék

6.2.3 M12 dugéval ellatott eszkozok csatlakoztatasa

A0011175

1 +jel

2 Nincs hozzdrendelve

3 -jel

4 Foldelés
Endress+Hauser

15



Elektromos csatlakoztatas

Deltapilot M FMB50, FMB51, FMB52, FMB53 HART

6.2.4 7/8" dugéval ellatott eszk6zok csatlakoztatasa

A0011176

1 -jel

2 tjel

3 Arnyékolds

4 Nincs hozzdrendelve

6.2.5 Eszko6zok szelepcsatlakozoéval

BU|BN|GNYE

-+ =+

I A e

A0023097

1 BN = barna, BU = kék, GNYE = zéld

A Elektromos csatlakozds szelepcsatlakozoval rendelkezd késziilékekhez
B A késziilék dugés csatlakozojdanak nézete

6.2.6 Tapfesziiltség

4-20 mA HART
Védelmi tipus Tapfesziiltség
Gyujtészikramentes 11,5-30V DC
= Mas védelmi tipusok 11,5-45V DC
= Tanusitvany nélkili eszk6zok (35 V DC dugaszolhatd csatlakozéval ellatott valtozatok)

16
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4-20 mA tesztjel mérése
Egy 4-20 mA tesztjel mérhetd a tesztkapcsokon a mérés megszakitésa nélkiil.

6.2.7 Kapcsok

= Tapfesziiltség és bels6 foldels kapocs: 0.5 ... 2.5 mm? (20 ... 14 AWG)
= Kiilsé féldelékapocs: 0.5 ... 4 mm? (20 ... 12 AWG)

6.2.8 Kabelspecifikaciok

HART

» Az Endress+Hauser sodrott, arnyékolt, kétvezetékes kébel hasznalatét javasolja.
= Kabel kiilsé atmeéréje: 5 - 9 mm (0,2 - 0,35 inch) a hasznalt kabeltémszelencétdl fliggéen

6.2.9 Terhelés - 4-20 mA HART

RLmax |
(@)
1456
1239
804
369
11.5 20 30 40 45 j
(V]
<—l>
2

et

Y

3-» R U-115V
Lmax < 3mA

‘A0023090

1 11,5-30VDC tdpelldtds a gyujtoszikramentes eszkézvdltozatokhoz

2 11,5-45VDC tdpfesziiltség (35 V DC dugaszolhatd csatlakozéval elldtott valtozatok) mds védelmi
tipusokhoz és tanusitdssal nem rendelkezd eszkozvdltozatokhoz

3 Rymax maximadlis terhelési ellendllds

U  Tdpfesziiltség

Kézi terminélon vagy kezeléprogrammal rendelkez6 szamitégépen keresztil térténd
mukodtetés esetén legalabb 250 Q-os kommunikaciés ellenallasra van sziikség.

Endress+Hauser 17
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Deltapilot M FMB50, FMB51, FMB52, FMB53 HART

7 Miikodési lehetdségek

7.1 Miikédtetés kezel6menii nélkiil
Miikodési lehetéségek | Magyarazat Grafikus Leiras
Helyi kezelés A késziilék kezelése az elektronikus betéten > 818

eszkozkijelz6 nélkil

talalhaté kezel6gombokkal és DIP
kapcsolokkal torténik.

\\

A0029995

7.1.1 A kezel6elemek elhelyezkedése
A kezel6gomb és a DIP kapcsolok a késziilék elektronikus betétjén talalhatok.

HART

2 a0
//@O

Display

@M | 368
A E 52
ENTENCN =4
Ql® SEEE

S
o[ ]
[T
o[0T

o —SW/Alarm min|e [ ]
High

o — O—=

~ —damping T
v —SW /Y

&~ —SW /P2

on

off

NV WN

18

A0032658

Kezeldgombok az alsé tartomdnyértékhez (nulla) és a felsé tartomdnyértékhez (tartomdny)
Z6ld LED a sikeres miivelet jelzéséhez
Nyilds az opciondlis helyi kijelz6héz
DIP-kapcsol6 csak a Deltabar M-hez
DIP-kapcsold csak a Deltabar M-hez
DIP-kapcsol6 a kévetkez6hoz: riasztdsi dram SW / Riasztdsi Min (3,6 mA)
DIP-kapcsol6 a csillapitds be-/kikapcsoldsdhoz
DIP-kapcsoldé a mért érték szempontjdbdl relevdns paraméterek zdroldsdhoz/felolddsdhoz

Endress+Hauser
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A DIP-kapcsol6k funkciéja

koveti.

Szimbdlum/ Kapcsolasi pozicié
cimkézés
»off” (ki) ~on” (be)
h Az eszkoéz fel van oldva. A mért értékre Az eszkéz zarolva van. A mért értékre
vonatkozo6 paraméterek modosithatok. vonatkozé paraméterek nem moédosithatok.
A0011978
csillapitas, T A csillapitds ki van kapcsolva. A kimeneti jel a A csillapitas be van kapcsolva. A kimeneti

mért érték valtozasait idébeli késleltetés nélkiil jel a mért érték valtozasait t késleltetési

id6vel kéveti. V

SW/riasztas, min A riasztasi aramot a kezelémenii beallitasaval A riasztasi aram 3,6 mA (min), a
lehet meghatarozni. (,Setup” > ,Extended setup” | kezelémenii beallitasatol fiiggetlentl.
- ,Curr. output” - ,Output fail mode”)

1) A Kkésleltetési id6 értéke a kezelémentben konfiguralhato (,Setup” - ,Damping”). Gyari beallitas: T = 2 s vagy a

rendelési specifikaciok szerint.

A kezel6elemek funkcidja

lenyomva

Miikédtetégomb (ok) Jelentés
Zero legalabb 3 masodpercig Get LRV

= ,Nyomas” mérési méd
Az eszkozre hato nyomas alsé tartomanyértékként (LRV) kertil elfogadasra.
= Level” (szint) mérési maéd, ,In pressure” szint kivalasztas, ,Wet”
kalibracios mod
Az eszkozre hatd nyomas az alsé szint értékhez kertil hozzarendelésre
(,Empty calibration”).

Nincs funkcié hozzarendelve a gombhoz, ha a ,level selection”
(szintvélasztas) = ,In height” és/vagy a kalibraciés mod = ,Dry”.

Span legalabb 3 masodpercig
megnyomva

Get URV
= ,Nyomas” mérési méd
Az eszkézre haté nyomas fels6 tartomanyértékként (URV) keriil elfogadésra.
= Level” (szint) mérési méd, ,In pressure” szint kivalasztas, ,Wet”
kalibraciéos mod
Az eszkézre hatd nyomas a felsd szintértékhez kertil hozzarendelésre (, Tele
kalibracio”).

Nincs funkcié hozzarendelve a gombhoz, ha a ,level selection”
(szintvélasztas) = ,In height” és/vagy a kalibraciés mod = ,Dry”.

Zero és Span egyszerre, legalabb 3
masodpercig lenyomva

Poziciébeallitas
Az érzékelo jelleggdrbe oly modon keriil pdrhuzamosan eltolédsra, hogy az
aktudlis nyomasérték lesz a nulla érték.

Zero és Span egyszerre, legalabb
12 mésodpercig lenyomva

Reset
Minden paraméter visszadll a rendelési konfigurdciora.

7.2 Operation eszkozkijelzével (opcionalis)

A Kkijelzéshez és kezeléshez 4 soros folyadékkristalyos kijelzé (LCD) &ll rendelkezésre. A helyi
kijelzé a mért értékeket, a parbeszéd szévegeket, a hibaiizeneteket és a figyelmeztetd

Endress+Hauser
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lizeneteket jeleniti meg. Az egyszert kezelés érdekében a kijelz6t ki lehet venni a hazbol (lasd
az dbra 1-3. 1épéseit). Ez egy 90 mm (3.54 in) hosszusagu kébellel csatlakozik az eszk6zhoz.
A késziilék kijelz6je 90°-o0s lépéskozokben elforgathaté (lasd az abra 4-6. lépéseit). Az eszkéz
beépitési pozicidjatél fliggéen ez megkodnnyiti az eszkdz lizemeltetését és a mért értékek
leolvasésat.

A0028500

Funkciok:

® 8 szamjegyl mért érték kijelzés beleértve az el6jelet és tizedesvessz6t, 4 - 20 mA HART
oszlopdiagram, mint dramerésség-kijelzés.

® Harom gomb a kezeléshez

® Egyszerd és teljes kort meniivezérlés a paraméterek kiilénbézd szintek és csoportok szerinti
lebontasanak készoénhetéen

= Minden paraméter egy 3 jegyli paraméterkoddal rendelkezik a kénnyt navigacié érdekében

= Lehetéség van a kijelz6 egyéni igényeknek és preferencidknak megfelel6 konfiguralasara,
pl. nyelv, véaltakozé kijelzés, egyéb mért értékek megjelenitése, mint példaul az érzékeld
hémérséklete, kontrasztbeallitas

» Atfogo diagnosztikai funkciék (hiba és figyelmeztets iizenet stb.)

20 Endress+Hauser
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42 nbhar<—4
T ]

A0030013

Fésor

Erték
Szimbélum
Meértékegység
Oszlopdiagram
Informdcids sor
Kezelégombok

NO bW =

Az alabbi téblazat a helyszinen kijelezhet6 szimbolumokat szemlélteti. Négy szimbélum
jelenhet meg egyszerre.

Szimbdlum | Jelentés

Zarolas szimbdélum
Az eszkoz muikodése zarolva van. Az eszkoz feloldasa, .

A0018154

Kommunikaciés szimbélum
Adatétvitel kommunikdcioval

A0018155

,Out of specification” hibaiizenet

Az eszkozt a miszaki specifikacioin kivill mikodtetik (pl. izembe helyezéskor vagy tisztitaskor).
A0013958

»Service mode” hibaiizenet

A készilék szerviz izemmodban van (pl. szimulacio kozben).
A0013959

M ,Maintenance required” hibaiizenet

Karbantartés sziikséges. A mért érték érvényben marad.
A0013957

JFailure detected” hibaiizenet
Uzemelési hiba tortént. A mért érték mar nem érvényes.
A0013956
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7.2.1 Kezel6gombok a kijelzén és a kezelémodulon

Miikédtetégomb(ok) Jelentés

= Lefelé navigdlas a valasztéklistaban

= Szamérték vagy karakter szerkesztése egy funkcion belil
A0017879

= Felfelé navigalds a vélasztéklistdban

= Szamérték vagy karakter szerkesztése egy funkcion beliil
A0017880

= Bevitel meger6sitése

= Ugras a kévetkezd pontra

ACOL7881 = Vélasszon ki egy meniipontot, és aktivalja a szerkesztési modot

@ A helyi kijelzé kontrasztbeallitasa: s6tétebb
és

A0017879 A0017881
A helyi kijelz6 kontrasztbeallitdsa: vildgosabb
és
A0017880 A0017881
ESC funkciok:
és = Kilépés a paraméterszerkesztési modbél a modositott érték elmentése nélkiil
AOOL7879 aoonzeso | @ On egy mend kivalasztasi szintjén van. Minden alkalommal, amikor egyszerre megnyomja a
gombokat, egy szinttel feljebb 1ép a mentiben.
7.2.2 Kezelési példa: paraméterek egy kivalasztasi listaval

Példa: a ,Deutsch” kivalasztasa a ment nyelveként.

Nyelv 000 | Uzemelés
1| v English Mentnyelvként az ,English” (angol) van bedllitva (alapértelmezett érték).
A mentszdveg elétti ,v” jelzi a pillanatnyilag aktiv opciot.
Deutsch
2 Deutsch Vélassza ki a ,Deutsch” lehetdséget a 8 vagy ) segitségével.
v English
3| v Deutsch = Valassza ki a [E) lehet6séget a megerdsitéshez. A meniiszéveq el6tti v/ jelzi az aktiv opciot
(,Deutsch” (német) van kivéalasztva fényelvként).
Angol = A [E segitségével léphet ki a paraméter szerkesztési modjabol.
7.2.3 Kezelési példa: Felhaszndl6 altal meghatarozhaté paraméterek

Példa: a ,Set URV (014)” paraméter beallitdsa 100 mbar (1.5 psi) értékrél 50 mbar (0.75 psi)
értékre.
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Meniiutvonal: Setup - Extended setup - Current output > Set URV

Set URV 014 | Uzemelés
A helyi kijelz6 mutatja a médositand6 paramétert. A ,mbar”
1 100 . 000 mbar mértékegységet egy masik paraméter hatarozza meg, és itt nem
modosithato.
A [# vagy a (& gombbal lépjen be a szerkesztési modba.
2 100 . 00O0| mbar

Az els6 szamjegy feketével van kiemelve.

,17-16l ,5"-re valé valtashoz haszndlja a H gombot.

Az 5" megerésitéséhez haszndlja a [E] gombot. A kurzor a kévetkezd
poziciora ugrik (feketével kiemelve).

Erésitse meg a ,0” értéket a [E) gombbal (mésodik pozicio).

0 0 mbar

w
i
o
o
o

A harmadik szamjegy feketével van kiemelve és most szerkesztheto.

4 500 . 000 mbar
Hasznalja a &) gombot a ,, <" szimbélumra valo valtashoz.

5 504 . 000 mbar Hasznélja a [ lehetdséget az 0 érték elmentéséhez és a szerkesztési
modbol valo kilépéshez. Lasd a kovetkezd rajzot.
A felsé tartomanyérték uj értéke 50 mbar (0.75 psi).

6 50. 000 mbar A [ segitségével Iéphet ki a paraméter szerkesztési modjabol.
A szerkesztési modba valo visszatéréshez hasznalja a 2 vagy [
gombot.

7.2.4 Kezelési példa: az eszkdzre haté nyomas elfogadasa

Példa: pozicidbeallitas beallitasa.

Menitttvonal: Main menu - Setup - Position adjustment

Poziciobeallitas 007 | Uzemelés
1| v Mégse A poziciébedllitashoz sziikséges nyomas hat az eszkozre.
Megerésit
2 Mégse A [ vagy & gombbal valtson a ,Confirm” (megerésités) opciora. Az aktiv opcio

feketével van kiemelve.

3 A bedllitas A [E] gomb segitségével fogadja el a poziciobeallitdshoz alkalmazott nyomast. Az
elfogadasra eszkoéz megerdsiti a bedllitast, és visszalép a ,Position adjustment” paraméterre.
Kkerdlt!

4| v Mégse A [E segitségével léphet ki a paraméter szerkesztési modjabol.
Megerésit
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8 Uzembe helyezés
Az eszkdz alapértelmezetten a szintmérés (,Level”) izemmédra van konfiguralva.

A mérési tartomany és az a mértékegység, amelyben a mért érték tovabbitasra kertil, megfelel
az adattablan szereplé adatoknak.

A FIGYELMEZTETES

A megengedett folyamatnyomas tullépve!

Az alkatrészek szétrobbandsabol eredé sértilésveszély! Figyelmeztetések jelennek meg, ha a

nyomas tul magas.

» Ha az eszkdzre haté nyomds a minimélisan megengedett nyomasnal kisebb vagy a
maximalisan megengedett nyomdasnal nagyobb, akkor egymast kévetéen a kévetkezd
lizenetek kertilnek megjelenitésre (az ,,Alarm behavior” (050) paraméterben megadott
bedllitas fiiggvényében): ,S140 Working range P” vagy ,F140 Working range P” ,S841
Sensor range” vagy ,F841 Sensor range” ,S971 Adjustment”

» Csak az érzékel6 tartomdanyhatérain belill hasznélja a késziiléket!

ERTESITES

A megengedett folyamatnyomas alulléve!

Uzenetek jelennek meg, ha a nyomas tul alacsony.

» Ha az eszkozre haté nyomas a minimélisan megengedett nyoméasnal kisebb vagy a
maximalisan megengedett nyomdasnal nagyobb, akkor egymast kévetéen a kdvetkezd
lizenetek kertilnek megjelenitésre (az ,Alarm behavior” (050) paraméterben megadott
beallitas figgvényében): ,S140 Working range P” vagy ,F140 Working range P” ,S841
Sensor range” vagy ,F841 Sensor range” ,S971 Adjustment”

» Csak az érzékeld tartomanyhatérain belill hasznélja a késztléket!

8.1 Kezel6meniivel térténé iizembe helyezés

8.1.1 A nyelv, a mérési mod és a nyomasmértékegység kivalasztasa

Nyelv (000)

Navigacio Fément - Nyelv

Irasi engedély Operator/Maintenance/Expert

Leiras Valassza ki a menii nyelvét a helyszini kijelzéhoz.
Kivalasztas = Angol

s Masik nyelv (az eszkéz megrendelésekor kivalasztva)
s Adott esetben egy harmadik nyelv (a gyartas helyének
nyelve)

Gyari beallitas Angol
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Uzembe helyezés

Press. eng. unit (125)

[rasi engedély

Leiras

Kivalasztas

Gyari beallitas

8.1.2 Poziciébeallitas

Operator/Maintenance/Expert

Valassza ki a nyomas mértékegységét. Uj
nyoméasmértékegyséq kivélasztasa esetén az dsszes
nyomaés-specifikus paraméter atvaltasra kertil és az uj
mértékegységgel kertl kijelzésre.

mbar, bar
mmH20, mH20
inH20, ftH20
Pa, kPa, MPa

= psi

= mmHg, inHg

= kgf/cm?

mbar vagy bar az érzékel6 névleges mérési tartomanyatol
fligg6en vagy a rendelési specifikaciok szerint.

Corrected press. (172)

Navigacio
Irasi engedély

Leiras

Megjegyzés

Setup - Corrected press.
Operator/Maintenance/Expert

Megjeleniti az érzékelétrimmelés és poziciobeallitds utani
mért nyomasértéket.

Ha ez az érték nem ,0”, akkor a poziciébedllitas segitségével

lehet ,0”-ra korrigalni.

Pos. zero adjust (007) (tulnyomasérzékelGk)

Endress+Hauser
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Irasi engedély

Leiras

Példa

Kivalasztas

Gyari beallitas

Operator/Maintenance/Expert

Nullpozicio-beéllitas — a nulla (alapérték) és a mért nyomas
kézotti nyomaskulénbséget nem sziikséges ismerni.

= Meért érték = 2.2 mbar (0.033 psi)

= A mért értéket a ,Pos. zero adjust” (nullpont beallitas)
parameéter segitségével a ,Confirm” (megerésités)
opcioval korrigdlja. Ez azt jelenti, hogy a 0,0 értéket
rendeli az aktudlis nyomdashoz.

= Meért érték (nullpozicio-beallitas utan) = 0,0 mbar

= Az aktudlis érték is javitasra kerilt.

= Megerdsit
= Mégse

Mégse

Calib. offset (192) / (008) (abszolitnyomas-érzékels)

Irasi engedély

Leiras

Példa

Gyari beallitas

26

Maintenance/Expert

Poziciobeallitds - az alapérték és a mért nyomas kozotti
nyomaskiilénbséget ismerni sztikséges.

= Meért érték = 982.2 mbar (14.73 psi)

= A mért értéket a megadott értékkel korrigalja, pl.
2.2 mbar (0.033 psi) a ,Calib. offset” paraméterrel. Ez azt
jelenti, hogy az értéket hozzdrendeli az aktudlis
nyomashoz 980.0 mbar (14.7 psi).

= Meért érték (nullpoz. beallitas utan) =
980.0 mbar (14.7 psi)

» Az aktudlis érték is javitasra kerilt.

0,0
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8.2 Nyomasmérés konfiguralasa
8.2.1 Kalibracio6 referencianyomas nélkiil (szaraz kalibracio)
Példa:

Ebben a példéaban egy 400 mbar (6 psi)-os érzékelGvel rendelkezé eszkdz a
0...+300 mbar (O ... 4.5 psi)-os mérési tartoményra van konfiguralva, azaz a 4 mA és a 20
mA értékhez rendre a O mbar és a 300 mbar (4.5 psi) nyomasérték van hozzarendelve.

Elé6feltétel:

Ez egy elméleti kalibrécié, azaz az als6 és felsé tartomanyra vonatkozé nyomésértékek
ismertek.

nyomasmentes allapotban mért érték nem nulla. A poziciébeédllitas elvégzésével
kapcsolatos informaciokért lasd: > B 24.

1,
[mA]
B 20
A 4 f f >
0 300 P
[mbar]

A0031032

A Ldsd a tabldzatot, 3. lépés.
B Ldsd a tdbldzatot, 4. lépés.
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Leiras

1| A ,Measuring mode” (mérési moéd) paraméter segitségével valassza ki a ,Pressure” (nyomas) mérési modot.
Mentiatvonal: Setup > Measuring mode

A\ FIGYELMEZTETES

A mérési mod megvaltoztatasa befolyasolja a tartomanyt (URV)

Ez a helyzet a termék tulcsordulasahoz vezethet.

» Ha a mérési mod megvaltozik, akkor a ,Setup” meniiben ellendrizni kell a térkoz beallitast (URV) és szikség
esetén modositani kell.

2 | A ,Press eng. unit” paraméter segitségével valasszon ki egy nyomas mértékegységet, itt pl. ,mbar”.
Mentiutvonal: Setup - Press. eng. unit

3 | Valassza ki a ,Set LRV” paramétert.
Meniiutvonal: Setup - Set LRV

Adja meg a ,Set LRV” paraméter értékét (itt O mbar) és erdsitse meg. Ez a nyomasérték az als6 &ramerdsség
értékhez (4 mA) van hozzéarendelve.

4 | Vélassza ki a ,Set URV” paramétert.
Meniiutvonal: Setup > Set URV

Adja meg a ,Set URV” paraméter értékeét (itt 300 mbar (4.5 psi)) és erésitse meg. Ez a nyomasérték a felsé
aramerdsség értékhez (20 mA) van hozzarendelve.

5 | Eredmény:
A mérési tartomany O ... +300 mbar (O ... 4.5 psi)-ra van konfiguralva.

8.2.2 Kalibralas referencianyomassal (nedves kalibracio)

Példa:

Ebben a példaban egy 400 mbar (6 psi)-os érzékelé modullal rendelkez6 eszkoz a
0 ... +300 mbar (O ... 4.5 psi)-os mérési tartoményra van konfiguralva, azaz a 4 mA és a 20
mA értékhez rendre a O mbar és a 300 mbar (4.5 psi) nyoméasérték van hozzarendelve.

Eléfeltétel:
A O mbar és 300 mbar (4.5 psi) nyomésérték megadhato. Példaul az eszk6z mar telepitve van.
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0 300 P
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A Ldsd a tdbldzatot, 4. lépés.
B Lasd a tdbldzatot, 5. lépés.

Leiras

1| Végezzen el egy poziciobeallitast.

2 | A ,Measuring mode” (mérési mod) paraméter segitségével valassza ki a ,Pressure” (nyomas) mérési modot.
Meniiutvonal: Setup - Measuring mode

A\ FIGYELMEZTETES

A mérési mod megvaltoztatasa befolyasolja a tartomanyt (URV)

Ez a helyzet a termék tulcsordulasahoz vezethet.

» Ha a mérési mod megvaltozik, akkor a ,Setup” meniiben ellendrizni kell a térkoz beallitast (URV) és szitkség
esetén moédositani kell.

3 | A ,Press eng. unit” paraméter segitségével valasszon ki egy nyomas mértékegységet, itt pl. ,mbar”.
Meniiutvonal: Setup - Press. eng. unit

4 | Az LRV-re (4 mA érték) megadott nyomas hat az eszkozre, itt pl. 0 mbar

Valassza ki a ,Get LRV” paramétert.
Mentiutvonal: Setup - Extended setup > Current output > Get LRV

Erdsitse meg az eszkdzon 1évo értéket az ,Apply” segitségével. Az eszkdzre haté nyomds hozzarendelésre keriil az
also dramerdsség értékhez (4 mA).

5 | Az URV-re (20 mA érték) megadott nyomas hat az eszkozre, itt pl. 300 mbar (4.5 psi).

Valassza ki a ,Get URV” paramétert.
Mentiutvonal: Setup - Extended setup > Current output > Get URV

Erdsitse meg az eszkdzon 1évo értéket az ,Apply” segitségével. Az eszkdzre haté nyomds hozzarendelésre keril a
felsé dramerdsség értékhez (20 mA).

6 | Eredmény:
A mérési tartomany O ... +300 mbar (O ... 4.5 psi)-ra van konfiguralva.
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