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Bezpecnostni pokyny
iTEMP TMT142
HART®

ATEX: 111G Ex ia IIC Ga, 112D Ex ia IIIC Db
IECEx: Ex ia IIC Ga, Ex ia IIIC Db

Bezpecnostni pokyny pro elektrické pfistroje uréené
pro prostredi s nebezpecim vybuchu
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iTEMP TMT142

O tomto
dokumentu

Souvisejici
dokumentace

Doplnujici
dokumentace

Tento dokument je pfeloZen do nékolika jazykd. Pravné zévazny je
pouze zdrojovy text v anglictiné.

Dokument pfeloZeny do jazykd EU je k dispozici:

= V oblasti s dokumenty ke staZeni na webovych strankach
Endress+Hauser: www.endress.com -> Ke stazeni -> Prirucky
a technicke specifikace -> Typ: Pokyny k bezpe¢nosti v prostredich
s nebezpe¢im vybuchu (XA) -> Textové vyhledavani: ...

= V nastroji Device Viewer: www.endress.com -> Nastroje pro produkty
-> Pristup k specifickym informacim pro konkrétni prfistroje ->
Prohlédnout vlastnosti pristroje

ﬂ Pokud jesté neni k dispozici, dokument lze objednat.

Tento dokument tvoti nedilnou souéast nasledujicich Navodu k obsluze:

= Navod k obsluze: BAOO191R
= Strucny navod k obsluze: KAOO222R
= Technické informace: TIO0O107R

Prirucka o ochrané proti vybuchu: CP00021Z/11

Prirucka o ochrané proti vybuchu je k dispozici:

= V oblasti s dokumenty ke staZeni na webovych strankach spole¢nosti
Endress+Hauser:
www.endress.com -> Ke staZeni -> BroZury a katalogy -> Textové
vyhledavani: CP00021Z

= Na CD pro pfistroj s dokumentaci uloZzenou na CD

Endress+Hauser



iTEMP TMT142 XAO00066R

Osvédéeni Certifikat IECEx
vyrobce Cislo certifikatu: IECEx KEM 06.0038X

Uvedeni ¢isla certifikatu potvrzuje shodu s nasledujicimi normami
(v z&vislosti na verzi pfistroje)

= [EC 60079-0:2017
= [EC60079-11:2011

Certifikat ATEX

Cislo certifikatu: DEKRA 17ATEX0048 X
EU prohlaseni o shodé

Cislo prohlaseni: EC_00649

Certifikat UKCA

Cislo certifikatu: CML 21UKEX21005X
UKCA prohlaseni o shodé

Cislo prohlageni: EC_00411

Adresa vyrobce Endress+Hauser Wetzer GmbH + Co. KG
Obere Wank 1
87484 Nesselwang, Némecko
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iTEMP TMT142

Bezpecnostni

pokyny:

Non-hazardous
area

Hazardous area
Zone O, 1, 2
Zone 21, 22

EPL Ga, Gb, Gc
EPL Db, Dc

Hazardous area

Associated intrinsically safe
power supply unit with max.
electrical specifications
from tables below

» Local potential
equalisation

Remote or integral

e.g. RTD, TC Sensor

Zone O, 1,2 mount sensor assembly | -

Zone 20, 21 (simple apparatus)

EPL Ga, Gb, Gc

EPL Da, Db

Bezpecnostni = DodrZujte instalaéni a bezpe¢nostni pokyny uvedené v nadvodu

pokyny: instalace

k obsluze.

= Pfistroj instalujte v souladu s pokyny od vyrobce a s veSkerymi dal$imi
platnymi normami a pfedpisy (napf. EN/IEC 60079-14).

= Pfipojte zafizeni pomoci vhodnych kabelovych vstupd a vstupil vedeni
s typem ochrany jiskrova bezpeé¢nost (Ex i).

= Typ ochrany se méni nasledovné, kdyz jsou zafizeni pfipojena
k certifikovanym jiskrové bezpe¢nym obvodiim kategorie ib: Ex ib IIC.
Pfi pfipojovani jiskrové bezpetného obvodu ib nepouZivejte senzor
v zoneé 0.

= Trvald provozni teplota kabelu Ta +5 K.

= Pro zachovani kryti pouzdra IP 66/67 nainstalujte spravné kryt
pouzdra a kabelové priichodky.

= Nepouzité vstupni priichodky uzaviete tésnicimi zaslepkami.

= Pfi spojovani jiskrové bezpecnych obvodi je tfeba dodrZovat pfislusné
smérnice. EN/IEC 60079-14 (Osvédceni o jiskrové bezpecnosti).

= Elektricky pfistroj musi byt integrovéan do mistniho vyrovnani
potencialu.

= KdyZ se pfipojuji dva nezavislé senzory, zajistéte, aby kabely pro
vyrovnavani potencialu byly na stejném potencialu.

= Obvody pfevodniku jsou izolované od jeho pouzdra v souladu
s EN/IEC 60079-11, kapitola 6.3.13.
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Bezpecnostni
pokyny: Zéna 0

Bezpecnostni

pokyny:
specifické
podminky pouZiti

Tabulky teplot

= Provozujte pfistroj pouze v potencialné vybusnych smeésich pary se
vzduchem za atmosférickych podminek:
s —20°C<Ta<+60°C
s 0,8bar<p<1,1bar

s Pokud nejsou pfitomny Zadné potencialné vybusné smeési nebo byla
provedena pfidavna ochrannd opatfeni v souladu s EN 1127-1,
pfevodniky je moZné pouZivat také za jinych neZ atmosférickych
podminek v souladu se specifikacemi od vyrobce.

s Upfednostiiuji se pfidruZena zafizeni s galvanickym oddélenim mezi
jiskrové bezpeénymi a jiskrové nezabezpefenymi obvody.

® Jednotka se nesmi pouZivat, pokud jsou pfitomny hybridni smési
(plyn, prach, vzduch).

= Senzor teploty musi byt instalovan tak, aby i v pfipadé vyjimeénych
udalosti byl vyloucen zdroj vzniceni v disledku nérazu nebo tfeni
mezi krytem a Zeleznymi/ocelovymi prvky.

= Pro integralni senzory teploty pouZivejte pouze schvalené senzory
certifikované pro kategorii 1D nebo 2D oznacené ne méné nez 111/2D
Ex ia IIIC T110 °C Da/Db nebo 112D Ex ia IIIC T110 °C Db pro pouZiti
v z6neé 20 nebo zéné 21.

= Pro dalkové teplotni senzory pouZivejte pouze schvalena senzory
certifikovand pro kategorii 2D s oznacenim ne méné nez 112D Ex ia
ITIIC T110 °C Db pro pouziti v zoné 21.

s Kdy7Z je pouZit volitelny nevodivy nétér, riziko elektrostatického
vyboje bude minimalizované.

Rozsah okolni teploty zdvisi na teplotni tiidé a maximalni teploté krytu Txx °C, pfi maximdini
tloustce vrstvy prachu 5 mm, viz ndsledujici tabulka:

Typ Teplotni tfida Teplota okoli Maximalni povrchova teplota
TMT142 HART® T6 -40°C<Ta<+55°C T85°C

T5 -40°C<Ta<+70°C T100°C

T4 -40°C<Ta<+85°C T110°C
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XA00066R iTEMP TMT142
Udaje pro Typ Elektrické udaje
elektrické
e s s TMT142 | Napéjeni (svorky +a —): Ui <30 Vp
pripojent HART® Ii < 300 mA
Pi <1000 mW
Ci<5nF
Li=0
Obvod senzoru (svorky 1 az 6): Uo < 7,6 Vpe
lo<29,3mA
Po < 55,6 mW
Maximalni pfipustné pripojovaci
hodnoty: Lo =40 mH Co=10,4 pF
ExiallC / Exia IlIC Lo =150 mH Co =160 pF
ExiaIIB / Ex ia IlIB Lo=300mH Co=1000 pF
ExiallA / Exia IlIA
Kategorie Typ ochrany (ATEX) Typ
I1G ExialIC T6...T4 Ga TMT142
112D Exia IlIC T85 °C...T110 °C Db
Typ ochrany (IEC) Typ
ExialIC T6...T4 Ga TMT142
Ex ia IlIC T85 °C...T110 °C Db
8 Endress+Hauser
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