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Rovid kezelési utmutato
Proline 800

elektromégneses érzékel6vel
Mobil radié (Type: DA800C-CRMO02.01)

Ez az utmutaté Rovid haszndalati utmutato; nem helyettesiti a
késziilékhez tartozé Hasznalati utmutatot.

Rovid haszndlati utmutat6 2/2 rész: tavado
A tévaddval kapcsolatos informacidkat tartalmazza.

R&vid hasznélati utmutato 1/2 rész: érzékel6 > 3

Endress+Hauser £Z1]
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Proline 800 Mobil radié

Endress +Hauser (1]

H Order code:  [XXXXX-XXXXXX
1. (O) Ser.no.. I XXXXXXKXXXXX

Ext. ord. cd.: XXXXXXKCXX

I

Serial number

2. www.endress.com/deviceviewer

Endress+Hauser
Operations App

#Z Download on the
o App Store
ANDROID APP ON
P> Google Play

A0023555
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Proline 800 Mobil radié Rovid hasznalati utasitds aramlasméréhoz

Rovid hasznalati utasitas aramlasméréhoz
A késziilék egy tavaddbdl és egy érzékel6bél all.

A két alkatrész tizembe helyezésének folyamatat két kiilon kézikényv irja le, melyek
egylttesen az daramlasmérd Rovid hasznalati utmutatéjat képezik:

= Rovid hasznalati utmutato, 1. rész: érzékel6

= Rovid hasznalati utmutato, 2. rész: tavado

Az eszkdz lizembe helyezésekor olvassa el a Rovid haszndlati utmutaté mindkét részét, mivel
azok tartalmilag kiegészitik egymaést:

Rovid hasznalati utmutato, 1. rész: érzékel6

Az Erzékel6 révid hasznalati itmutatéja a méréberendezés beszereléséért felelss
szakembereknek szol.

= Atvétel és termékazonosités

= Tarolas és szallitas

= Beépités

R6vid hasznalati utmutato, 2. rész: tavado

A Téavado révid hasznélati utmutatéja a méréberendezés belizemeléséért, konfiguralasaért és
parametrizalasaért felel6s szakembereknek szol (az elsé mérés megkezdésével bezarolag).
® Termék leirasa

= Beépités

= Elektromos csatlakozas

= Mukédési lehetéségek

= Rendszer-integracio

= UJzembe helyezés

= Diagnosztikai informaciok

Tovabbi eszk6zdokumentacio
ﬂ A jelen Rovid haszndlati utmutatd: Révid hasznalati atmutato, 2. rész: Tavado.

A ,Rovid hasznalati utmutato 1. része: Erzékeld” itt érhetd el:
= Internet: www.endress.com/deviceviewer
= Okostelefon/tablet: Endress+Hauser Operations App

A készilékre vonatkozé részletes informéciék megtalalhaték a Hasznalati utmutatéban
és a tobbi dokumentacioban:

s Internet: www.endress.com/deviceviewer

= QOkostelefon/tablet: Endress+Hauser Operations App

Endress+Hauser 3
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Proline 800 Mobil radié Néhany sz6 errél a dokumentumroél

1 Néhany sz6 errél a dokumentumrol
1.1 Alkalmazott szimbélumok

1.1.1 Biztonsagi szimbélumok

__
Ez a szimbdlum veszélyes helyzetre figyelmezteti Ont. A veszélyes helyzet figyelmen kiviil
hagyésa sulyos vagy haldlos sériiléshez vezet.

A\ FIGYELMEZTETES )
Ez a szimbolum veszélyes helyzetre figyelmezteti Ont. A veszélyes helyzet figyelmen kivtil
hagyasa sulyos vagy haldlos sértiléshez vezethet.

A VIGYAZAT

Ez a szimbélum veszélyes helyzetre figyelmezteti Ont. A veszélyes helyzet figyelmen kiviil
hagyasa kdnnyebb vagy kdzepes sulyossagu sértiléshez vezethet.

Ez a szimbolum olyan eljardsokat és egyéb tényeket jelél, amelyek nem eredményezhetnek
személyi sériilést.

1.1.2 Elektromos szimbélumok

Szimbdlum Jelentés Szimbdlum Jelentés
- Egyenaram ~ Valtakozo dram
s Egyendram és valtakozo6 dram | Foldcsatlakozas

Foldelt kapocs, amely a kezel6t illetéen
egy féldel6rendszeren keresztil van
foldelve.

Szimbélum | Jelentés

@ Potencialkiegyenlit6 csatlakozas (PE: védéfoldelés)
Foldeld csatlakozok, melyeket minden mas csatlakozas kialakitdsa elétt foldelni kell.

A foldeld csatlakozok a késziilék belsejében és kiilsején helyezkednek el:
= Belsé foldel6 csatlakozd: a potencidlkiegyenlités a tdphalézathoz van csatlakoztatva.
= Kiilso foldeld csatlakozo: a késziiléket az tizem foéldeld rendszeréhez csatlakoztatja.

1.1.3 Kommunikacié-specifikus szimbélumok
Szimbélum | Jelentés Szimbélum | Jelentés
Bluetooth ((( ))) Mobil radié
Eszkozok kozotti kis tavolsagu, vezeték ' Kétirdnyud adatcsere mobilhalozaton
nélkuli adatatvitel. keresztiil.

Endress+Hauser 5



Néhany sz6 errél a dokumentumroél

Proline 800 Mobil radié

1.1.4 Eszko6z szimbélumok
Szimbdlum Jelentés Szimbdlum Jelentés

Qo

Torx csavarhuzo

| P

Lapos csavarhuzé

P

Phillips csavarhizé

D&

Imbuszkulcs

24

Villaskules

1.1.5 Bizonyos tipusu informaciékra vonatkozé szimbélumok
Szimbdlum Jelentés Szimbdlum Jelentés
Megengedett . . Elényben részesitett
Megengedett eljarasok, folyamatok Elényben részesitett eljardsok,
vagy tevékenységek. folyamatok vagy tevékenységek.
Tilos Tipp

X

Tiltott eljarasok, folyamatok vagy
tevékenységek.

Tovébbi informéacidkat jelez.

Dokumentdciéra val6 hivatkozas

Oldalra valé hivatkozés

& &

Abrara valé hivatkozés i, &, B Lépések sorrendje
Le Egy lépés eredménye > Szemrevételezés
1.1.6 Az abrakon 1év6 szimbo6lumok
Szimbdlum Jelentés Szimbdlum Jelentés
1,2,3,.. Tételszamok I, B, B Lépések sorrendje
A B,C, .. Nézetek A-A, B-B, C-C, ... Szakaszok
j Veszélyes tertilet & Biztonsagos tertilet (nem veszélyes
tertlet)
=mp Aramlasi irany
6 Endress+Hauser



Proline 800 Mobil radié Biztonsagi utasitasok

2 Biztonsagi utasitasok

2.1 A személyzetre vonatkoz6 koévetelmények

A személyzetnek az alabbi kovetelményeket kell teljesitenie a feladatai elvégzése érdekében:

» Szakképzett szakemberek, akik az adott feladathoz megfelelé szakképesitéssel
rendelkeznek.

» Rendelkeznek az iizem tulajdonosanak/lizemeltet6jének engedélyével.

» Ismerik a szdvetségi/nemzeti szabalyozasokat.

» A munka megkezdése el6tt elolvassék és értelmezik az utmutato, a kiegészitéd
dokumentdcio, valamint a tanusitvanyok szerinti utasitasokat (az alkalmazastol fiiggéen).

» Betartjak az utasitdsokat és az alapvet6 feltételeket.

2.2 Rendeltetésszerid hasznalat

Alkalmazas és kozeg
A jelen utmutatéban leirt méréeszkoz kizarélag legaldbb 20 pS/cm vezet6képességu
folyadékok dramlasmérésére szolgal.

Az izemi nyomads miatti fokozott kockazatu teriileteken térténd felhasznalasra kialakitott
mérdeszkézok adattédbldjan a felhasznalasi teriilet fel van tiintetve.

Annak érdekében, hogy a méréeszkoz a miikddési id6 alatt megfelelé allapotban maradjon:

» Tartsa be a megadott nyomas- és hémérséklet-tartomanyt.

» A mér6eszkdzt csak az adattablan szereplé adatoknak és a Hasznélati utmutatéban,
valamint a kiegészit6 dokumentéciéban felsorolt altaldnos feltételeknek megfeleléen
hasznélja.

» Az adattédbla alapjan ellenérizze, hogy a megrendelt eszkdz veszélyes teriileten térténé
haszndlata engedélyezett-e (pl. robbanasvédelem, nyomastart6 berendezések biztonsaga).

» A mér6eszkdzt csak olyan kdzegekhez hasznélja, melyekkel szemben az ezen anyagokkal
érintkezésbe keriilé alkatrészek ellenalloak.

» Ha a méréeszkdzt nem atmoszferikus hdmérsékleten muikodtetik, akkor elengedhetetlen a
kapcsolodo dokumentéaciéban meghatérozott alapveté feltételeknek valé megfelelés..

» A mér6eszkdzt folyamatosan védeni kell a kérnyezeti hatdsok okozta korrézié ellen.

Helytelen hasznalat
A nem rendeltetésszerd haszndalat veszélyeztetheti a biztonsédgot. A gyarté nem felel a nem
megfelelé vagy nem rendeltetésszer(i hasznalatbol eredd karokért.

A FIGYELMEZTETES

Korroziv vagy abraziv hatasu folyadékok és a kdrnyezeti feltételek miatti torés veszélye!

» Ellendrizze, hogy a folyadék és az érzékeld anyaga kompatibilis-e egymaéssal.

» Biztositsa, hogy a folyadékkal érintkezésbe keriilé valamennyi anyag ellenallé legyen a
folyadék hatasaival szemben.

» Tartsa be a megadott nyomds- és hémérséklet-tartomanyt.

Endress+Hauser 7



Biztonsagi utasitasok Proline 800 Mobil radi¢

ERTESITES

Hataresetek igazolasa:

» Specidlis folyadékok és tisztitofolyadékok esetén az Endress+Hauser érémmel nyujt
segitséget a nedvesitett alkatrészek korrézioallésdganak ellenérzésében, de semmilyen
garanciat vagy felel6sséget nem véllal, mivel a hémérséklet, a koncentracié vagy a
szennyezédések mennyiségének kismértéki valtozasa megvaltoztathatja a korréziéallosagi
jellemzéket.

Fennmarado kockazat

A FIGYELMEZTETES

Ha az adathordozé vagy az elektronikai egység hémérséklete til magas vagy alacsony, a

késziilék feliiletei felmelegedhetnek vagy lehiilhetnek. Ez égési vagy fagyasos sériilések

veszélyét jelenti!

» Meleg vagy hideg kdzeghémérséklet esetén telepitsen megfelelé védelmet az hozzaérés
ellen.

2.3 Munkahelyi biztonsag

Az eszkdzon és az eszkdzzel végzett munkak esetén:
» A nemzeti eléirdsoknak megfeleléen viselje a szlikséges egyéni védéeszkozoket.

A cs6vezetékeken végzett hegesztés esetén:
» A hegesztéegységet ne foldelje a méréberendezésre.

Az eszkdzon és az eszkdzzel nedves kézzel végzett munkdak esetén:
» Az dramiités fokozott veszélye miatt viseljen megfeleld kesztytit.

2.4 Uzembiztonsag

Sértilésveszély.
» A késziiléket csak megfeleld és tizembiztos miiszaki dllapotban miikdtesse.
» Az lzemeltetd felel a késziilék zavartalan miikodéséért.

2.5 Termékbiztonsag

Ez a méréeszkoz a j6 muiszaki gyakorlatnak megfeleléen, a legmagasabb szint biztonsagi
kovetelményeknek valé megfelelés szerint lett kialakitva és tesztelve, ezaltal biztonsagosan
lzemeltetheté allapotban hagyta el a gyarat.

Megfelel az altaldnos biztonsagi eléirdsoknak és a jogi kdvetelményeknek. Az
eszkozspecifikus EU megfeleléségi nyilatkozatban felsorolt EU-irdnyelveknek is megfelel. Az
Endress+Hauser ezt a CE-jel6lés eszkdzon valo feltiintetésével erésiti meg.

Ezenkivil a késztlék megfelel az Egyesiilt Kirdlysdgban érvényes térvényi eléirdsoknak
(térvényi szabalyozas ala es6 eszkozok). Ezeket a UKCA megfeleléségi nyilatkozat tartalmazza
a kijelolt szabvanyokkal egyiitt.

Az UKCA jel6lés rendelési opcidjanak kivalasztasa esetén az Endress+Hauser az UKCA jelzés
elhelyezésével erdsiti meg az eszkoz sikeres kiértékelését és tesztelését.

8 Endress+Hauser



Proline 800 Mobil radié Termékleirds

Kapcsolattartasi cim: Endress+Hauser UK:
Endress+Hauser Ltd.

Floats Road

Manchester M23 9NF

United Kingdom

www.uk.endress.com

2.6 IT-biztonsag

A jotéllasunk csak abban az esetben érvényes, ha az eszkdz beépitése és hasznalata a
Haszndlati utmutatéban leirtaknak megfeleléen térténik. Az eszkoz a beallitdsok véletlen
megvaltoztatasa elleni biztonsagi mechanizmusokkal van ellatva.

A biztonsagi szabvanyokkal 6sszhangban 1évé informatikai (IT) biztonsdgi intézkedéseket,
amelyek célja, hogy kiegészit6 védelmet nyujtsanak az eszkdz és a kapcsolodo adatatvitel
szempontjabol, maguknak a felhasznaloknak kell végrehajtaniuk.

2.7 Eszkozspecifikus informatikai biztonsag

Az eszkdz szamos sajatos funkciot biztosit a kezeld védelmét szolgald intézkedések
tdmogatdasara. Ezeket funkciékat a felhaszndlé beéllithatja, és megfelelé hasznalatuk esetén
szavatoljak a fokozott lizembiztonsagot.

Az eszkdzspecifikus informatikai biztonsaggal kapcsolatos részletes informaciok az
eszkdz Hasznélati utmutatojaban taldlhatok.

3 Termékleiras

Proline Promag 800 - Advanced

Az eszkdz két valtozatban kaphato:

= Kompakt valtozat — A tdvadé és az érzékel6 egy mechanikus egységet képez.
= Tavoli valtozat - a tdvado és az érzékeld kiilon helyen keriil felszerelésre.

A termék leirdsaval kapcsolatos részletes informéciék az eszkdz Haszndlati
utmutatéjaban talalhatok > B 3

4 Felszerelés

. Az érzékel6 felszerelésével kapcsolatos részletes informécidk az érzékeld Révid
hasznalati utmutatéjéban talalhatok > B 3

4.1 A méréeszkoz felszerelése

41.1 Csavarhuzasi nyomatékok

A csavarok meghtzasi nyomatékéra vonatkozé részletes informéaciékat lasd a Révid
Haszndlati utmutaté ,Az érzékeld felszerelése” c. részében

Endress+Hauser 9



Felszerelés Proline 800 Mobil radié

4.1.2 A tavoli valtozat tavaddjanak felszerelése, Proline 800 - Advanced

AVIGYAZAT
Kérnyezeti h6mérséklet tul magas'

» Ne lépje tul a megengedett maximaélis kdrnyezeti hémérsékletet .
» Kiiltéri tizemelés esetén: Ne tegye ki kdzvetlen napfénynek és erézionak, kiilénésen meleg
éghajlatu tertleteken.

AVIGYAZAT

A tulzott erd kart okozhat a burkolatban!
» Kertlje el a tulzott mechanikus igénybevételt.

A tavoli véltozat tavadojat a kévetkez6 moddokon lehet felszerelni:
= Falra torténd szerelés
= CsOre torténd szerelés

Falra szerelés Proline 800 - Advanced

17 (0.67) - -

14 (0.55) ‘
Ny so073) | w ffffff
AR

210.5 (8.29)

\\!

L MML
149 (5.85) ‘

A0020523

1 Meértékegység: mm (inch)
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Proline 800 Mobil radié Felszerelés

Oszlopra térténd rogzités Proline 800 - Advanced

A\ FIGYELMEZTETES
Keriilje a rogzit6csavarok tilzott nyomatékkal torténé meghuzasat!

A mianyag tavado karosodasanak veszélye.
» A kovetkezé nyomatékkal hizza meg a rogzitécsavarokat: 2 Nm (1.5 Ibf ft)

2 20...70
(2 0.79...2.75)

A0029051

2 Meértékegység: mm (inch)

4.1.3 A tavadoéhaz elforgatasa: Proline 800 - Advanced
A kapcsolédobozhoz vagy a kijelz6modulhoz valé kénnyebb hozzéférés érdekében a tdvado
hazét el lehet forditani.

Endress+Hauser 11



Felszerelés Proline 800 Mobil radié

A0044272

1. Lazitsa meg a hazfedél rogzitécsavarjait (6sszeszereléskor tigyeljen a meghuzasi
nyomatékra > B 15).

2. Nyissa fel a hazfedelet.

?4.

;\ . 4@%_3//\\‘

A0044274

3. Nyissa fel a kijelzé modult.
4. Tolja ki a szalagkabelt a tartébol.
5. Huzza ki a dugot.

12 Endress+Hauser



Proline 800 Mobil radi¢ Felszerelés
A0044273
6. Ovatosan nyomija le a kijelzé modult a csuklépantnal.
7. Huzza ki a kijelzémodult a tartébol.
A0043338
8. Huzza ki az elektronikai modul dugojat.
1 Nm
(0.7 1bf ft)
Q) 110
A0042853
9. Lazitsa meg az elektronikai modul csavarjait.
Endress+Hauser 13



Felszerelés Proline 800 Mobil radié

vy

A0042843

A0044276

11. Lazitsa meg a f6 elektronikai modul régzit6csavarjait (9sszeszereléskor tigyeljen a
meghuzasi nyomatékra > B 15).

12. Tavolitsa el a f6 elektronikai modult.

14 Endress+Hauser



Proline 800 Mobil radié Felszerelés

13, 4x[O]4mm)

A0044277

13. Lazitsa meg a tdvadohaz rogzitdcsavarjait (6sszeszereléskor tigyeljen a meghuzasi

nyomatékra - 15).
14. Emelje fel a tavadé burkolatat.

15. A hézat 90°-os 1épésekben forditsa el a kivant pozicioba.

A tavadohaz osszeszerelése
A FIGYELMEZTETES

Keriilje a rogzitécsavarok tulzott nyomatékkal torténé meghuzasat!
A muanyag tdvadd karosodasénak veszélye.

» A kovetkezé nyomatékkal hizza meg a rogzitécsavarokat: 2 Nm (1.5 Ibf ft)

Lépés Rogzitécsavar Meghuzasi nyomatékok

> B11

1 Kiils6 burkolat 1 Nm (0.7 Ibf ft)

9 Elektronikai modul 0.6 Nm (0.4 Ibf ft)

11 F6 elektronikai modul 1.5 Nm (1.1 Ibf ft)

13 Tavado burkolat 5.5 Nm (4.1 Ibf ft)
Endress+Hauser

15



Felszerelés Proline 800 Mobil radié

A0044279
» A mér6eszkoz visszaszereléséhez forditott sorrend szerint végezze el a miiveletet.

4.1.4 A kiils6 mobilantenna felszerelése

ﬂ Ha a jel tul gyenge, szerelje fel a kiilsé mobilantennat egy kilén helyre.

16 Endress+Hauser



Proline 800 Mobil radié Felszerelés

0

AD044318

1= Antenna (fiiggéleges beépités, maximdlis nyomaték az antenna felszereléséhez: 15 Nm)
= Antenna (vizszintes beépités, maximdlis nyomaték az antenna felszereléséhez: 15 Nm)
= Féldelésaru Torx csavarral és aldtéttel
= Torx csavar aldtéttel

5= Antennatarté

4.1.5 A kiils6 akkumulatorcsomag felszerelése

A kiilsé akkumulatorcsomag ugyanugy van felszerelve, mint a tdvadé tavoli valtozata
> B10.

Endress+Hauser 17



Felszerelés

Proline 800 Mobil radié

4.1.6

A SIM-kéartya behelyezése

A késziilék egy Endress+Hauser eSIM-mel rendelkezik. A késziilék automatikusan
felismeri a behelyezett kiegészité SIM-kartyat.

ﬂ A kiegészitéként behelyezett SIM-kartya nem rendelkezhet PIN-kddos védelemmel.

ﬂ A késziilék csak az 1.8 V SIM-kartyakat ismeri fel.

A0042838
» Tavolitsa el a SIM-kartya nyilds miianyag fedelét.
» Helyezze be a SIM-kartyat.
» Helyezze vissza a SIM-kartya nyilds mianyag fedelét.

» Nyissa fel a csatlakozodoboz
fedelét.

2.5 Nm
(1.8 Ibf ft)

AD042855

» Zérja le a csatlakozédoboz
fedelét.

18
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Proline 800 Mobil radié Felszerelés

4.2 Tavado beépités utani ellenérzése

Az aladbbi miiveleteket kévet6en minden esetben el kell végezni a beépités uténi ellenérzést:
= A tdvaddhdaz felszerelése:

® Oszlopra torténé szerelés
= Falra torténé szerelés
= A tavadohaz elforditasa

Az eszkoz sértetlen (szemrevételezéses ellen6rzés)?
A tavadohaz elforditésa:

= Ardgzitécsavar erésen meg van huzva? o
= A csatlakozodoboz fedele erésen le van csavarozva?

= A biztosité bilincs megfeleléen meg van huzva?
Oszlopra és falra torténé szerelés:

A rogzité csavarok megfelel6en meg vannak huzva?

Endress+Hauser 19
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5 Elektromos csatlakoztatas

ERTESITES

A halozati csatlakozassal rendelkezé késziilékvaltozatoknal (,, Tapellatas” rendelési kod,

K vagy S opcié) a késziilék nem rendelkezik belsé aramkori megszakitéval az

aramellatasrol valo levalasztashoz.

» Ezért egy kapcsoléval vagy egy tdpadramkori megszakitoval 1assa el a mérdeszkézt, hogy a
tapellatds kdnnyen levalaszthaté legyen a halézatrol.

» Bar a méréberendezés egy biztositékkal van ellatva, a rendszerbe tovabbi tuldramvédelmet
(maximum 16 A) kell beépiteni.

5.1 Elektromos biztonsag

A vonatkozdé nemzeti eléirdsoknak megfelel6en.

5.2 Csatlakozasi kovetelmények

5.2.1 Sziikséges eszkoz

= Nyomatékkulcs

= Kabelbevezetésekhez: hasznalja a megfelel6 szerszamot

= Vezetékcsupaszold

= Sodrott kdbelek haszndlata esetén: krimpelé fogé az érvéghiivelyekhez

= Kabelek kiszereléséhez a kapocsbdl: lapos pengéjli csavarhuzo < 3 mm (0.12 in)

5.2.2 Az 6sszekot6kabelre vonatkozé kévetelmények

Az igyfél altal biztositott dsszekdté kabeleknek az aldbbi kévetelményeknek kell
megfelelniik.

Megengedett h6mérséklet-tartomany

= A telepités helyszinén hatdlyos orszagos felszerelési iranyelveket be kell tartani.
s A kdbeleknek megfelel6eknek kell lenniiik a varhaté minimalis és maximalis
hémérsékletekhez.

Tapkabel (a belsé foldel6kapocs vezetékével egyiitt)
Normal szerel6kabel hasznalata elegendé.

Jelkabel
Pulse (impulzus) /kapcsolékimenet

Normal szerel6kabel hasznalata elegendd.

Osszekots kabel tavoli valtozathoz
A tavoli mukodtetésii valtozat elektrodkabellel és tekercsaramkabellel van 6sszekotve.

. A csatlakozokébel részletes specifikdcidira vonatkozéan lasd az eszkéz Haszndlati
utmutatojat.
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Pdncélozott csatlakozokdbel

Erésité fémszovettel ellatott pancélozott csatlakozé kabeleket kell hasznélni a kévetkez6khoz:
= Amikor a kabelt kdzvetleniil a f6ldbe helyezi

= Ahol rdgcsalok éltal okozott karok veszélye all fenn

= Ha az eszkozt IP68 védelmi fokozat alatt hasznalja

Haszndlat erés elektromos interferencidt okozé kérnyezetben

A foldelés a csatlakozohdaz belsejében rendelkezésre allo féldelékapocs segitségével torténik.
A kabelarnyékolas lecsupaszolt és a féldel6kapocshoz hajlitott vége a lehet6 legrévidebb
legyen.

Erés aramu elektromos tapvezetékek kozelében valé hasznalat esetén acélhazas érzékeld
valasztasa javasolt.

Kabel atmérdje

= Szallitott tdmszelencék:
= Szabvanyos kdbelhez: M20 x 1,5, ®6 ... 12 mm (0.24 ... 0.47 in) kébellel
= Ergsitett kabelhez: M20 x 1,5 9.5 ... 16 mm (0.37 ... 0.63 in) kabellel

s (Dugaszolhatd) rugos kapcsok 0.5 ... 2.5 mm? (20 ... 14 AWG) vezeték-
keresztmetszetekhez

5.2.3 Kapocskiosztas

A rendelkezésre 4ll6 bemeneteken és kimeneteken kiviili elektromos csatlakoztatasra
vonatkozo kapocskiosztés a f6 elektronikai modulon 1évé csatlakoztatdsi adattablan talalhaté.

. A kapocskiosztassal kapcsolatos részletes informdciokért 1asd a késziilék Hasznalati
utmutatéjat > B 3

5.2.4 A tapegységgel kapcsolatos kdvetelmények

Tdpfesziiltség

Rendelési kod Kapocsszamok Kapocsfesziiltség Frekvenciatartomany
,Tapellatas”

K opcié DC24V -20..+25% | -

S opcio 1 (L+/L), 2 (L-/N) N

(széles tartomany tapegység) AC100..240V |-15..+10% |50/60Hz, +3 Hz

5.2.5 A méréeszkoz el6készitése
Végezze el az alabbi 1épéseket a megadott sorrendben:

1. Szerelje fel az érzékel6t és a tavadot.

2. Erzékel6-csatlakozéhaz: Csatlakoztassa a csatlakozokabelt.
3. Tavado: Csatlakoztassa a csatlakozokabelt.
4

Téavadd: Csatlakoztassa a jelkabelt és a tapfesziiltség kébelét.
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ERTESITES

A haz nem megfelels tomitése!
Veszélyeztetheti a méréeszkoz mikddésének megbizhatdsagat.
» Haszndljon a védelmi fokozatnak megfelel6 tomszelencéket.

Vegye ki a vakdugét, ha van.
Ha a méréeszkoz tomszelencék nélkiil lett szallitva:
Biztositsa a megfelelé tdmszelencét az 6sszekdtékabelhez.
3. Ha a méréeszkdz tomszelencékkel lett széllitva:
Vegye figyelembe az 6sszekot6kabelekre vonatkozo kévetelményeket .

5.3 A mérdeszkoz csatlakoztatasa
A\ FIGYELMEZTETES

Aramiités veszélye! Az alkatrészek veszélyes fesziiltséget hordoznak!

» Az elektromos csatlakozast csak megfeleléen képzett szakemberek alakithatjak ki.
Vegye figyelembe a szdvetségi/orszagos beépitési szabalyokat és eldirasokat.
Tartsa be a munkahelyre vonatkozo helyi biztonsagi szabalyokat.

Vegye figyelembe az tizem f6ldelési koncepcidjat.

Soha ne szerelje fel vagy huzalozza a méréeszkozt, amig az a tapfesziiltséghez van
csatlakoztatva.

» A téapfesziltség rakapcsolasa el6tt csatlakoztassa a méréeszkdzhoz a védofoldelést.

vvyyy

5.3.1 A tavoli valtozat csatlakoztatasa

A FIGYELMEZTETES
Fenndll az elektronikus alkatrészek rongalédasanak veszélye!
» Az érzékel6t és a tavadot ugyanahhoz a potencidlkiegyenlitéshez csatlakoztassa.
» Az érzékel6t csak vele azonos sorozatszammal rendelkezd tdvadohoz csatlakoztassa.
» Foldelje le az érzékel6 csatlakozohdazat a kiilsé csavaros kapocs segitségével.
A tavoli verzi6 a 1épéseket a kovetkezd sorrendben javasolt elvégezni:
1. Szerelje fel az érzékel6t és a tavadot.
2. Csatlakoztassa a tavoli valtozat csatlakozokabelét.

3. Csatlakoztassa a tavadot.

A csatlakozdokabel bekotése az érzékel6 csatlakozohazba

Promag W
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A0032103

Erzékeld: csatlakozémodul

Lazitsa meg a héazfedél rogzitébilincsét.

Csavarja le és vegye le a hazfedelet.

ERTESITES

Csévezeték toldasokhoz:
» lllessze az O-gytrtt a kabelre és kell6 mértékben tolja vissza. A kabel behelyezésekor
az O-gytrinek a cs6toldason kivil kell lennie.

Tolja be a kabelt a kdbelbevezetésen keresztil. A szoros tomités biztositdsa érdekében
ne tavolitsa el a témitégytrtit a kdbelbevezetésbol.

Csupaszolja le a kabelt és a vezetékek végeit. Sodrott kdbelek esetén hasznéljon
érvéghiivelyeket (Verweisziel existiert nicht, aber @y.link.required="true’).

A kabelt a kapocskiosztadsnak megfeleléen csatlakoztassa .
Erésen huzza meg a kabeltémszelencéket.

A FIGYELMEZTETES

A burkolat nem megfelel6 szigetelése érvénytelenitheti annak védelmi fokozatat.
» A csavart kenéanyag hasznalata nélkil csavarja be. A fedélen 1év6 meneteket szaraz
kendanyaggal vontak be.

Az érzékeld visszaszereléséhez forditott sorrend szerint végezze el a miveletet.
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A csatlakozokabel bekotése a tavaddba
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0000000| |00

A0044280

4 Tdvado: f6 elektronikai modul kapcsokkal

Lazitsa meg a héaz fedelén 1évé 4 rogzitécsavart.
Nyissa fel a hazfedelet.

Tolja be a kabelt a kdbelbevezetésen keresztiil. A szoros tomités biztositadsa érdekében
ne tavolitsa el a témitégytirtt a kdbelbevezetésbél.

4. Csupaszolja le a kabelt és a vezetékek végeit. Sodrott kabelek esetén hasznaljon
érvéghiivelyeket (Verweisziel existiert nicht, aber @y.link.required="true').

A kébelt a kapocskiosztas szerint csatlakoztassa .
Erésen hizza meg a kabeltémszelencéket.

A FIGYELMEZTETES

A burkolat nem megfelel6 szigetelése érvénytelenitheti annak védelmi fokozatat.
» A csavart kenéanyag hasznélata nélkiil csavarja be.

A tavado visszaszereléséhez végezze el a leszerelési folyamatot forditott sorrendben.

5.3.2 A tavado csatlakoztatasa

A FIGYELMEZTETES

A burkolat nem megfelel6 szigetelése érvénytelenitheti annak védelmi fokozatat.
» A csavart ken6éanyag hasznélata nélkil csavarja be. A fedélen 1évé meneteket szaraz
kendéanyaggal vontak be.
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A milanyag hdz meghiizdsi nyomatékai

A hézfedél rogzitcsavarja 1.3 Nm
Kabelbevezetés 4.5..5Nm
Foldel6 kapocs 2.5 Nm

4119900|[FETY
26272425
0000

Y/
5 1004 XS

o

4. v

A0044281

5 A tdpfesziiltség

1. Lazitsa meg a héaz fedelén 1évé 4 rogzit6csavart.
Nyissa fel a hazfedelet.

Tolja be a kdbelt a kdbelbevezetésen keresztiil. A szoros tomités biztositdsa érdekében
ne tavolitsa el a tdémitégytrtit a kdbelbevezetésbol.

4. Csupaszolja le a kabelt és a vezetékek végeit. Sodrott kabelek esetén hasznaljon
érvéghiivelyeket.

5. AKkabelt a kapocskiosztas szerint csatlakoztassa . A halézati fesziiltségre vonatkozdan:
nyissa fel a védéburkolatot.

6. Erdésen huzza meg a kébeltémszelencéket.
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A tavad6 visszaszerelése
1. Zarjale a védéburkolatot.
Zarja le a hazfedelet.

A FIGYELMEZTETES

A burkolat nem megfeleld szigetelése érvénytelenitheti annak védelmi fokozatat.
» A csavart kenéanyag hasznélata nélkiil csavarja be.

Huzza meg a hazfedél 4 régzitécsavarjat.

5.4 Tapellatas akkumulatorcsomagokkal, Proline 800 - Advanced

5.4.1 Az akkumulatorcsomag elrendezése

A0043704

1 1. akkumuldtorcsomag
2. akkumuldtorcsomag
3 Puffer kondenzdtor

[\
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5.4.2 Pufferkondenzatorok és akkumulatorcsomagok behelyezése és csatlakoztatasa

ﬂ Az eszkoz beépitett vagy kiilén mellékelt akkumuldtorokkal kertil leszallitasra a nemzeti
szabvényoknak és irdnyelveknek megfeleléen. Ha az akkumulétorok a kiszallitaskor be
vannak helyezve és csatlakoztatva vannak, akkor az eszkéz mikddtetéséhez fontos, hogy
a ,B” kapcsold ,ON” &lldsban legyen, és a szalagkabel csatlakoztatva legyen az
elektronikai modulhoz.

Az eszkoz a pufferkondenzator csatlakoztatdsa utan indul el. 15 masodperc mulva egy
mért érték jelenik meg a kijelzén.

A pufferkondenzator csatlakoztatdsa utdn azonnal csatlakoztassa az
akkumuldtorcsomagokat.

AD042838 A0043731 A0043793

» Nyissa fel a csatlakozodoboz » Nyissa fel a kijelzé modult. » Allitsa a ,B” kapcsolot ,,ON”
fedelét. allasba.

A0044382 A0043823

» Tévolitsa el az
akkumuldtorcsomag fedelét.
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A0043734 A0043735
» Helyezze be a » Csatlakoztassa a pufferkondenzatort a 3-as csatlakozéhoz.
pufferkondenzétort. » Az eszkdz bekapcsol. 15 masodperc mulva egy mért érték jelenik meg a
kijelzén.

A0043732 A0043733
» Helyezze be az 1. és 2. » Csatlakoztassa az 1. akkumulatorcsomag csatlakozojat az 1. csatlakozoba.
akkumulatorcsomagot. » Csatlakoztassa az 2. akkumulatorcsomag csatlakozojat az 2. csatlakozoba.

2.5 Nm
(1.8 Ibf ft)

A0043736 A0043737 AD042855

» Szerelje fel az » Zarja le a kijelz6 modult. » Zéarja le a csatlakozodoboz
akkumuldtorcsomag burkolatat. fedelét.
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5.5 A mobilantenna csatlakoztatasa

ﬂ Ha a jel tul gyenge, szerelje fel a kiilsé mobilantennéat egy kilén helyre.

AD042838 AD044338

» Nyissa fel a csatlakozédoboz » Csatlakoztassa az antenna csatlakozojat.
fedelét.

A0044324

» Vezesse at a mobilantenna kabelét a megjelélt kabeltomszelencén.
» Csatlakoztassa a mobilantenna kébelét az antennacsatlakozo kabeléhez.
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2.5Nm
(1.8 1bf ft)

A0042855

» Zérja le a csatlakozédoboz
fedelét.

5.6 A nyomasérzékel6 csatlakoztatasa, Proline 800 - Advanced

A0044314

A Dugé a nyomdsérzékel6hoz a kompakt tdvadé hdzdn
B Dugd a nyomdsérzékel6hoz a tdvoli szerelésti tdvado hdzdn

» Csatlakoztassa a nyomdasérzékel6t a jelzett dugoéhoz.
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5.7 Tapellatas a kiils6 akkumulatorcsomagrol, Proline 800 - Advan-
ced
5.7.1 A kiils6 akkumulatorcsomag csatlakoztatasa

A0044313

A Dugé a kiilsé akkumuldtorcsomaghoz

» Csatlakoztassa a kiilsé akkumuldtorcsomagot a jelzett dugohoz.
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5.7.2 Az akkumulatorok behelyezése a kiils6 akkumulatorcsomagba
A\ FIGYELMEZTETES

Az akkumulatorok felrobbanhatnak, ha nem megfeleléen kezelik 6ket!
» Ne toltse Ujra az akkumulatorokat.

» Ne nyissa fel az akkumulatorokat.

» Ne tegye ki az akkumulatorokat nyilt langnak.

ﬂ Tartsa be az akkumulatorok megadott hémeérsékleti tartomanyat.

2.5 Nm
(1.8 1bf ft)

A0042984 A0044283 AD043783
» Nyissa fel a csatlakozodoboz » Helyezzen be 1j elemeket. » Zarja le a csatlakozédoboz
fedelét. fedelét.

A késziilék nem jeleniti meg a kiils6 akkumuldtorok fennmaradé kapacitasat. A kijelzén
lathaté érték kizarolag a beépitett akkumuldtorokra vonatkozik. Ha belsé és kiilsé
akkumulatorok vannak csatlakoztatva, akkor elészér a kiilsé akkumulatorok, majd ezt
kovetbéen a belsé akkumulatorok vannak hasznélatban.

5.8 Potencialkiegyenlités biztositasa

A VIGYAZAT

Elégtelen vagy hibas potencialkiegyenlités.
Megsemmisiilhetnek az elektrédak, és igy a késziilék teljes meghibdsodésat eredményezheti!
» Ugyeljen az épiileten beliili fsldelési koncepciékra

» Vegye figyelembe az izemeltetési kérilményeket, példaul a cs6 anyagat és a féldelést

» A kdzeget, az érzékel6t és a tdvaddt ugyanahhoz az elektromos potencialhoz csatlakoztassa
» A potencialkiegyenlit§ csatlakozasokhoz minimum 6 mm? (0.0093 in?) keresztmetszetd

foldel6kabelt hasznaljon
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58.1 Csatlakoztatasi példa, normal forgatokdnyv

Foldelt fémcs6

A0044266

6 Potencidlkiegyenlités a mérécsévon keresztiil

5.8.2 Csatlakozasi példa kiilénleges esetekben

Bélés és foldelés nélkiili fémcsé

Ez a csatlakoztatasi moédszer olyan esetekben is hasznédlhato, amelyekben:
= A szokasos potencialkiegyenlités nem hasznalhaté
= Kiegyenlitési d&ramok jelennek meg

Foldel6kabel Rézvezeték, legalabb 6 mm? (0.0093 in?)

DN > 350

A0029338

7 Potencidlkiegyenlités a féldel6kapcson és csékarimdkon keresztiil

1. Csatlakoztassa mindkét érzékelékarimat a csékariméhoz egy foldelévezetékkel és
féldelje le azokat.

2. DN <300 (12”) esetén: a karima csavarjaival erésitse a foldelékéabelt kozvetlentil az
érzékel6 karimajanak vezet6 burkolatdhoz.

3. pN > 350 (14") esetén: er6sitse a foldelGkabelt kézvetlgniil a fém szallitokerethez.
Ugyeljen a csavarok meghuzasi nyomatékaira: lasd az Erzékel6 Révid hasznélati
utmutatojat.
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4. Csatlakoztassa a tdvadé vagy az érzékelé csatlakozéhdzat a féldpotencidlhoz az erre a
célra biztositott f6ldelé termindl segitségével.

Proline 800 - Advanced

Tévoli eszkozvaltozatok esetén a példaban szereplé foldel6kapocs minden esetben az
érzékeldre vonatkozik és nem a tdvadoéra.

Miianyag cs6 vagy szigetel6 béléssel rendelkezé csé

Ez a csatlakoztatasi modszer olyan esetekben is hasznalhato, amelyekben:
= A szabvanyos véllalati potencidlkiegyenlités nem garantalhato
= Kiegyenlit6 dramokra lehet szdmitani

A0029339

8  Potencidlkiegyenlités a foldel6kapcson és foldelGkorongokon keresztiil (PE = Py = Py;)

1. Afodldel6lemezeket a foldel6kéabel segitségével csatlakoztassa a féldelé kapocshoz.

2. Afoldelélemezeket a csatlakoztassa a foldel6potencidlhoz.
L PE = PFL = PM

Katodos véd6egységgel rendelkezé csé

Ez a csatlakoztatasi modszer kizérolag akkor alkalmazhato, ha az aldbbi két feltétel teljesiil:
= Bélés nélkili fémcsé vagy elektromosan vezetéképes béléssel rendelkezd csé
s A katddos védelem a személyes véd6éfelszerelés részét képezi

Foldel6kabel Rézvezeték, legalabb 6 mm? (0.0093 in?)

A0029340
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Eléfeltétel: az érzékel6t ugy szerelik be a cs6be, hogy az elektromos szigetelést biztositson.
1. A cs6 két karimajat egy foldelékabel segitségével csatlakoztassa egymashoz.
2. Csatlakoztassa a karimat a féldelé kapocshoz a f6ldel6 kébel segitségével.
3. Jelvonal arnyékolds nyomvonala egy kondenzatorral (javasolt érték: 1.5 pF/50 V).
4

Ugy csatlakoztassa az eszkozt az opcionalis tapellatashoz, hogy az ,lebegd” a
foldpotencialhoz (PE) képest (ez a 1épés nem sziikséges ha foldpotencial (PE) nélkiili
tapellatast hasznal).

b= PEipFL:PM

ﬂ Proline 800 - Advanced

Tavoli eszkozvaltozatok esetén a példaban szereplé foldel6kapocs minden esetben az
érzékel6re vonatkozik és nem a tavadora.

5.9 Potencialkiegyenlités biztositasa

5.9.1 Bevezet6

A helyes potencialkiegyenlités (potencidlkiegyenlités) a stabil és megbizhatd aramlasmérés
eléfeltétele. A nem megfeleld vagy helytelen potencialkiegyenlités az eszkédz
meghibdsodaséhoz és biztonsagi kockdzathoz vezethet.

A helyes, problémamentes mérés érdekében a kévetkezd kévetelményeknek kell teljestilnie:

s Az az elv érvényes, hogy a kdzegnek, az érzékelének és a tdvadénak azonos elektromos
potencidlon kell lennie.

= Vegye figyelembe a véllalaton beltili féldelési irdnyelveket, anyagokat, valamint a csé
foldelési feltételeit és potencialjat.

s A sziikséges potencialkiegyenlit6 csatlakozasokat minimalisan 6 mm? (0.0093 in?)
keresztmetszet( foldel6kabellel kell 1étrehozni.

= Tavoli eszkdzvaltozatok esetén a példédban szereplé foldel6kapocs minden esetben az
érzékel6re vonatkozik és nem a tdvadéra.

Kiegészit6ket, példaul foldel6kabeleket és foldel6lemezeket kozvetlentl az Endress
+Hauser-t6l rendelhet

Alkalmazott roviditések

= PE (Protective Earth): potenciél az eszkoz védéfoldeld kapesain
= P, (Potential Pipe): a cs6 potencidlja, a karimaknal mérve

= Py (Potential Medium): a kézeg potenciélja

5.9.2 Szabvanyos helyzetekre vonatkozé csatlakozasi példak

Bélés nélkiili és foldelt fémcs6

= A potencidlkiegyenlités a mérécsovon keresztil torténik.
= A kozeg foldpotenciélra van allitva.

Inditasi feltételek:
= A csévek mindkét oldalon megfelel6en féldeltek.
= A csovek vezetéképesek és ugyanolyan elektromos potenciallal rendelkeznek, mint a kézeg
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AD044854

» Csatlakoztassa a tdvado vagy az érzékeld csatlakozohdazét a féldpotencidlhoz az erre a célra
szolgdlé foldelécsatlakozo segitségével.

fémcs6 bélés nélkiil
= A potencidlkiegyenlités a foldelécsatlakozon és a cs6karimakon keresztiil torténik.
= A kézeg foldpotencidlra van allitva.

Inditasi feltételek:
= A csovek nincsenek megfelelen foldelve.
= A csovek vezetéképesek és ugyanolyan elektromos potenciéllal rendelkeznek, mint a kézeg

DN <300 DN > 350

A0042089

1. Csatlakoztassa mindkét érzékel6karimat a csékarimahoz egy foldelévezetékkel és
foldelje le azokat.
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2. Csatlakoztassa a tdvadé vagy az érzékelé csatlakozéhazat a féldpotencidlhoz az erre a
célra szolgalé foldelécsatlakozo segitségével.

ﬂ = DN <300 (12") esetén: a karima csavarjaival erésitse a foldelkabelt kozvetlentil az
érzékeld karimajanak vezet6 burkolatahoz.
= DN > 350 (14") esetén: erésitse a foldelokabelt kozvetleniil a fém szallitokerethez.
Vegye figyelembe a csavarhuzasi nyomatékokat: lasd az érzékel6 Révid hasznélati
utmutatojat.

Miianyag csé vagy szigetel6 béléssel rendelkezé csé

= a potencidkiegyenlités a foldelé6kapcson és a féldeldlemezeken keresztiil torténik.
= A kozeg foldpotenciélra van allitva.

Inditasi feltételek:

= A cs6 szigeteld hatésu.

= Nem garantalt az alacsony impedanciaju kozeg foldelése az érzékeld kozelében.
= Nem zarhato ki az dramok kozegen keresztili kiegyenlitédése.

AD044856

1. csatlakoztassa a féldel6lemezeket a tdvadd vagy az érzékeld csatlakozédhdzanak
foldelékapcsaihoz a foldel6kabellel.

2. Csatlakoztassa a csatlakozot a féldpotencialhoz.

5.9.3 Csatlakozasi példa olyan esetre, amikor a kozeg és a védo6foldelés potencialja
nem egyenlé

Ezekben az esetekben a kdzegpotencidl eltérhet az eszkdz potencialjatol.

Fém, foldelés nélkiili cs6

Az érzékeld és a tadvadd ugy van felszerelve, hogy a PE felé elektromos szigetelést biztositson,
pl. elektrolitikus folyamatokhoz vagy katédos védelemmel ellatott rendszerekhez.

Inditési feltételek:
= Bélés nélkiili fémcsd
= Csovek elektromosan vezetd béléssel
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Csatlakoztassa a cs6karimakat és a tavadot a foldel6kabellel.

A0042253

2. Vezesse a jelkabelek arnyékolasat egy kondenzatoron keresztiil (ajanlott érték 1,5pF/

50V).

3. Az eszkoz egy olyan tdpegységhez csatlakozik, amely lebegéfesziiltséget szolgaltat a
védoéfoldhoz viszonyitva (levalaszto transzformator). Ez az intézkedés nem sziikséges a

PE (védo6foldelés) nélkuli 24 V DC tapfesziiltség esetén (= SELV tapegység).

5.10 Csatlakoztatas utani ellenérzés

A Kkabelek és az eszkoz sértetlenek (vizualis ellen6rzés)?

A kabelek megfelelnek a kovetelményeknek?

A felszerelt kdbelek nincsenek megfeszitve?

Minden kébeltdmszelence fel van szerelve, biztonsdgosan meg van huzva és szivargasmentes? A kabelek
,vizcsapdaval” lettek bevezetve ?

0O |0|0|D

Csak tavoli valtozat esetén: az érzékeld a megfelel6 tavadohoz csatlakozik?
Ellendrizze a sorozatszdmot az érzékeld és a tdvado adattablajan.

A tapfesziiltség megfelel a tdvadé adattablajan szerepld eldirdsoknak?

A terminalkiosztds helyes > B 217

Helyes az eszk6z dugoéjanak kapocskiosztasa vagy tikiosztasa?

Megfeleléen van csatlakoztatva a mobilhalézat antenndja?

Elég erds a jel ahhoz, hogy mobilhalézathoz csatlakozzon?

Az akkumulatorok megfeleléen vannak behelyezve és rogzitve?

A DIP kapcsol6 megfelel6 allasban van?

0|0|0|jo|0jo|o| o

Van tapfesziiltség, megjelennek az értékek a kijelzémodulon?
Ha az aramellatds kizdrolag akkumulatorral torténik: megjelenik-e az informacié a kijelzémodulon a
modul megérintésekor?

O

Helyesen lett kialakitva a potencialkiegyenlités?

O

Az 6sszes hazfedél fel lett szerelve és a csavarok a megfelel6 meghtizasi nyomatékkal lettek meghuzva?
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6 Uzemelési lehetéségek
6.1 Az iizemelési lehet6ségek attekintése

A0044518

1 Okostelefon/tablet (SmartBlue-n kereszttiil)
2 Netilion/OPC-UA (mobil rddién keresztiil)

Amennyiben az eszkdz mar forgalomba lett helyezve vagy le lett plombalva, kezelése az
elszamol&si mérésnél korlatozott.

6.2 A kezel6menii elérése a SmartBlue alkalmazas segitségével

Az eszkdz a SmartBlue alkalmazéson keresztill mtikddtethetd és konfiguralhaté. Ebben az
esetben a kapcsolat a Bluetooth® vezeték nélkili technoldgiaju interfészen keresztill jon létre.

Tdmogatott funkciok

= Eszkoz kivalasztasa az élélistaban és az eszkozhoz valo hozzaférés (bejelentkezés)

= Az eszkdz konfiguralasa

= Hozzéaférés a mért értékekhez, az eszkdz allapotdhoz és a diagnosztikai informdaciokhoz
= Adatgytjté kiolvasas

= Tanusitvanykezelés

» Eszkoz szoftver frissitése

= Heartbeat jelentés

= Paraméterjelentés

A SmartBlue alkalmazas ingyenesen letéltheté Android-eszkozokre (Google Playstore) és i0S-
eszkozokre (iTunes Apple Store): Endress+Hauser SmartBlue

Kozvetleniil az alkalmazashoz a QR-kdoddal:
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ANDROID APP ON
P> Google Play
£ Download on the
[ S App Store

A0033202

ﬂ = Energiatakarékossagi okokbdl, ha az eszkézt nem taplélja tApegység, akkor az élé
listdban percenként csak 10 masodpercig lathato.
= Az eszkdz azonnal megjelenik az é16 listdban, ha a helyi kijelz6t 5 masodpercig
megeérinti.
= A legnagyobb jeler6sségii eszkoz az €16 lista legtetején jelenik meg.

ﬂ Ha elfelejtette jelszavat: vegye fel a kapcsolatot az Endress+Hauser szervizzel.

7 Rendszer-integracié

A rendszer-integracioval kapcsolatos részletes informaciok az eszk6z Hasznalati
utmutatéjaban taldlhaték > B 3

» Az eszkozleiré fajlok attekintése:
= Az eszkdz jelenlegi verzidadatai
= Kezelbeszkdzok

= Kompatibilitds korabbi modellel

8 Uzembe helyezés
8.1 Miikoédés ellenérzése

A mérbeszkdz lizembe helyezése el6tt:

» Gy6z6djon meg arrol, hogy a beépités utani és a csatlakoztatds utani ellenérzések el lettek
végezve.

=  Beépités uténi ellendrzés” ellendrzd lista
s  Csatlakoztatads utani ellenérzés” ellenérz6 lista

8.2 El6készit6 lépések

A késziilék csak a SmartBlue alkalmazason keresztiil mikodtethetd.
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8.2.1 Telepitse a SmartBlue alkalmazast
ﬂ Toltse le a SmartBlue alkalmazast > B 40

8.2.2 Csatlakoztassa a SmartBlue alkalmazast a késziilékhez
ﬂ Belépés
8.3 A mérbeszkoz konfiguralasa

Complete this wizard to commission the device.
For each parameter, enter the appropriate value or select the appropriate option.

NOTE

If you exit the wizard before completing all required parameters, the changes you made will be
saved. For this reason, the device may be in an undefined state!

In this case, a reset to the default settings is recommended.

1. Nyissa fel a Guidance menii-t.
Inditsa el a Commissioning varazslo-et.

Kovesse a SmartBlue App utasitdsait.
“~ A konfigurélés befejezédott.

8.4 A bedllitasok illetéktelen hozzaféréssel szembeni védelme

Az izembe helyezés utan a kovetkezd lehetdségek allnak rendelkezésre a méréeszkoz
konfiguraciéjanak véletlen médositdsokkal szembeni levédésére:

= frésvédelem hozzaférési koddal > B 41

= frasvédelem irasvédo kapcsoloval > B 42

8.4.1  Irasvédelem hozzaférési kéddal

A felhasznaléspecifikus hozzaférési kod hatasa a kovetkezé:
A SmartBlue alkalmazédson keresztill a méréeszkoz konfiguracids paraméterei irdsvédettek, és
értékeik méar nem modosithatok.
A hozzaférési kéd meghatarozasa a SmartBlue alkalmazason keresztiil
1. Nyissa fel a System mentu-t.
2. Nyissa fel a User management almenii-et.

3. Nyissa fel a Define access code varazslé-ot.

Endress+Hauser 41



Uzembe helyezés Proline 800 Mobil radié

4. Adjon meg egy, legfeljebb 4 szambol all6 karakterldncot a hozzaférési kodhoz.
L~ A paraméterek irdsvédettek.

ﬂ ® Ha a paraméterirdsi védelmet egy hozzaférési kédon keresztiil aktivaljak, azt is csak
ezen a hozzéaférési kodon keresztil lehet deaktivalni .
s A felhaszndloi szerepkort, amellyel a felhaszndlé pillanatnyilag be van jelentkezve , az
Access status paraméter jelzi. Navigaciés utvonal: System - User management
- Access status

8.4.2 [rasvédelem irasvédé kapcsoléval
1]
&
T 585
2 00 2%
o2 Eo 8§
O =805
Off E E
On
1 2

A0047361

» [ Az irasvédé kapesolora
vonatkozé informaciok a
csatlakozodoboz fedelén talalhato
csatlakoztatasi adattablan
talalhatok.

Ellentétben a felhasznaldspecifikus hozzaférési kodon keresztuli paraméteriras-védelemmel,
ez lehetévé teszi az egész kezelément irasi hozzaférésének zaroldsat.

A paraméterértékek most mar csak olvashatok, és nem szerkeszthet6k tovabb.

A kovetkez6 paraméterek mindig médosithatok, még akkor is, ha a paraméter
irasvédelme be van kapcsolva:

= Enter access code

= Contrast display
s Clientt ID
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1. Allitsa a kijelz6modul irasvéds (WP) kapcsoléjat ON allasba.

Y A hardveres irdsvédelem engedélyezve van.
A Locking status paraméter-ben Hardware locked opcié jelenik meg.
A helyi kijelzén a @ szimbélum jelenik meg a fejlécben.

8.3 mimin

A0044218

9 Diagnosztikai informaciék

A méréeszkdz dnellenérzé rendszere altal észlelt hibak diagnosztikai tizenetként kertilnek
kijelzésre, valtakozva az tizemi kijelz6vel. Az elhdritasi teendékrél sz6l6 tizenet a diagnosztikai
izenetbdl el6hivhato, és a hibaval kapcsolatos fontos informacidkat tartalmaz.

9.1 Diagnosztikai lizenet

Karbantartas sziikséges

Q s Karbantartds sziikséges.
= A kimeneti jel tovébbra is érvényes.

Specifikacién kiviil
? » Az eszkdz a miszaki specifikaciok szerinti hatarértékeken, pl. a folyamat-
hémérséklet tartomanyon kiviil izemel.

» Az eszkoz a felhaszndl6 altal megadott konfiguracién, pl. a maximalis
aramlasi sebességen kiviil izemel.

Funkcionalis teszt

V ® Az eszkdz szerviz izemmaodban van, pl. egy szimulacié kdzben.

= A kimeneti jel &tmenetileg érvénytelen.

Ha egyidejtileg két vagy t6bb diagnosztikai esemény van fiiggében, csak a legmagasabb
prioritasu diagnosztikai esemény izenete jelenik meg.
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