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1  Om dette dokumentet

1.1  Advarsler

Informasjonsstruktur Betydning

LFARE
Årsaker (/konsekvenser)
Om nødvendig, konsekvenser av
avvik (eventuelt)
‣ Avhjelpende tiltak

Dette symbolet varsler deg om en farlig situasjon.
Hvis du ikke unngår den farlige situasjonen, vil den føre til en dødelig eller
alvorlig personskade.

LADVARSEL
Årsaker (/konsekvenser)
Om nødvendig, konsekvenser av
avvik (eventuelt)
‣ Avhjelpende tiltak

Dette symbolet varsler deg om en farlig situasjon.
Hvis du ikke unngår den farlige situasjonen, kan den føre til en dødelig
eller alvorlig personskade.

LFORSIKTIG
Årsaker (/konsekvenser)
Om nødvendig, konsekvenser av
avvik (eventuelt)
‣ Avhjelpende tiltak

Dette symbolet varsler deg om en farlig situasjon.
Hvis denne situasjonen ikke unngås, kan den føre til mindre eller
mer alvorlige personskader.

LES DETTE
Årsak/situasjon
Om nødvendig, konsekvenser av
avvik (eventuelt)
‣ Tiltak/merknad

Dette symbolet varsler deg om situasjoner som kan resultere i skade på
eiendom.

1.2  Symboler
Tilleggsinformasjon, tips
Tillatt eller anbefalt
Ikke tillatt eller ikke anbefalt
Henvisning til enhetsdokumentasjon
Sidehenvisning
Illustrasjonshenvisning

 Resultat av et trinn
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2  Grunnleggende sikkerhetsanvisninger

2.1  Krav til personalet
• Installasjon, idriftsetting, drift og vedlikehold av målesystemet kan bare utføres av

spesielt kvalifisert teknisk personale.
• Det tekniske personalet må være autorisert av anleggsoperatøren til å utføre de angitte

aktivitetene.
• Den elektriske tilkoblingen kan bare utføres av en elektrotekniker.
• Det tekniske personalet må ha lest og forstått denne bruksanvisningen og må følge

informasjonen den inneholder.
• Feil ved målepunktet kan bare rettes av autorisert og spesielt kvalifisert personale.

Reparasjoner ikke beskrevet i den medfølgende bruksanvisningen må bare utføres
direkte på produsentstedet eller av serviceorganisasjonen.

2.2  Tiltenkt bruk
CAT411-mikrofilteret er et spesielt tverrstrømningsfilter for prøvetaking fra trykkrør for
formålet kontinuerlig overvåkning via Internett.

Gjennomstrømningen av medium ved filteret medfører en selvrensende effekt.

Applikasjon
• Behandlingsanlegg for avløpsvann

• Retur av aktivert slam opptil maks. 4 g/l (4000 ppm) tørrstoff
• Overflødig slam opptil maks. 4 g/l (4000 ppm) tørrstoff
• Sekundærrensing

• Industri
• Trykk på filter 0,2 til 1 bar (3 til 15 psi)
• Prøvetaking i bypass ved høyere trykk

Bruk av enheten for noe annet formål enn det som er beskrevet, utgjør en trussel for
sikkerheten til folk og hele målesystemet, og er derfor ikke tillatt. Produsenten er ikke
ansvarlig for skade som oppstår på grunn av feil eller ikke-tiltenkt bruk.

2.2.1  Driftsprinsipp
En prøvegjennomstrømning på 0,8 til 1,8 m3/t (3,5 til 8 gal/min) gjøres permanent
gjennom mikrofilteret via et trykkrør. Noe av prøven passerer filtermembranen og
transporteres deretter til måleenheten som filtrat.

Prinsippet om tverstrømningsfiltrering brukes til prøvetaking. PTFE-filtermembranen
skiller ut partikler > 0,45 µm fra filtratet. Disse partiklene samler seg foran
filtermembranen og skylles vekk med prøvegjennomstrømningen.

Mediet sendes gjennom en buktende kanal gjennom filterelementet. På denne måten
oppnår man en konsekvent høy gjennomstrømningshastighet. Dette fører til den
selvrensende effekten. Det er derfor ikke nødvendig med mekaniske drivenheter for å
generere strømning på filteroverflaten.

2.3  Sikkerhet på arbeidsplassen
Som bruker er du ansvarlig for å overholde følgende sikkerhetsvilkår:
• Installasjonsretningslinjer
• Lokale standarder og bestemmelser
• Bestemmelser for eksplosjonsvern
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2.4  Driftssikkerhet
Før idriftsetting av hele målepunktet:
1. Kontroller at alle tilkoblinger er riktige.

2. Påse at elektriske kabler og slangetilkoblinger er uskadde.

3. Ikke bruk skadde produkter, og beskytt dem mot utilsiktet drift.

4. Merk skadde produkter som defekte.

Under drift:

‣ Hvis feil ikke kan rettes:
må produkter tas ut av tjeneste og beskyttes mot utilsiktet drift.
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2.5  Produktsikkerhet

2.5.1  Moderne teknologi
Produktet er utformet for å oppfylle moderne sikkerhetskrav, har blitt testet og sendt fra
fabrikken i en driftsikker tilstand. Relevante bestemmelser og internasjonale standarder er
overholdt.

Enheter koblet til krysstrømfilteret må overholde gjeldende sikkerhetsstandarder.
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3  Produktbeskrivelse

3.1  Målesystem
Et komplett prøveklargjøringssystem omfatter:
• Stamoclean CAT411 mikrofilter
• Oppsamlingsbeholder
• Analysator

En sensor med gjennomstrømningsarmatur kan valgfritt integreres i målesystemet.

1 3

456

8 27

  A0031554

 1 Komplett målesystem
1 CAT411 5 Oppsamlingsbeholder (valgfri)
2 Innløp 6 Analysator
3 Prøvepumpe eller trykkledning 7 Sugeledning til analysator
4 Filtratledning 8 Fritt utløp
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4  Mottakskontroll og produktidentifisering

4.1  Mottakskontroll
1. Kontroller at emballasjen er uskadet.

 Varsle leverandøren om eventuell skade på emballasjen.
Ta vare på den skadde emballasjen til problemet er løst.

2. Kontroller at innholdet er uskadet.
 Varsle leverandøren om eventuell skade på innholdet.

Ta vare på de skadde varene til problemet er løst.

3. Kontroller at leveransen er fullstendig, og at ingenting mangler.
 Sammenlign pakksedlene med bestillingen.

4. Emballer produktet for lagring og transport på en slik måte at det er beskyttet mot
støt og fukt.
 Originalemballasjen gir den beste beskyttelsen.

Overhold de tillatte omgivelsesvilkårene.

Hvis du lurer på noe, må du kontakte leverandøren eller ditt lokale salgssenter.

4.2  Produktidentifisering

4.2.1  Typeskilt
Typeskiltet gir deg følgende informasjon om enheten:
• Produsentidentifisering
• Bestillingskode
• Serienummer
• Strømforsyning
• Kapslingsgrad
• Omgivelses- og prosessvilkår

‣ Sammenlign informasjonen på typeskiltet med bestillingen.

4.2.2  Produktidentifisering

Produktside
www.endress.com/cat411

Tolkning av bestillingskoden
Bestillingskoden og serienummeret for produktet finnes på følgende steder:
• På typeskiltet
• På pakksedlene

Oppnå informasjon om produktet
1. Gå til www.endress.com.

2. Sidesøk (forstørrelsesglass-symbol): Angi gyldig serienummer.

3. Søk (forstørrelsesglass).
 Produktstrukturen vises i et hurtigvindu.

4. Klikk på produktoversikten.
 Det åpnes et nytt vindu. Her legger du inn informasjon om enheten, inklusive

produktdokumentasjon.

https://www.endress.com
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4.3  Leveringsinnhold
Leveringsinnholdet omfatter:
• 1 filterholder
• 2 Perbunan-tetninger
• 1 bruksanvisning

Materialene for å feste filterholderen på veggen er ikke inkludert i leveringsinnholdet,
og må besørges av kunden.

‣ Hvis du har noen spørsmål:
Ta kontakt med leverandøren eller ditt lokale salgssenter.
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5  Montering

5.1  Monteringskrav
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 2 Mål

Filtermembran L x B: 300 x 135 mm (11,8 x 5,31")

5.2  Montere prøveklargjøringssystemet

5.2.1  Veggmontering
Du trenger en slagdrill med en borekrone på 6 mm. Veggplugger og skruer er ikke
inkludert i leveringsinnholdet, og må besørges av kunden.

Feste filterholderen
1. Bor fire borehull i veggen, hvert med en diameter på 6 mm. Se grafikken i avsnittet

"Monteringskrav" for avstanden mellom borehullene.

2. Slik fjerner du toppdelen på filterholderen:
Løsne alle stjerneknottene litt.

3. Fold knottene på siden og bunnen til siden →   11.

4. Fjern toppdelen (→   11 del 3) fra de gjenværende gjengede leddene og sett den til
siden hvor den er lett tilgjengelig.

5. Fest bunndelen (del 1) på holderen til veggen med de riktige skruene.
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 3 Løsne skruene fra settet

2

1

3

  A0031570

 4 Struktur

1 Bunndel
2 Filtermembran
3 Toppdel

5.2.2  Sette inn filtermembranen
To filtermembraner er inkludert i leveringsinnholdet. Du trenger bare én membran for
korrekt drift. Den andre er en reservemembran.

Aktivere filtermembranen
1. Ta filtermembranen ut av emballasjen.

2. LFORSIKTIG
Isopropanol
Gir alvorlig øyeirritasjon. Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. Meget brannfarlig
væske og damp.
‣ Bruk vernehansker, vernebriller eller visir.
‣ Unngå kontakt med øyne.
‣ Må holdes unna varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre tennkilder.
‣ Følg alle anvisningene på produsentens sikkerhetsdatablad.

Fukt den glatte siden av membranen (mediumsiden) med 50 % isopropanolløsning.
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Sette inn filtermembranen
1. Sett inn filtermembranen i bunndelen av filterholderen som fortsatt er åpen etter

veggmontering. Den glatte siden av membranen må vende ned (mot bunndelen =
mediumsiden).

2. Sett på toppdelen på filterholderen igjen.

3. Fold stjerneknottene opp igjen.

4. Stram stjerneknottene for hånd.

a b c d

  A0031569

 5 Sette inn filtermembranen

5.2.3  Koble til forsyningsledningene
1. Koble til prøveledningen (ID 14 mm) til innløpet til mikrofilteret (på toppdelen på

filterholderen).

2. Hold utløpet (ID 14 mm) fritt.

3. Skru på slangekoblingen for utstrømning av filtrat på gjenget på undersiden av
filterholderen.

4. Koble til filtratledningen (ID 4 mm).

5. Koble den andre enden av filtratslangen til innløpet til analysatorens
oppsamlingsbeholder.

5.3  Kontroll etter montering

1. Etter installasjon må du kontrollere prøveklargjøringssystemet og slangene for skade.

2. Kontroller at alle tilkoblingene er sikre og lekkasjetette.

3. Påse at slangene ikke kan fjernes uten makt.
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6  Vedlikehold

6.1  Rengjøring
Du kan rengjøre mikrofilteret når det er lukket (forberedende rengjøring) eller åpent. For å
rengjøre mikrofilteret kan du behandle overflaten av filtermembranen med saltsyre eller
natriumhypoklorittløsning.

LADVARSEL
Ekstremt etsende kjemikalier
Kjemikalier kan forårsake alvorlige eller dødelige personskader!
‣ Bruk aldri saltsyre og natriumhypokloritt sammen (i en blanding) da dette vil danne

giftig klorgass!
‣ Bruk om nødvendig saltsyre og natriumhypokloritt i adskilte rengjøringsfaser. Skyll i så

fall godt med vann mellom rengjøringsfasene før du bruker det andre
rengjøringsmiddelet.

‣ Når du jobber med saltsyre eller natriumhypokloritt, må du alltid bruke vernehansker
og vernebriller!

‣ Avhend rengjøringsfluider på korrekt måte.

6.1.1  Rengjøring når filterholderen er lukket
Rengjøring når filterholderen er lukket, utgjør kun forberedende rengjøring. For å
utføre intensiv rengjøring må du åpne filterholderen, se avsnittet "Rengjøring når
filterholderen er åpen".

1. Koble fra og tøm prøveforsyningen og filtratledningen til oppsamlingsbeholderen.

2. Fyll mikrofilteret med rengjøringsmiddel manuelt eller bruk en automatisk
rengjøringsenhet. La middelet virke i 20 minutter.

3. Skyll deretter med rikelige mengder vann.

4. Koble prøveforsyningen og filtratledningen til oppsamlingsbeholderen igjen.

6.1.2  Rengjøring når filterholderen er åpen
1. Koble fra og tøm prøveforsyningen og filtratledningen til oppsamlingsbeholderen.

2. Åpne filterholderen med stjerneknottene og fjern toppdelen og filtermembranen.
Forsikre deg om at toppdelen ikke kommer i kontakt med ufiltrert medium.

3. Fjern all kontaminering og oppsamlet materiale i bunndelen (mediumsiden).

4. Fjern alt oppsamlet materiale på filtratsiden (toppdelen).

5. LES DETTE
Uaktsomhet
Fare for skade på filtermembranen!
‣ Ikke skad filtreringslaget på filtermembranen.
‣ Ikke bruk harde eller spisse gjenstander, for eksempel en palettkniv eller

skrutrekker, til å rengjøre membranen.

Rengjør filtermembranen, eller skift den om nødvendig.

6. Koble prøveforsyningen og filtratledningen til oppsamlingsbeholderen igjen.
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6.2  Skifte tetningene
Hvis du ser at tetningene er skadet når du åpne filterholderen, må du skifte disse
tetningene:

1. Fjern den skadede tetningen fra føringselementet nederst i filterholderen (→   15).

2. Tetning for filtratrom: Sett inn filtrattetningen (del 2, tynn, rund ledning, Ø 4 mm)
inn i føringselementet slik at begge ender er montert i flukt.

3. Tetning for toppdel/bunndel: Sett inn tetningen for toppdelen/bunndelen (del 1,
tykk rund ledning, Ø 5 mm) i det ytre føringselementet.

4. Sett sammen filterholderen igjen med filtermembranen, og stram stjerneknottene i
en diagonalt motsatt sekvens.

1 2

  A0031571

 6 Tetninger

1 Tetning for toppdel/bunndel
2 Tetning for filtratrom
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7  Reparasjon

7.1  Generell informasjon
Reparasjons- og konverteringskonseptet forutsetter følgende:
• Produktet har modulært design
• Reservedelene er sortert i sett som omfatter aktuell veiledning for settet
• Bruk kun originale reservedeler fra produsenten
• Repasjoner utføres av produsentens serviceavdeling eller opplærte brukere
• Sertifisert utstyr kan kun konverteres til andre sertifiserte utstyrsversjoner av

produsentens serviceavdeling eller på fabrikk
• Overhold relevante standarder, nasjonale regler, Ex-dokumentasjon (XA) og

sertifiseringer

1. Utfør reparasjonen i henhold til veiledningen for settet.

2. Dokumenter reparasjon og konvertering og få dette lagt inn i
livssyklusadministrasjonssystemet (W@M).

7.2  Reservedeler
Reservedeler til utstyret som er tilgjengelige for levering, finnes på nettsiden:

www.endress.com/device-viewer

‣ Oppgi utstyrets serienummer ved bestilling av reservedeler.

7.3  Retur
Produktet må returneres hvis reparasjoner eller en fabrikkalibrering er nødvendig, eller
hvis feil produkt ble bestilt eller levert. Som et ISO-sertifisert selskap og dessuten på grunn
av lovbestemmelser er Endress+Hauser forpliktet til å følge visse prosedyrer ved
håndtering av returnerte produkter som har vært i kontakt med medium.

Slik sikrer du rask, sikker og profesjonell retur av enheten:

‣ Se nettstedet www.endress.com/support/return-material for informasjon om
prosedyren og vilkårene for retur av enheter.

7.4  Kassering
‣ Følg de lokale bestemmelsene.

https://www.endress.com/device-viewer
http://www.endress.com/support/return-material
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8  Tekniske data

8.1  Prosess

8.1.1  Medietemperatur
5 til 50 °C (41 til 122 °F)

8.1.2  Prosesstrykk
0.2 til 1 bar (3 til 15 psi)

8.1.3  Gjennomstrømningshastighet
2,5 til 5,5 m/s (8 til 18 ft/s)

8.1.4  Innløpsvolum
0,8 til 1,8 m3/t (3,5 til 8 gal/min)

8.2  Mekanisk oppbygging

8.2.1  Mål
→   11

8.2.2  Vekt
Ca. 3 kg (6.6 lbs)

8.2.3  Materialer

Hus POM
Festeskruer Rustfritt stål
Tetninger Perbunan
Filtermembran PTFE

8.2.4  Kanal tverrsnitt
9 x 10 mm (0,35 x 0,39")

8.2.5  Filtermembran porestørrelse
0,45 µm

8.2.6  Tilkoblinger

Innløp og utløp: Slangekobling for slange ID 14 mm (0,55")
Filtratutløp: Slangekobling for slange ID 4 mm (0,16")
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