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Om detta dokument

Symboler

1.1.1 Sadkerhetssymboler

A\ FARA
Denna symbol varnar for en farlig situation. Om situationen inte undviks leder det till
allvarliga eller livshotande personskador.

A\ VARNING
Denna symbol varnar fér en farlig situation. Om situationen inte undviks kan det leda till
allvarliga eller livshotande personskador.

A\ OBSERVERA
Denna symbol varnar for en farlig situation. Om situationen inte undviks kan det leda till
mindre eller méttliga personskador.
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Om detta dokument

RIA45

(0]:)
Denna symbol utmérker information om férfaranden och andra fakta som inte leder till
personskador.
1.1.2 Elektriska symboler
Symbol Betydelse Symbol Betydelse
- Likstrom ~o Véxelstrom
g Likstrom och véxelstrom | Jordanslutning
— En jordanslutning som enligt
operatoren ar jordad via ett
jordningssystem.
Symbol Betydelse
@ Anslutning fér potentialutjamning (PE: skyddsjord)
Jordanslutningar som maste anslutas till jord innan négra andra anslutningar uppréttas.
Jordanslutningarna sitter pa insidan och utsidan av enheten:
= Inre jordanslutning: ansluter potentialutjdmning till elnatet.
= Yttre jordanslutning: ansluter enheten till fabrikens jordningssystem..

&y

Forfaranden, processer eller atgérder
som d&r tillatna.

1.1.3 Symboler fér sérskilda typer av information
Symbol Betydelse Symbol Betydelse
Tillatet Foredraget

Forfaranden, processer eller dtgérder
som ar féredragna.

X

Forbjudet
Forfaranden, processer eller dtgarder
som &r forbjudna.

Tips
Indikerar ytterligare information.

Referens till dokumentation

Referens till sida

& &

Referens till grafik

Arbetsmoment

r

Ett moments resultat

Okulér besiktning
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RIA45 Sakerhetsinstruktioner

1.1.4 Symboler i bilderna

Symbol Betydelse Symbol Betydelse
1,2,3,. Positionsnummer i, B, .. Steglistor
A B,C, .. Vyer A-A,B-B, C-C, ... Utsnitt
A Explosionsfarligt omrade A Sakert omrade (icke explosionsfarligt
omrade)
2 Sdkerhetsinstruktioner

2.1 Krav pa personal

Personalen maste uppfylla féljande krav for relevant uppgift:

» De ska vara utbildade, kvalificerade specialister som &r behériga fér den hér specifika
funktionen och uppgiften.

» De ska vara auktoriserade av anldggningens &dgare/operator.

» De ska ha god kdnnedom om lokala/nationella férordningar.

» Innan arbetet startas ska de ha l&st och férstdtt instruktionerna i manualen och
tillaggsdokumentationen, liksom certifikaten (beroende pé applikation).

» De ska folja anvisningarna och efterleva grundléggande villkor.

2.2 Avsedd anvandning

Processvisningsenheten utvérderar analoga processvariabler och visar dem pé
flerfargsskarmen. Processer kan 6vervakas och styras med enhetens utgdngar och
begrénsningsrelder. For att kunna géra detta ar enheten utrustad med flera olika
programfunktioner. Stromforsorjningen kan ske via 2-trddssensorer med den inbyggda
stromfoérsérjningsslingan.

= Enheten &r en tillhérande apparat och den far inte installeras i det explosionsfarliga
omradet.

= Tillverkaren har ingen skadestdndsskyldighet fér skada som uppstar pa grund av felaktig
anvéndning eller anvandning utéver den avsedda. Det dr inte tilldtet att pd ndgot satt
omvandla eller &ndra enheten.

= Enheten dr utformad fér installation i en panel och far endast anvédndas i installerat
tillstand.

2.3 Arbetssdkerhet

Vid arbete pa och med enheten:
» Bar personlig skyddsutrustning enligt nationella foreskrifter.

Endress+Hauser



Godké&nnande av leverans och produktidentifiering RIA45

2.4 Driftsdkerhet

Risk fér personskada!
» Anvand endast enheten om den &r funktionsduglig, fri fran fel och problem.
» Operatdren ansvarar for stérningsfri drift av enheten.

2.5 Produktsakerhet

Produkten &r konstruerad enligt god teknisk praxis och uppfyller de senaste sdkerhetskraven.
Den har testats och skickats fran fabrik i ett driftsdkert skick.

3 Godkédnnande av leverans och produktidentifiering
3.1 Godké&nnande av leverans

Gor foljande nér du har tagit emot enheten:
1. Kontrollera att férpackningen &r intakt.

2. Om du upptécker skador:
Rapportera alla skador direkt till tillverkaren.

3. Installera inte skadade enheter eftersom tillverkaren da inte kan garantera att den
uppfyller sékerhetskraven och ddrmed inte tar ndgot ansvar for eventuella
konsekvenser.

4. Jamfor leveransomfattningen med innehallet i din order.

Ta bort allt férpackningsmaterial som anvandes vid transporten.

3.2 Produktidentifiering

Féljande alternativ finns for att identifiera enheten:

= Specifikationer p&d markskylten

= Utdkad orderkod som beskriver enhetens funktioner pa féljesedeln

3.2.1 Tillverkarens namn och adress
Tillverkarens namn: Endress+Hauser Wetzer GmbH + Co. KG
Tillverkarens adress: Obere Wank 1, D-87484 Nesselwang
Modell-/typreferens: RIA45

3.3 Certifikat och godkdnnande
ﬂ Fér certifikat och godkdnnanden som géller fér enheten: se uppgifterna pad mérkskylten

Godkédnnanderelaterad information och dokument: www.endress.com/deviceviewer -
(ange serienumret)

6 Endress+Hauser



RIA45 Montering

3.3.1  Ovriga standarder och riktlinjer

= [EC 60529:

Kapslingsklass som tillhandahalls av héljen (IP-kod)
= [EC61010-1:

Sékerhetskrav for elektrisk utrustning fér méatning, styrning och laboratoriedindamaél
= EN 60079-11:

Explosiv atmosfér — Del 11: Utrustning i egensékert utforande "{" (tillval)

3.4 Forvaring och transport

Observera foljande:
Tilldten forvaringstemperatur ar -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F). Det &r mojligt att férvara
enheten vid granstemperaturer under en begrénsad period (maximalt 48 timmar).

Férpacka enheten for férvaring och transport pa ett sddant sétt att den &r tillforlitligt
skyddad mot stétar och externa faktorer. Originalférpackningen ger bést skydd.

Undvik féljande miljépaverkan vid férvaring och transport:
= Direkt solljus

= Vibrationer

= Aggressiva medier

4 Montering

4.1 Installationskrav

Hoga temperaturer forkortar displayens livsldngd.

» For att undvika vdrmeackumulering maste man sékerstélla att enheten kyls tillrackligt.
» Anvand inte enheten i det vre temperaturomradet under en langre tid.
Processvisningsenheten &r avsedd att anvandas i en panel.

Monteringsriktningen bestdms av displayens lasbarhet. Anslutningarna och utgdngarna sitter
pd enhetens baksida. Kablarna ansluts via kodade plintar.

Omrade for arbetstemperatur:
Icke-explosionsskyddade/explosionsskyddade enheter: =20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
UL-enheter: =20 ... 50°C (-4 ... 122 °F)

4.2 Matt
Monteringsdjupet &r cirka 150 mm (5,91 in) fér enheten, inklusive plintar och fastklammor.

Om enheten har ett Ex-godkdnnande krévs en Ex-ram och ett monteringsdjup pa
175 mm (6,89 in) &r nddvéndigt. Se avsnittet "Teknisk information” i
anvandarinstruktionerna for fler matt.
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Montering RIA45

= Panelurtag: 92 mm (3,62 in) x 45 mm (1,77 in).

= Paneltjocklek: max. 26 mm (1 in).

= Max. betraktningvinkelomrade: 45° 4t vanster och at hoger fran den centrala displayaxeln.

= Om enheterna placeras horisontellt bredvid varandra i X-riktning, eller lodrétt ovanpa
varandra i Y-riktning, méaste hé&nsyn tas till kravet p4 mekaniskt avstdnd (som bestdms av
héljet och framsidan).

4.3 Monteringsmetod
No6dvéandigt panelurtag &r 92 mm (3,62 in) x 45 mm (1,77 in)

A0010404

1 Installation i en panel

1. Skruva in gédngstangerna (detalj 1) pa de darfér avsedda stéllena i monteringsramen
(detalj 2). Det finns fyra motstéllda skruvlagen (detalj 3/4) for detta syfte.

LS

Skjut enheten frédn framsidan genom panelurtaget.

&0

For att fasta holjet i panelen hdller du enheten i linje och trycker monteringsramen
(objekt 2), med géngstédngerna inskruvade, 6ver holjet tills ramen lases pé plats (1).

4. Dra sedan at de gdngade stédngerna for att fasta enheten (2.).

5. For Ex-tillvalet monteras distanshallaren (objekt 6) till plintarna.

Om enheten ska tas bort kan monteringsramen lasas upp vid laselementen (objekt 5) och
sedan tas bort.

4.4 Kontroll efter installation

= Ar thtningen intakt?

= Sitter monteringsramen ordentligt fast pa enhetens hus?
= Ar géngstdngerna ordentligt 4tdragna?

= Sitter enheten i mitten av panelurtaget?

= Ar distanshallaren monterad (Ex-tillval)?

8 Endress+Hauser



RIA45 Ledningsdragning

5 Ledningsdragning

A VARNING

Fara! Elektrisk spdnning!

» Under hela anslutningen av enheten maste den vara spadnningsfri.

» Skyddsjordanslutningen madste uppréttas fére alla andra anslutningar. Om
skyddsjordningen &r frankopplad kan detta utgéra en fara.

» Innan enheten satts i drift mdste du se till att matningsspdnningen motsvarar
spanningsspecifikationerna pa markskylten.

» Anordna en lamplig nédstrombrytare i byggnadens elsystem. Denna strémbrytare maste
sitta ndra enheten (inom néra réckhall) och vara markerad som en strombrytare.

» Ett 6verstromsskydd (markstrom < 10 A) kravs for elkabeln.

ﬂ = Observera terminalbeteckningen pd framsidan av enheten.
= En kombinerad anslutning till reléet av skyddsklenspénning och farlig
kontaktspénning ér tillaten.

5.1 Elanslutning

En strémforsorjningsslinga (LPS) finns for varje ingédng. Strémfoérsorjningsslingan ar
huvudsakligen utformad att stromféra 2-trddssensorerna och ar galvaniskt isolerad fran
systemet och utgédngarna.

Endress+Hauser 9



Ledningsdragning RIA45

RTD(—\ I LPS 2-W LPS 4-W
x2| |x4 x4
X5|x6|X7|x8 x8
4wl 15l *
0/4..20mA | 7}
3wl_—l | S
2wl — | 0/4...20mA
TC U<=1Vv u>1v
x3 o [21]22]23]24
X7[x8 X7|x8 x8 5
AWE + i A= 25(26(27[28
0.5V
= 10V
Typ JKTN...  £100mV. 1V
P " 130V — [11[12[13[14
R12 R11 R13 R22 R21 R23 Analog Out| T
’_\_‘ ’_\_‘ 4..20m O [15]16]17]18
+ =

If Ri2 Rl RI3R22 R2i R23

000000 %020

I - - v

= CH2

E - 200mA
U9 [UUdl | Hx (s1s);
NN e
D1 Di2 05 016

N0 00

= CHi

QOO

L+ Nl-@PE@

A0010228

2 Plintadressering pd enheten (kanal 2 och reldn dr tillval). Observera: Illustrerad kontaktposition
pd reldna om stromférsérjningen avtar.

Vi rekommenderar att du ansluter en l&mplig avledare uppstréms om
hégenergitransienter kan férvantas i ldnga signalkablar.

5.1.1 Oversikt 6ver mojliga anslutningar pa processvisningsenheten

Plintadressering av analoga ingangar, kanal 1 och 2 (tillval)

11]12{13]|14 % 21(22|23|24

15[16[17[18] © [25]26[27[28

CH1

A0010406
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RIA45 Ledningsdragning

Anslutning for stromforsorjningsslinga

2-trads 4-trads

LPS 2-W LPS 4-W

A0010407 'A0010408
Analog ingang
RTD/motsténd, 2-trads RTD/motsténd, 3-trads RTD/motsténd, 4-trads
RTD N RTD N RTD N
x2| x4 x2| |x4 x2| |x4
x5[x6|x7[x8 x5[x6|x7[x8 x5[x6|x7[x8
2wl —~ | 3swl_—l | 4wl l—l ]
‘A0010581 A0010582 ‘A0010583
Termoelement U<1v u>1v
TC U<=1V u>1Vv
x3
x7[x8 x7|x8 x8
= +
AD010409
A0010410 A0010411
Strom
I
x4
x8

¢

Illustrerad kontaktposition pd reldna om strémférsérjningen avtar:

A0011934

Reldanslutning (tillval)

Reld 1 Reld 2

R12R11R13 R22R21R23

A0010412 A0010413
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Ledningsdragning RIA45

Anslutning for analog utgdng

Analog utgéng 1 Analog utgang 2 (tillval)

015016 025026
[ [ [+]=] [+]=]

A0010416 A0010414

Anslutning for digital utgang

Digital utgang/6ppen kollektor

D11D12
=1 [ ]
oC
A0010415
Anslutning av stromfoérsérjning
24 ...230V AC/DC (-20 %/+10 %) 50/60 Hz
LI+ N|- @PE
AD010418
Grénssnitt
Grénssnitt for konfigurering med datorprogramvara
AD010417
5.2 Kontroll efter anslutning
Enhetens skick och specifikationer Anmaérkningar
Ar kablarna eller enheten skadad? Okulér besiktning
Elanslutning Anmaérkningar
Motsvarar matningsspanningen specifikationerna pa méarkskylten? 24 ...230V AC/DC (-20 %/+10 %)
50/60 Hz
Sitter alla terminaler stadigt pé sina respektive platser? Har de enskilda -
terminalerna ratt markning?
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RIA45 Anvéndning

Ar de monterade kablarna dragavlastade? -

Ar stromférsérjningskabeln och signalkablarna korrekt anslutna? Se kopplingsschemat pé huset.

6 Anvindning

Tack vare enhetens enkla driftkoncept kan man driftsétta enheten fér ménga olika
tillampningar utan en utskriven uppséttning av anvéndarinstruktionerna.

Med styrprogrammet FieldCare kan du konfigurera enheten snabbt och smidigt. Det
innehaller kortfattade, forklarande (hjalp-)texter som ger mer information om enskilda
parametrar.

6.1 Tangenter

6.1.1 Lokal styrning pa enheten
Enheten manévreras med hjalp av de tre tangenterna pa enhetens framsida

= (Oppna konfigurationsmenyn
= Bekréfta en inmatning
= Valj en parameter eller undermeny frdn menyn

I konfigurationsmenyn:
= Skrolla genom de parametrar/menyalternativ/tecken som visas steg for steg
= Andra virdet pa den valda parametern (éka eller minska)

Utanfor konfigurationsmenyn:
Visa aktiverade och berdknade kanaler, liksom ldgsta och hogsta véarden, for alla aktiva kanaler.

Du kan nér som helst stdnga menyalternativ/undermenyer genom att valja "x Back” 1angst
ner i menyn.

”_»

Lamna instéllningarna direkt utan att spara dndringarna genom att halla in tangenterna
och "+” samtidigt (> 3 s).
6.1.2 Konfigurering via grénssnitt & konfigureringsprogram fér dator

A\ OBSERVERA

Odefinierad status och ldge for utgangar och relder under konfigurering med
konfigureringsprogrammet
» Konfigurera inte enheten under pagadende process.

Anslut enheten till din dator fér att konfigurera enheten med programvaran FieldCare Device
Setup. Du behdver en speciell granssnittsadapter fér detta &ndamal, t.ex. Commubox FXA291.

Endress+Hauser 13




Anvéndning RIA45

Installera kommunikations-DTM i FieldCare

Innan visningsenheten kan konfigureras maste FieldCare Device Setup installeras pa datorn.
Installationsanvisningarna finns i FieldCare-instruktionerna.

Installera sedan FieldCare-enhetsdrivrutinen enligt féljande:

1. Installera forst enhetsdrivrutinen "CDI DTMlibrary” i FieldCare. Den finns i FieldCare
under "Endress+Hauser Device DTMs - Service / Specific - CDI”.

2. DTM-katalogen i FieldCare Madste sedan uppdateras. L&gq till de nyinstallerade
DTM:erna i DTM-katalogen.

Installation av Windows-drivrutinen for TXU10/FXA291

Administratoérsréttigheter krévs for installation av drivrutinen i Windows. Gor pé féljande
sétt:

1. Anslut enheten till datorn med TXU10/FXA291-granssnittsadaptern.
~ En ny enhet upptécks och Windows installationsguide dppnas.

2. Du ska inte tillata att enheten automatiskt séker efter programvara i
installationsguiden. Du véljer d& "No, not this time” och klickar pd "Next”.

3. Inaésta fonster valjer du "Install software from a list or specific location” och klickar pé
"Next”.

4. Inéstan fonster klickar du pd "Browse” och véljer den katalog dér drivrutinen till
TXU10/FXA291-adaptern &r sparad.

— Drivrutinen &r installerad.
Klicka pa "Finish” fér att slutfora installationen.

6. En till enhet upptécks och Windows installationsquide 6ppnas igen. Klicka igen pa "Nej,
inte denna gang” (No, not this time) och klicka pd "Né&sta” (Next).

7. Inésta fonster valjer du "Install software from a list or specific location” och klickar pé
"Next”.

8. Indstan fonster klickar du pd "Browse” och véljer den katalog dér drivrutinen till
TXU10/FXA291-adaptern &r sparad.

Y~ Drivrutinen &r installerad.
9. Klicka pa "Finish” for att slutféra installationen.

Detta slutfér installationen av drivrutinen fér grénssnittsadaptern. COM-uttaget som har
tilldelats visas i Enhetshanteraren i Windows.

Uppritta anslutningen
Gor s& har for att uppratta anslutningen till FieldCare:

1. Redigera forst anslutningens makro. For att géra detta startar du ett nytt projekt. I det
fonster som visas hogerklickar du pa symbolen for "Service (CDI) FXA291” och valjer
"Edit”.

14 Endress+Hauser



RIA45 Anvéndning

2. Inésta fonster, till hdger om "Serial interface”, valjer du det COM-uttag som tilldelades
under installationen av Windows-drivrutinen fér TXU10/FXA291-adaptern.

Y Makron ar nu konfigurerad. Valj "Finish”.

3. Starta makrot "Service (CDI) FXA291” genom att dubbelklicka pa det och bekrafta med
"Yes”.

“ En sékning efter en ansluten enhet utférs och ldmplig DTM 6ppnas.
Onlinekonfigureringen inleds.

Fortséatt med enhetskonfigureringen enligt dessa anvandarinstruktioner fér enheten. Den
fullstédndiga instéllningsmenyn, dvs. alla parametrar som anges i dessa anvéndarinstruktioner
finns aven i FieldCareDevice Setup.

Generellt &r det moéjligt att skriva 6ver parametrar med FieldCare-datorprogramvaran
och ldmplig DTM &ven om &tkomstskyddet &r aktivt.

Om atkomstskyddet i form av en kod ska utékas till programvaran, méste denna
funktion aktiveras i de utékade enhetsinstéllningarna.

Fér att gora detta valjer du Menu - Setup / Expert - System - Overfill protect >
German WHG och bekréftar.

6.2 Display och enhetsstatusindikator/lysdiod

Processvisningsenheten har en upplyst LC-display indelad i tva delar. Segmentsektionen visar
kanelens varde samt ytterligare information och larm.

[ punktmatrisfaltet visas i visningslaget extra kanalinformation, exempelvis TAGG, enhet eller
stapeldiagram. Drifttexten visas hér pa engelska under driften.

Parametrarna for att konfigurera displayen beskrivs utférligt i avsnittet "Konfigurera
enheten” i anvéndarinstruktionerna.
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Anvéndning RIA45

o'. H—5
% X Olf’
m?%“ 7
2,//

_ o0 |

I\ 9

A0010223

®

3 Processvisningsenhetens display

Kanalindikator: 1: analog ingdng 1; 2: analog ingang 2; 1M: berdknat virde 1; 2M: berdknat virde 2
Punktmatrisdisplay fér TAG, stapeldiagram, mdttenhet

Indikatorer for grdnsvdrden i stapeldiagrammet

Indikator fér "Funktion last”

Grén lysdiod; pd - matningsspdnning aktiv

Réd lysdiod; pd - fel/larm

Gul lysdiod; pa - reld 1 aktivt

Gul lysdiod; pa - reld 2 aktivt

Indikator for minsta/hégsta vdrde

W 0O NV WN =

Om ett fel uppstdr véxlar enheten automatiskt mellan att visa felet och visa kanalen, se
avsnitten om "Enhetssjalvdiagnostik” och "Felsékning” i anvandarinstruktionerna.

6.3 Symboler

6.3.1 Displaysymboler

& Enheten &r last - operatorslas; installningarna pa enheten ar lasta sa att det inte gdr att dndra
parametrar. Ddremot gér det att &ndra displayen.

1 Kanal ett (Analog in 1)

2 Kanal tvé (Analog in 2)

M Det forsta beraknade vardet (Berdknat varde 1)

2M Det andra beréknade vérdet (Berdknat varde 2)

Max Hégsta véarde/vérdet hos maximumvisaren for kanalen som visas

Min Lagsta véarde/vardet hos minimivisaren fér kanalen som visas

I héndelse av fel:
Displayen visar: == === , matvardet visas inte
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RIA45 Anvéndning

Under/over matomrade: = =«==«=
ﬂ Felet och kanalidentifieraren (TAGG) anges i punktmatrisféltet.

6.3.2 Symboler i redigeringsléget
Féljande tecken finns tillgdngliga fér inmatning av anpassad text:

"0=9” " N N A i T L L A R L T LR L
Jraszt ALY A R N e, T, 2T, M3, 'm

] ’ ’ ’ ’ ’
n$n i n(n 11)" n_n
’ 1 ’ ’ ’

Till numeriska poster kan siffrorna "0-9” och decimaltecknet anvéndas.

Dessutom anvands féljande symboler i redigeringslaget:

Symbol fér instéllning

Symbol fér expertinstallningar

Symbol for diagnostik

Godkénn inmatningen.
Om den hér symbolen har markerats tilldmpas posten pa den position som angetts av anvédndaren och
redigeringsléget avslutas.

Avvisa inmatningen.
Om den hér symbolen har markerats avvisas posten och redigeringslaget avslutas. Den tidigare instéllda
texten kvarstér.

Hoppa en position at vénster.
Om du véljer den hér symbolen hoppar markdren en position at vanster.

F o+ X L S0

Backsteg.
Om du véljer den hér symbolen raderas tecknet till vdnster om markoren.

Radera allt.
Om du véljer den har symbolen raderas allt du har skrivit.

6.4 Enhetskonfigurering

Utférliga uppgifter om enhetskonfigurering finns i anvandarinstruktionerna.
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