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Bezpecnostni pokyny
iTEMP TMT162
HART®, PROFIBUS® PA, FOUNDATION Fieldbus™

ATEX, IECEx: Exdb IICT6 Gb

Bezpecnostni pokyny pro elektrické pfistroje uréené
pro prostredi s nebezpecim vybuchu
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XA00031R

iTEMP TMT162

O tomto
dokumentu

Souvisejici
dokumentace

Dopliiujici
dokumentace

Tento dokument je pfeloZen do nékolika jazykd. Pravné zévazny je
pouze zdrojovy text v anglictiné.

Dokument pfeloZeny do jazykd EU je k dispozici:

= V oblasti s dokumenty ke staZeni na webovych strankach
Endress+Hauser: www.endress.com -> Ke stazeni -> Prirucky
a technicke specifikace -> Typ: Pokyny k bezpe¢nosti v prostredich
s nebezpe¢im vybuchu (XA) -> Textové vyhledavani: ...

= V nastroji Device Viewer: www.endress.com -> Nastroje pro produkty
-> Pristup k specifickym informacim pro konkrétni prfistroje ->
Prohlédnout vlastnosti pristroje

ﬂ Pokud jesté neni k dispozici, dokument lze objednat.

Tento dokument tvoti nedilnou souéast nasledujicich Navodu k obsluze:
HART®:
= Navod k obsluze: BAO1801T

= Strucny navod k obsluze: KAOO250R
» Technické informace: TIOO086R, TI01344T

PROFIBUS® PA:

= Navod k obsluze: BAOO275R

= Struény navod k obsluze: KAOO276R
= Technické informace: TIOO086R

FOUNDATION Fieldbus™:

= Navod k obsluze: BAOO224R
Stru¢ny navod k obsluze: KAOO189R

= Technické informace: TIOO086R

Pfirucka o ochrané proti vybuchu: CP00021Z/11

Prirucka o ochrané proti vybuchu je k dispozici:

= V oblasti s dokumenty ke staZeni na webovych strankach spole¢nosti
Endress+Hauser:
www.endress.com -> Ke staZzeni -> BroZury a katalogy -> Textové
vyhledéavani: CPO0021Z

= Na CD pro pfistroj s dokumentaci uloZenou na CD

Endress+Hauser



iTEMP TMT162 XAO0031R

Osvédéeni Certifikat IECEx
vyrobce Cislo certifikatu: IECEx KEM 06.0020X

Uvedeni ¢isla certifikatu potvrzuje shodu s nasledujicimi normami
(v z&vislosti na verzi pfistroje)

= [EC 60079-0:2017
= [EC 60079-1:2014

Certifikat ATEX

Cislo certifikatu: KEMA 02ATEX2338 X
EU prohlaseni o shodé

Cislo prohlaseni: EC_00164

Certifikat UKCA

Cislo certifikatu: CML 2 1UKEX11006X
UKCA prohlaseni o shodé

Cislo prohlageni: UK_00412

Adresa vyrobce Endress+Hauser Wetzer GmbH + Co. KG
Obere Wank 1
87484 Nesselwang, Némecko
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XA00031R iTEMP TMT162

Bezpecnostni

pokyny:
Hazardous area Non-hazardous area
Zone 1, 2
EPL Gb, Gc

Remote mount sensor
configuration:

RTD, TC sensor " Power supply

Flameproof approved temperature sensor
assembly

Integral mount sensor
configuration:

C

*Power supply

Local potential equalisation

A0050217

Bezpecnostni = DodrZujte instalacni a bezpecnostni pokyny uvedené v navodu
pokyny: instalace k obsluze.
= Pfistroj instalujte v souladu s pokyny od vyrobce a s veSkerymi dalsimi
platnymi normami a predpisy (napf. EN/IEC 60079-14).
s Kryt pfevodniku polni instrumentace musi byt pfipojen k vedeni
s potencidlovym pfizpisobenim.
= Musi byt pouZity pouze schvalené kabelové vstupy uvedené
v odstavci 10.3 normy EN/IEC 60079-14, odstavci 16 normy EN/IEC
60079-0, odstavci 13 normy EN/IEC 60079-1.
= Pro pfipojeni pfes priichodku pro vedeni schvalenou pro tento ucel
musi byt pfislu§né tésnéni namontovano ptfimo na kryt.
= NepouZivané prichodky utésnéte schvalenymi utéstiovacimi
zaslepkami, jeZ odpovidaji danému typu ochrany.
= Pro provoz krytu pfevodniku pii okolni teploté nizsi nez =20 °C je
nutné pouZit vhodné kabely a kabelové prichodky povolené pro tuto
aplikaci.
= Pro okolni teploty vy33i nez +70 °C pouZijte vhodné tepelné odolné
kabely nebo vodice, kabelové priichodky a tésnéni pro Ta +5K nad
teplotu okoli.
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iTEMP TMT162

XAO0031R

Bezpecnostni

pokyny: Zvlastni

podminky

Tabulky teplot

Udaje
o elektrickém
pripojeni

Endress+Hauser

s Béhem provozu musi byt kryt zcela zasroubovéan a musi byt zajiSténa
pojistka krytu.

s Oddéleny nebo vestavény teplotni senzor musi vyhovovat
poZadavkim normy [EC 60079-1.

= Nehoftlavé spoje nejsou uréeny k ptipadnym opravam.

A VAROVANI

Prostfedi s nebezpeéim vybuchu
» NepferuSujte elektrické pfipojeni napajeciho obvodu v prostfedi
s nebezpe¢im vybuchu.

= Pro dalkové teplotni senzory pouZivejte jediné schvélené senzory
certifikované pro kategorii 2G oznacené alespon II2G Ex d IIC T6...T4
Gb pro pouziti v zéné 1.

= Pro integrélni teplotni senzory pouZivejte pouze schvalené senzory
certifikované pro kategorii 1G nebo 2G s oznafenim ne méné nez
11/2G Ex d IC T6...T4 Ga/Gb nebo 112G Ex d IIC T6...T4 Gb pro pouZiti
v z6né 0, resp. zoné 1.

= Musi se vzit do uvahy teplotni tfida specifikovand pro pfislusny
certifikovany teplotni senzor.

= Pfevodnik teploty musi byt instalovan tak, aby i v pfipadé vzéacnych
udalosti byl vylou¢en zdroj vzniceni v disledku nérazu nebo tfeni
mezi krytem a Zelezem/oceli.

Typ Teplotni tfida Okolni teplota
iTEMP TMT162 T6 -40°C<Ta<+55°C
T5 -40°C<Ta<+70°C
T4 -40°C<Ta<+80°C
Typ Elektrické udaje
iTEMP TMT162 (protokol HART®) U < 40 Ve
P<3W
iTEMP TMT162 (PROFIBUS® PA) U <35V
iTEMP TMT162 (FOUNDATION Fieldbus™) P<3W
Kategorie Typ ochrany (ATEX/IECEx) Typ
112G ExdbIICT6...T4 Gb iTEMP TMT162
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