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Products Solutions Services

Rovid kezelési utmutato
Levelflex FMP56, FMP57
FOUNDATION Fieldbus

Vezetett hullamu radar

Ez az utmutaté Rovid hasznalati utmutato; nem helyettesiti a
késziilékhez tartozé Hasznalati utmutatot.

A késziilékre vonatkozo részletes informdaciok megtalalhaték a
Hasznalati utmutatoban és a tobbi dokumentacioban:

Minden eszkozverzidhoz elérhetd innen:

= Internet: www.endress.com/deviceviewer

= Okostelefon/tablet: Endress+Hauser Operations App
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http://www.endress.com/deviceviewer

Kapcsolodé dokumentécio

Levelflex FMP56, FMP57 FOUNDATION Fieldbus

1 Kapcsolodé dokumentacio
Endress+Hauser £Z1]
Order code:  XXXXXXXXXXX
1. @ Ser.no.: XXXXXXXXXXXX

Ext. ord. cd.: XXX XXXAK XX

I

Serial number

2. www.endress.com/deviceviewer

i

Endress+Hauser
Operations App

# Download on the
o App Store

e >
:
2 Néhany sz6 errdl a dokumentumrél

2.1 Szimbdlumok

211 Biztonsagi szimbélumok

Ez a szimbolum veszélyes helyzetre figyelmezteti Ont. A veszélyes helyzet figyelmen kiviil

hagyasa sulyos vagy halélos sériiléshez vezet.

Endress+Hauser



Levelflex FMP56, FMP57 FOUNDATION Fieldbus Néhany sz6 errél a dokumentumroél

A\ FIGYELMEZTETES )
Ez a szimbolum veszélyes helyzetre figyelmezteti Ont. A veszélyes helyzet figyelmen kivtil
hagyasa sulyos vagy halélos sértiléshez vezethet.

A VIGYAZAT )
Ez a szimbolum veszélyes helyzetre figyelmezteti Ont. A veszélyes helyzet figyelmen kiviil
hagyasa kénnyebb vagy kozepes sulyossagu sériléshez vezethet.

Ez a szimbolum olyan eljardsokat és egyéb tényeket jelél, amelyek nem eredményezhetnek
személyi sérilést.

2.1.2 Elektromos szimbélumok

&
Védéfoldelés (PE, Protective Earth)

Foldelécsatlakozok, melyeket minden més csatlakozas kialakitasa elétt foldelni kell.

A foldelékapcsok az eszkdz belsejében és kiilsején helyezkednek el.

= Bels6 foldel6kapocs: a védéfoldelést a halozati betdp foldel6kabeléhez csatlakoztatja.
= Kiilsé foldel6csatlakozo: az eszkdzt az izem foldelérendszeréhez csatlakoztatja.

2.1.3 Eszk6z szimbolumok

0~

Lapos csavarhuzo

O«

Imbuszkulcs

Qo

Torx csavarhuzoé

=8
Villaskulcs

2.1.4 Bizonyos tipusu informacidkra és abrakra vonatkoz6 szimbolumok

Megengedett
Megengedett eljarasok, folyamatok vagy tevékenységek

E4Tilos
Tiltott eljarasok, folyamatok vagy tevékenységek

B3 Tipp
Tovabbi informacidkat jelez

Dokumentéciora valé hivatkozas
2
Abrara val6 hivatkozas

>

Figyelmeztetés vagy betartandé egyedi 1épés
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Alapvet6 biztonsagi utasitasok Levelflex FMP56, FMP57 FOUNDATION Fieldbus

1, 2,3

Lépések sorrendje
—

Egy lépés eredménye
=

Szemrevételezés

1,2,3,..
Tételszamok
AB,C, ..
Nézetek

2.1.5 Az eszk6zon 1év6 szimbolumok

/\ —[[@ Biztonsagi utasitasok
Tartsa be a vonatkoz6 Hasznélati utmutatéban talalhaté biztonséagi utasitasokat

C—= A csatlakozdékabelek héallésaga
Megadja a csatlakozokabelek homérséklet-allosdganak minimalis értékét

3 Alapvet6 biztonsagi utasitasok
3.1 A személyzetre vonatkozé kovetelmények

A személyzetnek az aldbbi kovetelményeket kell teljesitenie a feladatai elvégzése érdekében:

» Szakképzett szakemberek, akik az adott feladathoz megfeleld szakképesitéssel
rendelkeznek

» Rendelkeznek az tizem tulajdonosanak/iizemeltetéjének engedélyével

» Ismerik a sz6vetségi/nemzeti szabalyozésokat

» El kell olvasniuk és meg kell értenitik az utmutatéban és a kiegészité dokumentaciéban
foglalt utasitédsokat

» Betartjak az utasitasokat és feltételeket

3.2 Rendeltetésszeri hasznalat

Alkalmazas és kozeg

A jelen dtmutatéban leirt méréeszkoz kizdrélag émlesztett szildrdanyagok szintmérésére
szolgdl. A megrendelt valtozattol fiiggéen a mérdeszkdzzel potencidlisan robbandsveszélyes,
gyulékony, mérgez6 és oxidalo kézegeket is mérhet.

A ,Miszaki adatok” c. részben megadott hatarértékek és a Haszndalati utmutatoban, valamint

a kiegészité dokumentécioban meghatarozott feltételek betartdsa mellett a méréeszkoz csak a

kovetkezé mérésekhez hasznalhato:

» Meért folyamatvaltozék: szint

» Kiszamithat6 folyamatvaltozok: térfogat vagy tomeg barmilyen alaku tartalyban (a szintbél
a linearizaciés funkcié segitségével szamitva)

4 Endress+Hauser



Levelflex FMP56, FMP57 FOUNDATION Fieldbus Alapvet6 biztonsagi utasitasok

Annak érdekében, hogy a méréeszkoz a miikodési id6 alatt megfelelé allapotban maradjon:

» A mér6eszkdzt csak olyan kézeghez haszndlja, melyekkel szemben az ezen anyagokkal
érintkezésbe keriilé alkatrészek ellenalloak.

» Tartsa be a ,Muszaki adatok” c. részben megadott hatérértékeket.

Helytelen hasznalat
A gyértd nem felel a nem megfelelé vagy nem rendeltetésszert hasznélatbol eredé karokért.

Hatéresetek igazolasa:

» Specidlis folyadékok és folyékony tisztitoszerek esetén az Endress+Hauser 6rémmel nyujt
segitséget a nedvesitett alkatrészek korrézioallésdganak ellenérzésében, de semmilyen
garanciat vagy felel6sséget nem vallal.

Fennmaradé kockazat

A folyamat fel6li h6atadasnak, valamint az elektronikai &ramkorok teljesitményveszteségének
kovetkezményeként az elektronikahdz és az abban 1év6 szerelvények (pl. kijelzémodul, £6
elektronikamodul és az 1/0 elektronikamodul) hémérséklete akar 80 “C-ig (176 °F) is
emelkedhet. Miik6dés kdzben az érzékel6 hémérséklete megkdzelitheti a kozeg
hémérsékletét.

A feltiletek megérintése égési sériiléseket okozhat!
» Magasabb kézeghémérsékletek esetén gondoskodjon az érintésvédelemrol az égési
sériilések megel6zése érdekében.

3.3 Munkahelyi biztonsag

Az eszkdzdn és az eszkdzzel végzett munkak esetén:
» A sziikséges személyi védoéfelszerelést a szévetségi/nemzeti el6irdsok szerint kell viselni.

3.4 Uzembiztonsag

Sériilésveszély!
» Csak akkor mikddtesse az eszkézt, ha az megfelel6 miiszaki allapotban van és hibamentes.
» Az lzemeltetd felel az eszkdz zavartalan muikodéséeért.

Az eszk6z modositasa

Az eszkdz jogosulatlan modositdsai nem megengedettek, és el6re nem lathaté veszélyekhez
vezethetnek:
» Ha ennek ellenére modositésra van szikség, forduljon a gyartéhoz.

Javitas

A folyamatos lizembiztonsag és megbizhatosag érdekében:

» Az eszkdzon végzett javitasokat csak akkor szabad elvégezni, ha azok kifejezetten
megengedettek.

» Tartsa be a villamos eszkdzok javitdsaval kapcsolatos szévetségi/nemzeti eldirasokat.
» Csak a gyartétdl szdrmazo eredeti alkatrészeket és tartozékokat hasznaljon.

Endress+Hauser 5



Atvétel és termékazonositas Levelflex FMP56, FMP57 FOUNDATION Fieldbus

Veszélyes teriilet

Az eszkdz veszélyes teriileten térténd hasznalatakor a személyek vagy a létesitmények

veszélyeztetésének kikiiszobolése érdekében (pl. robbanasvédelem, nyomastarto edények

biztonsaga):

» Az adattabla alapjan gy6zédjon meg arrdl, hogy a megrendelt eszkdz veszélyes teriileten
rendeltetésszerten hasznalhato-e.

» Tartsa be a jelen kézikdnyv szerves részét képezd, killonallo kiegészité dokumentécioban
szerepl6 eléirasokat.

3.5 Termékbiztonsag

Ez a méréeszkoz a j6 muiszaki gyakorlatnak megfeleléen, a legmagasabb szint biztonsagi
kovetelményeknek valé megfelelés szerint lett kialakitva és tesztelve, ezaltal biztonsagosan
lzemeltetheté &llapotban hagyta el a gyarat. Megfelel az &ltalanos biztonsagi eléirasoknak és
a jogi kévetelményeknek.

ERTESITES

Az eszkoz védettségi fokozatvesztése az eszk6z nedves kérnyezetben valé kinyitasakor

» Ha a késziiléket nedves kérnyezetben nyitjak fel, az adattablan feltintetett védettségi
fokozat mar nem érvényes. Ez szintén hatranyosan befolydsolhatja az eszkéz biztonsagos
mukodését.

3.5.1 CE-jelolés

A mérérendszer megfelel a vonatkozé EU-irdnyelvek jogszabalyi el6irdsainak. Ezeket a
megfelel6 EU-megfeleléségi nyilatkozat tartalmazza az alkalmazott szabvényokkal egyiitt.

A gyértd a CE-jelolés feltiintetésével erésiti meg az eszkoz sikeres tesztelését.

3.5.2 EAC megfelelség

A mérérendszer megfelel az érvényes EAC irdnyelvek jogi kdvetelményeinek. Ezek, valamint
az alkalmazott szabvanyok a vonatkozé EAC-megfelel6ségi nyilatkozatban vannak felsorolva.

A gyarté az EAC-jeldlés feltiintetésével erdsiti meg az eszkdz sikeres tesztelését.

4 Atvétel és termékazonositas

4.1 Atvétel

Ellenérizze az aldbbiakat az &tvétel soran:

= Megegyeznek-e a szallitasi bizonylaton és a termék matricajan talalhaté rendelési kédok?
= Sértetlenek-e az aruk?

s Az adattdbla adatai megegyeznek-e a szallitasi bizonylaton szerepl6 rendelési adatokkal?
= Sziikség esetén (lasd az adattablat): rendelkezésre allnak-e a Biztonsagi utasitasok (XA)?

ﬂ Ha ezen feltételek egyike nem teljesiil, forduljon az Endress+Hauser értékesitési
irodajahoz.

6 Endress+Hauser



Levelflex FMP56, FMP57 FOUNDATION Fieldbus Atvétel és termékazonositas

4.2 Termékazonositas

Az eszkdzt az aldbbi modokon lehet azonositani:
= A névtablan feltlintetett jellemz6k
= Az eszkdztulajdonsagokat tartalmazo bévitett rendelési kod a széllitélevélen talalhato

» Adja meg az adattablan szereplé sorozatszamot a W@M Device Viewer-ba
(www.endress.com/deviceviewer)

L~ Megjelenik minden informéacié a méréeszkdzrél és az eszkdzhoz tartozd muiszaki
dokumentéciorol.

» Adja meg az adattablan szerepld sorozatszamot az Endress+Hauser Operations app-ba,
vagy olvassa be az adattéblan 1év6 2-D maétrix kodot a kameréval

L~ Megjelenik minden informéacié a méréeszkdzrél és az eszkdzhoz tartozd muszaki

dokumentacioérol.
4.3 Tarolas és szallitas
43.1 Tarolasi hémérséklet

= Az engedélyezett tarolasi hémérséklet: =40 ... +80 °C (-40 ... +176 °F)
s Az eredeti csomagolast hasznalja.

4.3.2 A termék mérési helyszinre térténé szallitasa

A FIGYELMEZTETES

A haz vagy a rud megsériilhet vagy elszakadhat.

Sériilésveszély!

» A mér6eszkdzt az eredeti csomagolasaban vagy a folyamatcsatlakozasnal megtartva
szallitsa a mérési ponthoz.

» Mindig a folyamatcsatlakozénal erésitse fel az emel6berendezést (hevedereket,
emelészemeket stb.), soha ne emelje fel az eszkozt az elektronikahaz burkolatéanal vagy a
szondanal fogva. Figyeljen az eszkdz sulypontjara, hogy az véletleniil ne boruljon fel és ne
csusszon le.

» Tartsa be a 18 kg-nal (39,6 Ibs) nehezebb eszkézokre vonatkozoé biztonsagi és szallitasi
utasitasokat (IEC 61010).

Endress+Hauser 7
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Atvétel és termékazonositas Levelflex FMP56, FMP57 FOUNDATION Fieldbus

A0043233
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Levelflex FMP56, FMP57 FOUNDATION Fieldbus Felszerelés

5 Felszerelés

5.1 Szerelési kovetelmények

51.1 Megfelel$ szerelési pozicié

A0021468

1 Beépitési feltételek: Levelflex

Endress+Hauser 9



Felszerelés Levelflex FMP56, FMP57 FOUNDATION Fieldbus

Tavolsagkovetelmények felszereléskor

= Tavolsdg (A) a tartalyfal és a rud- és kotélszondak kozott:
= Sima fémfalak esetén: > 50 mm (2 in)
= Miianyag falak esetén: > 300 mm (12 in) a tartalyon kiviili fém alkatrészekt6l
= Betonfalak esetén: > 500 mm (20 in), maskiilénben a megengedett mérési tartomany
csokkenhet.
= Tavolsdg (B) a rudszondak és a belsé szerelvények (3) kozott: > 300 mm (12 in)
= Egynél tobb Levelflex hasznalata esetén:
Minimalis tavolsag az érzékeld tengelyek kézott: 100 mm (3.94 in)
= Tavolsdg (C) a szonda vége és a tartaly alja kozott:
= Kotélszonda: > 150 mm (6 in)
= Ridszonda: > 10 mm (0.4 in)

5.1.2 A szonda rogzitése

A kotélszondak rogzitése

A0012609

Kotél megereszkedése: > 10 mm/(1 m szondahossz) [0,12 inch/(1 ft szondahossz)]
Megbizhatéan féldelt szondavég

Megbizhatdan szigetelt szondavég

Régzitéelem a szonda végsulydnak belsé menetében

Szigetelt rogzitékészlet

N~ O

10 Endress+Hauser



Levelflex FMP56, FMP57 FOUNDATION Fieldbus Felszerelés

= A kotélszonda végét a kovetkezd feltételekkel kell rogziteni (lerogziteni):

= Ha a szonda egyébként idélegesen érintkezne a tartalyfallal, kuppal, a belsé
szerelvényekkel/gerenddkkal vagy a berendezés més részével

= Ha a szonda 0.5 m (1.6 ft)-nél kdzelebb kertil egy betonfalhoz.

= A szondasulyban belsé menet taldlhat6 a szondavég rogzitéséhez:
= 4 mm kotél (1/67),316: M 14
= 6 mm kotél (1/4”),316: M 20
= 6 mm kotél (1/4"), PA>acél: M14
= 8 mm kotél (1/3”), PA>acél: M20

= Sokkal nagyobb hizé terhelések 1épnek fel a szondan régzitéskor (lerdgzités soran). Ezért
lehetéleg a 6 mm-es (1/4") kétélszondat hasznélja.

= Lerdgzitéskor a szonda végét megbizhatdan féldelni, vagy megbizhatéan szigetelni kell.
Hasznaljon szigetelt rogzitékészletet, ha a szondat nem lehet megbizhatoéan szigetelt
csatlakozéssal rogziteni.

= A rendkiviil nagy huzoterhelés (pl. h6tagulas miatt) és a kotélszakadas veszélyének
elkertilése érdekében a kotélnek lazanak kell lennie. Sziikséges lehajlas: > 10 mm/(1 m
kotélhossz) | 0,12 inch/(1 ft kotélhossz)].
Ugyeljen a kétélszondék szakitoszilardsagara.

A ridszondak rogzitése

= WHG jévahagyas esetén: > 3 m (10 ft) szondahossz esetén egy tdmaszték sziikséges.

s Altalaban a ridszondakat régziteni kell vizszintes aramlas (pl. keverébdl) vagy erés
rezgések esetén.

= A rudszondékat csak kozvetleniil a szonda végén rogzitse.

Endress+Hauser
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Felszerelés Levelflex FMP56, FMP57 FOUNDATION Fieldbus
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A0012607
Meértékegység mm (in)

Szondarud, bevonat nélkiili

Hiively keskeny furattal, amely biztositja a hiively és a rud kézotti elektromos érintkezést.
Révid fémcsé, pl. helyben hegesztett

Szondarud, bevonatos

Mitianyag hiively, pl. PTFE, PEEK, PPS

Révid fémcsé, pl. helyben hegesztett

Oy o W N =

ERTESITES

A szondavég rossz foldelése hibas méréseket okozhat.
» Hasznaljon keskeny furattal ellatott hiivelyt, hogy biztositsa a jo elektromos érintkezést a
hiively és a szondarud kézott.

12 Endress+Hauser



Levelflex FMP56, FMP57 FOUNDATION Fieldbus Felszerelés

ERTESITES

A hegesztés karosithatja a f6 elektronikai modult.
» Hegesztés el6tt: foldelje le a szondarudat és tavolitsa el az elektronikat.

5.1.3 A szonda roviditése
Lasd a Hasznalati utmutatot.

5.2 Az eszkoz felszerelése

5.2.1 Eszko6zok felszerelése menetes csatlakozassal

A0012528

Csavarja be az eszkdzt a menetes csatlakozassal egy hiivelybe vagy kariméba, majd régzitse a
hiively/karima segitségével a folyamattartalyhoz.

ﬂ = Becsavaraskor csak a hatlapu csavarfejet megfogva forgassa:

= 3/4” menet: ¥ 36 mm
= 1-1/2” menet: ¥ 55 mm

= Maximalisan megengedett meghuzési nyomaték:
= 3/4” menet: 45 Nm
= 1-1/2” menet: 450 Nm

= Javasolt nyomaték a mellékelt aramidszalas tomités és 40 bar technoldgiai nyomas
alkalmazasakor (csak FMP51, az FMP54 tomitést nem tartalmaz):
= 3/4” menet: 25 Nm
= 1-1/2” menet: 140 Nm

= Fémtartalyokba torténd beszereléskor iigyeljen arra, hogy a folyamatcsatlakozés és a
tartaly kozott megfelelé fémes érintkezés legyen.

5.2.2 Eszk6zok felszerelése karimaval

Ha az eszkoz felszereléséhez témitést hasznal, hasznéljon bevonat nélkiili fémcsavarokat,
hogy biztositsa a j6 elektromos érintkezést a folyamatkarima és a szondakarima kozott.

Endress+Hauser 13



Felszerelés Levelflex FMP56, FMP57 FOUNDATION Fieldbus

5.2.3 Kotélszondak felszerelése

ERTESITES

Az elektrosztatikus Kisiilés karosithatja az elektronikat.
» Foldelje le a hazat, miel6tt leengedi a kotélszondat a tartalyba.

A0012529

Ugyeljen a kévetkezékre, amikor a kétélszondat behelyezi a tartalyba:

= A kotelet lassan tekerje le, és ovatosan engedje le a tartalyba.

= Ugyeljen arra, hogy a kotél ne gorbiiljén meg vagy ne térjon meg.

= Keriilje el a suly ellendrizetlen kilengését, mert ez karosithatja a tartaly belsé szerelvényeit.

ﬂ Kotélszondak rogzitése részlegesen feltoltott siloban

Ha egy silot utélag szerelnek fel a Levelflex eszkdzzel, akkor nem mindig lehetséges a
silo letiritése. Ha a tartaly legaldbb 2/3-ig tires, akkor a kotélszonda akar részlegesen
feltoltott siloban is felszerelhetd. Ebben az esetben, ha lehetséges, végezzen
szemrevételezést a felszerelés utan: a kétél ne gabalyodjon 6ssze a silo letiritésekor. A
pontos mérés elétt a szondakétélnek teljesen kinyujtva kell 16gnia.

5.2.4 A tavadohaz elforditasa

A csatlakozodobozhoz vagy a kijelzémodulhoz valé kdnnyebb hozzaférés érdekében a
tavadohazat el lehet forditani:

14 Endress+Hauser



Levelflex FMP56, FMP57 FOUNDATION Fieldbus Felszerelés

A0032242

1. Csavarja ki a régzitécsavart egy villaskulccsal.
2. Forgassa a hazat a kivant irdnyba.

Huzza meg a rogzitécsavart (1,5 Nm miianyag hazhoz, 2,5 Nm aluminium vagy
rozsdamentes acél hazhoz).

5.2.5 A Kijelz6 elforgatasa

A fedél kinyitasa

A0021430

1. Azimbuszkulccsal (3 mm) lazitsa meg az elektronikadoboz fedele rogzit6 bilincsének
csavarjat, és forditsa el a bilincset 90 ° az 6ramutat6 jarasaval ellentétes iranyban.

2. Hajtsa ki az elektronikadoboz fedelének csavarjait, és ellenérizze a fedél tomitését;
szlikség esetén cserélje ki.

A kijelz6modul elforgatasa

A0036401
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Elektromos csatlakoztatés Levelflex FMP56, FMP57 FOUNDATION Fieldbus

A kijelzémodult finom elforgatédssal huzza ki.
Forgassa el a kijelzémodult a kivant helyzetbe: max. 8 x 45 ° minden iranyban.

Helyezze be a tekercselt kébelt a haz és a 6 elektronikai modul kézétti résbe, és a
kijelz6modult kattanésig dugaszolja az elektronikadobozba.

Az elektronikadoboz fedelének lezarasa

6

6.1

6.1.1

16

A0021451

Csavarozza le az elektronikadoboz fedelét.

Forgassa el a rogzitébilincset 90 ° az 6ramutaté jardsaval megegyezé irdnyba, és egy
imbuszkulccesal (3 mm) hiizza meg a régzitébilincs csavarjat az elektronikadoboz fedelén
2.5 Nm nyomatékkal.

Elektromos csatlakoztatas

Csatlakozasi kdvetelmények

Kapocskiosztas

Endress+Hauser



Levelflex FMP56, FMP57 FOUNDATION Fieldbus

Elektromos csatlakoztatas

Kapocskiosztas PROFIBUS PA / FOUNDATION Fieldbus

27
17

®2
A
B
1

[\

Kapocskiosztds PROFIBUS PA / FOUNDATION Fieldbus

Integrdlt tulfesziiltségvédelem nélkiil
Integralt tulfesziiltségvédelemmel

A0036500

Csatlakoztatds, PROFIBUS PA / FOUNDATION Fieldbus: 1. és 2. kapocs, integrdlt tilfesziiltségvédelem

nélkiil

Csatlakozds, kapcsolékimenet (nyitott kollektor): 3. és 4. kapcsok, integrdlt tulfesziiltségvédelem

nélkiil

Csatlakozds, kapcsolokimenet (nyitott kollektor): 3. és 4. kapcsok, integrdlt tulfesziiltségvédelemmel
Csatlakoztatds, PROFIBUS PA / FOUNDATION Fieldbus: 1. és 2. kapocs, integrdlt

tulfesziiltségvédelemmel
Kapocs a kdbeldrnyékoldshoz

PROFIBUS PA / FOUNDATION Fieldbus blokkvazlata

>

1 +

®3

1
2
3
4

PROFIBUS PA / FOUNDATION Fieldbus blokkvdzlata
Kdbeldrnyékolds; tigyeljen a kdbelspecifikdciéra
Csatlakozds PROFIBUS PA / FOUNDATION Fieldbus

Meéréeszkoz
Kapcsolé kimenet (nyitott kollektor)

6.1.2 Eszkozcsatlakozo
ﬂ A dugo6s eszkozvaltozatok esetén a jelkabel csatlakoztatdsdhoz nem kell a hazat kinyitni.

Endress+Hauser
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Elektromos csatlakoztatas

Levelflex FMP56, FMP57 FOUNDATION Fieldbus

4 7/8” dugd tiikiosztdsa
1 -jel

2 +jel

3 Nincs hozzdrendelve

4 Arnyékolds

6.1.3 Tapfesziiltség

PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus

A0011176

,Tapegység; JJovahagyas” ?) Kapocsfesziiltség
teljesitmény” )
E: 2 vezetékes; = Nem veszélyes 9..32v7
FOUNDATION Fieldbus, = ExnA
kapcsolé kimenet = ExnAlial
G: 2 vezetékes; PROFIBUS = Exic
PA, kapcsolo kimenet = Exiclia]
= Exdlia] / XP
= Exta/DIP
= CSAGP
= Exia/IS 9..30v?
= Exia+Exdlia] /1S + XP
1) 020-as jellemz6 a termékszerkezetben
2) 010-es jellemz6 a termékszerkezetben
3) 35 V-ig terjedé bemeneti fesziiltség nem teszi ténkre az eszkozt.
Polaritasfiiggé Nem
FISCO/FNICO kompatibilis az | Igen
IEC 60079-27 szabvany
szerint
6.1.4 Tulfesziiltségvédelem
Lasd a Hasznalati utmutatot.
18 Endress+Hauser



Levelflex FMP56, FMP57 FOUNDATION Fieldbus Elektromos csatlakoztatas

6.2 Az eszkoz csatlakoztatasa

A FIGYELMEZTETES

Robbanasveszély!

Tartsa be a vonatkoz6 nemzeti szabvanyokat.

Tartsa be a Biztonsagi Utasitasok (XA) el6irasait.

Csak a megadott kabeltémszelencéket hasznalja.

Ellenérizze, hogy a tdpegység megfelel-e az adattdblan szereplé adatoknak.

A készilék csatlakoztatasa elétt kapcsolja ki a tadpegységet.

A tépegység csatlakoztatasa el6tt csatlakoztassa a potencialkiegyenlit6 vonalat a kiilsé
féldelékapocshoz.

vVvyVvyYVvyyvyy

Sziikséges eszkozok/kiegészitok:

= A fedélzarral ellatott eszkdzok esetén: AF3 imbuszkulcs

= Vezetékcsupaszol6

= Sodrott kdbelek haszndlata esetén: minden egyes eret érvéghiivellyel kell ellatni.

6.2.1 A fedél felnyitasa

A0021490

1. Lazitsa meg a csatlakozédoboz rogzitébilincsének rogzitécsavarjat egy imbuszkules
(3 mm) segitségével és forditsa el a bilincset 90 *-kal az éramutaté jarasaval ellentétes
iranyba.

2. Hajtsa ki a csatlakozddoboz fedelének csavarjait, és ellenérizze a fedél témitését;
sziikség esetén cserélje ki.
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Elektromos csatlakoztatés Levelflex FMP56, FMP57 FOUNDATION Fieldbus

6.2.2 Csatlakoztatas

A0036418

5  Mértékegyséqg: mm (inch)

1. Tolja be a kdbelt a kdbelbevezetésen keresztiil. A szoros tomités biztositadsa érdekében
ne tavolitsa el a tomitégytrtt a kdbelbevezetésbél.

2. Téavolitsa el a kabelkdpenyt.

Csupaszolja le a kdbelvégeket 10 mm (0.4 in). Sodrott kdbelek esetén hasznéljon
érvéghiivelyeket.

4. Erésen huzza meg a kabeltdmszelencéket.

A kébelt a kapocskiosztasnak megfeleléen csatlakoztassa.
Lo

A0034682

6. Arnyékolt kdbelek hasznalata esetén: a kabelarnyékolast csatlakoztassa a
féldelécsatlakozohoz.

6.2.3 Dugaszolhaté rugés kapcsok

A beépitett tulfesziiltség-védelemmel nem rendelkezé eszkézvaltozatok elektromos
csatlakoztatdsa dugaszolhatd, rugéterheléses kapcsok segitségével torténik. A merev vagy az
érvéghiivelyekkel ellatott rugalmas vezetékek a kar haszndlata nélkil kdzvetlentl bekdthet6k
a kapocsba, és az érintkezés automatikusan jon létre.
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Levelflex FMP56, FMP57 FOUNDATION Fieldbus Kezelési lehet6ségek

A0013661

6  Meértékegység: mm (inch)

A kabel kapocsbdl valo6 ismételt eltavolitdsahoz:

1. <3 mm-eslapos csavarhizéval fejtsen ki lefelé haté nyoméerét a két kapocsnyilas
kozotti résre,

2. Ezzel egyidejileg huzza ki a kdbelvéget a kapocsbol.

6.2.4 A csatlakozdodoboz fedelének lezarasa

¢>N
» &

A0021491

1. Csavarozza le a csatlakozédoboz fedelét.

2. Forgassa el a rogzitébilincset 90 * az 6ramutatoé jarasaval megegyez6 irdnyba, és egy
imbuszkulccsal (3 mm) huzza meg a rogzitébilincs csavarjat a csatlakozodoboz fedelén
2.5 Nm nyomatékkal.

7 Kezelési lehet6ségek

Az eszkoz a kdvetkez6 mddon kezelhet6:

= Kezelés a kezeldmeniin keresztiil (kijelz6)

= DeviceCare és Fieldcare, 1dsd Hasznalati utmutato

= SmartBlue (alkalmazas), Bluetooth (opcionalis), lasd Hasznalati itmutatd
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Kezelési lehetéségek Levelflex FMP56, FMP57 FOUNDATION Fieldbus

7.1

Az lizemeltetési menii szerkezete és miik6dése

7.1.1  Kijelzé

2
1\ 2.3\\?}%? 01 ;%%
19.184 mA N
1.1—F/ pevice_o1 El |\ 2.6 \‘@][Dv’ 4.02212.4
||| 4841000 ) 25
1.2$l—n‘( m 3

p——
| E—
32 — Deutsch
Espafiol
Frangais
Tear’ ) 2|
User!
ABC__ | DEFG HIJK g ; 3 g g
LMNO ][ PQRS [ TUVW
XYZ ) XC+> J[_Aata -1« UC
c X X

&7

1.1
1.2
1.3
1.4

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

3.1
3.2

22

A0012635

Kijelzési formdtum a kijelzén és a kezelémodulon

Meért érték kijelzése (max. 1 érték)

Fejléc, amely tartalmazza a cimkét és a hibaszimbdlumot (ha van aktiv hibajelzés)
Meért érték szimbdlumok

Meért érték

Egység

Meért érték kijelzés (oszlopdiagram + 1 érték)

Oszlopdiagram az 1. mért értékhez

1. mért érték (beleértve a mértékegységet)

Meért érték szimbdlumok az 1. mért értékhez

2. mért érték

Meértékegység a 2. mért értékhez

Meért érték szimbdlumok a 2. mért értékhez

Egy paraméter megjelenitése (itt: paraméter vdlasztéklistdval)

Fejléc, amely tartalmazza a paraméter nevét és a hibaszimbolumot (ha van aktiv hibajelzés)
Vdlasztéklista; M jeloli az aktudlis paraméterértéket.

Bemeneti mdtrix a szdmokhoz

Bemeneti mdtrix alfanumerikus és specidlis karakterekhez

Endress+Hauser



Levelflex FMP56, FMP57 FOUNDATION Fieldbus Kezelési lehet6ségek

7.1.2 KezelGelemek

Funkciék

= A mért értékek, hiba- és figyelmeztetd lizenetek megjelenitése

= Hattérvilagitas, amely hiba esetén zoldrél pirosra valt

= Az egyszer(bb kezelés érdekében a késziilék kijelz6je eltavolithato

ﬂ A késziilék kijelz6i a Bluetooth® vezeték nélkiili technologia tovabbi lehetéségével dllnak
rendelkezésre.

A hattérvilagitas be- vagy kikapcsol, a tapfesziiltségtol és az aramfogyasztastél fliggben.

A0039284

8  Kijelzé modul

1  Kezelégombok

Gombkiosztas
= [¥] gomb
s Lefelé navigalas a valasztéklistaban
= Szamérték vagy karakter szerkesztése egy funkcién beliil
= (5] gomb
= Felfelé navigalas a valasztéklistaban
= Szamérték vagy karakter szerkesztése egy funkcién beliil
= [E] gomb
= A mért érték kijelzésben: a gomb révid megnyomadsaval megnyilik a kezel6meni.
= A gomb 2 s ideig val6 megnyomdsaval megnyilik a hattérment.
= A meniiben, almeniiben: a gomb révid megnyomadsa:
= Megnyilik a kivalasztott menti, almenii vagy paraméter.
= A gomb 2 s ideig térténé megnyomasa egy paraméterben:
= Ha van, megnyitja a paraméter funkciéjara vonatkozo sugot.
s Fqgy szdveq és szdmszerkesztében: a gomb révid megnyomadséval:
= Megnyilik a kijel6lt csoport.
= Végrehajtja a kivélasztott miveletet.
= Végrehajtja a kivélasztott miiveletet.
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Kezelési lehetéségek Levelflex FMP56, FMP57 FOUNDATION Fieldbus

= [+ gomb és (=) gomb (ESC funkcio - gombok egyidejti lenyomaésa)
= A meniiben, almeniiben: a gomb révid megnyomasa:
s Kilép az aktudlis meniiszintrél, és eggyel magasabb mentszintre 1ép.
s Ha a sugdészdveg nyitva van, bezérja a paraméter sugdszévegét.
= A gomb 2 s ideig valé megnyomadsaval visszatér a mért érték kijelzéséhez (,alaphelyzet”).
s Fgy szdveg- és szdmszerkesztében: bezarja a szdveg- vagy szamszerkesztét a mddositasok
alkalmazésa nélkil.
= 5] gomb és [E] gomb (gombok egyidejii lenyomasa)
Csokkenti a kontrasztot (viligosabb beallitas).
= [+] gomb és [E] gomb (gombok egyidejli lenyomasa és lenyomva tartasa)
Noveli a kontrasztot (sotétebb beallitas).

7.2 Hozzaférés a kezel6meniihoz a helyi kijelzén keresztiil
Paraméter/almenii Jelentés Leiras
Language g Megadja a helyi kijelz6 mikédési nyelvét
Setup Miutén az értékek bedllitasra kertiltek a

beéllitasi paraméterekhez, a mérést
altalaban teljesen konfiguralni kell.

Setup->Mapping Interferencia-visszaverddés leképezése
Setup->Advanced setup Tovébbi almentiket és paramétereket
tartalmaz

= A mérés testre szabott BAOL055F

konfiguralasahoz (alkalmazkodas a
kulonleges mérési feltételekhez)

= A mért érték atalakitasahoz
(méretezés, linearizacio).

= A Kkimeneti jel méretezéséhez.

Diagnostics Az eszkoz allapotanak diagnosztikajahoz
szlikséges legfontosabb paramétereket
tartalmazza

Expert? Az eszkoéz 6sszes paraméterét

tartalmazza (beleértve azokat is, amelyek
mar szerepelnek valamely meniiben). Ez | GPO1015F
a menii az eszkoz funkcioblokkjainak
megfelel6en szervezddik.

1) Kezel6eszkozzel valo kezelés esetén (pl. FieldCare), a Language paraméter itt talalhato: ,Setup->Advanced
setup->Display”
2) Az Expert” menii lehivasakor minden esetben meg kell adnia egy hozzaférési kodot. Ha nincs tigyfélspecifikus

hozzaférési kod definialva, akkor a ,,0000”-at kell beirni.
7.2.1 A hattérmenii megnyitasa

A hattérment segitségével a felhasznalo a kévetkez6 mentiket gyorsan és kozvetleniil az
Uzemi kijelzér6l nyithatja meg:
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Levelflex FMP56, FMP57 FOUNDATION Fieldbus Uzembe helyezés

= Beallitas

= Conf. backup disp. (Konfigurécio biztonsagi mentés kijelzése)
= Burkolégodrbe

= Billentytizar be

A hattérmenii el6hivasa és bezarasa
A felhasznalé az tizemi kijelzésben van.

1. Nyomja meg a [E] gombot 2 s-ig.
A hattérmeni megnyilik.

XXXpaaaaaac
Conf.backup disp 0
Env. curve
m@l_Keylock on kalh

2. Nyomja meg egyszerre a =] + ) gombokat.
L~ A hattérmeni bezérul és az lizemi kijelzés jelenik meg.

A menii megnyitasa a hattérmeniibél
1. Ahéattérment megnyitésa.
2. Nyomja meg a [} gombot a kivdnt meni eléréséhez.

A kivélasztas megerdsitéséhez nyomja meg a [EJ gombot.
L~ Megnyilik a kivalasztott meni.

8 Uzembe helyezés

8.1 Az eszkoz bekapcsolasa
» Kapcsolja be a haldzati fesziiltséget (biztositékdoboz).

Az eszkdz be van kapcsolva.

8.1.1 Az irasvédelem letiltasa
Ha az eszkoz irdsvédett, el6szor le kell tiltani az irdsvédelmet.

Ehhez olvassa el az eszkdz Haszndlati utmutatéjat:
BA01055F (FMP56/FMP57, FOUNDATION Fieldbus)

8.2 A miik6dési nyelv beallitasa

Gyari bedllitas: angol vagy megrendelt helyi nyelv
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Uzembe helyezés Levelflex FMP56, FMP57 FOUNDATION Fieldbus

XXXXXXXXX

20.50

Main menu 0104-1

Display language
English

&3 0peration
/# Setup

Display language 0104-1
@ v English

Deutsch
Espaiiol
Frangais

XX

N

Display language 0104-1
3. v English

Espaiiol
Francgais

4. Sprache
Deutsch

%1 Betrieb
/ Setup

A0029420

9 A helyi kijelz6 példdjdval
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Levelflex FMP56, FMP57 FOUNDATION Fieldbus Uzembe helyezés

8.3 Eszkozkonfiguracié
8.3.1 Szintmérés konfiguralasa
R— /T T_——s'%
- 20mA
A 100%
D
E
LN| F
\j |
A
L
Y 4mA
] 0%
A0012838
10  Konfigurdciés paraméterek émlesztett szildrd anyagokban térténd szintméréshez
LN = szondahossz R = mérés referenciapontja
D = Distance E = Empty calibration (= nulla pont)
L = Level F = Full calibration (= tartomdny)
1. Setup - Device tag
~ Adja meg az eszkodzcimkét.
2. Setup - Distance unit
= Valassza ki a hossz mértékegységet.
3. Setup - Bin type
-~ Valassza ki a rekesz tipusat.
4. Setup - Empty calibration
- Adja meg az E” lires tavolsagot (tavolsdg az R referenciaponttél a 0%-os jelzésig).
5. Setup - Full calibration
- Adja megq a teljes F tavolsagot (a 0% jelzés és a 100% jelzés kozotti tavolsag).
6. Setup - Level

~ Megjeleniti a mért L szintet (ellendrzés céljabol).
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Uzembe helyezés Levelflex FMP56, FMP57 FOUNDATION Fieldbus

7. Setup - Distance
t~ Megjeleniti az R referenciapont és az L szint kozétti D tavolsagot (ellenérzés
céljabol).
8. Setup - Signal quality
- Megjeleniti a szintvisszaverddés jelmingségét (ellendrzés céljabol).
9. Setup > Mapping > Confirm distance

A megjelenitett tavolsag 6sszehasonlitdsa a valds értékkel, az interferencia-
visszaver6dés leképezésének elinditdsdhoz.
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