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Kort betjeningsvejledning
Levelflex FMP51
Modbus

Guidet belgeradar

Denne vejledning er en kort betjeningsvejledning, og den
erstatter ikke den betjeningsvejledning, der fulgte med
instrumentet.

Der kan findes yderligere oplysninger om instrumentet i
betjeningsvejledningen og den gvrige dokumentation:
Fas til alle instrumentversioner via:

= [nternet: www.endress.com/deviceviewer

= Smartphone/tablet: Endress+Hauser Operations-app

Endress+Hauser £Z1]

People for Process Automation


http://www.endress.com/deviceviewer

Medfelgende dokumentation Levelflex FMP51 Modbus

1 Medfelgende dokumentation

Endress+Hauser £Z1]
H Order code:  IXXXXXXXXXXX
1. (O) Ser.no.  IXXXXXXXXXXXX

Ext. ord. cd.: XXX XXXAK XX

I

Serial number

2. www.endress.com/deviceviewer Endress+Hauser

l Operations App

I 7 Download on the

:I ‘j-l-' o App Store
ANDROID APP ON

M > P> Google Play

A0023555

2 Om dette dokument

2.1 Symboler

2.1.1 Sikkerhedssymboler

Dette symbol ger dig opmeerksom pé en farlig situation. Der sker dgdsfald eller alvorlig
personskade, hvis denne situation ikke undgés.
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Levelflex FMP51 Modbus Om dette dokument

A\ ADVARSEL
Dette symbol ger dig opmaerksom pa en farlig situation. Der kan forekomme dedsfald eller
alvorlig personskade, hvis denne situation ikke undgas.

A FORSIGTIG
Dette symbol gar dig opmaerksom pa en farlig situation. Der kan forekomme mindre eller
mellemstor personskade, hvis denne situation ikke undgas.

BEMARK
Dette symbol angiver oplysninger om procedurer og andre fakta, der ikke medferer
personskade.

2.1.2 Elektriske symboler

&
Jordledning (PE)

Jordklemmer skal forbindes, for der foretages anden form for tilslutning.
Jordklemmerne sidder b&de ind- og udvendigt pa instrumentet.

= [ndvendig jordklemme. Jordledningen er sluttet til lysnettet.

= Udvendig jordklemme. Instrumentet er sluttet til anlseggets jordforbindelsessystem.

2.1.3 Veerktgjssymboler

|
Skruetraekker med flad klinge

Oz
Unbrakoneggle

Qo

Torx-skruetraekker

=
Gaffelnggle

2.1.4 Symboler for bestemte typer oplysninger og grafik

Tilladt
Procedurer, processer eller handlinger, der er tilladte

Forbudt

Procedurer, processer eller handlinger, der ikke er tilladte
B Tip

Angiver yderligere oplysninger

Reference til dokumentation

2

Reference til figur

>

Information eller individuelle trin, der skal fglges
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Grundlaeggende sikkerhedsanvisninger Levelflex FMP51 Modbus

i, &, B

Serie af trin

Ly

Resultat af et trin
=

Visuel kontrol

1,2,3..
Delnumre
AB,C,...
Visninger

2.1.5 Symboler pa instrumentet

/A — [ Sikkerhedsanvisninger
Felg sikkerhedsanvisningerne i den medfelgende betjeningsvejledning

C—= Forbindelseskablernes temperaturbestandighed
Angiver mindsteveerdien for tilslutningskablernes temperaturmodstand

3 Grundlaeggende sikkerhedsanvisninger

3.1 Krav til personalet

Personalet skal opfylde folgende krav:

» Uddannede, kvalificerede specialister: Skal have en relevant kvalifikation til den specifikke
funktion og opgave

Er autoriseret af anleeggets ejer/driftsansvarlige

Kender landets regler

Skal have laest og forstéet instruktionerne i vejledningen og supplerende dokumentation
Folger anvisningerne og overholder kriterierne

vvyywyy

3.2 Tilsigtet brug

Anvendelse og medier

Maleinstrumentet, som beskrives i denne vejledning, er kun beregnet til niveau- og
greenseflademadling af veesker. Afhaengigt af den bestilte version kan méleinstrumentet ogsa
male potentielt eksplosive, breendbare, giftige og oxiderende medier.

Ved overholdelse af de angivne graenseveerdier under "Tekniske data" og betingelserne i denne

vejledning og den supplerende dokumentation ma méleinstrumentet kun anvendes til

folgende maélinger:

» Malte procesvariabler: Niveau og/eller greensefladehgjde

» Procesvariabler, der kan beregnes: Volumen eller masse i vilkarligt formede beholdere
(beregnet ud fra niveauet vha. lineariseringsfunktionen)

4 Endress+Hauser



Levelflex FMP51 Modbus Grundlaeggende sikkerhedsanvisninger

Séddan sikres det, at méleinstrumentet forbliver i korrekt tilstand under drift:

» Brug kun maleinstrumentet til medier, som de materialer, der er i kontakt med mediet, er
tilstraekkeligt modstandsdygtige over for.

» Overhold greenseveerdierne i "Tekniske data".

Forkert brug
Producenten pétager sig intet ansvar for skader, der skyldes forkert eller utilsigtet brug.

Verificering i graensetilfaelde:

» [ forbindelse med seerlige vaesker og rengeringsmidler hjeelper Endress+Hauser gerne med
at verificere korrosionsbestandigheden for vaeskeholdige materialer, men patager sig intet
ansvar og yder ingen garanti.

Yderligere risici

P& grund af varmeoverferslen fra processen samt stremtabet i elektronikken kan
temperaturen i elektronikhuset og de tilhgrende dele (f.eks. displaymodulet,
hovedelektronikmodulet og I/0-elektronikmodulet) stige til mere end 80 °C (176 °F). Under
drift kan sensoren nd en temperatur teet pad medietemperaturen.

Fare for forbraendinger ved kontakt med overflader!
» [tilfeelde af hoje medietemperaturer skal der traeffes beskyttende foranstaltninger for at
undgé kontakt og dermed forbreendinger.

3.3 Sikkerhed pa arbejdspladsen

Ved arbejde p& og med instrumentet:
» Brug de nedvendige personlige veernemidler i overensstemmelse med landets regler.

Med delelige probestave kan mediet treenge gennem samlingerne mellem stavens enkelte

dele. Der er risiko for, at mediet kan treenge ud, ndr samlingerne lgsnes. Det kan medfere

risiko for personskade i forbindelse med farlige (f.eks. aggressive eller giftige) medier.

» Brug egnet beskyttelsesudstyr afthaengigt af mediet ved lgsning af samlingerne mellem
probestavens individuelle dele.

3.4 Driftssikkerhed

Risiko for personskade!
» Brug kun instrumentet, hvis det er i god teknisk stand og uden fejl.
» Operateren er ansvarlig for, at instrumentet anvendes uden interferens.

Zndring af instrumentet

Uautoriserede eéendringer af instrumentet er ikke tilladt og kan medfere uventede farer:
» Hvis det er nedvendigt at foretage sendringer, skal du kontakte producenten.
Reparation

Sédan sikres vedvarende driftssikkerhed og pdlidelighed:

» Udfer kun reparationer pa enheden, hvis de udtrykkeligt er tilladt.

» Overhold de geeldende regler vedregrende reparation af elektriske instrumenter.
» Brug kun originale reservedele og tilbehgr fra producenten.

Endress+Hauser 5



Modtagelse og produktidentifikation Levelflex FMP51 Modbus

Farligt omrade

Sédan undgés fare for personale og installationen, nar enheden anvendes i et farligt omrade

(f.eks. eksplosionsbeskyttelse, sikkerhed for beholdere under tryk):

» Se typeskiltet for at bekreefte, at det bestilte instrument kan anvendes som tilsigtet i det
farlige omrade.

» Overhold specifikationerne i den separate supplerende dokumentation, som er en
integreret del af denne vejledning.

3.5 Produktsikkerhed

Dette maleinstrument er designet i overensstemmelse med god teknisk praksis, s& det
opfylder de hgjeste sikkerhedskrav og er testet og udleveret fra fabrikken i en tilstand, hvor
det er sikkert at anvende. Det opfylder de generelle sikkerhedsstandarder og lovmaessige krav.

BEMZERK

Reduceret beskyttelsesgrad, hvis instrumentet dbnes i fugtige miljger

» Hvis instrumentet dbnes i et fugtigt miljg, er den beskyttelsesgrad, der er angivet pa
typeskiltet, ikke leengere gyldig. Dette kan ogsa medfgre mindre sikker drift af
instrumentet.

3.5.1 CE-maerkning

Malesystemet overholder de juridiske krav i de relevante EU-direktiver. De er anfert i den
tilherende EU-overensstemmelseserkleering sammen med de anvendte standarder.

Producenten bekraefter med CE-maerkningen, at instrumentet er testet og i orden.

3.5.2 @AF-overensstemmelse

Malesystemet opfylder de juridiske krav i de geeldende @AF-retningslinjer. De er anfert i den
tilhgrende @AF-overensstemmelseserkleering sammen med de anvendte standarder.

Producenten bekraefter med @AF-meerkningen, at instrumentet er testet og i orden.

4 Modtagelse og produktidentifikation

4.1 Modtagelse

Kontrollér folgende ved modtagelse:

= Er ordrekoderne pa fglgesedlen og produktets meerkat identiske?

= Er produkterne ubeskadigede?

= Stemmer dataene pa typeskiltet overens med bestillingsoplysningerne pa falgesedlen?
= Eventuelt (se typeskiltet): Medfelger sikkerhedsanvisningerne (XA)?

ﬂ Hvis et af disse kriterier ikke er opfyldt, skal du kontakte dit Endress+Hauser-
salgscenter.
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Levelflex FMP51 Modbus Modtagelse og produktidentifikation

4.2 Produktidentifikation

Instrumentet kan identificeres pa faslgende méder:
= Specifikationer pa typeskiltet
= Udvidet ordrekode med angivelse af instrumentets egenskaber pé felgesedlen

» Indtast serienummeret fra typeskiltene i W@M Device Viewer
(www.endress.com/deviceviewer)

&~ Alle oplysningerne om maleinstrumentet og den tilhgrende tekniske dokumentation
vises.

» Indtast serienummeret fra typeskiltet i Endress+Hauser Operations-appen, eller scan 2-D-
matrixkoden pé typeskiltet med kameraet

&~ Alle oplysningerne om maleinstrumentet og den tilhgrende tekniske dokumentation
vises.

4.3 Opbevaring og transport

43.1 Opbevaringstemperatur

= Tilladt opbevaringstemperatur: -40 til +80 °C (-40 til +176 °F)

= Brug den originale emballage.

= Valgmulighed for FMP51 og FMP54: =50 til +80 °C (=58 til +176 °F)
Dette omrade geelder, hvis valgmuligheden JN "Omgivende temperatur for transmitter"
-50°C (-58 °F) er valgt under ordrekode 580 'Test, certifikat". Hvis temperaturen konstant
er under -40 °C (=40 °F), ma der forventes en starre fejlrisiko.

4.3.2 Transport af produktet til malestedet
A\ ADVARSEL

Huset eller sensoren kan blive beskadiget eller falde af.

Risiko for personskade!

» Transportér maleinstrumentet til malestedet i den originale emballage eller med
procestilslutningen.

» Fastgar altid lefteudstyr (remme, gjer osv.) ved procestilslutningen, og laft aldrig
instrumentet via elektronikhuset eller proben. Vaer opmaerksom péa instrumentets
tyngdepunkt, sd det ikke vipper eller glider utilsigtet.

» Folg sikkerhedsanvisningerne og transportbetingelserne for enheder pa over 18 kg (39,6
lbs) (IEC 61010).

Endress+Hauser 7
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Modtagelse og produktidentifikation Levelflex FMP51 Modbus

A0013920
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Levelflex FMP51 Modbus Montering

5 Montering

5.1 Krav til montering

51.1 Korrekt monteringsposition

1

00000
Q0000

A0012606

1 Installationsbetingelser for Levelflex

Endress+Hauser 9



Montering Levelflex FMP51 Modbus

Pakraevet plads til montering

= Afstand (A) mellem beholdervaeggen og stav- og wireproberne:

= Glatte metalveegge: > 50 mm (2 in)

= Plastveegge: > 300 mm (12 in) til metaldele uden for beholderen

= Betonvaegge: > 500 mm (20 in), ellers reduceres det tilgaengelige maleomrade muligvis.
= Afstand (B) mellem stavprober og indvendige fittings (3): > 300 mm (12 in)
= Ved brug af mere end én Levelflex:

Minimumafstand mellem sensorakserne: 100 mm (3.94 in)
= Afstand (C) fra enden af proben til bunden af beholderen:

= Wireprobe: > 150 mm (6 in)

= Stavprobe: > 10 mm (0.4 in)

= Koaksialprobe: > 10 mm (0.4 in)

Koaksialprober kan monteres i en vilkarlig afstand til veeggen og indvendige
anordninger.

5.1.2 Sikring af proben

Sikring af wireprober

A0012609

Wirebgjning: > 10 mm/(probeleengde pd 1 m) [0,12 tommer/(probeleengde pad 1 ft)]
Pdlideligt jordforbundet ende af probe

Palideligt isoleret ende af probe

Fastgerelse af probeenden i probevaegtens hungevind

Isoleret fastgarelsessaet

N O W
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Levelflex FMP51 Modbus Montering

= Wireprobens ende skal fastgeres i folgende tilfaelde:
Hvis proben ellers periodisk bergrer beholderveeggen, konussen, indvendige fittings/bjeelker
eller andre dele af installationen.

= Probevaegten har et hungevind til fastgerelse af probeenden:
Wire 4 mm (1/6"), 316: M 14

= Enden pd den fastgjorte probe skal enten forbindes til jord eller isoleres péalideligt. Brug et
isoleret fastgarelsesseet, hvis det er ikke er muligt at fastgere proben med en tilslutning,
som er pélideligt isoleret.

= For at undgé en ekstremt stor straekbelastning (f.eks. pga. termisk udvidelse) og risiko for
brud p& wiren ma wiren ikke vaere stram. Pdkraevet bgjning: > 10 mm/(wirelaengde pa 1 m)
(0,12 tommer/(wireleengde pa 1 ft)].
Veer opmeerksom pa straekbelastningskapaciteten for wireprober.

Sikring af stavprober

= WHG-godkendelse: Statte er pakraevet for probeleengder pd > 3 m (10 ft).

= Stotte er generelt pakraevet for stavprober, hvis der er en horisontal strem (f.eks. fra en
omrgrer) eller i tilfeelde af kraftige vibrationer.

= Stavprober ma kun fastgeres i enden af proben.

Endress+Hauser 11



Montering Levelflex FMP51 Modbus
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A0012607
Maleenhed mm (in)

Probestav, uden coating

Krave med snzever udboring for at sikre elektrisk kontakt mellem krave og stav.
Kort metalror, f.eks. svejset fast

Probestav, coatet

Plastkrave, f.eks. PTFE, PEEK, PPS

Kort metalror, f.eks. svejset fast

O o W N =

Probe @ 8 mm (0.31 in)
= 3 <@ 14 mm (0.55 in)
= b= 8.5mm (0.34in)

Probe @ 12 mm (0.47 in)
= 3<@20mm (0.78 in)
= b=012.5mm (0.52 in)
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Levelflex FMP51 Modbus Montering

Probe @ 16 mm (0.63 in)
® a<@ 26 mm (1.02 in)

= b=@16.5mm (0.65 in)
BEMARK

Utilstraekkelig jording af probeenden kan medfere forkerte malinger.
» Brug en krave med snaever udboring for at sikre god elektrisk kontakt mellem kraven og

probestaven.
BEMARK
Svejsning kan edelaegge hovedelektronikmodulet.
» For svejsning: Forbind proben til jord, og fjern elektronik.
Sikring af koaksialprober
WHG-godkendelse: Statte er pakraevet for probeleengder pa > 3 m (10 ft).

A0012608

Koaksialprober kan fastgeres (monteres) pé et vilkérligt punkt i jordforbindelsesslangen.

5.1.3 Afkortning af proben
Se betjeningsvejledningen.

Endress+Hauser 13



Montering Levelflex FMP51 Modbus

5.2 Montering af instrumentet

5.2.1 Montering af instrumenter med gevindtilslutning

A0012528

Skru instrumentet med gevindtilslutningen fast til en krave eller flange, og fastger det
derefter til procesbeholderen via kraven/flangen.

ﬂ = Brug kun sekskantskruen til paskruning:

= Gevind 3/4" %536 mm
= Gevind 1-1/2" &¥55 mm

= Maks. tilladt tilspeendingsmoment:
= Gevind 3/4" 45 Nm
= Gevind 1-1/2" 450 Nm

= Anbefalet moment ved brug af den medfglgende aramidfiberteetning og et procestryk
pa 40 bar (kun FMP51, teetning medfelger ikke til FMP54):
= Gevind 3/4" 25 Nm
= Gevind 1-1/2" 140 Nm

= Ved installation i metalbeholdere skal der veere god metalkontakt mellem
procestilslutningen og beholderen.

5.2.2 Montering af instrumenter med flange

Hvis der anvendes teetning til montering af instrumentet, skal der bruges metalskruer uden
coating for at sikre god elektrisk forbindelse mellem procesflange og probeflange.

5.2.3 Montering af wireprober
BEMARK

Elektrostatisk afladning kan beskadige elektronikken.
» Forbind huset til jord, fer wireproben seenkes ned i beholderen.

14 Endress+Hauser



Levelflex FMP51 Modbus Montering

A0012852

Veer opmeerksom pa fglgende, nér wireproben saenkes ned i beholderen:

= Rul wiren langsomt ud, og saenk den forsigtigt ned i beholderen.

= Beskyt wiren, sa den ikke bliver bgjet.

= Undga, at veegten kommer i ukontrolleret svingning. Der er risiko for beskadigelse af de

indvendige fittings i beholderen.
5.2.4 Drejning af transmitterhuset

Transmitterhuset kan drejes, sa det er nemmere at f& adgang til klemmerummet og
displaymodulet:

AD032242

1. Skrulaseskruen af vha. en fastnagle.
2. Drejhuset i den gnskede retning.

Stram laseskruen (1,5 Nm for plasthuse; 2,5 Nm for aluminiumhuse og huse i rustfrit
stal).

Endress+Hauser 15



Montering Levelflex FMP51 Modbus

5.2.5 Drejning af displayet

Abning af daekslet

A0021430

1. Losn skruen pé ladseklemmen til elektronikhusets deeksel vha. en unbrakonegle (3 mm),
og drej klemmen 90 ° mod uret.

2. Skru deekslet til elektronikrummet af, og kontrollér teetningen. Udskift den efter behov.

Drejning af displaymodulet

A0036401

Traek displaymodulet ud med en forsigtig drejebevaegelse.
Drej displaymodulet til den gnskede position: Maks. 8 x 45 ° i hver retning.

Far det oprullede kabel ind i mellemrummet mellem huset og hovedelektronikmodulet,
og slut displaymodulet til elektronikrummet, indtil det gar i indhak.

Lukning af deekslet til elektronikrummet

A0021451
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Levelflex FMP51 Modbus Elektrisk tilslutning

1. Skru deekslet til elektronikrummet fast.

2. Drejlaseklemmen 90 ° med uret, og brug en unbrakonggle (3 mm) til at tilspsende
skruen pd laseklemmen til elektronikrumsdeekslet med 2.5 Nm.

6 Elektrisk tilslutning

6.1 Krav til tilslutning
6.1.1 Klemmetildeling

Modbus

Tilslutning til en Modbus-master

A0035159

Modbus-master
Forsyningsspaending

Kabelindgang til Modbus-tilslutning
Kabelindgang til forsyningsspaending
Beskyttende jordforbindelse

Vo W =

Tilslutning til FieldCare/DeviceCare via RS485

ﬂ Ved konfiguration via FieldCare eller DeviceCare anbefales det at afbryde instrumentet
fra bussen og slutte det til computeren via en USB-til-RS485-skillelag.
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Elektrisk tilslutning

Levelflex FMP51 Modbus

s

A

Oy o W N =

18

Computer med FieldCare/DeviceCare
USB-RS485-skillelag
Forsyningsspaending

Kabelindgang til RS485-tilslutning
Kabelindgang til forsyningsspaending
Beskyttende jordforbindelse

A0035158

Endress+Hauser



Levelflex FMP51 Modbus Elektrisk tilslutning

Tilslutning til DeviceCare/FieldCare via serviceskillelag

A0032466

1 Serviceskillelag (CDI) for maleinstrumentet (= Endress+Hauser Common Data Interface)
2 Commubox FXA291
3 Computer med DeviceCare-/FieldCare-betjeningsveerktaj

6.1.2 Stremforsyning

Forsyningsspaending 10.5 il 29 Vpc

Pulsation 1 Vs (< 100 Hz); 10 mVsg (> 100 Hz)

6.1.3 Overspandingsbeskyttelse
Se betjeningsvejledningen.
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Elektrisk tilslutning Levelflex FMP51 Modbus

6.2 Tilslutning af instrumentet

A\ ADVARSEL

Eksplosionsfare!

Overhold de geeldende nationale standarder.

Folg specifikationerne i sikkerhedsanvisningerne (XA).

Brug kun de angivne kabelforskruninger.

Kontrollér, at stremforsyningen stemmer overens med oplysningerne pa typeskiltet.
Sluk for stremforsyningen, for instrumentet tilsluttes.

For aktivering af stremforsyningen sluttes potentialudligningsledningen til den ydre
jordklemme.

vVvvyyvyyy

Péakraevede veerktojer/tilbehor:

= For instrumenter med daeksellds: unbrakonegle AF3

= Ledningsstripper

= Ved brug af snoede kabler: Kun ét terminalrer for hver leder, der skal tilsluttes.

5.

10 (0.4)

-

4, 5
=" 10104

A0035428

2 Teknisk enhed: mm (")

1. Lasn skruen pa laseklemmen til klemmerummets daeksel, og drej ldseklemmen 90° mod
uret.

2. Skru klemmerummets deeksel af.

Skub kablet gennem kabelindgangen. Fjern ikke taetningsringen fra kabelindgangen. Pa
den mdde opnés der en teetsluttende teetning.

20 Endress+Hauser



Levelflex FMP51 Modbus Elektrisk tilslutning

Fjern kabelgennemfaringen.

Speend kabelforskruningerne fast.

4
5. Strip kabelenderne 10 mm (0.4 in). Ved snoede kabler skal der ogsa monteres rerringe.
6
7

A0035426

Forbind kablerne iht. klemmetildelingen > 17.
8. Ved brug af skeermede kabler: Slut kabelskaermen til jordklemmen.
9. Genmonter klemmerummets deeksel.

10. Huvis den findes, skal daeksellasen drejes, sd den befinder sig over kanten af daekslet,
derefter skal den spaendes.

6.2.1 Plug-in-fjederklemmer

P& instrumenter uden integreret overspeendingsbeskyttelse handteres den elektriske
tilslutning via plug-in-fjederklemmer. Stive ledere eller fleksible ledere med terminalrgr kan
indseettes direkte i klemmen uden brug af lgftestand og giver automatisk kontakt.
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Betjeningsmuligheder Levelflex FMP51 Modbus

0 <3012

A0035427

3 Teknisk enhed: mm (")

Sédan fjernes kabler fra klemmen:

1. Brug en skruetraekker med flad klinge < 3 mm til at trykke ned p& dbningen mellem de
to klemmehuller,

2. Traek samtidig kabelenden ud af klemmen.

7 Betjeningsmuligheder

Instrumentet kan betjenes pa falgende méder:

= Betjening via betjeningsmenu (display)

= DeviceCare og Fieldcare, se betjeningsvejledningen

= SmartBlue (app), Bluetooth (tilvalg), se betjeningsvejledningen
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Levelflex FMP51 Modbus

Betjeningsmuligheder

7.1 Betjeningsmenuens struktur og funktion

7.1.1 Display
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4 Displayets og betjeningsmodulets visningsformat

1 Display med malt veerdi (1 vaerdi maks. sterrelse)

1.1 Toplinje med tag og fejlsymbol (hvis der er en aktiv fejl)
1.2 Symboler for malt veerdi

1.3 Malt veerdi
1.4 Enhed

2 Display med malt veerdi (sejlediagram + 1 veerdi)

2.1 Sajlediagram med malt veerdi 1
2.2 Maltveerdi 1 (inklusive enhed)
2.3 Malte symboler for mdlt veerdi 1

2.4 Malt veerdi 2

2.5 Enhed for mdlt veerdi 2
2.6 Malte symboler for malt veerdi 2
3 Visualisering af en parameter (her: parameter med valgliste)

3.1 Toplinje med parameternavn og fejlsymbol (hvis der findes en aktiv fejl)
3.2 Valgliste. M angiver den aktuelle parameterveerdi.

4 Indtastningsskema for tal
5 Indtastningsskema for alfanumeriske tegn og specialtegn
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A0012635

23



Betjeningsmuligheder Levelflex FMP51 Modbus

7.1.2 Betjeningselementer

Funktioner

» Visning af malte veerdier samt fejl- og informationsmeddelelser
= Baggrundsbelysning, som skifter fra gren til red i tilfzelde af fejl
= Instrumentets display kan tages af, sd det er nemmere at betjene

Instrumentdisplays er tilgeengelige ved tilvalg af trddles Bluetooth®-teknologi.

Baggrundslyset slés til eller fra afhaengigt af forsyningsspesendingen og stremforbruget.

A0039284

5 Displaymodul
1  Betjeningstaster

Tasttildeling
= Tasten
= Naviger nedad pa valglisten
= Rediger de numeriske veerdier eller tegn i en funktion
= Tasten (&
= Naviger opad pé valglisten
= Rediger de numeriske veerdier eller tegn i en funktion
= Tasten
= [ displayet med den mdlte veerdi: Tryk kortvarigt pé tasten for at 4bne betjeningsmenuen.
= Hold tasten inde i 2 s for at 4bne genvejsmenuen.
s | menuen, undermenuen: Ved kortvarigt tryk pa tasten:
= Abnes den valgte menu, undermenu eller parameter.
= Nar tasten holdes inde i 2 sien parameter:
= En eventuel hjeelpetekst til parameterens funktion dbnes.
s [ en tekst- eller taleditor: Ved kortvarigt tryk pa tasten:
= Abnes den valgte gruppe.
s Udferes den valgte handling.
s Udferes den valgte handling.
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= [#-tasten og [(5)-tasten (ESC-funktion - tryk samtidigt pa tasterne)

s | menuen, undermenuen: Ved kortvarigt tryk pa tasten:

s Afslutter det aktuelle menuniveau og gar til det naeste, hgjere niveau.

s Hvis en hjaelpetekst er dbnet, lukkes hjzelpeteksten for parameteren.

= Nar du trykker pd tasten i 2 s, gér du tilbage til displayet med den malte veerdi

("startpositionen").

» [ en tekst- og taleditor: Lukker tekst- eller taleditoren uden at anvende sendringer.
= [JJ-tasten og [E)-tasten (tryk samtidigt pa tasterne)

Reducerer kontrasten (lysere indstilling).
= [#-tasten og [E)-tasten (hold tasterne nede samtidigt)

@ger kontrasten (merkere indstilling).

7.2 Adgang til betjeningsmenuen via det lokale display

Parameter/undermenu Betydning Beskrivelse
Language n Definerer betjeningssproget for det lokale

display
Setup Nar der er angivet veerdier for

opseatningsparametrene, bgr malingen
som udgangspunkt veere

feerdigkonfigureret.
Setup->Mapping Afbildning af interferens-ekkoer
Setup->Advanced setup Indeholder yderligere undermenuer og
parametre

= Til en mere tilpasset konfiguration af
malingen (tilpasning til seerlige
maéleforhold)

= Til konvertering af den malte veerdi
(skalering, linearisering).

= Til skalering af udgangssignalet.

Diagnostics Indeholder de vigtigste parametre til
diagnosticering af enhedens tilstand

Expert 2) Indeholder alle instrumentets parametre
(herunder parametre, som allerede findes
i en af de andre menuer). Denne menu er
organiseret i henhold til instrumentets

funktionsblokke.
1) Hvis du bruger et betjeningsveerktgj (f.eks. FieldCare), findes parameteren Language under "Setup->Advanced
setup~>Display”
2) Du bliver altid bedt om en adgangskode, nar du &bner menuen "Expert". Hvis der ikke er defineret en

kundespecifik adgangskode, indtastes "0000".
7.2.1  Abning af genvejsmenuen

Genvejsmenuen ger det muligt for brugeren at dbne folgende menuer direkte fra
betjeningsdisplayet:
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= Setup

= Conf. backup disp.
= Envelope curve

= Keylock on

Abning og lukning af genvejsmenuen
Brugeren er i betjeningsdisplayet.
1. TrykpadEi2s.
~ Genvejsmenuen dbnes.

XXX

Env. curve
m@l_Keylock on

Conf.backup disp r
ki

F ©
3
=3

2. Trykpa & + [ samtidig.
- Genvejsmenuen lukkes, og betjeningsdisplayet vises.
Abning af menuen via genvejsmenuen
1. Abn genvejsmenuen.
2. Tryk pd [ for at ga til den gnskede menu.

3. Tryk pa [E for at bekraefte valget.
~ Den valgte menu dbnes.

8 Ibrugtagning

8.1 Taending af enheden
» Sla netspaendingen til (sikringsboks).

Enheden teendes.

8.1.1 Deaktivering af skrivebeskyttelse
Hvis enheden er skrivebeskyttet, skal skrivebeskyttelsen farst deaktiveres.

Laes mere i betjeningsvejledningen til instrumentet:

8.2 Indstilling af betjeningssprog
Fabriksindstilling: engelsk eller bestilt lokalt sprog
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Ibrugtagning

XXXXXXXXX

XX

20.50

Main menu

0104-1

0104-1

Sprache
Deutsch

% Betrieb
/Setup

1. Display language
@ English
& Operation
/ Setup
Display language 0104-1
2. v English
@ Deutsch
Espaiol
Frangais
Display language
3. v English
Espanol
Frangais
Hauptmenii
4.

6 Eksempel med lokalt display
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8.3 Instrumentkonfiguration
8.3.1 Konfiguration af niveaumaling
R—» ;.
20mA
A 100%
D
E
LN| F
Y |
A
L
v I 1o 4mA
0%

A0011360

7 Konfigurationsparametre for niveaumdling i veeske

LN = probeleengde R = referencepunkt for mdling
D = Distance E = Empty calibration (= nulpunkt)
L = Level F = Full calibration (= omrdde)

1. Setup - Device tag
= Angiv instrument-tag.
2. Setup - Distance unit
L~ Vzlg maleenheden for lzengde.

3.  Setup->Operating mode V)
L~ Velg Indstillingen Level.
4. Setup - Tank type
L~ Velg beholdertype.

5. Setup - Tube diameter (kun for "Tank type" = "Bypass / pipe')
 Angiv maleskaktens eller omferingens diameter.

1) Kun for instrumenter med applikationspakken "Graenseflademéling"
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10.

11.

12.

Setup > Medium group

- Angiv mediegruppen (Others eller Water based (DC >= 4))

Setup > Empty calibration

Y Angiv den tomme afstand E (afstand fra referencepunktet R til O %-meerket).

Setup - Full calibration

- Angiv den fulde afstand F (afstand fra O %-maerket til 100 %-meerket).

Setup - Level

L Viser det malte niveau L (til verificeringsformal).

Setup - Distance

L Viser afstanden D mellem referencepunktet R og niveauet L (til
verificeringsformal).

Setup - Signal quality

L Viser signalkvaliteten for det analyserede niveau-ekko (til verificeringsformal).

Setup > Mapping - Confirm distance

“ Sammenhold den viste afstand med den aktuelle veerdi for at starte optagelse af en
interferens-ekko-afbildning 2.

2)

Det er ikke muligt at udfere afbildning for FMP54 med gasfasekompensation (produktstruktur: egenskab 540
"Applikationspakker', valgmulighed EF eller EG)
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8.3.2 Konfiguration af greenseflademaling

ﬂ Greenseflademaling understattes kun, hvis enheden har den tilhgrende
softwaremulighed. I produktstrukturen: egenskab 540 "Applikationspakke",
valgmulighed EB "Graenseflademaéling'".

R—» = —
o] AT
‘ 100% I
/ /
D, _ m
LN upP . DK; (DCy) E
L .
y |\
i
b DK, (DC,)
\i 0% m_ \i

— >

8 Konfigurationsparametre for greenseflademdling

A0011177

R = referencepunkt for maling Dy = Interface distance (afstand fra flange til DK,)
E = Empty calibration (= nulpunkt) L; = Interface

F = Full calibration (= omrade) D, = Distance

LN = probeleengde L; = Level

UP = Measured thickness upper layer

1. Setup - Device tag
= Angiv instrument-tag.
2. Setup - Distance unit
= Vzlg maleenheden for lzengde.

3. Setup> Operating mode >
L~ Velg Indstillingen Interface.

4, Setup - Tank type
L~ Velg beholdertype.

3) Kun for instrumenter med applikationspakken "Graenseflademéling"
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Setup > Tube diameter (kun for "Tank type" = "Bypass / pipe")

- Angiv méleskaktens eller omfgringens diameter.

Setup - Tank level

- Angiv fyldningsniveauet (Partially filled eller Fully flooded)

Setup - Distance to upper connection

t Tomferinger: Angiv afstanden fra referencepunktet R til den nederste kant pa det
gverste udleb, eller brug fabriksindstillingen

Setup > DC value

- Angiv det gverste mediums dielektriske konstant.

Setup > Empty calibration

- Angiv den tomme afstand E (afstand fra referencepunktet R til O %-meerket).

Setup - Full calibration

- Angiv den fulde afstand F (afstand fra O %-maerket til 100 %-meerket).

Setup > Level

- Viser det malte niveau L.

Setup - Interface

Y Viser greensefladehgjden L;.

Setup - Distance

Y Viser afstanden D; mellem referencepunktet R og niveauet L;.

Setup - Interface distance

Y Viser afstanden D; mellem referencepunktet R og greensefladen L;.

Setup - Signal quality

Y~ Viser det analyseredes niveau-ekkos signalkvalitet.

Setup > Mapping 2 Confirm distance

t~ Sammenhold den viste afstand med den faktiske veerdi for at starte optagelse af en
interferensekko-afbildning.
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