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Kort betjeningsvejledning
Flowmaler
Proline 500 - digital

HART-transmitter
med elektromagnetisk sensor

Denne vejledning er en kort betjeningsvejledning, og den
erstatter ikke betjeningsvejledningen, der fulgte med
enheden.

Kort betjeningsvejledning del 2 af 2: Transmitter
Indeholder information om transmitteren.

Kort betjeningsvejledning del 1 af 2: Sensor - 3
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Flowmaler Proline 500 - digital Kort betjeningsvejledning til flowmaler

Kort betjeningsvejledning til flowmaler
Enheden bestdr af en transmitter og en sensor.

Processen med ibrugtagning af disse to komponenter beskrives i to separate vejledninger, som
sammen udger den Korte betjeningsvejledning til flowmaéleren:

= Kort betjeningsvejledning del 1: Sensor

= Kort betjeningsvejledning del 2: Transmitter

Se begge de korte betjeningsvejledninger, ndr instrumentet tages i brug, da indholdet i
vejledningerne supplerer hinanden:

Kort betjeningsvejledning del 1: Sensor

Den korte betjeningsvejledning henvender sig til specialister, som er ansvarlige for installation
af maleinstrumentet.

= Modtagelse og produktidentifikation

= Opbevaring og transport

= Installation

Kort betjeningsvejledning del 2: Transmitter

Den korte betjeningsvejledning til transmitteren henvender sig til specialister, som er
ansvarlige for ibrugtagning, konfiguration og parametrisering af méaleinstrumentet (indtil den
forste malte veerdi).

= Produktbeskrivelse

= [nstallation

= Elektrisk tilslutning

= Betjeningsmuligheder

= Systemintegration

= [brugtagning

= Diagnosticeringsoplysninger

Yderligere dokumentation til enheden
ﬂ Denne korte betjeningsvejledning er Kort betjeningsvejledning del 2: Transmitter.

"Kort betjeningsvejledning del 1: Sensor” er tilgaengelig via:
s Internet: www.endress.com/deviceviewer
= Smartphone/tablet: Endress+Hauser Operations-app

Der kan findes yderligere oplysninger om enheden i betjeningsvejledningen og den
gvrige dokumentation:

s Internet: www.endress.com/deviceviewer

= Smartphone/tablet: Endress+Hauser Operations-app

Endress+Hauser 3
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Flowmaler Proline 500 - digital Om dette dokument

1 Om dette dokument

1.1 Symboler

111

Dette symbol gar dig opmeerksom pa en farlig situation. Der sker dgdsfald eller alvorlig
personskade, hvis denne situation ikke undgés.

A\ ADVARSEL
Dette symbol ger dig opmaerksom pé en farlig situation. Der er risiko for dedsfald eller alvorlig
personskade, hvis denne situation ikke undgas.

A\ FORSIGTIG
Dette symbol gar dig opmaerksom pé en farlig situation. Der er risiko for mindre eller mild
personskade, hvis denne situation ikke undgas.

BEMARK
Dette symbol angiver oplysninger om procedurer og andre fakta, der ikke medferer risiko for
personskade.

Sikkerhedssymboler

1.1.2 Symboler for bestemte typer oplysninger
Symbol Betydning Symbol Betydning
Tilladt Foretrukket
Procedurer, processer eller handlinger, Procedurer, processer eller handlinger,
der er tilladte. der foretraekkes.
Forbudt ﬂ Tip
Procedurer, processer eller handlinger, Angiver yderligere oplysninger.
der ikke er tilladte.
Reference til dokumentation Reference til side
@ Reference til figur i, B, B Serie af trin
Le Resultat af et trin @ Visuel kontrol
113 Elektriske symboler
Symbol Betydning Symbol Betydning
- Jeevnstrem ~o Vekselstrem
~ Jeevnstregm og vekselstram | Jordforbindelse
g En klemme, som i forhold til brugeren
er jordforbundet via et jordingssystem.

Endress+Hauser




Om dette dokument

Flowmaéler Proline 500 - digital

Symbol

Betydning

S)

Potentialudligningstilslutning (PE: beskyttende jord)
Jordklemmer skal forbindes, for der foretages anden form for tilslutning.

Jordklemmerne findes bade indvendigt og udvendigt pa instrumentet:
= Indvendig jordklemme: Potentialudligningen er sluttet til forsyningsnetvaerket.
= Udvendig jordklemme: Instrumentet er sluttet til anleeggets jordforbindelsessystem.

1.1.4 Kommunikationsspecifikke symboler
Symbol Betydning Symbol Betydning
Q WLAN (Wireless Local Area Promag 10, 400, 800
[}

Network)
Kommunikation via et tradlest, lokalt
netveerk.

Bluetooth
Tradles dataoverfgrsel mellem enheder
over kort afstand.

LED E] LED
Lysdiode er teendt. Lysdiode er slukket.
LED
Lysdiode blinker.
1.1.5 Veerktgjssymboler
Symbol Betydning Symbol Betydning

Qo

Torx-skruetraekker

| P

Skruetraekker med flad klinge

:} % Phillips-skruetraekker O é Unbrakonegle
@ Fastnegle
1.1.6 Symboler i grafik
Symbol Betydning Symbol Betydning
1,2,3,.. Delnumre i, &, B.. Serie af trin
AB,C, ... Visninger A-A,B-B, C-C, ... Afsnit
f Farligt omrade & Sikkert omréde (ikke-farligt omrade)
=mp Flowretning
6 Endress+Hauser




Flowmaler Proline 500 - digital Sikkerhedsanvisninger

2 Sikkerhedsanvisninger

2.1 Krav til personalet

Personalet skal opfylde felgende krav:

» Uddannede, kvalificerede specialister: Skal have en relevant kvalifikation til denne
specifikke funktion og opgave.

» Er autoriseret af anlaeggets ejer/driftsansvarlige.

» Kender landets regler.

» For arbejdet pdbegyndes, skal man serge for at laese og forstd anvisningerne i vejledningen
og supplerende dokumentation samt certifikaterne (afhangigt af anvendelsen).

» Fglger anvisningerne og overholder de grundleeggende kriterier.

2.2 Tilsigtet brug

Anvendelse og medier
Maleinstrumentet, som beskrives i denne vejledning, er kun beregnet til flowmaling af veesker
med en konduktivitet pd mindst 5 pS/cm.

Afheengigt af den bestilte version kan méleinstrumentet ogsé méle potentielt eksplosive,
breendbare, giftige og oxiderende medier.

Maleinstrumenter til brug i farlige omréader, i hygiejneanvendelser, eller hvor der er gget
risiko pa grund af procestryk, er maerket pa typeskiltet.

Sédan sikres det, at méleinstrumentet forbliver i korrekt tilstand i driftsperioden:

» Overhold altid det angivne tryk- og temperaturomrade.

» Brug kun maleinstrumentet i fuld overensstemmelse med dataene pa typeskiltet og de
generelle forhold, der er angivet i betjeningsvejledningen og supplerende dokumentation.

» Kontrollér ud fra typeskiltet, om det bestilte instrument er tilladt til den tilsigtede brug i
det farlige omrade (f.eks. eksplosionsbeskyttelse, trykbeholdersikkerhed).

» Brug kun maleinstrumentet til medier, som de materialer, der er i kontakt med mediet, er
tilstreekkeligt modstandsdygtige over for.

» Hvis den omgivende temperatur for méleinstrumentet er uden for rumtemperaturen, er det
helt afgerende, at de relevante grundlaeggende forhold, der er angivet i dokumentationen
til instrumentet, overholdes.

» Beskyt mdleinstrumentet permanent mod korrosion pga. miljgpavirkninger.

Forkert brug
Brug pd anden made end som beskrevet kan bringe sikkerheden i fare. Producenten patager
sig ikke noget ansvar for skader, der skyldes forkert brug eller utilsigtet brug.

A\ ADVARSEL

Fare for brud pa grund af korroderende eller slibende vaeske og omgivende forhold!

» Kontrollér procesvaeskens kompatibilitet med sensormaterialet.

» Alle materialer, der kommer i kontakt med vaeske under processen, skal kunne téle det.
» Overhold altid det angivne tryk- og temperaturomrade.

Endress+Hauser 7



Sikkerhedsanvisninger Flowmaler Proline 500 - digital

BEMZERK

Verificering i greensetilfeelde:

» Ved specialvaeske og vaeske til rengering er Endress+Hauser gerne behjeelpelig med at
tjekke korrosionsbestandigheden for materialer, der kommer i kontakt med vaesken, men
yder ingen garanti og patager sig ikke noget ansvar, da sma sendringer i temperaturen,
koncentrationen eller niveauet af kontaminering i processen kan andre egenskaberne,
hvad angér korrosionsbestandighed.

Yderligere risici

A\ ADVARSEL

Hvis mediet eller elektronikenheden har en hgj eller lav temperatur, kan instrumentets

overflader blive meget varme eller kolde. Det medferer risiko for forbreending eller

forfrysning!

» Ved meget varme eller kolde medietemperaturer skal der installeres relevant beskyttelse
mod kontakt.

2.3 Sikkerhed pa arbejdspladsen

Ved arbejde p& og med instrumentet:
» Brug de ngdvendige personlige vaernemidler i overensstemmelse med landets regler.

2.4 Driftssikkerhed

Risiko for personskade!
» Brug kun instrumentet, hvis det er i god teknisk stand og uden fejl.
» Operateren er ansvarlig for, at instrumentet anvendes uden interferens.

2.5 Produktsikkerhed

Dette maleinstrument er designet i overensstemmelse med god teknisk praksis, s& det
opfylder de hgjeste sikkerhedskrav og er testet og udleveret fra fabrikken i en tilstand, hvor
det er sikkert at anvende.

Det opfylder de generelle sikkerhedsstandarder og lovkrav. Det er ogsd i overensstemmelse
med de EU-direktiver, der er angivet i den EU-overensstemmelseserkleering, som geelder for
det specifikke instrument. Endress+Hauser bekreefter dette med at forsyne instrumentet med
CE-meerkning.

Instrumentet overholder endvidere relevante britiske lovkrav (for lovpligtige instrumenter).
Disse fremgar af UKCA-overensstemmelseserklaeringen og de tilhgrende standarder.

Med tilvalgsmuligheden for UKCA-meaerkning bekraefter Endress+Hauser, at instrumentet er
blevet testet og evalueret og bekraefter godkendelsen ved at forsyne instrumentet med UKCA-
meerkningen.

8 Endress+Hauser



Flowmaler Proline 500 - digital Sikkerhedsanvisninger

Kontaktadresse til Endress+Hauser i Storbritannien:
Endress+Hauser Ltd.

Floats Road

Manchester M23 9NF

Storbritannien

www.uk.endress.com

2.6 IT-sikkerhed

Vores garanti er kun gyldig, hvis produktet installeres og bruges som beskrevet i
betjeningsvejledningen. Produktet er udstyret med sikkerhedsmekanismer, der hjeelper med
at beskytte det mod utilsigtet aendring af indstillingerne.

Operatererne er selv ansvarlige for at implementere IT-maessige sikkerhedsforanstaltninger i
forhold til produktet og de tilhgrende data i henhold til egne sikkerhedsstandarder.

2.7 Instrumentspecifik IT-sikkerhed

Enheden er udstyret med en raekke specifikke beskyttende funktioner. Disse funktioner kan
konfigureres af brugeren og garanterer sterre sikkerhed under driften, hvis de bruges korrekt.

Yderligere oplysninger om instrumentspecifik IT-sikkerhed kan findes i
betjeningsvejledningen til instrumentet.

2.7.1 Adgang via servicegraenseflade (CDI-RJ45)
Instrumentet kan sluttes til et netvaerk via servicegreensefladen (CDI-RJ45).
Instrumentspecifikke funktioner garanterer sikker drift for instrumentet pé et netveerk.

Det anbefales at anvende relevante industrielle standarder og retningslinjer fra nationale og
internationale sikkerhedskomitéer, f.eks. IEC/ISA62443 eller IEEE. Det inkluderer
organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger som f.eks. tildeling af adgangsautorisation samt
tekniske foranstaltninger som f.eks. netveerkssegmentering.

Transmittere med Ex de-godkendelse ma ikke tilsluttes via servicegraensefladen (CDI-
RJ45)!

Bestillingskode for "Godkendelse transmitter + sensor’, valgmulighed (Ex de): BA, BB, C1,
C2, GA, GB, MA, MB, NA, NB

Endress+Hauser 9



Produktbeskrivelse Flowmaler Proline 500 - digital

3 Produktbeskrivelse

Malesystemet bestdr af en Proline 500 - digital transmitter og en Proline Promag
elektromagnetisk sensor.

Transmitteren og sensoren monteres pa fysisk separate steder. De forbindes via et
tilslutningskabel.

=

2

1 Transmitter
Tilslutningskabel: kabel, separat, standard
3 Sensortilslutningshus med integreret ISEM (intelligent sensorelektronikmodul)

N

Den detaljerede produktbeskrivelse findes i betjeningsvejledningen til instrumentet
> B3

10 Endress+Hauser



Flowmaler Proline 500 - digital Montering

4 Montering

Yderligere oplysninger om montering af sensoren kan findes i den korte
betjeningsvejledning til sensoren > 8 3

A FORSIGTIG
Omgivende temperatur for hgj!
Fare for overophedning af elektronikken og deformering af hus.
» Den maksimalt tilladte omgivende temperatur ma ikke overskrides .
» Ved udenders brug: Undga direkte sollys og vejrpdvirkning, iseer i omrdder med varmt
klima.

A\ FORSIGTIG

For meget kraft kan beskadige huset!
» Undga for meget mekanisk belastning.

4.1 Stolpemontering

A\ ADVARSEL
For stort tilspaendingsmoment for skruerne!
Risiko for beskadigelse af plasttransmitteren.
» Speend skruerne med felgende tilspaendingsmoment: 2 Nm (1.5 Ibf ft)

A0029051

1 Teknisk enhed i mm (tommer)
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Montering Flowmaler Proline 500 - digital

4.2 Vagmontering

=l7 (0.67) = =

§ . 5.8 (o.ng; T \ﬁm rrrrrr —
N H R =

”
FJI

‘ 149 (5.85) \

AD029054

2 Teknisk enhed i mm (tommer)

L Afheenger af bestillingskoden for "Transmitterhus"

Bestillingskode for "Transmitterhus"
= Valgmulighed A, aluminium, belagt: L =14 mm (0.55 in)
= Valgmulighed D, polykarbonat: L = 13 mm (0.51 in)

4.3 Kontrol af transmitter efter installation

Der skal altid udferes en kontrol efter installation efter folgende:
Montering af transmitterhuset:

= Stolpemontering

= Vaegmontering

Er instrumentet beskadiget (visuel kontrol)?

Stolpemontering:

Er sikringsskruerne spaendt med det korrekte tilspeendingsmoment?
Veaegmontering:

Er sikringsskruerne korrekt tilspaendt?

12 Endress+Hauser



Flowmaler Proline 500 - digital Elektrisk tilslutning

5 Elektrisk tilslutning

A\ ADVARSEL

Stremferende dele! Der er risiko for elektrisk sted, hvis arbejde pa elektriske

tilslutninger udferes forkert.

» Der skal vaere en afbryderenhed (kontakt eller stremafbryder), sa forsyningsspaendingen til
enheden nemt kan afbrydes.

» Ud over instrumentets sikring skal der veere en enhed til overstremsbeskyttelse med maks.
10 A i anleegsinstallationen.

5.1 Elektrisk sikkerhed

[ overensstemmelse med landets gaeldende regler.

5.2 Krav til tilslutning

5.2.1 Pakraevede veerktgjer

= For kabelindgange: Brug de relevante vaerktajer

= For ldseklemme: Unbrakonggle 3 mm

= Ledningsstripper

= Ved brug af snoede kabler: Krymper til rarring

= Ved fjernelse af kabler fra klemme: Skruetraekker med flad klinge < 3 mm (0.12 in)

5.2.2 Krav til tilslutningskabel
De tilslutningskabler, kunden selv stdr for, skal opfylde felgende krav.

Beskyttende jordkabel til den udvendige jordklemme
Lederens tvaersnit 2.1 mm? (14 AWG)
Brug af kabelsko ger det muligt at tilslutte sterre tveersnit.

Jordimpedansen skal veere mindre end 2 Q.

Tilladt temperaturomrade

= De geeldende retningslinjer for installation i installationslandet skal overholdes.

= Kablerne skal veere egnede til de forventede minimum- og maksimumtemperaturer.
Stremforsyningskabel (inkl. leder til den indvendige jordklemme)

Et almindeligt installationskabel er tilstraekkeligt.

Kabeldiameter

= Medfglgende kabelforskruninger:
M20 x 1,5 med kabel @ 6 til 12 mm (0.24 til 0.47 in)

= Fjederbelastede klemmer: Egnede til trdde og trdde med rerringe.
Tveersnit for leder 0.2 til 2.5 mm? (24 til 12 AWG).

Endress+Hauser 13
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Signalkabel
Udgangsstrem 4 til 20 mA HART

Det anbefales at bruge et afskaermet kabel. Benyt anlaeggets jordingskoncept.

Udgangsstrem 0/4 til 20 mA

Et almindeligt installationskabel er tilstraekkeligt.

Impuls /frekvens /afbryderudgang

Et almindeligt installationskabel er tilstraekkeligt.

Dobbelt impulsudgang

Et almindeligt installationskabel er tilstraekkeligt.

Releudgang

Et almindeligt installationskabel er tilstraekkeligt.

Indgangsstrem 0/4 til 20 mA

Et almindeligt installationskabel er tilstraekkeligt.

Statusindgang

Et almindeligt installationskabel er tilstraekkeligt.

14
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Flowmaler Proline 500 - digital

Elektrisk tilslutning

5.2.3

Standardkabel

Tilslutningskabel

Der kan bruges et standardkabel som tilslutningskabel.

ikke-farligt omrade
Ex zone 2, Kklasse I, division 2

Standardkabel 4 korer (2 par), parsnoet med feelles skaerm
Afsksermning Tinbelagt kobbersnoning, optisk skeerm > 85 %
Kabellzengde Maksimum 300 m (1000 ft), se felgende tabel.
Kabellaengder til brug i
Tveersnit

Farligt omréde,
Ex zone 1, klasse I, division 1

0.34 mm? (AWG 22) 80m (270 ft) 50 m (165 ft)
0.50 mm? (AWG 20) 120 m (400 ft) 60 m (200 ft)
0.75 mm? (AWG 18) 180 m (600 ft) 90 m (300 ft)
1.00 mm? (AWG 17) 240 m (800 ft) 120 m (400 ft)
1.50 mm? (AWG 15) 300 m (1000 ft) 180 m (600 t)
2.50 mm? (AWG 13) 300 m (1000 ft) 300 m (1000 ft)

5.2.4

Klemmetildeling

Transmitter: Forsyningsspaending, indgang/udgang

Klemmetildelingen for indgange og udgange athaenger af den bestilte version af enheden.
Den instrumentspecifikke klemmetildeling fremgdr af meerkaten i klemmedaekslet.

Forsyningsspaen
ding

Indgang/udgang
1

Indgang/udgang
2

Indgang/udgang
3

Indgang/udgang
4

1(+) 2.(-)

24 (+) 25(-)

20 (+) 21(9)

Instrumentspecifik klemmetildeling: Maerkat i klemmedaeksel.

Transmitter- og sensortilslutningshus: tilslutningskabel

Sensoren og transmitteren monteres pa separate steder og forbindes med et tilslutningskabel.
Tilslutningskablet sluttes til sensortilslutningshuset og transmitterhuset.

ﬂ Klemmetildeling og tilslutning for tilslutningskablet > B 19.

5.2.5

Udfer trinnene i felgende reekkefolge:

Klargering af maleinstrumentet

1. Monter sensoren og transmitteren.

2. Hus til sensortilslutning: Tilslut tilslutningskabel.

Endress+Hauser
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Elektrisk tilslutning Flowmaler Proline 500 - digital

3. Transmitter: Tilslut tilslutningskabel.
4. Transmitter: Tilslut signalkabel og kabel til forsyningsspsending.

BEMARK

Utilstraekkelig forsegling af huset!
Maleinstrumentets driftspalidelighed kan blive forringet.
» Brug egnede kabelforskruninger, der svarer til kapslingsklassen.

Fjern blindproppen, hvis en sddan bruges.

2. Hvis maleinstrumentet leveres uden kabelforskruninger:
Serg for passende kabelforskruning til tilhgrende tilslutningskabel.

3. Hvis maleinstrumentet er udstyret med kabelforskruninger:
Overhold kravene til tilslutningskabler > 13.

16 Endress+Hauser
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Elektrisk tilslutning

5.2.6 Klargering af tilslutningskablet

Veer opmeerksom pa fglgende i forbindelse med terminering af tilslutningskablet:

» Kabler med fintradede korer (snoede kabler):

Monter rorringe pa korerne.

Klargering af tilslutningskablet: Promag H

Transmitter

Sensor

A0029546

_40(1.57)
8 (0.31)

A0029442

Teknisk enhed i mm (tommer)
A = Kablet skal termineres

1 = Rade rerringe, ¢ 1.0 mm (0.04 in)

B = Der skal monteres rerringe pa kabler med fintrddede korer (snoede kabler)

Endress+Hauser
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Klargering af tilslutningskablet: Promag P og Promag W

Transmitter

Sensor

90 (3.54)*

A0029330

a

20(08)* 170 (6.7)*
80(3.15)
50 (1.97) 6 (0.24)

1

2

N
%‘
T~
/

A0029443

Teknisk enhed i mm (tommer)
A = Kablet skal termineres

1 = Rede rerringe, ¢ 1.0 mm (0.04 in)

2 = Hvide rerringe, ® 0.5 mm (0.02 in)
* = Afisolering kun for forsteerkede kabler

B = Der skal monteres rgrringe pa kabler med fintradede korer (snoede kabler)

18
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Flowmaler Proline 500 - digital Elektrisk tilslutning

5.3 Tilslutning af maleinstrumentet

BEMZRK

Begraenset el-sikkerhed pa grund af forkert tilslutning!

Elektrisk tilslutningsarbejde ma kun udfgres af uddannede fagfolk.

Overhold gaeldende love og bestemmelser pa installationsstedet.

Serg for at fglge de lokale bestemmelser vedrerende arbejdssikkerhed.

Tilslut altid det beskyttende jordkabel @, for der tilsluttes yderligere kabler.

Ved brug i potentielt eksplosive atmosfeerer skal oplysningerne i den instrumentspecifikke
Ex-dokumentation felges.

v

vvyVvyy

53.1 Tilslutning af tilslutningskablet

A\ ADVARSEL

Risiko for beskadigelse af de elektroniske dele!

» Slut sensoren og transmitteren til samme potentialudligning.

» Sensoren ma kun tilsluttes en transmitter med samme serienummer.
» Jord sensorens tilslutningshus via den eksterne skrueklemme.

Terminaltildeling for tilslutningskabel

—| B

; I
Zj % /62|6 64 61@@4

+ A B @

A0028198

Kabelindgang til kabel pd transmitterhus

Jordledning (PE)

Tilslutningskabel til ISEM-kommunikation

Jording via jordforbindelse, pd versioner med instrumentstik hdndteres jording via selve stikket
Kabelindgang til kabel eller tilslutning af instrumentstik pd sensortilslutningshus

Jordledning (PE)

SN o W N =
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Elektrisk tilslutning Flowmaler Proline 500 - digital

Tilslutning af tilslutningskablet til sensortilslutningshuset

Tilslutning via klemmer med bestillingskode for "Hus" Tilgeengelig til sensor
Valgmulighed A "Aluminium, belagt" > B2l Promag P, W
Valgmulighed B "Rustfri" > 22 PromagH
Valgmulighed L 'Stgbning, rustfri" > B21 Promag P

Tilslutning via stik med bestillingskode for "Sensortilslutningshus" | Tilgeengelig til sensor

Valgmulighed C "Ultrakompakt hygiejnisk, > B23 PromagH
rustfri'

Tilslutning af tilslutningskablet til transmitteren
Kablet sluttes til transmitteren via klemmer - 24.
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Tilslutning af sensortilslutningshuset via klemmer

2. 4.
é E g g 2 - 10 (04) RS Ay
S

1. (O3 mm]/[@[1x20]

A0029616

1. Losn husdeekslets laseklemme.
Skru husets deeksel af.

w

Skub kablet gennem kabelindgangen. Fjern ikke teetningsringen fra kabelindgangen. Pa
den mdade opnés der en teetsluttende teetning.

Strip kablet og kabelenderne. Monter rerringe, hvis der anvendes snoede kabler.
Tilslut jordbeskyttelsen.

Tilslut kablet i overensstemmelse med tilslutningskablets klemmetildeling > & 19.

N B B

Spaend kabelforskruningerne fast.
- Tilslutningsprocessen for tilslutningskablet er nu fuldfert.

A\ ADVARSEL

Husets kapslingsklasse kan blive forringet, hvis huset ikke er tilstraekkelig forseglet.
» Skru deekslets gevind i uden brug af smeremiddel. Daekslets gevind er péafert et tort
smeremiddel.

8. Skru husdaekslet pa.

9. Speend husdaekslets ldseklemme.
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Tilslutning af sensortilslutningshuset via klemmer

2. 4.

L e

10 (0.4)

=

\\’

&0

& 1S B B

o9

22

A0029613

Losn husdaekslets sikringsskrue.
Abn husets daeksel.

Skub kablet gennem kabelindgangen. Fjern ikke teetningsringen fra kabelindgangen. Pa
den mdde opnés der en teetsluttende teetning.

Strip kablet og kabelenderne. Monter rerringe, hvis der anvendes snoede kabler.
Tilslut jordbeskyttelsen.
Tilslut kablet i overensstemmelse med tilslutningskablets klemmetildeling > 19.

Speend kabelforskruningerne fast.
~ Tilslutningsprocessen for tilslutningskablet er nu fuldfert.

Luk husdaekslet.

Spaend husdaekslets sikringsskrue.
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Tilslutning af sensortilslutningshuset via stikkene

A0029615

1. Tilslut jordbeskyttelsen.
2. Tilslut stikket.
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Elektrisk tilslutning Flowmaler Proline 500 - digital

Tilslutning af tilslutningskablet til transmitteren

1. 4x|Q[TX 20

SR

=

v

S R =

= B B B

10.
11.

24

A0029597

Losn de fire fastgerelsesskruer pa husets deeksel.
Abn husets dzeksel.
Abn klemmedaekslet.

Skub kablet gennem kabelindgangen. Fjern ikke teetningsringen fra kabelindgangen. Pa
den mdde opnés der en teetsluttende teetning.

Strip kablet og kabelenderne. Monter rerringe, hvis der anvendes snoede kabler.
Tilslut jordbeskyttelsen.
Forbind kablerne iht. klemmetildelingen for tilslutningskablet > & 19.

Speend kabelforskruningerne fast.
~ Tilslutningsprocessen for tilslutningskablet er nu fuldfert.

Luk husdeekslet.
Spaend husdaekslets sikringsskrue.

Efter tilslutning af tilslutningskablet:
Tilslut signalkablet og forsyningsspeendingskablet > & 25.
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5.3.2 Tilslutning af signalkablet og forsyningsspaendingskablet

E—]

ey

| —

1 23 64 5

'A0028200

1 Klemmetilslutning for forsyningsspeending
2 Klemmetilslutning for signaltransmission, input/output
3 Klemmetilslutning for signaltransmission, input/output
4 Klemmetilslutning for tilslutningskabel mellem sensor og transmitter
5 Klemmetilslutning for signaltransmission, input/output, tilvalg: tilslutning af ekstern WLAN-antenne
6  Jordledning (PE)
%’\
Sy
AD029597
1. Losn de fire sikringsskruer pd husdaekslet.
2. Abn husets deeksel.
3. Abn klemmedaekslet.
4. Skub kablet gennem kabelindgangen. Fjern ikke teetningsringen fra kabelindgangen. P&

den méade opnaés der en teetsluttende teetning.
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Elektrisk tilslutning Flowmaler Proline 500 - digital

Strip kablet og kabelenderne. Monter rerringe, hvis der anvendes snoede kabler.
Tilslut jordbeskyttelsen.
Tilslut kablet til de korrekte klemmer.
~ Klemmetildeling for signalkabel: Den instrumentspecifikke klemmetildeling er
vist pa et meerkat p& klemmedaekslet.
Klemmetildeling for forsyningsspsending: Maerkat pa klemmedaekslet eller .
8. Speend kabelforskruningerne fast.
= Dermed er kabeltilslutningen fuldfert.
9. Luk klemmedeekslet.

10. Luk husdekslet.

A ADVARSEL

Husets kapslingsklasse kan blive forringet, hvis huset ikke er tilstraekkeligt forseglet.
» Skru skruen i uden brug af smeremiddel.

A\ ADVARSEL

For stort tilspeendingsmoment for skruerne!

Risiko for beskadigelse af plasttransmitteren.

» Speend skruerne med folgende tilspaendingsmoment: 2 Nm (1.5 Ibf ft)

11. Speend de fire sikringsskruer pd husdaekslet.

5.4 Sikring af potentialudligning

5.4.1 Proline Promag H

A FORSIGTIG

Utilstraekkelig potentialudligning eller fejl i potentialudligningen.

Kan edelaegge elektroderne og medfore fejl i hele enheden!

» Ver opmeerksom pa interne jordingskoncepter

» Ver opmeerksom pa driftsbetingelserne for eksempelvis rermaterialet og jordforbindelsen

» Slut mediet, sensoren og transmitteren til samme potentialudligning

» Brug et jordkabel med et minimumtvaersnit p4 6 mm? (0.0093 in?) og en kabelsko for
potentialudlingstilslutningerne

Folg retningslinjerne i Ex-dokumentation (XA) for instrumenter, der skal bruges pa
farlige steder.

Metalprocestilslutninger

Potentialeudligning foretages generelt via metalprocestilslutningerne, som er i kontakt med
mediet og monteret direkte p& sensoren. Derfor er der generelt ikke behov for yderligere
potentialeudligningsforanstaltninger.
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Procestilslutninger i plast

[ tilfeelde af plastprocestilslutninger skal der bruges ekstra jordringe eller procestilslutninger
med integreret jordelektrode for at sikre potentialmatchning mellem sensoren og veesken.
Hvis der ikke er potentialmatchning, kan det p&virke malengjagtigheden eller forarsage, at
sensoren gdelaegges som resultat af elektrokemisk nedbrydning af elektroderne.

Bemeerk fglgende ved brug af jordringe:

= Afhaengigt af den bestilte valgmulighed bruges der plastskiver i stedet for jordringe pa visse
procestilslutninger. Disse plastskiver fungerer kun som "afstandsstykker" og har ikke nogen
potentialmatchningsfunktion. Desuden har de ogsa en vigtig teetningsfunktion ved sensor-/
tilslutningsgraensefladen. Ved procestilslutninger uden metaljordringe ma disse
plastskiver/-teetninger derfor aldrig fjernes og skal altid veaere installeret!

= Jordringe kan bestilles separat som tilbeher fra Endress+Hauser . Ved bestilling skal det
sikres, at jordringene er kompatible med det materiale, der bruges til elektroderne, da
elektroderne ellers risikerer at blive gdelagt af elektrokemisk korrosion!

= Jordringe, inklusive taetninger, monteres inde i procestilslutningerne. Derfor pavirkes
installationsleengden ikke.

Potentialudligning via ekstra jordring

7,

N

A0028971

Bolte med sekskanthoved til procestilslutning
O-ringsteetninger

Plastskive (mellemstykke) eller jordring
Sensor

W N =
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Elektrisk tilslutning Flowmaler Proline 500 - digital

Potentialudligning via jordingselektroder ved procestilslutning

A0028972

Bolte med sekskanthoved til procestilslutning
Integrerede jordelektroder

O-ringsteetning

Sensor

W N =

5.4.2 Promag P og Promag W
A\ FORSIGTIG

Utilstraekkelig potentialudligning eller fejl i potentialudligningen.

Kan edelaegge elektroderne og medfare fejl i hele enheden!

Veer opmeerksom pa interne jordingskoncepter

Veer opmeerksom pa driftsbetingelserne for eksempelvis rermaterialet og jordforbindelsen
Slut mediet, sensoren og transmitteren til samme potentialudligning

Brug et jordkabel med et minimumtveersnit pd 6 mm? (0.0093 in%) og en kabelsko for
potentialudlingstilslutningerne

v

vYyy

Folg retningslinjerne i Ex-dokumentation (XA) for instrumenter, der skal bruges pa
farlige steder.
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Elektrisk tilslutning

Metal, jordet ror

3 Potentialeudligning via malerer

Metalrer uden foring og jording

Denne tilslutningsmetode gaelder ogsa i situationer, hvor:
= Den normale potentialudligning ikke bruges

= Der forekommer udligningsstrem

A0016315

Jordkabel

‘ Kobberleder, mindst 6 mm? (0.0093 in2)

DN

IN

300

i

DN > 350

4 Potentialudligning via jordklemme og rerflanger

A0029338

1. Forbind begge sensorflanger med rerflangen via et jordkabel, og jord dem.

DN < 300 (12"): Monter jordkablet direkte pé sensorens ledende flangebelaegning med
flangeskruerne.

3. DN > 350 (14"): Slut jordkablet direkte til metaltransportbeslaget. Overhold
tilspeendingsmomenterne for skruerne. Se den korte betjeningsvejledning.

4. Slut transmitterens eller sensorens tilslutningshus til jordpotentialet vha. den dertil
beregnede jordklemme.

Ror med isolerende foring eller plastror

Denne tilslutningsmetode geelder ogsa i situationer, hvor:
= Anlaeggets standardpotentialudligning kan ikke garanteres
= Der kan forekomme udligningsstremme

Endress+Hauser
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Elektrisk tilslutning Flowmaler Proline 500 - digital

5 Potentialudligning via jordklemme og jordskiver (PE = Pp, = Pyy)

1. Slut jordskiverne til jordklemmen ved hjeelp af jordkablet.

2. Slut jordskiverne til jordpotentialet.
- PE= PFL = PM

Ror med katodisk beskyttelsesenhed

Denne tilslutningsmetode bruges kun, hvis falgende to forhold er opfyldt:

= Metalrgr uden foring eller rgr med elektrisk ledende foring
= Katodisk beskyttelse er integreret i det personlige beskyttelsesudstyr

A0029339

Jordkabel ‘ Kobberleder, mindst 6 mm? (0.0093 in?)

Forudseetning: Sensoren installeres i rgret, s& der opnds elektrisk isolering.

1. Forbind rarets to flanger ved hjeelp af et jordkabel.
Slut flangen til jordklemmen ved hjeelp af jordkablet.

2
3. For signallinjeafskeermningen via en kondensator (anbefalet veerdi 1.5 yF/50 V).
4

A0029340

Slut enheden til stremforsyningen (), s& den er flydende i forhold til jordpotentialet (PE)
(dette trin er ikke ngdvendigt, hvis der anvendes en stremforsyning uden jordpotentiale

(PE)).
- PE * PFL=PM

30
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5.5 Sikring af kapslingsklassen

Maleinstrumentet opfylder alle kravene til kapslingsklasse IP66/67, Type 4X-kapsling.

For at garantere kapslingsklassen IP66/67, Type 4X-kapsling skal der udferes fglgende trin

efter den elektriske tilslutning:
1. Kontrollér, at husets teetninger er rene og monteret korrekt.
2. Tar, renger eller udskift om nedvendigt teetningerne.
3. Stram alle husskruer og fastskruede deeksler.
4. Speend kabelforskruningerne fast.
5

Ger folgende for at sikre, at der ikke treenger fugt ind i kabelindgangen:
For kablet, s& det haenger ned under kabelindgangen ('vandudskilning").

\

oY

6. Forsegl kabelindgange, der ikke bruges, med blindpropper (svarende til husets

kapslingsklasse).

5.6 Kontrol efter tilslutning

A0029278

Er kablerne eller instrumentet beskadiget (visuel kontrol)?

O

Er den beskyttende jordforbindelse udfert korrekt?

Er de anvendte kabler i overensstemmelse med kravene ?

Har de monterede kabler tilstraekkelig aflastning?

Er alle kabelforskruningerne installeret, sikkert fastspeendt og korrekt teetnet? Kabelgennemfering med
'vandudskiller" > & 31?7

Er klemmetildelingen korrekt ?

Er potentialudligningen etableret korrekt ?

0|0l O |oB

Er der sat blindpropper i ubrugte kabelindgange, og er transportpropper blevet udskiftet med
blindpropper?

Endress+Hauser
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Betjeningsmuligheder

Flowmaéler Proline 500 - digital

6 Betjeningsmuligheder

6.1 Oversigt over betjeningsmuligheder

| .))) R

EEE

0
o]
4 5 6

1 Lokal betjening via displaymodul

2
DeviceCare, AMS Device Manager, SIMATIC PDM)
3 Field Xpert SEX350 eller SFX370
4  Field Xpert SMT70
5 Mobil handholdt terminal
6  Styresystem (f.eks. PLC)

32

A0034513

Computer med webbrowser (f.eks. Internet Explorer) eller med betjeningsveerktej (f.eks. FieldCare,
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Flowmaler Proline 500 - digital Betjeningsmuligheder

6.2 Betjeningsmenuens struktur og funktion

6.2.1 Betjeningsmenuens opbygning

Betjeningsmenu for operaterer og vedligeholdelse

Sprog @&

Operater

opgaveorienteret

Vedligeholdelse

Betjeningsmenu for eksperter

b=
[«¥]
E [ Ekspert ] funktionsorienteret

A0014058-DA

6 Betjeningsmenuens skematiske struktur

6.2.2 Driftsfilosofi

Betjeningsmenuens individuelle dele er tildelt til bestemte brugerroller (operatar,
vedligeholdelse osv.). Hver brugerrolle indebaerer typiske opgaver i instrumentets levetid.

. Yderligere oplysninger om betjeningsfilosofien kan findes i betjeningsvejledningen til
instrumentet.
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6.3 Adgang til betjeningsmenuen via det lokale display
A XXXXXXX | —2.1
50 IR
2.3 ‘ oA 2.2
Ly 125 2.4
2.6 Is—— 2.5
1.1 —XXXXXXX &Si 1.4 ﬂ I 3]
0 v English
12 —— 20'5 | 1.5 Espaiiol DBZ
13 — SAA mAl‘ 16 Frangais
ﬂ XXXXXXX
WABCDEFGHI JK
LMNOPQRSTUVW
XYz = xdelC
A.a. 1. £ @. 8. X~
+0.000 Xx
1.7 ﬂ o 1 2 3 4
5 6 7 8 9
v c_ X
A0014013
1 Betjeningsdisplay med mdlt veerdi vist som "1 veerdi, maks." (eksempel)

1.1
1.2
1.3

1.4
1.5
1.6
1.7

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

3.1
3.2

34

Instrument-tag

Displayomrdde for mdlte vaerdier (4 linjer)

Forklarende symboler for mdlt veerdi: type af mdlt veerdi, malekanalnummer, symbol for diagnostisk
adfeerd

Statusomrdde

Malt veerdi

Enhed for den mdlte veerdi

Betjeningselementer

Betjeningsdisplay med malt veerdi vist som "1 sgjlediagram + 1 veerdi (eksempel)
Sojlediagramdisplay med mdlt veerdi 1

Malt veerdi 1 med enhed

Forklarende symboler for mdlt veerdi 1: type af malt veerdi, malekanalnummer
Malt veerdi 2

Enhed for malt veerdi 2

Forklarende symboler for mdlt veerdi 2: type af malt veerdi, malekanalnummer
Navigationsvisning: valgliste for en parameter

Navigationssti og statusomrdde

Displayomrdde til navigation: v angiver den aktuelle parameterveerdi
Redigeringsvisning: tekst-editor med inputmaske

Redigeringsvisning: tal-editor med inputmaske
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Betjeningsmuligheder

6.3.1 Betjeningsdisplay

Forklarende symboler for den maélte vaerdi

Statusomrade

= Afheenger af instrumentets version, f.eks.:
= [J: Volumenflow
= m: Masseflow
s [ Densitet
= G: Konduktivitet
s §: Temperatur
= ¥: Sumteeller
s (3:Udgang
= 3):Indgang
= (1) [(4): Mélekanalnummer n
= Diagnostisk adfeerd ¥
= §%: Alarm
= /i Advarsel

Folgende symboler vises i statusomradet pa
betjeningsdisplayet gverst til hgjre:
= Statussignaler
s F:Fejl
s C: Funktionskontrol
s S: Uden for specifikation
= M: Vedligeholdelse pakraevet
= Diagnostisk adfeerd
= %4 Alarm
= /iy Advarsel
= (3 Lasning (last via hardware))
= «: Kommunikation via fjernbetjening er aktiv.

1) Hvis der er mere end én kanal for den samme type malt variabel (sumteeller, udgang osv.).

nNo

6.3.2 Navigationsoversigt

For en diagnostisk heendelse, der vedrgrer den viste malte variabel.

Statusomréade

Displayomrade

Folgende vises i statusomrédet i navigationsvisningen i
overste hgjre hjerne:
= [undermenuen
= Den direkte adgangskode til den parameter, du
navigerer til (f.eks. 0022-1)
s Hvis der forekommer en diagnostisk haendelse, den
diagnostiske adfzerd og statussignal
= [guiden
Hvis der forekommer en diagnostisk haendelse, den
diagnostiske adfeerd og statussignal

= Menuikoner
= ©:Betjening
= /:Opsatning
= % Diagnostik
= 3°: Ekspert
= »:Undermenuer
= ™ Guider
= ¢:Parametre i en guide
= [@: Parameter last

6.3.3 Redigeringsoversigt
Tekst-editor Korrektionssymboler under
Bekreefter valg. © Sletter alle indtastede tegn.
Forlader indtastningen uden at anvende B Flytter indtastningspositionen en position til
andringerne. hejre.
(€ ) Sletter alle indtastede tegn. B  Flytter indtastningspositionen en position til
venstre.
Skifter til valg af korrektionsveerktgjer. Sletter et tegn lige til venstre for
indtastningspositionen.
Skift
s Mellem store og smé bogstaver
= For at indtaste tal
= For at indtaste specialtegn
Endress+Hauser 35




Betjeningsmuligheder

Flowmaéler Proline 500 - digital

Tal-editor

Bekreefter valg.

Flytter indtastningspositionen en position til
venstre.

Forlader indtastningen uden at anvende
endringerne.

Indsaetter decimalseparator pa
markerpositionen.

iU b

(=) Indseetter minustegn pa markgrpositionen.

Sletter alle indtastede tegn.

6.3.4 Betjeningselementer

Taster og deres betydning

Enter-tast

Med betjeningsdisplay
Nar du trykker kort pé tasten, dbnes betjeningsmenuen.

I en menu, undermenu
= Nar du trykker kort pa tasten:
= Abnes den valgte menu, undermenu eller parameter.
= Startes guiden.
= Hvis hjeelpetekst er dbnet:
Lukkes hjeelpeteksten for parameteren.
® Nar du trykker pd tasten i 2 s for en parameter:
Hvis den findes, &bnes hjeelpeteksten til parameterens funktion.

Med en guide: Abner redigeringsoversigten for parameteren.

Med en tekst- og taleditor
® Nar du trykker kort pa tasten, bekraeftes dit valg.
= Ndr du trykker pd tasten i 2 s, bekraeftes indtastningen.

Minustast

= [ en menu, undermenu: Flytter valglinjen opad pa en valgliste.

s ]en guide: Bekreefter parameterveerdien og skifter til den forrige parameter.

= ]en tekst- og taleditor: Flytter markgrens position til venstre.

Plus-tast

= [ en menu, undermenu: Flytter valglinjen nedad pa en valgliste.

s ]en guide: Bekreefter parametervaerdien og skifter til den naeste parameter.

= [en tekst- og taleditor: Flytter markerens position til hgjre.

+ Escape-tastekombination (tryk samtidig pa tasterne)

I'en menu, undermenu
= Nar du trykker kort pa tasten:

= Afslutter det aktuelle menuniveau og gar til det neeste, hgjere niveau.
= Hvis en hjeelpetekst er dbnet, lukkes hjeelpeteksten for parameteren.
s Tryk pa tasteni 2 s for en parameter: Returnerer til betjeningsdisplayet ('startposition").

I en guide: Afslutter guiden og gér til naeste hgjere niveau.

I en tekst- og taleditor: Lukker editorvisningen uden at anvende aendringerne.

36
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Taster og deres betydning

+ Minus/Enter-tastekombination (tryk og hold tasterne nede samtidig)

Med betjeningsdisplay:
= Hvis tastaturldsen er aktiv:
Tryk pa tasten i 3 s deaktiverer tastaturlasen.
= Hyvis tastaturldsen ikke er aktiv:
Nér du trykker pé tasten i 3 s, &bnes kontekstmenuen med mulighed for at aktivere tastaturlasen.

6.3.5 Yderligere oplysninger

. Yderligere oplysninger om felgende emner kan findes i betjeningsvejledningen til
instrumentet

= Abning af hjelpetekst

s Brugerroller og relateret adgangsautorisation

s Deaktivering af skrivebeskyttelse via adgangskode

s Aktivering og deaktivering af tastaturldsen

6.4 Adgang til betjeningsmenuen via betjeningsvaerktejet

. Laes mere om adgang via FieldCare og DeviceCare i betjeningsvejledningen til
instrumentet > B 3

6.5 Adgang til betjeningsmenuen via webserveren

Det er ogsd muligt at gé til betjeningsmenuen via webserveren. Se
betjeningsvejledningen til instrumentet.

7 Systemintegration
Laes mere om systemintegration i betjeningsvejledningen til instrumentet > & 3

= Qversigt over filer, der beskriver enheden:
= Aktuel dataversion for enheden
= Betjeningsveerktgjer
= Malte variabler via HART-protokol
= Serieoptagelsesfunktionalitet iht. HART 7-specifikation

8 Ibrugtagning

8.1 Funktionskontrol
For ibrugtagning af maleinstrumentet:

» Sorg for, at der er foretaget kontrol efter installation og efter tilslutning.
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Ibrugtagning

Flowmaéler Proline 500 - digital

= Tjekliste for "Kontrol efter montering" > 12
= Tjekliste for "Kontrol efter tilslutning" (- 31)

8.2

Indstilling af betjeningssprog

Fabriksindstilling: engelsk eller bestilt lokalt sprog

XXXXXXXXX

20.50

Display language
English

&3 Operation

/ Setup

Display language 0104-1
@ v English

Deutsch
Espafiol
Francais

)

Display language 0104-1
v English

Espafiol

Francais

Hauptmenii 0104-1

Sprache
Deutsch

“xBetrieb
/ Setup

7 Eksempel med lokalt display

A0029420

8.3 Konfiguration af maleinstrumentet

Menuen Setup og de tilhgrende undermenuer og forskellige guider bruges til hurtig
ibrugtagning af méleinstrumentet. De indeholder alle de ngdvendige parametre til
konfiguration af eksempelvis maling eller kommunikation.

ﬂ Antallet af undermenuer og parametre kan variere afhaengigt af instrumentversionen.
Valget kan variere afheengigt af ordrekoden.

Eksempel: tilgeengelige undermenuer, guider

Betydning

System units

Konfiguration af enhederne for alle malte veerdier

170 configuration

1/0-modul, som kan konfigureres af brugeren

Current input

Konfiguration af indgangs-/udgangstype
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Flowmaler Proline 500 - digital Diagnosticeringsoplysninger

Eksempel: tilgeengelige undermenuer, guider Betydning

Status input

Current output 1 ton

Pulse/frequency/switch output 1 to n

Relay output

Double pulse output

Display Konfiguration af displayformatet pa det lokale display

Low flow cut off Konfiguration af den lave flowafskaering

Empty pipe detection Konfiguration af registrering af tomt rer

Advanced setup Yderligere konfigurationsparametre:
= Sensor adjustment

= Totalizer

= Display

Electrode cleaning

WLAN settings

Data backup

Administration

8.4 Beskyttelse af indstillinger mod uautoriseret adgang

Der er folgende muligheder for skrivebeskyttelse, som hjeelper med at beskytte
maleinstrumentets konfiguration mod utilsigtede andringer:

= Beskyt adgangen til parametre med en adgangskode

= Beskyt adgangen til lokal betjening via tasteldsning

= Beskyt adgangen til méleinstrumentets via skrivebeskyttelsesknap

Yderligere oplysninger om beskyttelse af indstillingerne mod uautoriseret adgang kan
findes i betjeningsvejledningen til instrumentet.

Yderligere oplysninger om beskyttelse af indstillingerne mod uautoriseret adgang ved
custody transfer-anvendelser kan findes i betjeningsvejledningen til instrumentet.

9 Diagnosticeringsoplysninger

Fejl, der registreres af maleenhedens selvovervdgningssystem, vises som en
diagnosemeddelelse skiftevist med visningen af den malte veerdi. Meddelelsen om
afhjeelpende foranstaltninger kan findes i diagnosemeddelelsen og inderholder oplysninger
om fejlen.
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Diagnosticeringsoplysninger Flowmaler Proline 500 - digital

-

Diagnostic list M8

1 Diagnostics 1
/ S801 Supply voltage

Diagnostics 2
Diagnostics 3

2‘
2— [Supply voltage (ID:203) — 3

4— | A S801 0d00h02m25s 5
6% Increase supply voltage

3. [©]+®]

AD029431-DA

®

8 Meddelelse om afhjeelpning

Diagnosticeringsoplysninger

Kort tekst

Service-ID

Diagnosticeringsfunktion med diagnosticeringskode
Driftstidspunkt, hvor fejlen opstod

Afhjeelpende foranstaltninger

QN o W N =

1. Brugeren stdr i diagnosemeddelelsen.
Tryk p& ) (symbolet @).
~ Undermenuen Diagnostic list &bnes.
2. Velg den egnskede diagnostiske haendelse med [# eller (5, og tryk pa [E) .
 Meddelelsen om de afhjeelpende foranstaltninger abnes.
3. Trykpa & + & samtidig.
 Meddelelsen om de afhjeelpende foranstaltninger lukkes.
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